ELEKTRONISK FRYSSKYDDSTERMOSTAT

TYP EFST-6-.221

Reglerutgang: 0-10 V, 10-0 V, 6-16 V, 16-6 V.
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TEKNISKA DATA

Anslutningsspanning:
EFST-6-1221
EFST-6-3221

Larminstéllning TA:
AT instéllning:

AT instéllning:

Utgangsspanning fran
reglercentral:
Typ 1221/3221

Instrumentutgang:
Utgangar:

Effektforbrukning:
Omgivningstemperatur:
Vikt:

Noggrannhet:
TILLBEHOR

ETUK-1
Temperaturgivare:

MATTUPPGIFTER
(mm)

230 VAC % 10% 50-60 Hz
24 VAC = 10% 50-60 Hz

0 till 20°C

4°C fast (normaldrift)
(innan TA)

5 till 40°C (vid ex. avstangt
aggregat) (innan TA)

0-10/10-0 VDC max 10 mA
6-16/16-6 VDC max 10 mA

0 till 10 VDC max 10 mA i
omradet 0 till 40°C

1 vaxlande och 1 slutande

kontakt 250V/5A resistiv last

3 VA
-10 till 50°C
180 gram

+ 5% for hela regleromradet

Kapsling fér vaggmontage IP55

NTC typ ETF-.22 se blad 5.3.1
Max ledningsmotstand 20 Q
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EFST-6 AR EN ELEKTRONISK LARMTERMOSTAT SOM
ANVANDS FOR FROSTOVERVAKNING | LUFTVARME-
SYSTEM MED VATTEN SOM VARMEBARARE.

FUNKTION

I normallage ar utgangsrelaet aktiverat. Nar temperaturen vid
givaren faller under installt varde TA, utléses larmet. Vid larm
faller utgangsreldet och den réda lysdioden pa termostatens
front tands.

Larmet aterstalls manuellt genom RESET knappen pa termo-
statens front eller genom avbrott av anslutningsspanningen.

Reglerutgangen pa EFST-6 ar konstruerad sa att den kan
Overta styrningen av styrventilen, nar temperaturen faller
under installt TA + AT. Exempel: Nar termostaten ar installd
pa 8°C och 6nskad ingreppspunkt for reglerutgangen ar 25°C
ska AT stallas in pa 17°C (8+17=25). | manga fall 6nskas lagre
ingreppstemperatur under normaldrift &n vid stopp av aggre-
gatet. Genom en slutning mellan plint 11 och 14 erhalles ett
fast AT pa4°C.

Frysvaktens styrspanning kan véljas med dipswitchar.
Exempelvis kan 0-10 volt valjas genom att stalla switch 1 i on-
lage och switch 2 i off-lage. Nar temperaturen ar lika med TA +
AT, 6vertar frysvakten styrningen. Spanningen ar da 0 volt.

| larmtillstand ar styrspanningen konstant 10 volt.

Frysvakten overlater styrningen till reglercentralen, nar dess
utsignal &r lika med frysvaktens utsignal.

Den signal som sager att ventilen ska vara mest 6ppen
bestdmmer oavsett, om den kommer fran frysvakten eller reg-
lercentralen.

Givarens temperatur kan avlasas som en 0-10 VDC signal i
omradet 0-40°C mellan plint 10 och 14 - som ar instrumentut-
gangen.

Larmet utlédses max 20 sekunder efter avbrott eller kortslut-
ning av givaren. Vid avbrott av driftspanningen pa frysvakten,
tar den externa reglercentralen éver regleringen och relaet pa
frysvakten faller.

MEKANISKT UTFORANDE

Termostaten passar till DIN skena och fyller en 36 enhet. Den
kan monteras i till exempel ett sékringsskap varvid obehdrig
andring av installiningen undviks. Temperaturgivaren levere-
ras normalt med 1,25 meters kabel, vilken kan férlangas med
flera hundra meter.
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ELEKTRONISK FRYSSKYDDSTERMOSTAT TYP EFST-6-.221 c €
Reglerutgang: 0-10 V, 10-0 V, 6-16 V, 16-6 V.
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