
Sinorix™ 

MANI50-EXTx 

IG-01, IG-55, IG-100, IG-541, CO2 

Extension de collecteur haute pression DN50 

● PN : 360 bar 

● Disponible en différentes longueurs 

● Utilisation dans les systèmes Sinorix™ NXN, CDT, SDT, H2O Gas et CO2 
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Application 
Ces produits doivent être exclusivement utilisés dans les systèmes fixes d'extinction 
automatiques à gaz Sinorix™. 
 

Fonctions 
Les extensions de collecteur haute pression sont conçues pour le réseau haute pression d’un 
système d’extinction à gaz Sinorix™. Disponibles en différentes longueurs, elles permettent 
d’adapter la longueur des collecteurs pour acheminer l’agent extincteur jusqu’aux vannes 
directionnelles. Elles constituent une solution flexible pour répondre aux besoins spécifiques de 
chaque installation. 
 

Vue d'ensemble 

 

 

Rep. Description Rep. Description 

1 Tube 2 Filetage G 2ʺ (Quantum) 

 

Informations produit 
 

Désignation Description Code produit 

MANI50-EXT116 Extension de collecteur haute pression S54476-B700-A1 

MANI50-EXT133 Extension de collecteur haute pression S54476-B700-A3 

MANI50-EXT277 Extension de collecteur haute pression S54476-B700-A5 

MANI50-EXT286 Extension de collecteur haute pression S54476-B700-A7 

MANI50-EXT311 Extension de collecteur haute pression S54476-B700-A11 

MANI50-EXT437 Extension de collecteur haute pression S54476-B700-A15 

MANI50-EXT750 Extension de collecteur haute pression S54476-B700-A21 

MANI50-EXT1200 Extension de collecteur haute pression S54476-B700-A25 
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Produits associés 
 

Désignation Description Code produit 

MANI50-1-80-x Collecteur simple DN50 2 à 5 piquages pour bouteilles de 80 l S54476-B754-A2 

S54476-B754-A3 

S54476-B754-A4 

S54476-B754-A5 

MANI50-2-80-x Collecteur double DN50 4 à 10 piquages pour bouteilles de 

80 l 

S54476-B756-A4 

S54476-B756-A6 

S54476-B756-A8 

S54476-B756-A10 

MANI50-1-140-x Collecteur simple DN50 2 à 5 piquages pour bouteilles de 

140 l 

S54476-B750-A2 

S54476-B750-A3 

S54476-B750-A4 

S54476-B750-A5 

MANI50-2-140-x Collecteur double DN50 4 à 10 piquages pour bouteilles de 

140 l 

S54476-B752-A4 

S54476-B752-A6 

S54476-B752-A8 

S54476-B752-A10 

MANI50-EL90 Manchon coudé S54476-B722-A1 

MANI50-END Bouchon de collecteur S54476-B710-A1 

MANI50-DS Manchon égal S54476-B716-A1 

MANI50-T-222 Raccord en T S54476-B728-A1 

MANI50-NL-Q2-M Raccord union S54476-B742-A1 

MANI50-NL-Q2-K Tête d'étanchéité S54476-B742-A2 

MANI50-NL-F85 Écrou tournant S54476-B742-A3 

MANI50-CUP-QM-H Raccord pour vanne directionnelle DN50 S54476-B734-A1 

MANI50-OH-QF-M Porte-restricteur S54476-B706-A1 

MANI50-OH-QF-H Porte-restricteur S54476-B706-A2 

MANI50-OH-QM-M Porte-restricteur S54476-B706-A3 

MANI50-M85-G1 Raccord pour vanne directionnelle DN25 S54476-B778-A1 

MANI50-M85-G5/4 Raccord pour vanne directionnelle DN32 S54476-B778-A2 

MANI50-M85-G2 Raccord pour vanne directionnelle DN50 S54476-B778-A3 
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Documentation produit 
 

Type Titre Réf. document 

Montage Sinorix™ NXN CDT-IG-x-300 

Sinorix™ CDT IG-100-200 NXN FR 

Sinorix™ CDT IG-100-300 NXN FR 

A6V101065426 

A6V12019059 

Montage Sinorix™ NXN SDT-IG-x-200, IG-x-300 A6V101065532 

Montage Sinorix™ NXN CO2 

Sinorix™ CO2 NXN FR 

A6V101065538 

A6V12019064 

Ingénierie, Installation, 

Exploitation, Maintenance 

Sinorix™ NXN CDT-IG-x-200, CDT-IG-x-300 A6V12758454 

Ingénierie, Installation, 

Exploitation, Maintenance 

Sinorix™ NXN CO2 A6V12758456 

 

Les documents connexes tels que les déclarations de compatibilité environnementale, les 
déclarations de conformité, etc., sont accessibles sur Internet à l'adresse suivante : 

www.siemens.com/bt/download 
 

Remarques 
 

Sécurité 
Ce produit doit être exclusivement installé par du personnel spécialisé habilité Siemens, 
possédant de l’expérience dans la conception, l’installation et la maintenance de systèmes 
d’extinction automatique. Lors de l'installation, il convient de s'assurer : 

● que le produit est installé en conformité avec les règlements de prévention des accidents et 
les règlements nationaux en vigueur, 

● que ce produit est utilisé conformément à sa destination, 

● que tout danger est évité,  

● que les prescriptions Siemens sont respectées (instructions de montage, notices techniques, 
mise en service, notices d’utilisation), 

● que les utilisateurs ont reçu et compris les informations relatives à ce produit. 

Lors de la mise en service, s'assurer de respecter les législations en vigueur, les 
réglementations techniques, les directives de sécurité. 

Le non-respect des prescriptions Siemens peut entraîner des blessures graves ou des 
dommages matériels importants, pour lesquels Siemens ne peut être tenu responsable. 

Siemens se réserve à tout moment le droit de modification et/ou d'améliorations techniques. 
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Montage 

 

 AVERTISSEMENT 

 

Modification interdite 

Toute modification du produit est interdite. 

 

 

 AVERTISSEMENT 

 

Soudure interdite 

Aucune opération de soudure n’est autorisée sur les tubes. 

 

 

 

L'utilisation d'une huile lubrifiante liquide facilite le montage et plus 
particulièrement le démontage des éléments. 
Il est possible d'utiliser un lubrifiant en vaporisation, avec ou sans additif 
PTFE, sans acide ni résine, et recommandé pour l'acier et les élastomères 
(NBR). 

 

 

 

Se reporter aux instructions d’installation pour obtenir les procédures de 
montage détaillées. 

 

 

Maintenance 

Stockage 

● Conserver dans l'emballage d'origine, à l'abri des chocs. 

● Stocker dans un lieu propre et sec, à l’abri des intempéries. 

Transport 

● Lors du transport, protéger les filetages à l’aide de bouchons. 

Inspection 

● Vérifier le bon état du produit. 

● Vérifier le serrage de chaque raccord avec la clé adéquate. Le rectifier, si nécessaire. 

● Vérifier l’intégrité du traitement de surface. 

 

 

La fréquence d’inspection du produit est soumise à la réglementation 
locale en vigueur. Pour plus d’informations, se reporter à la documentation 
de maintenance. 
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Caractéristiques techniques 
 

Données techniques 

Diamètre nominal DN50 

Filetage de sortie ISO 228-1 G 2ʺ (Quantum) 

Diamètre intérieur 50,3 mm 

Diamètre extérieur 60,3 mm 

Pression de service maximale 360 bar 

Agent gazeux IG-01, IG-55, IG-100, IG-541, CO2 

Matériaux 

Tube 

Joint torique 

 

Acier galvanisé 

Élastomère (NBR) 

Température d'utilisation -20 °C à +50 °C, sans condensation 

Température de transport et de stockage -40 °C à +65 °C, sans condensation 

Poids 

MANI50-EXT116 

MANI50-EXT133 

MANI50-EXT277 

MANI50-EXT286 

MANI50-EXT311 

MANI50-EXT437 

MANI50-EXT750 

MANI50-EXT1200 

 

0,75 kg 

0,9 kg 

1,8 kg 

1,9 kg 

2,05 kg 

2,9 kg 

5,0 kg 

8,1 kg 

 

 

Référence du fabricant d'origine 

MANI50-EXT116 

MANI50-EXT133 

MANI50-EXT277 

MANI50-EXT286 

MANI50-EXT311 

MANI50-EXT437 

MANI50-EXT750 

MANI50-EXT1200 

10050-0115 

10050-0117 

10050-0120 

10050-0121 

10050-0125 

10050-0129 

10050-0131 

10050-0133 

 

 

Marquage 

 UKCA - CE - Quantum F - mmAA (mois/année) 

[N° d'ordre de lot] DN50 PN360 
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Normes, directives et autorisations 

2014/68/UE (DESP) Conforme 

2016 PE(S)R Conforme 

UL/ULC Unité de système d'extinction à agent propre homologuée, 

couverte par le certificat d'homologation EX28263 

Unité de système d'extinction à dioxyde de carbone 

homologuée, couverte par le certificat d'homologation 

EX29687 

FM Inclus dans l'homologation du système d'extinction à 

agent propre 

Inclus dans l'homologation du système d'extinction à 

dioxyde de carbone 

 
 

Plans cotés 
 

Cotation en mm 

 

 

Désignation L 

MANI50-EXT116 116 ±1 

MANI50-EXT133 133 ±1 

MANI50-EXT277 277 ±2 

MANI50-EXT286 286 ±2 

MANI50-EXT311 311 ±2 

MANI50-EXT437 437 ±2 

MANI50-EXT750 750 ±2 

MANI50-EXT1200 1 200 ±3 
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