SIEMENS

1. Dra ut reglerdelen fran bottenplattan och
Oppna batterifackets lock.

2. Ta bort det svarta isolerpapperet fran
batterierna. Apparaten kopplas in.

3. Stang batterifacket och skijut tillbaka
realerdelen i bottenolattan.

Val av driftsatt

~MECE N
|

Med omkopplaren for driftsatt finns
mdjlighet att valja 5 olika driftsatt:

Automatikdrift med max. 3 normalperioder

Kontinuerlig komfortdrift

Kontinuerlig ekonomidrift

Kontinuerlig frysskyddsdrift

Dygnsprogram med 1 varmeperiod

Temporar @ndring av aktuell
borvardestemperatur

Omstallningen ar
endast aktiv fram
till nasta omkopp-
lingstidpunkt!

1. Genom att trycka knapparna B och 9 kan
den aktuellt installda bérvardestemperaturen
indikeras samt justeras till énskad temperatur i
steg om 0,2 °C (max. +/-4 °C).

2. Efter 3 sekunder atergar indikeringen automatiskt
till det ursprungliga vardet.

Temporar omkoppling av
borvardestemperatur (spartips)

Med denna knapp kan vid driftsatt m

och d' en manuell omkoppling fran
normaltemperatur till sankt temperatur
eller omvant realiseras. Detta menyval
aterstalls automatiskt vid nasta
omkopplingstidpunkt eller vid andring av
driftsattet.
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Indikering Bérvirde INM| 3 Normal-
Symboler i Helg/semester T{} komfort perioder
. Indikering Borviarde
,@ Meny Tid S Varme aktiv T« ekonomidrift
1 2 345 6 T
Meny . . 1 Borvéarde —_—
T Temperatur m Automatik-drift | TC) frysskydd Aktuell‘veckodag
P 1 2 34 5 & 7
Meny Eﬂ Kontinuerlig Borvérde W Vi
-n-n- Normal periodel komfortdrift ™= fjarrstyrning GAr:p‘pte‘ckodagar
ﬂ Meny E Kontinuerligt Borvirde 1223 ﬁ
Helg/semester ekonomidrift Ti Helg/semester | Grupp veckoslut
Indikering 1 Normal-
D Batteribyte O Frysskydd I period
&= | Indikering . 2 Normal- . .
Y Fjérrstyrning d‘ Dygnsprogram | 1L perioder Tidsmarkering
Funktioner rullviljare
Trycka: Rulla:
o Oppna menyer ——rrr] * Fran meny till meny
e Aktivera menyer + e Andra instéllningsstorheter
e Spara inmatningar (temperaturen i steg om
e Stega fram till nasta 0,2 °C, tiden i steg om

menyalternativ
Bekrafta menyalternativ

:

Escape-knapp (atergangsknapp)

timmar och minuter)
e Val av férdefinierade
funktioner

Atergang till den ursprungligt aktiva menyn resp. stegvis sténgning av den

visade menyn till utgangslaget (aktuellt indikerade instéllningar aktualiseras).

Aktuell instéllning av tid och veckodag

e Installbar i driftsatten m Eﬁ och

gy 19 o
21:38n> 2 38,

.

1 2 3l-1-|5 5 T
F
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Om knapparna inte langre aktiveras aktualiseras
den indikerade instéllningen efter 10 sekunder och
sker atergang till den ursprungliga indikeringen.

Langsiktig andring av temperaturer

e Instillbar i driftsatten EYR, ES [ och
s . e

IS"°°.:>.T'E" |:;>Ilnn°°|

':> o Foc ':> |'I_-II1..

Om knapparna inte langre aktiveras aktualiseras
den indikerade installningen efter 10 sekunder och
sker atergang till den ursprungliga indikeringen.

1. Tryck:  Menyn 6ppnas; Tiden blinkar.

2. Tryck:  Menyn bekraftas;
Timindikeringen blinkar.

3. Rulla:  Inmatning av aktuell timme.

4. Tryck: Inmatningen sparas;
Minutindikeringen blinkar.

5. Rulla:  Inmatning av aktuell minut.

6. Tryck: Inmatningen sparas;
Veckodagen blinkar.

7. Rulla:  Inmatning av aktuell veckodag.

8. Med Escape-knappen till menyraden:
Menyn Temperatur T blinkar.
(Behdver eventuellt inte andras. Tryck
Escape-knappen for att aterga till
utgangslaget).

. Tryck:
. Rulla:
. Tryck:

Menyn &ppnas; Tiden blinkar.
| riktning teckenruta till meny T.
Menyn bekréftas;

Symbolen T3¥ blinkar.

. Tryck: Tﬁ‘ bekraftas; Borvardet blinkar.
. Rulla: Inmatning av Normaltemperatur.
. Tryck: Inmatningen sparas;

Symbolen TQ blinkar.

TQ bekraftas; Borvardet blinkar.
Inmatning av Sénkt temperatur.
Inmatningen sparas;

Symbolen TO blinkar.

TO bekraftas; Borvardet blinkar.
Inmatning av Frysskyddstemperatur.
Inmatningen sparas;

Symbolen T blinkar.

T“® vekriftas; Bérvirdet blinkar.
Inmatning av Temperaturborvarde
vid aktiv fjarrstyrning.

15. Med Escape-knappen till menyraden:

Menyn Normalperioder I blinkar.
(Behover eventuellt inte andras. Tryck
Escape-knappen for att aterga till
utgangslaget).
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7. Tryck:
8. Rulla:
9. Tryck:

10. Tryck:
11. Rulla:
12. Tryck:

13. Tryck:
14. Rulla:
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Installningar for Automatikdrift med 2 normalperioder

o Instéllbari driftsatten 0, B3 [ och
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A Esc

Om knapparna inte langre aktiveras aktualiseras
den indikerade installningen efter 10 sekunder och
sker atergang till den ursprungliga indikeringen.

-

. Tryck:

2. Rulla:

10.
11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.

19.

20.

21.

. Tryck:

. Rulla:
. Tryck:

. Tryck:
. Tryck:

. Rulla:
. Tryck:

Rulla:
Tryck:

Rulla:
Tryck:
Tryck:

Rulla:
Tryck:

Rulla:
Tryck:

Rulla:

Rulla:

Menyn &ppnas; Tiden blinkar.

2 ganger i riktning mot teckenrutan;
Menyn I blinkar.

Menyn bekréftas; symbolen Grupp
Veckodagar iasis — blinkar.

Valj grupp Veckodagar eller Veckoslut.
Valet bekraftas;

Normalperioden T blinkar.

TN pekraftas;

Normalperiod 1 blinkar.
Normalperiod 1 bekréaftas;

Starttiden fér normalperiod 1 blinkar.
Inmatning av starttid for normalperiod 1.
Inmatningen sparas;

Sluttiden for normalperiod 1 blinkar.
Inmatning av sluttid f6r normalperiod 1.
Inmatningen sparas;

Borvardet for normalperiod 1 blinkar.
Inmatning av boérvarde fér normalperiod

Inmatningen sparas;

Normalperiod 2 blinkar.

Normalperiod 2 bekréaftas;

Starttiden for normalperiod 2 blinkar.
Inmatning av starttid for normalperiod 2.
Inmatningen sparas;

Sluttiden fér normalperiod 2 blinkar.
Inmatning av sluttid for normalperiod 2.
Inmatningen sparas;

Borvardet for normalperiod 2 blinkar.
Inmatning av bérvarde fér normalperiod
2

Med Escépe—knappen till menyn for val av

normalperioder;

Menyalternativ Normalperiod nn
blinkar.

mot teckenrutan eller bort fran
teckenrutan till menyalternativ;

T Leller nnn normalperioder
(Behdver eventuellt inte andras. Tryck
Escape-knappen for stegvis stangning
av den visade menyn tillbaka till
utgangslaget).

Instéllningar for Automatikdrift med 1 eller 3 normalperioder

o Instillbar i driftsatten B2, B [@ och

Samma instéllningsprocedur som fér Automatikdrift med 2 normalperioder. Enda skillnaden ar att ytterligare
ett bérvarde for normalperiod 3 kan inmatas (standardinstéllning 21 °C).

Helg / semester [
o Instillbar i driftsatten B2, B [@ och

o W

Om knapparna inte langre aktiveras aktualiseras
den indikerade instéallningen efter 10 sekunder och
sker atergang till den ursprungliga indikeringen.

©

. Tryck:
. Rulla:

. Tryck:

. Rulla:

Tryck:

. Rulla:
. Tryck:

. Rulla:
. Med Escape-knappen till menyraden;

Menyn 6ppnas; Tiden blinkar.
Bort fran teckdenrutan;

Menyn i blinkar.
i bekraftas; Symbolen
1 234 5 6 7

T &  blinkar.
Inmatning av Helg/semestertidens
borjan (veckodag)

Inmatningen sparas;

Antalet dagar blinkar.

Inmatning av Helg/semestertid;
Antalet dagar, max. 99 dagar.
Inmatningen sparas;

Borvirdet THl blinkar.
Inmatning av temperatur.

Tiden blinkar.

(Behdver eventuellt inte andras. Tryck
Escape-knappen for att aterga till
utgangslaget).

Dygnsprogram

Installbar i driftsatt

Dygnsprogram med endast 1 komfortperiod.
Komfortperiodens start, komfortperiodens slut och
temperaturborvardet kan individuellt stallas in via
rullvaljaren.

Aterstillning till standardvérden

Tryck knappen bakom naléppningen under min. en
sekund: Darigenom aterstélls de anvandarspecifika
installningarna till standardvarden (installningarna
,Varmeinstallator” kvarstar oférandrade). Tiden l6per
fr.o.m. kI 12:00.

Vid aterstallning lyser teckenrutans samtliga
indikeringsfalt.

Standardvarden
Fabriksinstéllningar for varme

Driftsétt 3

Start kontinuerlig drift 00:00 | 00:00 | 00:00

Slut kontinuerlig drift 24:00 | 24:00 | 24:00
Borvarde komfortdrift 19 °C
Borviarde ekonomidrift 16 °C
Borvirde frysskydd 5°C
Bérvirde T&R o

. 10 °C
Fjarrstyrning
Bérvirde THl 12°C

Helg/semester

Driftsétt Autol

Instéllda perioder 1L | nn | nnn
Start period 1 07:00 | 06:00 | 06:00
Slut period 1 23:00 | 08:00 | 08:00
Start period 2 17:00 | 11:00
Slut period 2 22:00 | 13:00
Start period 3 17:00
Slut period 3 22:00
Borvarde period 1 19°C | 19°C | 19 °C
Borvarde period 2 20°C | 20°C
Borvarde period 3 21°C
Borvirden T'® och se ovan

Tl

Batteribyte :.

2 alkaliska batterier av typ AA 1,5V

Nar denna symbol visas maste batterierna
ersattas inom de narmaste 3 manaderna.

1. Ta bort reglerdelen fran bottenplattan.

2. Oppna batterifacket pa baksidan och ersétt
batterierna.

3. Stang batterifacket och skjut tillbaka reglerdelen
i bottenplattan.

Obs:
Vid batteribyte sparas aktuella data under max. en
minut av gangreserven.
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