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Detectores e periféricos
de seguranca contra incéndio Desigo®

Detector térmico (calor)
Modelo FDT421

Especificacoes de arquitetura e
engenharia

O
O

ISOtechnology™ integrada

Compativel com dispositivos Siemens
Modelo Série "H" no mesmo loop (com
Desigo Fire Safety Modular | FireFinder
XLS/V | Painéis de comando de alarme de
incéndio série FC/FV20)

Contém sete (7) configuracoes
selecionaveis em campo em uma faixa de
temperatura de 135°F — 174°F (57,2°C —
78,9°C)

Fornece um aviso de baixa temperatura de
40°F (4,4°C)

Programavel por campo segundo taxa de
elevacdo ou temperatura fixa

Diodo emissor de luz (LED) de status
tricolor com visao de 360 °

Compativel com o modelo DPU
(programador de dispositivos/testador de
loop)

Utiliza processamento de sinal avancado
baseado em microprocessador

Todo detector executa autotestes:

um diagndstico completo é realizado a
cada 10 segundos

Polaridade insensivel através da
tecnologia SureWire™

Funcdes com bases de montagem da série
Modelo DB-11

Imunidade superior a interferéncia
eletromagnética (EMI) e interferéncia de
radiofrequéncia (RFI)

Compativel com a Restricdo a Substancias
Perigosas (diretriz RoHS)

UL 521 listado, ULC listado; FM (#3230,
#3210), CSFM (#7272 - 0067:0258)
Aprovado

U
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Visao geral do produto

O Detector Térmico Inteligente (Calor) (Modelo FDT421) fornece um método
avancado de deteccdo, supervisdo de programacao de enderecos — combinado com
comunicacao FACP sofisticada. O modelo FDT421 usa termistor, microprocessador e
andlise de sinal avancados, proporcionando alta confiabilidade e precisao.

Além disso, cada unidade Modelo FDT421 possui certificacdo UL, incluindo a
avancada e integrada 1SOtechnology™ - uma operacdo de SLC "Classe X real" (uso
opcional), melhorando significativamente a confiabilidade do sistema e a integridade
do circuito enquanto oferece deteccdo avancada de falhas enderecével.

Cada Modelo FDT421 é um detector de fiacdo dupla de custo acessivel e enderecavel
que fornece um recurso avancado distinto: sete (7) configuracdes de temperatura
seleciondveis em campo sob medida para as necessidades de deteccao especificas de
aplicacdo combinadas com a operacao de SLC Classe X integrada, evitando custos
adicionais de instalacao e materiais.

As configuracdes de faixa de temperatura para cada detector Modelo FDT421 estao
entre 135 °F (57 °C) — 174 °F (79 °C) com programabilidade fixa e de taxa de
crescimento. Essa variacdao oferece ao cliente o maximo de flexibilidade para
programar as configuracdes de temperatura, de forma a se adequar a diversas
necessidades de aplicacdao e mudancas nas condicdes ambientais.

O Modelo FDT421 pode ser configurado para fornecer um sinal de alerta de baixa
temperatura aos 4,4 °C (40 °F). Este recurso - juntamente com um FACP compativel
(FACPs Desigo Fire Safety Modular | FireFinder XLS/V ou com Desigo FC /FV2025 ou FC
IFV2050) - serve como prevencao de congelamento de dgua em tubos para sistemas
de aspersdo, atendendo a NFPA 72.

Operacao

O Modelo FDT421 também utiliza um termistor moderno, preciso e resistente a
choques para detectar mudancas significativas na temperatura.
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Modelo FDT421

Detector térmico
(de calor)

Cada detector Modelo FDT421 possui sete (7)
conjuntos de parametros pré-programados que
podem ser selecionados pelo FACP Siemens.
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1. Tampa de protecao contra 1 ™

poeira

2. Detector térmico (de calor) \)
)

1. Termistor -
OBSERVACAQ: Cada detector consiste

em uma camara resistente a poeira; um -
estado solido, sensor interno funcional e ’
eletronica baseada em :

microprocessador com uma caixa de ~ )
plastico de baixo perfil. “ —

b i Todos os detectores de incéndio Modelo \ .
FDT421 sao fornecidos com uma tampa -
de protegdo contra poeira.
Modelo FDT421 2

Supervisao e teste do detector
O Modelo FDT421 contém indicador de LED tricolor, capaz de piscar em qualquer uma (1) das trés (3) cores a seguir:

VERDE | | VERMELHO. Durante o intervalo entre flashes, o detector baseado em microprocessador monitora as
seguintes condicdes do sistema de incéndio:

. Temperaturas que atingem limites programados

. O correto funcionamento de sensores e componentes eletrdnicos

Com base nos resultados do monitoramento, o indicador LED pisca o seguinte:

INTERVALO DO
COR DO FLASH CONDI(}AO FLASH
[em segundos]

Operacao normal de supervisao.

VERDE*: A temperatura ndo atingiu os limites ou pontos determinados 10
de alarme.
AMARELO: O detector ndo esta fl.maonando.na. c~apaC|dade 4
normal e precisa de substituicao.
| “Condicao de alarme 1

SEM FLASH: | O detector estd desligado. -

* indica que o LED pode ser desligado
Siga a descricao correspondente do painel utilizado.

Uma rapida inspecdo visual é suficiente para indicar o estado do detector a qualquer momento.

Se forem necessarias mais informacdes detalhadas, um relatério impresso podera ser fornecido pelos respectivos FACPs
Cerberus PRO Modular | FireFinder XLS/V ou Modelo série FC20 que indicam o status e as configuracdes atribuidos a cada
detector individual.

Instalacao

Todos os detectores Modelo FDT421 utilizam uma base para montagem em superficie Modelo DB-11 ou Modelo DB-11E,
que podem ser montadas em caixa de chaveamento de 10,2 cm (4 pol.) octogonal, quadrada ou Unica. A base utiliza
contatos com bracadeira aparafusada para as conexdes elétricas e contatos autolimpantes para aumentar a confiabilidade.
A base do detector Modelo DB-11 pode ser usada com o kit opcional de bloqueio do detector Siemens Model LK-11, que
contém 50 fechaduras do detector e uma ferramenta de instalacdao para evitar a remocao nao autorizada da cabeca do
detector. O modelo DB-11 tem plugues esteticamente propicios para cobrir os orificios externos do parafuso de montagem.
O Modelo FDT421 pode ser instalado no mesmo circuito de inicializacdo com os detectores e dispositivos da série Siemens
Modelo "H" [quando usado com FACPs Desigo Fire Safety Modular | Modelo série FC20 | FireFinder XLS/V] -

+ HFP-11, HFPT-11

¢ Interfaces do Modelo série "XTRI"

¢ Modelo série "XMS" de estacdes manuais

¢ Interfaces do modelo série "HTRI'

¢ Modelo série "HMS" de estacdes manuais

* Modelo "HCP" - médulos de controle de saida

¢ Modelo série "HZM" de médulos de zonas enderecaveis e convencionais
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Dados da aplicacao

A instalacao de um detector térmico inteligente e enderecavel Modelo FDT421 requer um circuito SLC de dois fios. Em
muitos casos de modernizacdo, a fiacdo existente pode ser usada. A derivacdo em T é permitida apenas para fiacao de
Estilo 4 (Classe B). O Modelo FDT421 nao é afetado pela polaridade quando ndo usado no modo Classe X, o que pode
reduzir os tempos de instalacdo e de eliminacdo de problemas. O valor da unidade é ainda elevado gracas a ISOtechnology
integrada, o recurso de isolamento de SLC em conformidade com a NFPA 72, verdadeiramente classe Xque oferece suporte
para até 252 dispositivos compativeis com isolamento por circuito. Quando usado em um modo misto, no maximo 30
dispositivos ndo isolados entre os dispositivos de isolamento (conectados no modo nao afetado pela polaridade). Cada
detector se encaixa em um (1) espaco de parede ou teto e ocupa apenas um (1) endereco no circuito de linha de
sinalizacao (SLC).

O Modelo FDT421 pode ser aplicado dentro do espacamento central maximo de 50 pés (15,24 m.) (2.500 pés quadrados
[232,3 metros quadrados]) por Laboratérios de Subscritores. Essas diretrizes de aplicacdo estdo baseadas em condicdes
ideais, ou seja, superficies de teto regulares, movimentacdo minima de ar e auséncia de obstrucdo fisica entre possiveis
fontes de incéndio e o detector. Ndo montar detectores na proximidade do aquecimento | ventilacdo | tomadas de ar
condicionado (AVAC). Vigas expostas ou tetos com travessas também podem afetar as limitacdes de espacamento seguro
para detectores.

Caso surjam duvidas relacionadas ao posicionamento do detector, observe as diretrizes da NFPA 72. Boas préticas de
engenharia de sistemas de protecdo contra incéndio e o bom senso determinam como e quando os detectores de incéndio
devem ser instalados e utilizados. Entre em contato com o distribuidor ou o escritério de vendas local Siemens —
Seguranca contra incéndios sempre que precisar de ajuda para aplicar o Modelo FDT421 em aplicacdes incomuns.

Certifique-se de seqguir as diretrizes da NFPA e as instrucdes de instalacdo certificadas pela UL/ULC que acompanham todos
os detectores Siemens — Fire Safety — e os cddigos locais para todos os equipamentos de protecdo contra incéndio.

Especificacoes

O Modelo FDT421 é um detector térmico (de calor) de encaixe e fiagdo dupla compativel com FACPs Desigo Modular |
FireFinder XLS/V e Modelo FC20. Todos os detectores modelo FDT421 possuem tecnologia de chip de microcomputador e
circuito eletrénico de estado solido altamente estavel. Os detectores Modelo FDT421 utilizam um termistor moderno,
preciso e resistente a choques para detectar mudancas de temperatura. Esse método de deteccao eletronica praticamente
elimina atrasos térmicos relacionados a dispositivos mecanicos de deteccdo de temperatura e fornece quase
instantaneamente o status da temperatura para o FACP.

O modelo FDT421 oferece sete (7) configuracdes pré-programadas de temperatura selecionédveis por campo:

Pontos determinados de temperatura fixa (5) Taxa de pontos determinados de elevacao (2)

* Fixa em 57 °C (135 °F) ) oClrmi ° i
« Fixa em 63°C (145°F) * Taxa de aumento: 8,3 °C/min (15 °F) e fixa

« Fixa em 68°C (155°F) em 57°C (135 ‘fF) o o
e Fixa em 74°C (1650F) * Taxa d_eaumento. 8,3 Clmin (15 F) e fixa

* Fixa em 79°C (174°F) em 79°C (174°F)

Além disso, o detector modelo FDT421 possui a seguinte funcionalidade opcional:
e O Modelo FDT421 fornece indicacdao de possivel congelamento da dgua em sistemas de sprinklers por
meio de configuracdo que objetiva emitir aviso de baixa temperatura quando atingido o valor de 4,4 °C
(40 °F).

Este recurso é compativel com sistemas Desigo Modular, bem como com FACPs FireFinder XLS/V e Desigo
FCIFV2025 ou FC/FV2050.

Diagramas de montagem | Dimensodes
i 413" (105 cm.)————3
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Modelo FDT421
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Programador de dispositivo de campo/unidade de teste

O Modelo FDT421 é compativel com o programador/unidade de teste de dispositivo de campo da Siemens (Modelo DPU), que é
um acessério compacto, portatil e orientado por menu para programar eletronicamente e testar esses detectores enderecdveis
de forma rapida e confidvel. Por exemplo, o técnico de campo seleciona o modo de programa do acessério e insere o endereco

desejado.

O modelo DPU elimina a necessidade de métodos de programacdao mecanica incbmodos e ndo confidveis (como dials e
comutadores) e reduz os custos de instalacdo e de manutencdo com a programacao e teste eletrénicos do detector antes da
instalacdo. Quando em modo de "teste", o modelo DPU realiza varios testes de diagnéstico sem alterar o endereco ou outros
dados armazenados, permitindo aos técnicos determinar se o detector esta funcionando corretamente.

Cada programador/unidade de teste de dispositivo de campo opera com energia CA ou baterias recarregdveis, proporcionando
flexibilidade e conveniéncia na programacaolteste de equipamentos de seguranca contra incéndio a partir de praticamente
qualquer local. Além disso, com o uso de uma unidade DPU Modelo, ndo hd mais motivo de preocupacdo com qualquer
vibracdo, corrosdo e outras condicdes de deterioracdo que possam acompanhar a vitalidade de um mecanismo de
enderecamento mecanico.

O resultado abrangente é um detector inteligente que fornece capacidade de deteccdo aprimorada para uma ampla gama de
produtos de combustdo — ao mesmo tempo que oferece rejeicdo insuperavel a fontes de alarme de incdémodos, incluindo: pé,

vapor, aerossois e outros fendmenos enganosos que podem causar alarmes falsos.

Compatibilidades do central

Detalhes para pedidos

*32 ° = +120 °F (0 ° - *49 °C) ESPECIFI MODELO |\,
[com configuragdes de limite de Igg'ﬁ;‘g CAGOES PAINEL ou NUhglég(; o PRODUTO
alarme de 145 °F (63 °C) | 155 °F TECNICAS TIPO
(68 °C)
gﬁg;ﬁﬁgﬁ:ﬁ | 165 °F (74 °C) o FoT421 | S¥4320-F5 | petector termico (de calor)
: e 174 °F (79 °C)] XLS 6300 FireFinder (incéndio) A1
*+32° - *100°F, (0° - *38°C)
[Com configuragdo de limite de Dispositivos
alarme de 135 °F (57 °C)] FireFinder (incéndio com compativeis
O modelo FDT421 oferece XLSV 6340 voz) P
sete (7) configuragdes pré- MODELO ,
programadas de ou LA PRODUTO
temperatura selecionaveis TIPO PECA
por campo: Desigo . Cx - =
] 7300  |Desigo Modular (vis&o geral) Base sonorizadora com opgéo de;
. E!Xa em g;:g((ﬂf;;;:) Modular ABHW-4B  (554320-F13-A1 S e
« Fixa em - :
« Fixa em 68°C (155°F) ABHW-4S  [1S54320-F14-A1 Base sonorlz%(:::rr:irpara areas de
iNDICE TERMICO:| * Fixa em 74°C (165°F :
« Fixa em 79°C E174°F; . ] ADB-BOX 500-698360 Caixa ada’ptladora de montagem
FC2005 6813 Desigo Fire Safety em superficie para base audivel
. : 50 pontos enderecavel Base de relé compativel com
Ta% d_elaurnitoo. P ¢ DB2 H S54370-F12-A1| detectores padrdo e avangados
1.5 F /' min. £8,3 03 da Siemens
f_':a em 135°F (57. 0 DB-11 500-094151 Base de montagem para
+ Taxa de aumento: Desigo Fire Safety 252 detectores
15°F / min. (8,3°C) FC2025 pontos enderegavel DB-11E 500-094151E Base do detector, pequena
fixa em 174°F (79°C) (incéndio) RLHC 500.035230 I In;iicadorde algrm(;e remﬂto:
UMIDADE 0—95% - - ontagem em caixa de octégono
RELATIVA: (sem condensacéo) 6815 I::i:a(j(;?’(ic;;mv::::m_
PRESSAO DO Sem efeito Desigo Fire Safety 504 RL-HW 500-033310 montagem em caixa L’mica,.
AR: FC2050 pontos enderegavel vermeho
FAIXA DE (incéndio) LK-11 500-695350 Kit de travamento de base
TENSAO DE 16VDC - 30VDC
ENTRADA: Cor)sulte: www.STI-USA.com para obter
CORRENTE DO Desigo Fire Safety mais detalhes em como encomendar o
"ALARME", 410 yA FV2025 252 pontos enderegavel Modelo STI-9604
MAX.: (incéndio ¢/ Comunicagéo .
CORRENTE DE Inteligente por Voz [IVC]) No Canada, solicitar:
"STANDBY", 250 pA 6821
MAX.: - 504 pontos enderegavel
50 pés (15,24 m.) centros FV2050 (incéndio ¢/ Comunicagio MODELO ,
ESPACAMENTO | (2500 pés quadrados | 232,3 Inteligente por Voz [IVC]) ou | NUMERODA PRODUTO
MAXIMO: metros quadrados), TIPO PECA
por NFPA 72 e ULC-S524
PESO DO Base de montagem do
DETECTOR: 0.317 Lbs. (0,144 kg) DB-11C | 500-095687 detector, listado ULC
Siemens
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http://www.siemens.com/download?A6V10238846
http://www.siemens.com/download?A6V10283269
http://www.siemens.com/download?A6V11208902
http://www.siemens.com/download?A6V10356079
http://www.siemens.com/download?A6V10356081
http://www.siemens.com/download?A6V10427100
http://www.sti-usa.com/
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