SIEMENS

Modulos de Salida del Sistema 3™
—— ESPECIFICACIONES PARA INGENIEROS Y ARQUITECTOS ——

MODELO AA-30U MODELO AE-30U

Fire Safety

® Operacién con Circuitos Estilos
YoZ

® Indicador de Falla con LED
(Diodo Emisor de Luz)

® Supervisada en Cuanto a
Colocacion

® Audibles CAo CC

® Listado por , aprobado por
NYMEA, FM, CSFM y la Ciudad
de Chicago

(Estilo "Z") (Estilo "Y")

AN

Clase B
Modulo Extensor de Alarmas
Audibles de CA o CC y Visuales

Clase A
Mdédulo Extensor de Alarmas
Audibles de CC y Visuales

Descripcion
AA-30U

El Médulo Extensor de Alarmas Audibles AA-30U ha
sido disefiado para uso con paneles de control del
Sistema 3 y cumple con los requisitos de la NFPA 72
(Asociacion Nacional de Proteccién contra Incendios)
Estilo "Z" (Clase "A").

El médulo proporciona un circuito a cuatro hilos que
opera aparatos para avisos de 24Vcc conectados en
paralelo y polarizados. La capacidad del circuito es
tipicamente de 20 campanas vibradoras de cc, 10
bocinas o estroboscopios de cc. Sin embargo,
dependiendo de los requisitos de corriente de los
dispositivos conectados, se pueden afadir campanas,
bocinas o estroboscopios adicionales siempre que la
carga total del circuito no exceda 1.5 amperios.

La actuacién del médulo es originada por una sefal
de entrada ascendente desde un moédulo de control
del sistema. Se proporcionan dos terminales de
activacion de entradas para programacion o secuencia
de esta operacion.

El Modelo AA-30U contiene un indicador LED amarillo
de "falla" en la parte frontal del médulo que indica una
condicion de circuito abierto o de corto circuito. Esto
opera en todo momento, excepto cuando el sistema
esté en alarma.

El Modelo AA-30U esta supervisado en cuanto a su
colocacién generando una sefal de falla del sistema
al retirarlo del mismo. La energia para el circuito de
alarma esta protegida con fusibles dentro del modulo.
El circuito protegido por fusibles requiere una
resistencia terminal de linea con un valor de 5.6K
ohmios y de corriente nominal de .5 vatios.

Descripcion
AE-30U

El Médulo Extensor de Alarmas Audible AE-30U ha
sido disefiado para uso con el panel del control del
Sistema 3 y cumple con los requisitos de la NFPA 72
Estilo "Y" (Clase "B").

El modulo proporciona un circuito a dos hilos que
opera aparatos para avisos de 24Vcc o0 120Vca
conectados en paralelo y polarizados. La capacidad
del circuito depende del tipo y valor nominal del
dispositivo. La carga total del circuito no debe exceder
de 1.5 amperios.

La actuacion del médulo es originada por una sefial
de entrada ascendente desde un médulo de control de
sistema. Se proporcionan dos terminales de activacion
de entradas para programacion o secuenciamiento de
esta operacion.
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El Modelo AE-30U contiene un indicador LED
amarillo "falla" en la parte frontal del médulo que
indica una condicién de circuito abierto o corto
circuito. Esto opera en todo momento, excepto
cuando el sistema esté en alarma.

El Modelo AE-30U esta supervisado en cuanto a su
colocacién generando una sefal de falla del sistema
al retirarlo del mismo. La energia para el circuito de
alarma esta protegida con fusibles dentro del modulo.
El circuito protegido por fusibles requiere una
resistencia terminal de linea con un valor de 5.6KW
a 0.5 vatios para dispositivos de CC y 5 vatios para
dispositivos de CA.

Especificaciones para Ingenieros y
Arquitectos

AA-30U

Para el estilo “Z”, un circuito para dispositivo
de notificaciéon para operar una alarma audible
polarizada de 24VCC, sera proporcionado para una

alarma audible de modulo clase “A,” Modelo AA-30U.
Este mddulo se interconecta al sistema mediante un
conjunto de arnés y enchufe de diez espigas y puede
operarse desde el panel de control principal.

Al recibir una sefial actuante ascendente de CC
los circuitos de estado solido proporcionan energia
operativa para hacer vibrar campanas de 24Vcc,
bocinas o estroboscopios de 24Vcc. La maxima
corriente de salida estara limitada a 1.5 amperios.
Los dispositivos audibles requiere un circuito
supervisado a cuatro hilos protegido con fusibles.

El médulo contiene una lamparilla amarilla indicadora
LED para indicar una linea de alarma abierta o en
corto circuito, cuando el sistema esté en condiciones
normales. La lamparilla del LED se puede probar
desde el panel de control principal.

El Modelo AA-30U es supervisado en cuento a
colocacion y debe estar listado por Underwriters
Laboratories, Inc.

Dispositivo Terminal
de Linea 5.6K, %2 W

® ®

Energia de Entrada

Resistencia Total de Linea /’r -
de los Alambres de
Aparato de Aviso /

Conexion del Circuito del
Polarizado (Véase Nota 4)

Aparato de Aviso 3W max.

@ (Véase Nota 1)

Entrada de Actuacion

&

(Véase Nota 2)

Aparatos de Avisos Polarizados Conectados Estilo Z (Clase A)
La Polaridad se Indica en Condicién de Supervision:

SUPV
Alarma

24VCC, 5mA

Notas:

24VCC 0 120 VCA, 1.5 Max.

1. Cuando se usa una configuracion de circuito para aparatos de aviso Estilo Z (Clase A), se requieren aparatos de aviso a 24VCC. Use el dispositivo EOL
(Resistencia Terminal de Linea) Modelo EL-31 y Modelo JP-D de enchufe de programacién de CC en P2.

2. Los circuitos para aparatos de aviso pueden activarse mediante la sefial de salida de alarma del sistema silenciable, terminal 36 del CP-35 o desde la sefial de
salida de alarma de sistema no silenciada del terminal 42 del CP-35. Cuando se requiera otras sefiales de alarma tales como solidificacion o retardo/limitacion,

véase los diagramas de conexion del modulo especifico.

w

modulo BI-35.

o~

médulo PLM-35. Refiérase a las instrucciones P/N 315-093495.

. Refiérase a las instrucciones de instalacion del BI-35 P/N 315-086257, para informacion detallada sobre alambrado cuando use el AA-30U conjuntamente con el

Use solamente los aparatos de avisos polarizados compatibles. Véase Fire Safety P/N 315-096363.
. Para usar alambrado con limitador de energia conforme a NFPA 70, NEC Articulo 760, los circuitos de aparatos de aviso (terminales 3, 4, 7 y 8) deben utilizar el



Especificaciones para Ingenieros y
Arquitectos

AE-30U

Para sistemas Estilos "Y" se proporciona un circuito
para aparatos de aviso para operar dispositivos de
alarma audibles polarizados de 120 Vca o 24Vcc
mediante un Médulo Modelo AE-30U de Alarma
Audible Clase "B". Este modulo se interconecta al
sistema mediante un conjunto de arnés y enchufe de
diez espigas y puede operarse desde el panel de
control principal.

Al recibir una sefial actuante ascendente de CC los
circuitos de estado sdlido proporcionaran energia
operativa para campanas de CA o bocinas de CA.

Para dispositivos CC proporciona energia para hacer
campanas vibradoras de CC, bocinas o
estroboscopios de CC. La maxima corriente de salida
estara limitada a 1.5 amperios. Los dispositivos
audibles requieren de un circuito supervisado a
cuatro hilos protegido con fusibles.

El médulo contendra una lamparilla indicadora
amarilla LED para indicar una linea de alarma abierta
0 en corto circuito, cuando el sistema esté en
condiciones normales. La lamparilla del LED se
puede probar desde el panel de control principal.

El Modelo AE-30U sera supervisado en cuento a
colocacion y debera estar listado por Underwriters
Laboratories, Inc.

AE-30U
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Aparatos de Avisos Polarizados Conectados CIRCUITO LED
Estilo Y (Clase B) AMARILLO
La Polaridad se Indica en Condicién de Supervision: INDICADOR DE
SUPV  24VCC, 5mA FALLA
Alarma 24VCC o0 120 VCA, 1.5 Max.

Nota:

Refiérase a las Instrucciones de Instalacion del BI-35

PIN 315-086257, para informacion detallada de alambrado
cuando se utiliza el AE-30U conjuntamente con el médulo BI-35.
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CP-35

(Véase Nota 1)

Resistencia Total de Linea de los
Alambres de Conexion del Circuito del
Aparato de Aviso 3W max.

Notas:

Energia de Entrada L:r | [a -H'l
Entrada de Actuacion
+
- -
~ . == Aparatos de Aviso Polarizados

(Véase Nota 2)

e

(Véase Nota 3)

== Dispositivo Terminal de Linea
(Véase Nota 1)

1. Cuando se proporciona energia de emergencia utilizando el médulo de cargador/transferencia Modelo BC-35, los aparatos de aviso de 24VCC deben utilizarse
con un dispositivo terminal EOL, Modelo EL-31. Cuando no se usa el BC-35 los aparatos de aviso de 120VCA pueden utilizarse utilizando un enchufe de programa
de CA, Modelo JP-A, en P2 de CP-35 y con un dispositivo EOL, Modelo EL-32 o utilizando aparatos de aviso de 24VCC con el enchufe de programa de CC

Modelo JP-D en P2y el dispositivo EOL Modelo EL-31.

N

Los circuitos para aparatos de aviso pueden activarse mediante la sefial de salida de alarma del sistema silenciable, terminal 36 del CP-35 o desde la sefial de

salida de alarma de sistema no silenciable del terminal 42 del CP-35. Cuando se requiera otras sefiales de alarma tales como codificacion o retardo/limitacion,

véase los diagramas de conexion del moédulo especifico.

3. Use solamente los aparatos de avisos polarizados compatibles.Véase Fire Safety P/N 315-096363

N

modulo PLM-35. Refiérase a las instrucciones P/N 315-093495.

. Para usar alambrado con limitador de energia conforme a NFPA 70, NEC Articulo 760, los circuitos de aparatos de aviso (terminales 3, y 4) deben utilizar el



Informacion para Pedidos

Numero Descripcion Normal Requerimientos de Corriente Peso
Modelo Embalado
AA-30U | Mdbdulo de Alarma Audible Estilo Z 6.5mA | 40mA para AA-30U mas 1.5 amp. max para circuito de sefalizacion 1lb. (.45kg.)
AE-30U |Mddulo Extensor de Alarma Estilo Y 6.5mA | 40mA para AE-30U mas 1.5 amp. max para circuito de sefalizacion 1lb. (.45kg.)

AVISO: El uso de detectores y de bases que no sean Siemens Fire Safety con equipos Siemens Fire Safety se considerara una aplicacion
indebida de los equipos Siemens Fire Safety y, como tal, anula todas las garantias, ya sean expresas o implicitas, en relacion con pérdidas,
darios, responsabilidades y/o problemas de servicios.
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