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Rumsenhet med
granssnitt PPS2 QAX34.3

for anvandning med: — enheter ur sortimenten RXC, RXB, RXL och RXA (PPS2)
— Desigo PX automationsstationer”
— enheter med PPS2-granssnitt

Anvandningsomrade

¢ Rumstemperaturmitning

e  Tryckknappar for instéllning av rumstemperaturboérvarde

e Tryckknappar fér val av driftsitt (O / Auto) och for manuell styrning av
flakthastighet i Fan Coil-system (upp till 3 hastigheter)

e Display for visning av rumstemperatur och driftsatt

e Granssnitt PPS2 till regulator

e Verktygsfunktion for parametersittning och test ? av regulatorerna RXB/RXL

Som rumsenhet:

Som verktyg:

CM2N1640sv
2017-06-26

Rumsenheten anvands i rum som styrs och Gvervakas av ett system for individuell
rumsreglering, for att mata rumstemperaturen och betjana en rumsregulator.
Displayens funktioner bestams av regulatorn. Om manuell styrning av flakthastighet
aktiveras, kan rumsenheten anvandas for styrning av ett Fan Coil-system.
Rumsenheten lampar sig ocksa fér anvandning tillsammans med en Desigo PX
automationsstation .

| kombination med regulator RXB / RXL (FC-10 och senare, CC-02) kan rumsregulator
QAX34.3 ocksa anvéndas fér parametersattning och kabeltest . For detaljerad
beskrivning se teknisk manual, CM110389 (RXB), CM110789 (RXL).

" Adressen (satt till 1) i rumsenhet QAX34.3 kan inte &ndras. Om rumsenheten anvands tillsammans
med en PXC.. automationsstation, visar displayen det tillstind som anvéndaren begart i stallet for
det faktiska tillstandet.

2 Kabeltest endast mojligt med enheter fran index D (inuti kapslingen, se sidan 2).
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Typoversikt

Bestallning

Typbeteckning Bestallningsnummer Benamning
QAX34.3 BPZ:QAX34.3 Rumsenhet

Exempel

Kombinationsmdéjligheter

Vid bestallning anges antal, benamning, typbeteckning och bestallningsnummer.

30st Rumsenheter QAX34.3, BPZ:QAX34.3

Mekaniskt utforande

Rumsregulatorn kan anvandas med alla regulatorer med granssnitt for PPS2-
rumsenheten (t.ex. Desigo RX och Desigo PX ").
1) Rumsenhet QAX34.3 arbetar endast med Adress 1. Om rumsenheten anvands tillsammans med en

PXC.. automationsstation, visar displayen det tillstind som anvandaren begart i stallet fér det
faktiska tillstandet.

Oppna kapslingen

Rumsenheten ar avsedd for montering pa infalld kopplingsdosa. Kabelinféringen kan
gobras bakifran.

For vaggmontering med kabelinféring upp- eller nerifran, kravs tillbehér ARG70.2.

Enheten bestar av kapsling och monteringsplatta. Denna kan lasas eller I6sgéras med
en snappforslutning.

Bottenplattan har skruvplintar med inbyggd kopplingsplint.

Kapslingen innehaller kretskort, rumstemperaturgivare, tryckknappar for
bdérvardesomstallning och for val av driftsatt och flakthastighet, display samt
fjaderklammor.

Kapsling och monteringsplatta ar av plast.

Index och

produktionsdatum
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Betjaningselement
och indikering

Anm.

Trycknappar for driftsatt

Visning av rumstemperatur eller justeringsvarde samt staplar for
— visning av sekvens (varmning eller kylning), driftsatt och

|, flakthastighet.
=] nec A T .
] EE g <1—2 Tryckknappar for instéllning av temperaturbérvarde
fAJ Ul _
— — 3 Symboler for driftsatt och flakthastighet
O Auto & & X/— y 9
~=0= ——4 Trycknappar for driftsatt och flakthastighet
5 Symboler for reglersekvens (varmning, kylning)
—

Regulatorn bestammer de faktiska funktionerna hos knappar och display (pa basis av
vald applikation och tillhérande parametrar). Nedan beskrivs alla funktioner fér visade
element.

Dessa knappar kan anvandas som en narvaroknapp for att bestamma driftsatt.

och flakthastighet De kan ocksa anvandas for att definiera tre manuella flakthastigheter.
Genom att trycka en gang pa vanstra pilknappen valjer man alternativet som finns ett
steg at vanster; med den hogra valjer man alternativet som finns ett steg at héger.
Aktuellt aktivt driftsatt eller manuellt vald flakthastighet indikeras av ett streck éver resp.
symbol.
Tryckknappar for Nar nagon av knapparna trycks in for forsta gangen, vaxlar displayen fran visning av
installning av rumstemperatur till visning av boérvarde. Varje ytterligare intryckning av 6vre eller nedre
temperaturbdrvarde knappen, hojs resp. sanks borvardet med 0,5 K eller 1,0 °F (regulatorn bestammer
vilken enhet som anvénds). Det maximalt tilldtna justeringsomradet bestams ocksa av
regulatorn.
Display Féljande presentationsalternativ ar méjliga i normal drift (faktisk presentation bestams
av regulatorn).
For detaljerad information hanvisas till applikationsbeskrivningen for aktuellt
regulatorsortiment.
For mer information om parametersattning se teknisk manual, dokumenten CM110389
(RXB) och CM110789 (RXL).
ICC R o - o
I umstemperatur i °C (upplésning 0,5 °C)
5 Eo,: Rumstemperatur i °F (upplésning 1,0 °F)
+ E SUC Indikering av bérvardesjustering i siffror
. (visas bara vid installning av det relativa borvardet)
L]
B ’_5 c Skala och siffror
e (visas bara vid installning av det absoluta borvardet)
ﬁ I Kylsekvens aktiv
Varmesekvens
SSS (om stapeln inte ar synkig vid nagon av sekvenserna,
- da befinner sig regulatorn i det neutrala intervallet)
. Ekonomidrift
D Auto A L & Automatisk flaktstyrning
. Komfortdrift
@ Auto & & & Automatisk flaktstyrning
[ Komfortdrift
@ Auto & & JL Manuell flaktstyrning, flakthastighet 1
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Projektering

Montering

Rumsenheten far sin strdmférsdrjning fran ansluten regulator via granssnitt PPS2

(lagspéanning, SELV).

Endast en rumsenhet far anslutas till RX.. rumsregulatorer.

Vid anslutning av en rumsenhet till en PXC.. automationsstation, maste rumsenheten

anslutas endast som adress 1 (denna adress ar fast programmerade i rumse

nheten).

Rumsenheten maste anslutas till rumsregulatorn med en 2-ledar partvinnad kabel. Se

resp. installationsanvisning (RXC: CA110334; RXB & RXL: CM110381; RXA:
CA2Z3884). Oskarmad kabel far anvandas.

Installation

e Apparaten ar avsedd for bade vdggmontering och montering pa en infalld
kopplingsdosa.

e Enheten bor ej monteras pa férsankta platser, i hyllor, bakom gardiner elle
heller ovanfér eller nara direkta varmekallor

e Undvik direkt sol och drag

r dorrar, ej

o Elinstallationsréret maste tatas dar det gar in i enheten, sa att luftdrag som annars

kan paverka givaren undviks
e Tillatna omgivningsforhallanden maste beaktas
¢ Monteringsinstruktioner medféljer enheten
e En monteringssats medféljer enheten

Obs!

Idrifttagning

Lokala installationsforeskrifter maste beaktas.

Enheten ar inte skyddad mot felaktig anslutning till AC 230 V.

Reaktion vid start

Efter ett avbrott i granssnitt PPS2 aterupprattas kommunikationen forst nar ansluten

rumsregulator avfragar PPS2-adresserna.
Avfragningscyklerna ar foéljande:

RXA: 10 sek, RXB, RXL, och RXC: 3 min, PX: 30 sek.

Nar matningsspanning ansluts (via PPS2-granssnittet) eller om en aterstalining sker via

rumsregulatorn, sker foljande i rumsregulatorn:

Steg Funktion Beteckning

1 Display test Alla segment i displayen aktiveras ca 3 sekunder.

2 Regulatorn Innan regulatorn har kant igen rumsenheten som en

identifierar PPS2-anvandare visar displayen:
3 Klar for drift En sekund efter regulatorns identifiering &r rumsenheten
klar for betjaning.
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Visning av “Vink”- Om rumsenheten ar ansluten till en rumsregulator fran Desigo RXB-, RXL- eller RXC-
funktion for KNX/EIB och  sortimentet, kan displayen anvandas som hjalp vid idrifttagning. Nar idrifttagnings-

LonWorks-apparater verktyget skickar ett vinkkommando, visar rumsenheten typ av ansluten regulator.
Till exempel:
Rumsregulator Display
RXB 21.1, RXL21,1, RXC21.1, r. et
RXC30.1 r. 30

Driftmeddelanden

Under idrifttagning och betjaning visar displayen felmeddelanden:

Display Beteckning Typ av fel
E 3 C: Minst 64 s utan kommunikation med regulatorn D
02: Version av grundprogram (t.ex. Version 2.0)
} Rumstemperaturgivare utanfér omradet 0...40 °C S
I‘S Rumsregulatorn har &nnu ej lagt in rumsenheten i sin lista D
6ver medlemmar (under uppstart av regulatorn)
': Rumsregulatorn kan inte identifiera rumsenheten D

Initialt varde, efter det att rumsenheten slagits pa och innan | S
nagon rumsregulator skickat ett varde.

CJ|—

wa| Cofmm| mAmmm

S Rumsregulatorn har inte skickat nagot giltigt S
temperaturvarde

W)

S Statiskt fel: Felet visas tills det har eliminerats.

D Dynamiskt fel: Under 5 sekunder efter dess upptradande visas felet i stéllet for rumstemperaturen.
Displayen atergar sedan till normal visning. Om felet kvarstar, kan det visas igen genom
intryckning av knappen + eller — . Vid férnyad intryckning av knappen genomférs en
borvardesinstallning.

Ovriga felkoder indikerar maskinvarufel.

Avfallshantering

Apparaten klassificeras vid avfallshantering som elektronisk utrustning enligt EU-
riktlinje 2012/19/EU (WEEE) och far inte avfallshanteras som osorterade
hushallssopor.

L  Relevanta nationella lagstadgade foreskrifter skall beaktas. Detta gérs med hjélp
av ordnade kanaler fér avfallshantering.

e Lokal och aktuell lagstiftning skall alltid beaktas.
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Tekniska data

Matning

Driftdata

Display

Portar/granssnitt

Ledningsanslutningar

Skyddsdata

Omgivningsfoérhallanden

Normer och standarder

Miljbkompatibilitet

Matningsspanning DC 12..15V SELV
Enheten far sin stromforsoérjning fran ansluten
rumsregulator, via granssnittet PPS2.

Effektférbrukning (fran regulator) Max. 0,10 VA
Temperaturgivare
Méatelement NTC motstandsgivare
Matomrade 0...40 °C
Reaktionstid <10 min
Méatnoggrannhet (5...30 °C) +1,0K
Matnoggrannhet (25 °C) +0,5K
Borvardeskorrigering
Korrigeringsomrade (bestdms av regulatorn) Max. = 10 K (standard + 3K)
Noggrannhet dver korrigeringsomradet 10 %
Typ LCD
Funktioner som visas — Rumstemperatur
— Borvardesinstallning
— Driftsatt (/ Auto)

— Manuellt vald flakthastighet

— Reglersekvens

— Felkod

— RXB/RXL parameterinstéllningar

Typ av granssnitt mellan regulator och rumsenhet PPS2 (punkt-till-punkt, version 2)

Spéanningssignal logisk 0 <5V

Spéanningssignal logisk 1 >7V

Overféringshastighet 4,8 kbit/s

Anslutningsplintar (skruvplintar) En- eller flertradig ledare 0,8 x 2,5 mm?
Kabelldngd (regulator — rumsenhet) Se installationsanvisningar:

Desigo RXC: CA110334,
Desigo RXB & RXL: CM110381
Desigo RXA: CA2Z3884
Desigo PX: CA110396

Kabeltyp 2-ledare, partvinnad, oskarmad

Kapslingsklass IP30 Enligt EN 60529

Isoleringsskyddsklass Il enligt EN 60730-1

IEC 721 Normaldrift Transport
Omgivningsférhallanden Klass 3K5 Klass 2K3
Temperatur 0..50 °C -25..70°C
Fuktighet <85 % RF <95 % RF
Omgivningsfaktorer och deras stréangheter Klass 3M2 Klass 2M2

Produktstandard EN 60730-1

Automatisk elektronisk utrustning for
hushall och liknande anvandning

Elektromagnetisk kompatibilitet For bostads-, kommersiella, lattindustri-
(anvandningsomrade) och industrimiljéer

EU-konformitet (CE) CE1T1640xx *)

EAC-konformitet Euroasiatisk konformitet

Produktens miljédeklaration CE1E1640 *) innehaller information om RoHS-konformitet,
materialsammansattning, férpackning, miljdmassiga férdelar, avfallshantering

Mattuppgifter Se avsnitt Mattuppgifter

Farg Kapslingsfront NCS S 0502-G, = RAL 9003 signalvit
Bottenplatta, monteringsplatta och tryckknappar RAL 7035 ljusgra

Vikt Exkl. férpackning 0,119 kg
*) Dokumenten kan laddas ned fran www.siemens.se/hit eller http://siemens.com/bt/download
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Elektrisk anslutning

Plintbelsggning = =
U PPS2-granssnitt, spanningsmatning

Q CP+ 1 Enhetens spanningsmatning, PPS2-data (positiv)
CP- 2 Enhetens spanningsmatning, PPS2-data (negativ)

=
=
1640A04

Kopplingsschema Exemplet nedan visar hur rumsenheten ansluts till en Desigo RXB-rumsregulator:

cP+ [=
cP— [~

CP+

CcP-

R1 N1

PPS2

1640A05

/ = Tvinnat par

R1 Rumsenhet QAX34.3
N1 Rumsregulatorer RXB..
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Mattuppgifter (matt i mm)
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