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Application

Le RACK Stable Wall est un support de fixation au mur, pour
bouteilles d’agent extincteur a gaz de type Sinorix™ CDT,
Sinorix™ 1230 et Sinorix™ 227,

Le RACK Stable Wall permet 'agencement de :
e 2230 bouteilles CDT sur1a2rangs :
o BOUT80-CDT.
e 2 a 12 bouteilles d’'agent chimique sur 1 a 2 rangs :
o BOUT67-RED,
o BOUTS80-RED,
o BOUT120-RED.

Pour les autres agencements de bouteilles, d’autres supports
de fixation existent.

Ce document permet la mise en ceuvre de la 1 étape dans
le processus de mise en service d'un systeme d'extinction

Sinorix™ CDT
Sinorix™ 1230
Sinorix™ 227

automatique a gaz Siemens.

>1 Support bouteilles -

2 Collecteur
3 Bouteilles/Batterie

4 Pilotage

Disposition des bouteilles

Les bouteilles sont disposées sur 1 ou 2 rangs.

Dans le cas d'un nombre impair de bouteilles sur 2 rangs, la O
premiére ou derniere bouteille doit étre fixée avec une tige

filetée courte.

Documentations complémentaires

1 rang
2°me rang

Nom du document

Référence

Instructions de manipulation et de mise en|A6V10559212
sécurité des bouteilles d'agent extincteur.

IMPORTANT

M Données techniques : Les caractéristiques techniques des produits utilisés pour monter le RACK sont détaillées
dans les fiches produits.

M Précautions d’usage : Ce produit est exclusivement destiné a des installateurs spécialisés habilités Siemens,
possédant de I'expérience dans la conception, I'installation et la maintenance de systémes d’extinction automatique.
Les installateurs doivent s’assurer que ce produit est bien utilisé dans les conditions prévues, que tout danger pour
eux ou une autre personne est évité, et que les prescriptions Siemens sont respectées (instructions de montage,
notices techniques, mise en service, notices d’utilisation). Par ailleurs, la conformité d’installation de ce produit doit
étre assurée avec les reglements de prévention des accidents et les réglements nationaux en vigueur.

Les installateurs doivent également s’assurer que les utilisateurs ont lu et compris les informations relatives a ce
produit.
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Composition d'un RACK Stable Wall

Le RACK Stable Wall se compose d’'une combinaison de
différents jeux de matériel. Les tableaux ci-dessous indiquent
les références des produits nécessaires a chaque type de
configuration.

Composition des RACKS pour BOUT80-CDT

1 RANG 2 RANGS
2]3a]s]6|7]8]o10]11]12]13]1a]1s] 3[4 [5]6]7]8]0 [10]11]12]13]1a]15]16[17]18]10]20]21 [22]23]24]25]26]27[28]20]0
RACK-FIX-2CYL-IR [ 1
RACK-FIX-3CYL-1R 1
RACK-FIX-4CYL-1R 1
RACK-FIX-5CYL-1R 1
RACK-FIX-6CYL-1R 1
RACK-FIX-7CYL-1R 1
RACK-FIX-8CYL-1R 1
RACK-FIX-9CYL-1R 1
RACK-FIX-10CYL-1R 1
RACK-FIX-11CYL-1R 1
RACK-FIX-12CYL-1R 1
RACK-FIX-13CYL-1R 1
RACK-FIX-14CYL-1R 1
E'T:&'E_'?I%BE RACK-FIX-15CYL-1R 1
BOUTEILLE | RACK-FIX-3/4CYL-2R 11
RACK-FIX-5/6CYL-2R 11
RACK-FIX-7/8CYL-2R 11
RACK-FIX-9/10CYL-2R i
RACK-FIX-11/12CYL-2R il
RACK-FIX-13/14CYL-2R 11
RACK-FIX-15/16CYL-2R 11
RACK-FIX-17/18CYL-2R 11
RACK-FIX-19/20CYL-2R 11
RACK-FIX-21/22CYL-2R il
RACK-FIX-23/24CYL-2R 11
RACK-FIX-25/26CYL-2R 11
RACK-FIX-27/28CYL-2R 11
RACK-FIX-29/30CYL-2R 11
SETMANI |RACK-MANI-SW-SMALL|2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4|2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3333333 33344444444
RAIL-41-625 1 11
RAIL-41-900 1 1 11 11
RAIL RAIL-41-1185 1 121 11 112211
RAIL-41-1465 1 121 213 i 112211 2 2 13 3
RAIL-41-1745 1 ABERE il alalzlzlalafz]2
Composition des RACKS pour BOUT67-RED et BOUT80-RED Composition des RACKS pour BOUT120-RED
1 RANG 2 RANGS 1 RANG 2 RANGS
2]3fals[e[s]als]e]7]8]o]0]11]s 2[3fa]s]e[3]a]s5]6[7]8]0]r0]11]22
RACK-FIX-2CYL-IR | 1 RACK-FIX-2CYL-1R-L |1
RACK-FIX-3CYL-1R 1 RACK-FIX-3CYL-1R-L 1
RACK-FIX-4CYL-1R 1 RACK-FIX-4CYL-1R-L 1
ETRIERS | RACK-FIX-5CYL-1IR 1 ETRIERS | RACK-FIX-5CYL-AR-L 1
DE RACK-FIX-6CYL-1R 1 DE RACK-FIX-6CYL-1R-L 1
FIXATION [ RACK-FIX-3/4CYL-2R il | il FIXATION | RACK-FIX-3/4CYL-2R-L il |t
BOUTEILLE| pACK-FIX-5/6CYL-2R 11 BOUTEILLE| RACK-FIX-5/6CYL-2R-L 1 1
RACK-FIX-7/8CYL-2R al | L RACK-FIX-7/8CYL-2R-L 11
RACK-FIX-9/10CYL-2R 11 RACK-FIX-9/10CYL-2R-L 11
RACK-FIX-11/12CYL-2R 1 1 RACK-FIX-11/12CYL-2R-L| 1 1
RACK-MANI-SW-SMALL[2 2 2 2 2 RACK-MANI-SW-SMALL [2 2 2 2 2
SETMANI | ) CK-MANI-SW-LONG 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2||SETMANL o CK-MANI-SW-LONG 2z2lz|2|z]z]z]z]z]2
RAIL-41-625 1 5 RAIL-41-780 1 il | i
RAIL-41-900 1 11 RAIL-41-1185 1 il | il
RAIL RAIL-41-1185 1 11 RAIL RAIL-41-1500 1 11
RAIL-41-1465 1 11 RAIL-41-1855 1 11
RAIL-41-1745 1 i | i RAIL-41-2215 1 i [l
Smart Infrastructure 2/8

Building Products



S|EMENS Réf - NI E09 004

Code  :FR2:LB000931006008
RACK Stable Wall Indice :E
Notice d’installation

Description d’un rack

Le support de fixation se compose d’'une combinaison de
différents jeux de matériel.

Repere | Elément Référence
1 Support collecteur RACK-MANI-SW-xx
2 Traverse RAIL-41-xx
3 Etrier fixation bouteille | RACK-FIX-xx

Les tableaux de la page précédente indiquent quels jeux de
matériel correspondent a quel arrangement.

Outillage nécessaire

Montage du RACK

— Clé dynamomeétrique 20-100 Nm
— Douille de 16

— Clé plate de 16

— Metre ruban

— Niveau

Fixation au mur

— Perforateur

— Chevilles (métalliques ou chimiques) adaptées au type de mur
— Vis CHC M12 ou H M10, rondelles

— Clé six pans male de 10 (si utilisation de vis CHC M12)

Eléments d'assemblage pour RACK

Boulon pour rail Ecrou plaquette

<
2
4
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Caractéristiques dimensionnelles Ls
= L3
Caractéristiques dimensionnelles a respecter en fonction de la Lo .
configuration du systéme. L E
a
h: : hauteur de la traverse.
hz : hauteur du rail pour support collecteur.
hs : hauteur du support collecteur.
o £
L1, Lo, L3, L4: distance entre I'extrémité de la traverse et la
position des rails pour les supports collecteurs. <
i i
CDT RED 80L et 67L
Nbde | Nbde Ly L, Ls L4 (mm) Nbde | Nbde Ly L,
rangs bout. | (mm) | (mm) (mm) rangs bout. (mm) (mm)
1 2 195 455 1 2 400 680
1 3 320 740 1 3 400 680
1 4 320 1020 1 4 400 970
1 5 320 1300 1 5 400 1255
1 6 320 1580 1 6 400 1540
1 7 320 1170 1860 2 3/4 400 680
1 8 320 1020 2150 2 5/6 400 680
1 9 320 1300 2430 2 718 400 970
1 10 320 1300 2710 2 9/10 400 1255
1 11 320 1580 2990 2 11/12 400 1540
1 12 320 1450 2 580 3270
1 13 | 320 | 1450 | 2430 | 3560 ED 120L
1 14 320 1300 2430 3840 Nb de Nb de L1 L,
1 15 320 | 1730 | 2710 | 4120 rangs | bout. (mm) (mm)
2 3/4 146 390 1 2 440 800
2 5/6 380 660 1 3 440 800
2 718 380 940 1 4 440 1160
2 9/10 380 1220 1 5 440 1520
2 11/12 380 1500 1 6 440 1880
2 13/14 380 1220 1790 2 3/4 440 800
2 15/16 380 1500 2070 2 5/6 440 800
2 17/18 380 1220 2 350 2 718 440 1160
2 19/20 380 1500 2630 2 9/10 440 1520
2 21/22 380 1790 2910 2 11/12 440 1880
2 23/24 380 1220 2070 3200
2 25/26 380 1220 2070 3480
2 27/28 380 1220 2 350 3760
2 29/30 380 1220 2630 4 040
CDT RED 67L RED 80L RED 120L
h; (mm) 1 300 hy (mm) 1300 1300 1300
5 |1"1/2 h, (mm) 2000 5 |2 h, (mm) 1890 2090 1890
g hs (mm) 2175 S hs (mm) 2070 2270 2070
% h, (mm) 1300 % h; (mm) 1300 1300 1300
O |3 h, (mm) 1990 O |3 h, (mm) 1860 2 060 1860
hs (mm) 2170 hs (mm) 2 055 2 255 2 055
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Montage du RACK Stable Wall

Fixation de la traverse

Attention
S'assurer que le mur est compatible avec la

charge a supporter.

Nombre minimal de points de fixation a respecter
en fonction du nombre de bouteilles par rang :

— de 2 a 6 bouteilles : 2 points de fixation,

— de 7 a4 11 bouteilles : 3 points de fixation,

— de 12 a 15 bouteilles : 4 points de fixation.

Fixation par vis CHC M12 ou H M10, rondelles et
chevilles adaptées au type de mur.

1. Monter un capuchon de protection pour RAIL-41 (C) a
chaque extrémité de la traverse.

2. Positionner la traverse (A) sur le mur a la hauteur "h1" en
s'assurant de son horizontalité a I'aide d'un niveau.

3. Pointer les trous, puis effectuer les pergages.
4. Fixer la traverse au mur a l'aide des vis, rondelles et
chevilles.

Fixation des rails pour supports collecteurs

Attention
Chaque rail nécessite 2 points de fixation par vis

CHC M12 ou H M10, rondelles et chevilles
adaptées au type de mur.

1. Monter un capuchon de protection pour RAIL-41 (C) a
chaque extrémité des rails de fixation.

2. Positionner les rails (B) en respectant la hauteur "h2" et les
distance L1 & L4 (voir Caractéristiques dimensionelles).

3. Pointer les trous, puis effectuer les percages.

4. Fixer les rails au mur a laide de vis, rondelles et
chevilles.

Support collecteur

Il existe deux types de support collecteur (D), en fonction du
type de bouteille et du nombre de rangs de l'installation :

Nombre de supports collecteurs
1rang 2 rangs
Type support collecteur|Court| Long | Court | Long
BOUT80-CDT 2 - 2 -
BOUT67-RED 2 - - 2
BOUT80-RED 2 - - 2
BOUT120-RED 2 - - 2

Fixation des supports collecteurs

1. Monter un capuchon de protection a l'extrémité des
supports collecteurs.

2. Fixer les supports collecteurs (D) sur les rails, a la
hauteur "h3" (voir Caractéristiques dimensionnelles) a
I'aide de deux boulons pour rail (E).

3. Serrer les boulons (E) a l'aide d'une clé de 16.

o Le support collecteur long correspond a
1 'ensemble de matériel dénommé RACK-MANI-
SW-LONG.
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Montage des systémes de fixation des bouteilles

Mise en place des écrous plaquettes

1. Placer le premier écrou plaquette (F) a I'extrémité de la
traverse (A).

2. Faire pivoter I'écrou plaquette d’'un quart de tour.

3. Positionner de la méme facon tous les écrous plaquettes
sur la traverse en les espacant d'une distance "d" en
fonction du diameétre des bouteilles :

Type | Typede bouteille Distance "d"

CDT BOUT80-CDT 282 mm
BOUT67-RED 282 mm

RED BOUT80-RED 282 mm
BOUT120-RED 360 mm

Préparation des tiges filetées

Visser les écrous (H) sur les tiges filetées (G) en laissant
environ 20 mm de filet.

Mise en place des étriers de fixation des bouteilles

Attention

Respecter les instructions de manipulation des
bouteilles d'agent extincteur et les procédures
d'installation lors de la mise en place des
bouteilles sur le support.

A

1. Visser une tige filetée (G) équipée d’'un écrou (H) sur le
premier écrou plaquette (F).

2. Serrer I'écrou (H) a l'aide d'une clé de plate del6.

3. Placer un tube de protection (1) sur la tige filetée (G).

4. Placer la bouteille (ou les deux bouteilles dans le cas d’une
installation sur 2 rangs).

5. Visser une autre tige filetée (G) équipée d’un écrou (H) sur
I'écrou plaquette suivant.

6. Serrer I'écrou (H) a l'aide d'une clé plate de 16.
7. Placer un tube de protection sur la tige filetée (G).

8. Placer l'étrier de fixation (M) devant la bouteille et le
maintenir avec une rondelle (J), un écrou (K) et un écrou

20mm
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borgne (L) sur chaque tige filetée.
9. Serrer les écrous de maintien (K) a l'aide d'une clé de 16.
10. Recommencer la procédure pour chaque bouteille (ou

groupe de 2 bouteilles pour une installation sur 2 rangs) en
placant I'étrier derriére I'étrier déja en place.

Maintenance

Lors des inspections périodiques des systémes, vérifier :

. La présence et I'état des capuchons de protection.

o L’absence de corrosion.

. La bonne tenue des écrous, des boutons
d'assemblage et des étriers de fixation des bouteilles.

. L’ancrage au sol.

Dans le cas d'une installation sur 2 rangs comportant un nombre
impair de bouteilles, la premiére (ou derniére) bouteille sera
installée avec une tige filetée courte.

Exemple : OQO

Tige filetée courte 'N_ Tiges filetées longues
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E Suppression de Sinorix™ H20 Jet et mise a jour des caractéristiques dimensionnelles pour le CDT 10/10/2019
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