SIEMENS

Acvatix™

Elektromekaniskt stalldon
SUA21/3

for zonventiler

® Matningsspanning AC 230, 2-lages styrsignal
e Stallkraft 170 N
® Direkt montering med 6verfallsmutter M30 x 1,5 (anvand inte verktyg)
® 3-ledaranslutning med fast ansluten 0,8 m lang anslutningskabel
® | ysdiod som indikerar att stalldonet ar i drift
o Mojlighet till parallelldrift av flera stalldon
c E & AMA 8 Styr- och évervakningssystem
UEC Stélldon for ventil
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Anvandningsomrade

For Siemens zonventiler: VVI46.. och VXI46..

e | forsta hand avsedda for varme-, luftbehandlingsanlaggningar for varme- och
kylvattenreglering pa vattensidan

Véarme- och kylzoner

Stryrventiler for Fan Coil-enheter

Zonventiler for golvvarme via varmefordelare
Kyltakapplikationer

Till/Fran-reglering av tappvarmvattenpannor
Avsténgningsventil for vdggmonterade pannapplikationer

Tekniskt utférande
Stélldonet 6ppnar ventilen elektriskt. Fér detta &ndamal &r stélldonet utrustat med en
elektrisk motor och en kuggvéxel. Oppningslaget begrédnsas med ett anslag (ventilsate).
Ingen stréomforbrukning i 6ppet eller stangt lage. Elektrisk anslutning sker med den till
stalldonet fast anslutna, 1,8 m langa anslutningskabeln. Stalldonet kan 6ppna eller stanga
ventilen via utgangssignalen fran regulatorn (rumsregulator).

2-lages styrsignal (SPST)
Stalldonet kraver en Till/Fran-regulator, t.ex. en rumsregulator.

Spéanning vid Y: Spindeln rér sig inat Ventilen éppnar
Ingen spénning vid Y: Spindeln rér sig utat Ventilen sténger
A Varning

Stalldonet SUA21/3 far inte styras med en 3-lagessignal!

Lysdiod for indikering av driftsatt, exempel SUA21/3:

N Spéanning vid Y: Lysdioden lyser
t LI_(S_ _‘_—_,L@ Ingen spénning vid Y: Lysdioden ar slackt vid &ndlaget
——————{ L BR 3|
N [N

4830202

Lysdioden lyser nar stalldonets spindel ror sig utat, ror sig inat eller 6ppnar helt. Lysdioden
lyser inte nar stalldonets spindel befinner sig i helt stangt ventillage.

Typoversikt
Typbeteckning Best.nummer  Matnings- Gangtid Styrsignal " Kabellangd
spanning . .
oppna stanga
SUA21/3 S55176-A104 AC 230V 10 s vid 50 Hz 2-lages, SPST 0,8m
1 SPST = Enpolig fran-till kontakt —1F
Bestéllning
Vid bestéllning anges antal, bendmning, typbeteckning och bestaliningsnummer.
Exempel:
Typbeteckning Bestallningsnummer Benadmning Antal
SUA21/3 S55176-A104 Elektromekaniskt stalldon 2
2/8
Siemens A6V 10446174N_sv

Building Technologies 2019-02-12



Leverans

Ventil och stélldon levereras separat férpackade. For att underlatta monteringen levereras
stélldonet med spindeln inskjuten.

Kombinationsmdéjligheter

Zonventiler
Typb_eteck-
ning
VVI46.15..
VVI146.20..
VVI146.25..
VXI46.15..
VXI146.20..
VXI46.25..

Beskrivning Kvs PN
[m3/h] klass
2,15
2-vagsventil, invandig gangade 35
anslutningar Rp ’
5.0 PN 16
2,15
3-vagsventil, invandig gangade 35
anslutningar Rp :
50

APrmax
[kPa]

400
400
250
400
400
250

DN Datablad

15
20
25
15
20
25

A6V10421629

Kvs: Nominellt fléde for kallt vatten (5...30 °C) genom helt dppen ventil (H100), vid tryckdifferens
100 kPa (1 bar)

Apmax: Max. tillaten tryckdifferens dver ventilens flodesvag for ventilstalldonets hela stallomrade

Rumregulatorer

Typbeteckning Lampliga rumsregulatorer for anvédndning med SUA21/3
RAB... RAB11; RAB11.1; RAB21; RAB31; RAB31.1
RAA... RAA11; RAA21; RAA31..; RAA41
RCC... RCC10; RCC20; RCC30
RCU... RCU10
RDF... RDF110..; RDF310.2/MM; RDF300.02; RDF301..; RDF302; RDF510; RDF530;
RDF600..; RDF800..
RDG... RDG100..; RDG110
RDD... RDD100; RDD100.1; RDD100.1RFS; RDD310/MM; RDD310/EH
RDE... RDE100; RDE100.1; RDE100.1RFS; RDE410/EH
RDH... RDH100; RDH100RF/SET
RDJ... RDJ100; RDJ100RF/SET
REV... REV13..; REV24.., REV24RF/SET
RDS... RDS110
Amne Rubrik Dokumentnummer
Montering och installation Mounting instructions 1 A6V10450107
Normer och standarder CE declarations A5W90000522
RCM declarations A5W90000858
Miljokompatibilitet Environmental declarations A6V10634107
1 Monteringsinstruktion medféljer férpackningen.
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Montering

A Varning

Anvand inte rértang, skiftnyckel eller liknande verktyg.

Fore igangkorningen, kan ventil och stalldon latt sammanbyggas pa installationsplatsen.
® Ta bort skyddskapan fran ventilkroppen.
e Satt stalldonet i ratt lage och dra fast éverfallsmuttern for hand.

Monteringslage

90°,.¢'V%~.“90°

N4120206

Installation
e Tilldatna temperaturer maste beaktas (se avsnitt Tekniska data [= 6]).
e Stalldonet far endast arbeta med véxelspanning (se avsnitt Tekniska data [- 6]).
e Kabeln far inte tvinnas.
® Magneter kan skada stélldonet.
e Stromforsorjningen till stélldonet maste skyddas, till exempel genom att ansluta en
effektbrytare eller en sakring fore stalldonet och regulatorn, t.ex. en rumsregulator.
A Varming
Landsspecifika sékerhetsféreskrifter
Asidoséttande av de landsspecifika sakerhetsforeskrifterna kan resultera i person- eller
materiella skador.
e Beakta landspecifika bestdmmelser och félj motsvarande sakerhetsforeskrifter.
A Varning
Fassnitt- eller pulsbreddsmodulerande (PDM) signaler &r inte tillatna!
Sakerhetstekniska féreskrifter och krav fér skydd av personer och egendom ska alltid
beaktas!
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Igangkdrning

e Kontrollera den elektriska anslutningen.
e Kontrollera stalldonets funktion.

Underhall

Stalldonet SUA21/3 ar underhallsfritt.

A Varning

Matningsspanningen maste vara frankopplad vid underhéllsarbete!

Reparation
e Defekta stalldon kan inte repareras, dvs. hela enheten maste ersattas.
e Stalldonet kan bytas ut utan att ventilen demonteras.

Avfallshantering

Apparaten klassificeras vid avfallshantering som elektronisk komponent
enligt EU-riktlinje 2012/19/EU och far inte avfallshanteras som osorterade
hushallssopor.

e Avfallshantering ska ske inom de avsedda kanalerna for insamling av
elektroniskt avfall.

® | okal och aktuell lagstiftning skall alltid beaktas.
— ]

Anvandarspecifika tekniska data garanteras endast tillsammans med de Siemens produkter
som anges under avsnitt Kombinationsméjligheter. Om stélldonen anvénds tillsammans med
ventiler av annat fabrikat upphor alla garantier fran Siemens.
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Matning

Matningsspanning
Tolerans

Frekvens
Effektférbrukning

Primarsakring eller
effektbrytare

Signalingang
Styrsignal
Parallelldrift

AC 230V
+10%/-15%

50/60 Hz
6 VA vid 50 Hz (endast vid drift)

Extern, 2 A smaltsakring

2-lages (SPST) "

Tillaten 2

) Fassnitt- eller pulsbreddsmodulerande (PDM) signaler ar inte tilladtna, 3-lages drift &r inte tillaten,
SPST = Enpolig fran-till kontakt.

2) Regulatorns uteffekt ska beaktas.

Driftdata

Ventilldge, vid energilds kontakt Y

Gangtid (6ppna / sténga)

Stallkraft
Lyfthojd

Tillaten medietemperatur vid ansluten ventil

Elektrisk anslutning

Anslutningskabel (fast

monterad)

Montering

Montering av ventilen

Monteringslagen

Normer och standarder

EU-konformitet (CE)
Kapslingsklass
Isolerklass

Miljokompatibilitet

Kapslingsfarger
Under- och éverdel

Overfallsmutter

Se "Tekniskt utférande [— 2]"

10 s vid 50 Hz
8,3 s vid 60 Hz

170 N
2,5 mm
1...110°C

3-ledare, 0,8 m
3x0,75 mm2 (18 AWG)

Overfallsmutter M30 x 1,5 av plast
Uppratt till 90°, horisontell; ej hdngande

A6V10634158
1P40
Klass Il enligt EN 60730-1

Produktens miljédeklaration (A6V10634107) innehaller information om
produktens miljdvanliga tillverkning och process (RoHS-konformitet,
materialsammansattning, forpackning, miljdmassiga férdelar,
avfallshantering)

Plast / ljusgra, RAL 7035
Silver-gra, RAL 7001
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Omgivningsforhallanden
Drift EN 60721-3-3
Omgivningsférhal- | Klass 3K3

Transport EN 60721-3-2
Klass 2K3

Lagring EN 60721-3-1
Klass 1K3

landen

Temperatur 1..50°C
Fuktighet 5...85% RF
Material

Under- och 6verdel: PBT

Vikt
306 g

-25..70°C
<95% RF

-5..50 °C
5...95% RF

Kopplingsscheman

Anslutningskabel

black

brown

blue

4832Z04en — N

SPST

Anslutningsschema

Y = Styrsignal OPPNA (AC 230 V))
L = Fas (AC 230 V)

N = Nolledare

—

—

L external

N1 = Rumsregulator
Y1 = Stélldon SUA21/3

Y/Y

N1
Y/Y11 = Styrsignal OPPNA

L =Fas

N = Nolledare

Y1

4830A01
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Mattuppgifter (matt i mm)

95 mm 56 mm
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M30 x 1.5 :
Revisionsnummer
Typ Galler fr.o.m. rev. nr

SUA21/3 A




