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CerberusMD PRO 
 

Module d’interrupteurs à DEL 
Modèle FTO2023-U3 

 
Spécifications pour architectes et ingénieurs 

 Offre 24 interrupteurs à DEL

 24 diodes électroluminescentes
(DEL) multicolores pour une
indication claire de l’état du
système

 Les voyants DEL peuvent être
programmés sur l'une des huit (8)
couleurs.

 Avertissement par voyant DEL
programmable

 Jusqu'à quatre (4) modules
d’interrupteurs peuvent être
installés dans la fenêtre d'un
coffret Cerberus PRO.

 Confirmation sonore à la pression
d'un bouton

 Espace protégé fourni pour
l’étiquetage

 Homologué selon la norme UL
864, 10e édition

 Homologué UUKL pour le
contrôle de la fumée

 Homologué par les ULC

 Conforme à la directive RoHS

 Présentation du produit 
Le modèle FTO2023-U3 est un module de contrôle à interrupteurs programmable 
comprenant 24 interrupteurs à DEL. Les modules de contrôle à interrupteurs 
FTO2023-U3 peuvent être utilisés pour l'indication d'état ainsi que pour les 
fonctions de contrôle, les dérivations, les essais de marche, la communication 
vocale, le contrôle de la fumée, et bien plus encore. Le module de contrôle à 
interrupteurs peut être installé dans un panneau de commande d'alarme incendie 
Cerberus PRO (modèle FC922 / FC924), dans un système intelligent de 
communication vocale Cerberus PRO (modèle FV922 / FV924) et dans un poste de 
microphone distant Cerberus PRO (modèle VR2005-U3) pour l'activation des 
fonctions de protection incendie/vocales.  

Le module de contrôle à interrupteurs FTO2023-U3 comporte 24 boutons-
poussoirs à DEL frontaux programmables, éclairés, montés principalement sur la 
porte intérieure d'un panneau de commande d'alarme incendie. Jusqu'à quatre 
(4) modules peuvent être pris en charge dans un seul coffret de panneau
d’incendie.

Le modèle FTO2023-U3 peut être configuré pour un maximum de 24 éléments 
contenant un (1) voyant DEL multicolore, un (1) voyant DEL jaune et un (1) 
bouton DEL. Normalement, le voyant DEL est utilisé pour le contrôle de la zone et 
l'indication de l'état. 

Tous les voyants DEL et tous les boutons peuvent être configurés 
individuellement pour une fonctionnalité spécifique.  N'importe quel événement 
peut être assigné à chaque voyant DEL, qui peut être programmé pour les états 
« éteint », « clignotant », « lent/rapide » ou « allumé en permanence » dans l'une 
des huit (8) couleurs disponibles.   

Le module de contrôle à interrupteurs 
FTO2023-U3 peut être connecté au bus de 
données périphérique pour créer une 
connexion directe au panneau Cerberus PRO 
ou être connecté au bus CAN sur le panneau 
de commande vocale et le poste de 
microphone distant. La connexion au bus 
périphérique permet de prendre en charge 
l’ensemble des fonctionnalités de protection 
incendie. La connexion au bus CAN permet 
de prendre en charge l’ensemble des 
fonctionnalités de protection incendie et de 
communication vocale. 

Le modèle FTO2023-U3 est homologué 
UL864 10e édition et ULC. Il est protégé 
contre les interférences électromagnétiques 
et conforme à la directive ROHS.  

 Figure 1 : Modèle FTO2023-U3 
 Vue avant et arrière 
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Figure 5 : Illustration de la zone d'incendie 

Figure 6 : Illustration de la zone de fumée 

Figure 7 : Illustration de la zone de haut-parleurs 

  Applications 
Le module à interrupteurs polyvalent FTO2023-U3 permet de contrôler et de surveiller avec précision les éléments critiques 
d'un système de protection incendie, comme l'illustrent ces trois (3) applications : 

1. Composant d’interrupteur de zone d'incendie :
a. Le voyant DEL d'état multicolore transmet des informations d'état, telles que la zone est en mode alarme, test

ou désactivé. Différentes couleurs et divers modes d'activation fournissent des informations détaillées,
permettant de différencier les alarmes manuelles/automatiques ou les modes de test.

b. L'unique voyant DEL jaune signale généralement des problèmes dans la zone.
c. On peut utiliser l’interrupteur pour contourner et activer la zone, ou encore lancer et terminer un essai de

marche ou un essai d'installation.
2. Composant d'interrupteur de contrôle de libération de l'agent :

a. L'état du voyant DEL multicolore peut indiquer l'étape du processus de libération :
i. Clignotement lent entre l'alarme initiale et la phase de pré-libération.
ii. Clignotement rapide pendant la phase de pré-libération. 
iii. Allumé pendant la phase de libération. 

b. L’interrupteur permet d’abandonner le processus.
3. Composant d'interrupteur de contrôle de la fumée :

a. Un composant d'interrupteur peut être directement affecté à la commande d'un dispositif de détection de la
fumée ou d'une zone de détection de la fumée.

b. Les modèles de configuration standard simplifient l'installation et permettent de configurer le système
rapidement et facilement en une seule étape. Par exemple, avec une affectation à une commande de dispositif
de fumée et le modèle « Activer », un composant d'interrupteur pourrait ressembler à la figure 3.

c. Les figures 4 à 7 illustrent une approche mixte, utilisant l’IPM FCM2043 en conjonction avec le module
FTO2023-U3 pour offrir une fonctionnalité plus complète.

Figure 2 : Module d'interrupteur 
FTO2023-U3 

  Figure 3 : Examen d'une seule section d’interrupteur FTO2023-U3 

 Utilisé pour surveiller/contrôler les zones 
d'incendie 1-24 

Utilisé pour surveiller/contrôler un système de 
contrôle de la fumée aux étages 1 à 4 

 
Utilisé pour surveiller/contrôler les zones de 
haut-parleurs aux étages 1 à 4 

Statut 
(en fonction du lieu) 

 Système normal 
(dispositif inactif) 
Dispositif actif 
(clignotement 
en transit)

Dispositif inactif 
(clignotement en 
transit) 
Échec de la 
transition Problème 

Commutation : 
Activation manuelle / 
Mode automatique 

(clignotement en mode 
manuel) 

 Figure 4 : Exemple d’IPM FCM2043 
avec trois (3) FTO2023 



 

 

 
 AVIS – Les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sont qu’un 

résumé et peuvent être modifiés sans préavis. Le(s) produit(s) décrit(s) dans 
les présentes possède(nt) des fiches d’instruction spécifiques qui couvrent 
plusieurs aspects techniques, de limitation et de responsabilité. 

 

 Des copies de ces fiches d’instruction, de même que du document général 
d'avertissement et de limitations du produit, lequel contient également des 
informations importantes, sont fournies avec le produit et sont disponibles 
auprès du fabricant. 

 

 Il faut consulter les renseignements contenus dans 
ces documents avec un professionnel de protection 
incendie avant de spécifier ou d’utiliser le produit.  

 
 Pour toute question ou assistance supplémentaire 

relative à des problèmes particuliers qui pourraient se 
produire et qui portent sur le bon fonctionnement de 
l’équipement, veuillez communiquer avec le fabricant. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le module d’interrupteurs à DEL est homologué selon la norme UL 864, 10e édition pour des emplacements intérieurs secs 
avec une plage de température allant de 49 +/- 2 °C (120 +/- 3 °F) à 0 +/- 2 °C (32 +/- 3 °F) et une humidité relative de 93 +/-
 2 % à une température de 32 +/- 2 °C (90 +/- 3 °F).  
 
 

 
 
   

  

COULEUR CONDITION DESCRIPTION 

JAUNE 
Arrêt État de la communication : Fonctionnement normal. 

Constamment en 
marche 

État de la communication : Erreur.                                                                          
La communication a été interrompue. 

VERT 
Constamment 

éteint Le microprocesseur ne fonctionne pas. 

Clignote Le microprocesseur fonctionne. 

MODÈLE  
OU TYPE 

NUMÉRO DE 
PIÈCE PRODUIT 

FTO2023-U3 S54400-A71-A1 Module d’interrupteurs à DEL  

                                             Ensemble de pièces de rechange 

FTO-CABLES S54400-A74-A1 

Ensemble de câble ruban FTO-CABLES pour 
module d’interrupteurs FTO2023. Comprend des 
câbles plats courts et longs pour le connecter à 
l’IPM ou à d'autres modules via le bus CAN ou 

I2C. 

Caractéristiques électriques 

Tension 24 V.c.c. 

Appel de  
courant d’entrée 

En attente : 17 mA (pas de DEL allumée) 
Actif : 17 mA + 2,6 mA par DEL 

(143 mA max.) 

Tension 24 V.c.c. 
Appel de 

 courant de sortie 1 A (max.) en boucle 

Dimensions 
 (L -x- H -x- P) 

4 x 8 x 1 po 
(10,1 -x- 20,3 -x- 2,5 cm) 

Poids 680,3 g (1,5 lb) 
Produit Fiche technique 

Unités d'interface de commande 9801 

Porte intérieure de coffret 9807 

Porte intérieure [pour le Canada] 9807C 

Données techniques 

 Plage de température et d’humidité 
 

Renseignements pour les commandes  

CerberusMD PRO 
Siemens Industry, Inc. 

Infrastructure intelligente - Produits du bâtiment 
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Tél.: (973) 593-2600 
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Propriétés physiques 

Documentation connexe 

  Indicateurs d'état (au dos de l'appareil) 
 


