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Kompakti, esikasattu paloilmoituskeskus integroidulla kayttdjaystavallisella
kayttoliittymalla.

o Paloilmoituskeskus enintdan 504 osoitetta

e Optiona, integroitu yhden sammutusalueen laukaisu

Voidaan kayttaa itsendisen keskuksena tai verkotettuna enintdan 64 laitteiston,
kuten paloilmoituskeskukset ja kayttolaitteet, verkkoon

Varmennettu verkko vajaatoiminne ominaisuudella EN54 mukaan

Optiona liitdnta Siemensin pilvipalveluun

Varavoima aina 72 tuntiin asti

Kaikkien FDnet laitteiden automaattinen luku ja tunnistaminen (automaattinen
konfigurointi) mahdollistavat valittdmasti yksinkertaisen suojauksen ja kaytén
Joustava ohjelmointi kattaviin sovelluksiin ja ohjauksiin

Onhjelmointitiedot voidaan lukea/ajaa keskuksen etayhteydella

Aikaan ja tilanteesta riippuvainen muutos parametriasetuksiin ilmaisimille
Laajennukset: tulostin, lukko palokunta-avaimelle, LED taulu
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Ominaisuudet ja toiminnot

Jarjestelma
° Kaavioita on yksinkertaistettu eivatka ne sisalla ylimaaraisia verkko- tai turvallisuuslaitteita.
1 Sallitut sovellukset ovat kuvattuina A6V101039125 Network Security Guidelines
dokumentissa. Lisatietoa Siemens asiantuntijoilta.
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Kuva 1: Yleiskuva jarjestelmésté
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1 Etékayttd SintesoView/ Sinteso Touch

2 FS-pilvisovellukset

3 Asiakasverkosto

4 Hallinta-alusta

5 Etakayttd hallintaymparistoon

6 Etékayttd Sinteso Mobiili

7 Reititin + palomuuri + virtuaalinen yksityisverkko
8 Toimilaiteella varustettu palopelti

lIImoituksensiirto VIKA
limoituksensiirto PALO

Léydat yksityiskohtaisemman kaavion A6V10906627 suunnitteluoppaasta, katso kappale
'"Tuote dokumentaatio’.

Paloilmoituskeskusten verkottaminen

Kaavioita on yksinkertaistettu eivatka ne sisalla ylimaaraisia verkko- tai turvallisuuslaitteita.
Sallitut sovellukset ovat kuvattuina A6V 101039125 Network Security Guidelines
dokumentissa. Lisatietoa Siemens asiantuntijoilta.

jumi @

Enintadan 32 paloilmoituskeskusta ja kayttolaitetta voidaan yhdistda yhteen FCnet verkkoon.
Jos FCnet verkko on liitetty hallintajarjestelmaan BACnet yhteydella, enintdan 16
paloilmoituskeskusta ja kayttolaitetta voidaan verkottaa.
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Ethernet

Cluster e
(FCnet/SAFEDLINK) | i

Kuva 2: Aliverkko

1 Hallinta-alusta

2 Etakayttd hallintaymparistoon

IImoituksensiirto VIKA

@ limoituksensiirto PALO

Optinen FCnet/LAN verkko sallii enintdan 14 aliverkon sekd 16 keskuksen ohjauksen
yhdessa aliverkossa, yhteensa enintdan 64 keskusta.
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Ethernet
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Kuva 3: Runkoverkko

1 Etékayttd SintesoView/ Sinteso Kosketus

2 FS-pilvisovellukset

Asiakasverkosto

Hallinta-alusta

Etakayttd hallintaymparistoon

Etakayttd Sinteso Mobiili

N o g b~ W

Reititin + palomuuri + virtuaalinen yksityisverkko

IImoituksensiirto VIKA

limoituksensiirto PALO

Loydat yksityiskohtaisemman merkityn ylla olevan kaavion A6V10906627
suunnitteluoppaasta, katso kappale "Tuotedokumentaatio'.
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Paloilmoituskeskukset

FC2040-AA

6

Yleiset ominaisuudet ja toiminnot

Fast Ethernet rajapinta heterogeeniselle verkolle

Kasittelee signaaleja Sinteso FD20 laitteilta

Palokuntapaneelit, nayttolaitteet ja halyttimet saavat tehonsy6ton FDnet ilmaisinlinjasta
Voidaan yhdistda Siemens valvomojarjestelmaan

Paikat RS232 ja RS485 sarjaliitanndille

Kaikissa linjoissa maavuodon valvonta

Integroitu vajaatoimintatilatoiminto

Vapaasti maariteltavat aikaohjatut toiminnot. Mahdollisuus viikoittain, kuukausittain tai
vuosittain tapahtuville toiminnoille

Ajan ja tilanteen mukaan saadettavat ilmaisinparametrit
Ohjaa synkronoidusti halytinkantojen/halyttimien (akustiset, optiset, eri kielet) aktivointeja

Paloilmoitusjarjestelma ja yksittaiset paloilmoituskeskukset voidaan ohjelmoida
'SintesoWorks' ohjelmistolla

Laiteohjelmisto paivitettavissa kaikille prosessoriohjatuille komponenteille

Asiakaskohtaiset tekstit voidaan maaritella suoraan joko paikallisesti tai 'SintesoWorks'
ohjelmiston avulla

Tapahtumien tallennus enintaan 13000 tapahtumalle, tapahtumien selaus suodattimien
avulla

Automaattinen kesa-/normaaliajan vaihto

Paloilmoituskeskus - erityisominaisuudet

Alkaen versiosta MP8, paloilmoituskeskukset voidaan tilata pohjakortilla, jossa 0.5 A tai
1.5 A virta per FDnet linja.

Olemassa olevan jarjestelman paivityksia varten pohjakortti, jossa 1.5 A virta per FDnet
linja, voidaan tilata erikseen.

Ldydat tietoa integroidusta sammutusjarjestelmasta ja yksittaisista
sammutuskomponenteista, jotka ovat saatavilla, erillisestd dokumentista, jonka
asiakirjatunnus on "A6V10880701".

Kotelo (Comfort)

lImaisinlinja (FDnet)

e 504 osoitetta

e 4 silmukkaa / 8 paattyvaa linjaa

Ominaisuudet

Keskus kayttdlaitteella

Lisdosa (tyhja)

150 W virtalahde

Akun maksimi kapasiteetti 25 Ah

1 sammutusalue (optio)

Keskuksen lisdvarusteet

e Tapahtumatulostin FTO2001-A1

Avainkytkin (Nordic) FTO2006-B1

Operoinnin lisdosa (2xLED taulu) FCM2038-A2
Operoinnin lisdosa (4xLED taulu) FCM2036-A2
Laukaisun kayttopaate (1 sammutusalue) XCM2002-A2
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FC2040-BB

Kotelo (Large)

lImaisinlinja (FDnet)

e 504 osoitetta

e 4 silmukkaa/8 paattyvaa linjaa
Ominaisuudet

Keskus

Avainkytkin (Nordic) FTO2006-B1
Paikantamiskaaviokotelo

150 W teholéhde

Akun maksimi kapasiteetti 45 Ah
Keskuksen lisadvarusteet

e Tapahtumakirjoitin FTO2001-A1

FC2040-GA

Kotelo (Large)

lImaisinlinja (FDnet)

e 504 osoitetta

e 4 silmukkaa/8 paattyvaa linjaa

Ominaisuudet

o Keskus

e 150 W teholdhde

e Akun maksimi kapasiteetti 45 Ah

e 1 sammutusalue (optio)

Keskuksen lisavarusteet

e Tapahtumatulostin FTO2001-A1

Avainkytkin (Nordic) FTO2006-B1

Operoinnin lisdosa (2xLED taulu) FCM2038-A2
Operoinnin lisdosa (4xLED taulu) FCM2036-A2
Laukaisun kayttopaate (1 sammutusalue) XCM2002-A2

Lajennukset
° Ldydat tietoa integroidusta sammutusjarjestelmasta ja yksittaisista
1 sammutuskomponenteista, jotka ovat saatavilla, erillisestd dokumentista, jonka
asiakirjatunnus on "A6V10880701".
FCM2036-A2 Kayton lisdosa (4xLED taulu)

e Optio lisaosa 96 LED ryhmalla, joissa kaksi LED:ia kussakin:
1x punainen/vihrea LED ja 1x keltainen LED

sz
o |
e |
Exall
|
o |
e |
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e |
- |
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FCM2038-A2

Kayton lisaosa (2xLED taulu)

witdd aRAag;
e oo

Optio lisdosa 48 LED ryhmalla, joissa kaksi LED:ia kussakin:
1x punainen/vihrea LED ja 1x keltainen LED

FH2002-A1

Kotelo (Standard)

Tyhja kotelo vapaaseen kayttoon

430 x 398 x 165 mm

Esim. lisdakuille, kayton lisdosille tai tulostimelle
Tilaa seuraaville akuille:

2x FA2004-A1 (12 Ah)

FH2003-A1

Kotelo (Comfort)

Tyhja kotelo vapaaseen kayttéon
430 x 796 x 165 mm
Esim. lisdakuille, kayton lisdosille tai tulostimelle
Tilaa seuraaville akuille:
— 2x FA2005-A1 (17 Ah) tai
— 2x BAT12-25 (25 Ah)

Asennuksen tarvikkeet FHA2061-A1 akuille tulee tilata erikseen.

FH2004-A1

Kotelo (Large Extension)

Tyhja kotelo vapaaseen kayttoon
430 x 398 x 265 mm
Esim. lisdakuille, kayton lisdosille tai tulostimelle
Tilaa seuraaville akuille:
— 2x FA2007-A1 (45 Ah) tai
— 2x FA2008-A1 (65 Ah)

Asennuksen tarvikkeet FHA2061-A1 akuille tulee tilata erikseen.

8

Smart Infrastructure

009384 v fi_Fl
2021-10-22



FH2005-A1 Kotelo (Large)

Tyhja kotelo vapaaseen kayttéon
430 x 796 x 265 mm
Esim. lisdakuille, kayton lisdosille tai tulostimelle
Tilaa seuraaville akuille:
— 2x BAT12-25 (25 Ah) tai
— 2x FA2007-A1 (45 Ah) tai
— 2x FA2008-A1 (65 Ah)
e Asennuksen tarvikkeet FHA2061-A1 akuille tulee tilata erikseen.

FH2007-A1 Kotelo (Standard + paikantamiskaavio)

e Tyhja kotelo A4 koon dokumenteille
e 430 x 398 x 165 mm
e Syvyys 150 mm

FTO2001-A1 Tapahtumatulostin

e Lampdtulostin kayttolaitteeseen tai lisdkoteloihin

e Ohjataan RS232 moduulilla FCA2001-A1 (tilattava erikseen)

e Tulostaa kaikki tarkeét tapahtumat, kuten palot, viat, irtikytkennat ja testit
DL3750+ Matriisi tulostin (ulkoinen)

Siemensin suosittelema ulkoinen tulostin

Tukee tulostimen valvontaa

Ohjataan RS232 moduulilla FCA2001-A1 (tilattava erikseen)

Voidaan ohjata Ethernet verkossa tulostuspalvelimella PS104 (toimittaja SHE)

Keskisuuriin sovelluksiin, esimerkiksi teollisuuslaitoksiin, alueellisiin pankkeihin tai
toimistokomplekseihin.

Soveltuu myo6s kattavampiin jarjestelmiin joustavien verkotusmahdollisuuksien ansiosta.
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Toiminnalliset elementit

Operointi

Kayttolaite

Seuraavat osat on sijoitettu kayttolaitteeseen:

CPU moduuli ja kayttolaitteen elektroniikka

Ethernet liitanta

Paikat RS232 ja RS485 moduuleille ja verkkomoduuleille (SAFEDLINK)
Paikka lukkopesalle kayttboikeuden saamiseksi

Tila tapahtumakirjoittimelle (FC2040-AZ/-AA/-BB)

Vaylaliitin optiona oleville LED-moduuleille

Pohjakortti

Alkaen versiosta MP8, paloilmoituskeskukset voidaan tilata pohjakortilla, jossa 0.5 A tai
1.5 A virta per FDnet linja.

Olemassa olevan jarjestelman paivityksia varten pohjakortti, jossa 1.5 A virta per FDnet
linja, voidaan tilata erikseen.

Seuraavat osat on sijoitettu pohjakortille:
e Liittimet:

FDnet ilmaisinlinjoille

lImoituksensiirto (palo, vika)

Halytinlahto

Ohjelmoitavat tulot ja 1ahdot

Valvotut 1ahdét palo ja vika

Teholahde ja varavoima
e 2x paikka silmukan haaroittimelle (FDnet)

Teholahde 150 W, varavoima
Teholahde sy6ttaa jannitteen laitteistolle ja lataa akut.
Akut toimivat varavoimana sahkdkatkojen aikana.

Kotelo

FHA2007-A1 kdannettavalle asennuslevylle (pohjakortin paalld) voidaan asentaa seuraavat
oheistarvikkeet:

e 2x halytinmoduuli (vaihtoehtona asennukselle U-kiskoon TS35)
e 1x X200 Gateway

Ohjelmointi
e Keskus ohjelmoidaan Siemensin toimesta vastaamaan asiakkaan erityistoiveita

10

Paloilmoituskeskuksessa on integroitu kayttolaite. Keskusta voidaan operoida myds erillisella
FT2040 tai FT2080 (Touch) kayttolaitteella.

Yksityiskohtaista ja lisatietoa tuotteiden esitteistd 009386 tai A6V10378271.
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Rakenne

Kuva 4: FC2040 Comfort

Paikka Nimike Tyyppi Huomautus
Perusosat
1 Kotelo (Comfort) FHA2003-A1 |Osat 1-5: Perusosat kaikille FC2040-xx
) _ _ (Comfort) keskuksille.
2 Pohjakortti (4 silmukkaa) FCI2004-A1  pohjakortti (4 silmukkaa, P) voidaan tilata
. . . erikseen keskuksen péivityksessa tukemaan
Pohjakortti (4 silmukkaa, P) FCI2024-A1 1.5 A virtaa FDnet linjalle.
3 Teholahde (SV 24 V-150 W) V24230-Z6-A5
4 Verkkojannitteen liitantapiste DIN - Tila pistorasialle, releille, jne.
asennuskiskolla TS35
5 Kayttolaite FCM20xx-xx | Kayttolaite ja CPU
6 Tila akuille - 2x12V /25 Ah

11
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Laajennukset

7 Rele-moduuli

8 Tapahtumatulostin

9 Lukko ja avain (Nordic)

10 Asennuslevy

11 Silmukan haaroitin (FDnet)

Silmukan haaroitin (FDnet/C-NET, P)

12 RS485 moduuli (eristetty)

13 RS232 moduuli (eristetty)

14 Network moduuli (SAFEDLINK)
15 X200 Gateway ja

asennuslevy (X200) FHA2063-A1

16 Halytinmoduuli

17 Akku (12 V, 25 Ah, VdS)

18 Palokunnan oheislaitteiden moduuli
19 19" asennussarja

20 FM peitelevy 2HE

21 Lisenssiavain Sx

22 Kaapelisetti (kommunikointi)

23 Teholahteen tarvikesetti (150 W, B)

Toistin (SAFEDLINK)

12

Z3B171
FTO2001-A1
FTO2006-B1

FHA2007-A1
FCI2003-A1

FCI2025-A1

FCA2002-A1
FCA2001-A1
FN2001-A1
CXG3.X200

FCA2005-A1
BAT12-25
FCI12001-D1

FHA2016-A1

FHA2015-A1
FCA20xx
FCA2014-A1

FP2005-A1
FN2002-A1

Rele palo-ohjauksille
Tapahtumien tulostukseen

Kayttboikeuden saamiseen avaimella

esim. X200 Gateway laitteelle

Silmukan haaroitin pohjakortille (4
silmukkaa) FCI2004-A1 silmukan
haaroittamiseksi 2:sta 4:3an, osoitteiden
maara pysyy

samana

Silmukan haaroitin pohjakortille (4
silmukkaa) FCI2024-A1 silmukan
haaroittamiseksi 2:sta 4:3an, osoitteiden
maara pysyy

samana

Laitteille, joissa RS485 liitanta
Laitteille, joissa RS232 liitanta
Keskusten verkottamiseen

FS20 jarjestelman liittdmiseksi Siemen
pilvipalveluun

Asennuslevy FHA2007-A1 ja lisatarvikesetti
+ ACDC (X200) FCA2056-A1 tai
asennuslevy (X200) FHA2063-A1 ja
tarvikesetti + ACDC (X200) FCA2056-A1
tulee tilata erikseen.

Halytinlinjan jakamiseksi neljaan
Varavoima
Vain Saksa (FBF, FSD, UE, FSE, OA, KL)

Asennus kolmannen osapuolen 19"
laitekaappiin

Keskuksen uppoasennuksiin
Eri toimintoihin

Kayttolaitteeseen sijoitettujen moduulien
kaapelointi taipuisalla kaapelilla

Lisateholahteelle

Ei kuvassa, koska ei ole keskuksen sisalla.
Pidentamaan jarjestelmavaylaa FCnet
1000 m -> 2000 m kahden laitteiston valilla.
Maks. 1x toistin (SAFEDLINK) kahden
laitteiston valilla.
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Keskustyypit yleista

Kotelo (Comfort) Kotelo (Large)

Tyyppi

FC2040-AA FC2040-BB

FC2040-GA

Osoitteiden
maara FDnet

504

Linjojen maara:

Silmukat
(haaroittimella)
tai

4(8)

Paattyvat linjat
(haaroittimella)

8 (16)

Teholahde

150 W

Akku

25 Ah 45 Ah

LED ryhmat, yksi
punainen/vihrea
ja yksi keltainen
LED kussakin

13
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Tilaustiedot

Paloilmoituskeskukset

Tyyppi Nimike Paino Tilausnumero

FC2040-AA Paloilmoituskeskus (4 silmukkaa) 14.975 kg A5Q00016100

FC2040-AA Paloilmoituskeskus (4 silmukkaa, P) |16.607 kg S54400-C35-A1

FC2040-BB Paloilmoituskeskus (4 silmukkaa) 26,420 kg S54400-C3-A2

FC2040-BB Paloilmoituskeskus (4 silmukkaa, P) {26,420 kg S54400-C35-A54

FC2040-GA Paloilmoituskeskus (4 silmukkaa) 23 kg S54400-C3-A3
FC2040-GA Paloilmoituskeskus (4 silmukkaa, P) |23 kg S54400-C35-A8
Laajennukset

Ldydat tietoa integroidusta sammutusjarjestelmasta ja yksittaisista
sammutuskomponenteista, jotka ovat saatavilla, erillisestd dokumentista, jonka
asiakirjatunnus on "A6V10880701".

Tyyppi Nimike Paino Tilausnumero
FCA2001-A1 RS232 moduuli (eristetty) 0.033 kg A5Q00005327
FCA2002-A1 RS485 moduuli (eristetty) 0.027 kg A5Q00009923
FCA2005-A1 Halytinmoduuli 0.100 kg A5Q00014866
FCA2014-A1 Kaapelisetti (kommunikointi) 0.126 kg A5Q00023027

FCI2001-D1 Palokunnan oheislaitteiden moduuli | 0.207 kg A5Q00013100

FCI2003-A1 Silmukan haaroitin (FDnet) 0.030 kg A5Q00010136

FCI2024-A1 Pohjakortti (4-silmukkaa, P) 0.119 kg S54400-A184-A1

FCI2025-A1 Silmukan haaroitin (FDnet/C-NET, P)| 0.030 kg S54400-A185-A1

FCM2036-A2 | Kaytdn lisdosa (4xLED taulu) 3.905 kg S54400-B147-A1
FCM2038-A2 | Kaytdn lisdosa (2xLED taulu) 2.516 kg S54400-B146-A1
FH2002-A1 Kotelo (Standard) 7.193 kg A5Q00018931
FH2003-A1 Kotelo (Comfort) 11.051 kg A5Q00009906
FH2004-A1 Kotelo (Large Extension) 11.367 kg A5Q00018778
FH2005-A1 Kotelo (Large) 17.900 kg A5Q00019543
FH2007-A1 Kotelo (Standard + 9.430 kg A5Q00022369
paikantamiskaaviokotelo)

FHA2007-A1 Asennuslevy 0.800 kg A5Q00010151

14
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Tyyppi
FHA2015-A1
FHA2016-A1
FN2001-A1
FN2002-A1
FN2006-A1
FN2007-A1
FT02001-A1
FT02006-B1
Z3B171

Lisdteholdhteet

Tyyppi
FP2004-A1

FP2005-A1

Nimike

FM peitelevy 2HE

19" asennussarja

Verkkomoduuli (SAFEDLINK)
Toistin (SAFEDLINK)

Kuituverkon moduuli (SM)
Kuituverkon moduuli (MM)
Tapahtumatulostin

Vaihtorullat kirjoittimelle (10 rullaa)
Lukko ja avain (Nordic)

Rele moduuli 250 V AC /10 A
(1 rele)

Nimike

Teholahdesetti (150 W, A) EN-
mukaiseen asennukseen tyhjaan
koteloon

Teholahdesetti (150 W, B)
laajennukseen

Verkko (runkoverkko)

Tyyppi
FCA2031-A1

FHA2029-A1
FN2012-A1
VN2002-A1
VN2003-A1

Nimike

Kommunikointimoduuli (MoNet)

Asennussetti (kytkin)
Ethernet kytkin (modulaarinen)
Ethernet moduuli (MM)

Ethernet moduuli (SM)

Paino

5.050 kg
3.000 kg
0.022 kg
0.105 kg
0.792 kg
0.792 kg
0.141 kg
0.090 kg
0.046 kg
0.042 kg

Paino

1.286 kg

1.181 kg

Paino

0.081 kg
sis. kaapelin

1.261 kg
0.600 kg
0.026 kg
0.026 kg

Tilausnumero
A5Q00024621
A5Q00020179
A5Q00012851
S24236-B2502-A1
S$54400-A109-A1
S54400-A110-A1
A5Q00010126
A5Q00017619
A5Q00010129
4843830001

Tilausnumero

A5Q00020825

A5Q00018779

Tilausnumero

S54400-A153-A1

S54400-B79-A1
S54400-B152-A1
S54400-A43-A1
S54400-A44-A1

15
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Pilvipalvelun Gateway

Tyyppi Nimike Paino Tilausnumero
CXG3.X200 X200 Gateway 0.300 kg S55842-2131-A100
FCA2056-A1 Lisatarvikesetti + ACDC (X200) 0.200 kg S54400-S115-A1

FHA2063-A1 Asennuslevy (X200) 0.269 kg S54400-B116-A1
Akut

Tyyppi Nimike Paino Tilausnumero
FA2004-A1 Akku (12 V, 12 Ah, VdS) 3.750 kg A5Q00019354
FA2005-A1 Akku (12 V, 17 Ah, VdS) 5.700 kg A5Q00019677
BAT12-25 Akku (12 V, 25 Ah, VdS) 7.8 kg S54302-2102-A1
FA2007-A1 Akku (12 V, 45 Ah, VdS) 14.500 kg A5Q00022897
FA2008-A1 Akku (12 V, 65 Ah, VdS) 21.300 kg A5Q00019357
FHA2061-A1 Asennussetti akuille - S54400-B91-A1

Lisenssiavaimet

Tyyppi Nimike Paino Tilausnumero

FCA2033-A1 Lisenssiavain (S1) 0.010 kg S54400-P154-A1
FCA2034-A1 Lisenssiavain (S2) 0.010 kg S54400-P155-A1
FCA2035-A1 Lisenssiavain (S3) 0.010 kg S54400-P156-A1
FCA2036-A1 Lisenssiavain (S4) 0.010 kg S54400-P157-A1

Ulkoinen tulostin

Tyyppi Nimike Paino Tilausnumero
DL3750+ Matriisi tulostin (ulkoinen) 7.300 kg A5Q00023962
- Vérinauha matriisi tulostimelle 0.078 kg A5Q00023963
DL3750+
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Tuotedokumentaatio

Nimi Dokumentin ID

Jarjestelman dokumentaatio

System description 008836
Product data 008837
Planning 008843
Mounting/Installation 008851

Jarjestelmaesite

FS20 - Paloilmoitusjarjestelma 008955
Esiteet
FC2020 - paloilmoituskeskus 009383

FC2030 - paloilmoituskeskus modernisointiin | A6V10087532

FC2040 - paloilmoituskeskus 009384

FC2060 - paloilmoituskeskus (modulaarinen) | A6V 10087844

FC2080 - paloilmoituskeskus (19", A6V10275515
modulaarinen)

FT2040 - Kayttolaite 009386
FT2080 - fire terminal (Touch) A6V10378271

Fire detection system with integrated single | A6V10880701
or multi-sector extinguishing

Network Security Guidelines A6V101039125

Planning overview A6V10906627

Aiheeseen liittyvat asiakirjat, kuten ymparistoilmoitukset, CE-ilmoitukset jne., voidaan ladata
seuraavasta Internet-osoitteesta:

www.siemens.com/bt/download

Sovelluskohtaiset tekniset tiedot taataan vain yhdessa Siemens-tuotteiden kanssa, jotka
listattu kohdassa ' Laiteyhdistelmat '. Jos kaytetdadn kolmannen osapuolen tuotteita,
Siemensin antamat takuut mitatéidaan.
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http://www.siemens.com/bt/download

Tekniset tiedot

Paloilmoituskeskus (4 silmukkaa) /(4 silmukkaa, P) FC2040 kotelossa (Comfort)

Jannite

Verkkojannite

AC 1157230V +10/-15 %

Teholahde 150 W

Kayttojannite DC21...284V

Virta Maks. 5 A
Akkukapasiteetti 2x 12V, maks. 25 Ah
Akkujen valvonta Kylla
Verkkojannitteen valvonta Kylla

Tulot / lahd6t

Liitettavat ilmaisimet

Sinteso (FDnet)

Osoitteiden méaara Maks. 504
Integroitujen linjakorttien maara 2
Linjojen maara:
e Silmukat (haaroittimella) tai 4 (8)
e Paattyvat linjat 8 (16)
Integroidut tulot/lahdot:
e lim.sirto PALO 1
e lim.siirto VIKA 1
e Valvottu palolaht6 1
e Valvottu vikalahto 1
e Valvottu halytinlahtd 2
e Vapaasti ohjelmoitavat tulot/lahdét |12
Liitinnat Kayttolaite Integroitu
Paikata sarjaliitannéille RS232, RS485 |2
Paikat verkkomoduuleille 2
Paikka silmukan haaroittimelle 2
Asennuspaikka kaapelisetille 2
(kommunikointi)
Halytinmoduuli Maks. 2
Ethernet portti RJ45 1
18
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Paloilmoituskeskus (4 silmukkaa) /(4 silmukkaa, P) FC2040 kotelossa (Comfort)

Ympariston olosuhteet Kayttolampdtila -8...442 °C

Varastointi lampdtila -20...+60 °C

liIman kosteus (ei kondensoitua sallittu) | <95 % suht.

Maksimi asennuspaikka merenpinnasta |3700 m
Mekaaniset tiedot Mitat (L x Kx S):

e lIman kansiosaa 430 x 796 x 160 mm

e Kansiosalla 430 x 796 x 183 mm

Suojaluokitus (IEC 60529) IP30

Vari:

e Kotelo ~RAL 7035 light gray

e Kansiosa ~RAL 9010
Hyvaksynnat VdS G206110

LPCB 126bn/03

FM 3048514

DNV GL (marine) MEDBO00003UW,

Katso dokumentti A6V10400920
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Paloilmoituskeskus (4 silmukkaa) /(4 silmukkaa, P) FC2040 kotelossa (Large)

Jannite

Verkkojannite

AC 115/230V +10/-15 %

Teholahde 150 W

Kayttojannite DC 21...284V

Virta Maks. 5 A
Akkukapasiteetti 2x 12V, maks. 45 Ah
Akkujen valvonta Kylla
Verkkojannitteen valvonta Kylla

Tulot / lahdot

Liitettavat ilmaisimet

Sinteso (FDnet )

Osoitteiden méaara Maks. 504

Integroitujen linjakorttien maara 2

Linjojen maara:

e Silmukat (haaroittimella) tai 4 (8)

e Paattyvat linjat 8 (16)

Integroidut tulot/lahdot:

e llm.sirto PALO 1

e lim.siirto VIKA 1

e Valvottu palolahtd 1

e Valvottu vikalahto 1

e Valvottu halytinlahtd 2

e Vapaasti ohjelmoitavat tulot/lahdét |12
Liitannat Kayttolaite Integroitu

Paikata sarjaliitannoille RS232, RS485 |2

Paikat verkkomoduuleille 2

Paikka silmukan haaroittimelle 2

Asennuspaikka kaapelisetille 2

(kommunikointi)

Halytinmoduuli Maks. 2

Ethernet portti RJ45 1
Ympariston olosuhteet | Kayttdlampdtila -8...442 °C

Varastointi lampdtila -20...+60 °C

lIman kosteus (ei kondensoitua sallittu)

<95 % suht.

Maksimi asennuspaikka merenpinnasta

3700 m
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Paloilmoituskeskus (4 silmukkaa) /(4 silmukkaa, P) FC2040 kotelossa (Large)
Mekaaniset tiedot Mitat (L x Kx S):
e lIman kansiosaa 430 x 796 x 260 mm
e Kansiosalla 430 x 796 x 283 mm
Suojaluokitus (IEC 60529) IP30
Vari:
e Kotelo ~RAL 7035 light gray
e Kansiosa ~RAL 9010
Hyvéaksynnat VdS G206110
LPCB 126bn/03
FM 3048514
DNV GL (marine) MEDBO00003UW,
Katso dokumentti A6V10400920
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