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Sonde de température
à plongeur FTRL-T1

Sonde de température à plongeur pour installations de chauffage, de ventilation et
de climatisation
• Elément de mesure T1
• Temps de réaction court
• Plongeur cylindrique en acier inoxydable
• Longueur totale 420 mm

La sonde FTRL-T1 est principalement utilisée dans des conduites hydrauliques d'ins-
tallations de chauffage, de ventilation et de climatisation, mais aussi dans des installa-
tions frigorifiques au fréon et à l'ammoniac.

A la commande, indiquer la quantité, la désignation et la référence de l'appareil.

Exemple :  3 sondes de température à plongeur FTRL-T1

La sonde FTRL-T1 peut être utilisée avec tous les régulateurs susceptibles de traiter le
signal de mesure d'un élément sensible T1.

La sonde de température T1 est basée sur un élément constitué d'une thermistance à
coefficient de température positif (CTP) au silicium, voir fiche 1713.
Le signal de mesure en fonction de la température est pratiquement linéaire.

La sonde de température à plongeur FTRL-T1 comprend un boîtier en matière plastique
avec bornes de raccordement intégrées (enfichables) et un couvercle démontable
( 1 vis). L'élément de mesure T1 est inséré dans le plongeur monté à poste fixe à l'aide
de pâte thermoconductrice.

Des instructions de montage (N° 35245) sont jointes à la sonde.

Choisir l'emplacement de façon que le fluide de mesure soit bien mélangé. La distance
par rapport aux pompes, vannes mélangeuses, etc. doit être au moins égale à 10 fois le
diamètre du tuyau. Dans les coudes de tuyau, monter la sonde à plongeur de façon
qu'elle soit dirigée à l'opposé du sens d'écoulement.

Si la température du fluide est inférieure à la température ambiante, la sonde à plongeur
doit être montée la tête en bas ou légèrement inclinée pour éviter l'accumulation de
condensation dans le plongeur.
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Veillez à ce que le plongeur soit correc-
tement immergé dans le liquide (profon-
deur d'immersion de 30 mm minimum).

Il ne doit pas être monté dans un man-
chon, car cela rallonge inutilement la
constante de temps.

40465 A

DN > 80 mm

min.
30

La sonde de température à plongeur FTRL-T1 ne nécessite pas d'entretien.
Il n'est pas possible de changer l'élément de mesure T1.

Plage d'utilisation −20...+125 °C

Elément sensible T1 (CTP)

Constante de temps 63 % selon VDI/VDE 3522
mesurée dans de l'eau (0,4 m/s) 11 s

Pression de service max. 40 bars

Matériaux :
Boîtier et couvercle PPO GFN2 (matière plastique chargée de fibres de verre)
Plongeur acier inoxydable (X2CrNiMo 1810 – 1,4404)

Maintenance pas nécessaire

Bornes de raccordement bornes enfichables pour 2,5 mm² max.

Poids (emballage compris) 0,60 kg

Dimensions (L x H x P) 80 x 109 x 508 mm
Plongeur 420 mm
Filet de raccordement G ½

Températures ambiantes
Fonctionnement −20...+125 °C
Stockage −40...+130 °C

Type de protection IP 42, selon EN 60529
Classe de protection III, selon EN 60529

Conforme à

40467
1

2

3

4

33

80

22

97 10
9

40

484020

G
1/

2 SW27

ø
8

400

ø12

70230

Indications pour
la maintenance

Caractéristiques
techniques

Bornes de
raccordement

Encombrements

Dimensions en mm  2001 Siemens Building Technologies AG Sous réserve de modifications

En cas de besoin, adapter la longueur du raccord


