
Cerberus™ PRO

Equipement de contrôle et signalisation
FC721

Equipement de contrôle et signalisation compact et préconfectionné avec unité
centrale intégrée conviviale.
● Equipement de contrôle et signalisation pour 126 adresses max.
● Alimentation de secours pour une phase de pontage jusqu'à 72 h
● Détection, lecture automatique et disponibilité opérationnelle immédiate de tous

les appareils C-NET par autoconfiguration.
● Configuration flexible d'applications et de commandes complexes
● Chargement descendant et ascendant des données de configuration par l'accès à

distance
● Extensions : imprimante, commutateur à clé, unités d'indicateurs LED
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Caractéristiques et fonctions
System

1 Trappe coupe-feu avec actionneur
Transmission du dérangement

Transmission de l'alarme

Pour voir une représentation détaillée avec légende de la figure ci-dessus et d'autres
informations, se référer au guide de planification A6V10332842, voir le chapitre
Documentation produit.
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Equipements de contrôle et de signalisation

Caractéristiques et fonctions communes
● Traite les signaux de Cerberus PRO
● Emplacements pour interfaces série RS232 et RS485
● Appareils à étage, dispositifs d'alarme et synoptiques dans la ligne de détection C-NET
● Toutes les lignes des détecteurs sont surveillées pour le court-circuit à la terre.
● Fonction mode dégradé intégrée
● Commandes librement configurables et temporelles avec programmation hebdomadaire,

mensuelle ou annuelle en option
● Commutation dépendante du temps et de la situation des jeux de paramètres du

détecteur
● Commandes pour l'activation synchronisée d’embases sonores/transmetteurs de

signaux (acoustique, optique, vocaux)
● L'équipement de contrôle et signalisation et le système de détection d'incendie sont

configurés avec le logiciel Cerberus-Engineering-Tool en fonction des besoins du client
● Mise à jour du Firmware de tous les composants de l'équipement de contrôle et

signalisation commandé par microprocesseur
● Adaptation des textes client directement dans l'unité d'exploitation de l'équipement de

contrôle et signalisation ou avec le logiciel Cerberus-Engineering-Tool
● Il est possible de consulter jusqu'à 13 000 évènements dans l'historique et de les filtrer

selon différents critères
● Commutation automatique sur l'heure d'été/d'hiver

Caractéristiques spécifiques en fonction de l'équipement de contrôle et signalisation

FC721-ZZ Boîtier (Eco)
Ligne de détection (C-NET)
● 126 adresses
● 1 boucle/2 étoiles
Caractéristiques
● Unité centrale
● Alimentation 70 W
● Capacité batterie max. 7 Ah
Options de l'unité centrale
● Imprimante FTO2001-A1
● Commutateur à clé (Kaba) FTO2005-C1
● Commutateur à clé (Nordic) FTO2006-B1

FC721-YZ Boîtier (Eco)
Ligne de détection (C-NET)
● 126 adresses
● 1 boucle/2 étoiles
Caractéristiques
● Unité d'exploitation avec module LED
● Alimentation 70 W
● Capacité batterie max. 7 Ah
Options de l'unité centrale
● Commutateur à clé (Kaba) FTO2005-C1
● Commutateur à clé (Nordic) FTO2006-B1
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Extensions

FH7201-Z3 Boîtier (Eco)
● Boîtier vide pour application libre
● 443 x 404 x 108 mm
● Par ex. pour des batteries supplémentaires, unités additionnelles ou

imprimantes
● Emplacement pour la configuration de batterie suivante :

– 2x FA2003-A1 (7 Ah)

FH7202-Z3 Boîtier (standard)
● Boîtier vide pour application libre
● 443 x 404 x 188 mm
● Par ex. pour des batteries supplémentaires, unités additionnelles ou

imprimantes
● Emplacement pour la configuration de batterie suivante :

– 2x FA2004-A1 (12 Ah)

FTO2001-A1 Imprimante
● Imprimante thermique pour une intégration dans les unités centrales ou les

unités additionnelles
● Commandée via le module RS232 FCA2001-A1 (à commander séparément)
● Etablit un protocole de tous les évènements tels que les alarmes,

dérangements, mises hors service et fonction test

DL3750+ Imprimante à aiguille (externe)
● Imprimante à aiguille externe de Siemens recommandée
● Assure la surveillance des dérangements dans l'imprimante
● Commandée via le module RS232 FCA2001-A1 (à commander séparément)
● Commandé via Ethernet par le serveur d'impression PS104 de SEH

Application
Pour les applications de petite taille, p. ex. ateliers ou hôtels.

Version
Eléments fonctionnels

Unité centrale
L'unité d'exploitation contient les éléments suivants :
● Module CPU et électronique
● Raccordement Ethernet
● Emplacements pour modules RS232 et RS485
● Emplacement pour le commutateur à clé 'Kaba' ou 'Nordic'
● Emplacement pour l'imprimante (selon la version)
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Carte périphérique
La carte périphérique contient les éléments suivants :
● Borniers pour :

– Lignes C-NET
– Télétransmission (alarme, dérangement)
– Sortie sirène
– Entrées et sorties de commande configurables
– Sortie surveillée pour alarme et dérangement
– Alimentation et alimentation de secours

Alimentation 70 W, alimentation de secours
L'alimentation alimente le matériel et charge les batteries.
Les batteries fournissent le courant de secours lors d'une panne de courant.

Configuration
Le logiciel ci-dessous permet d'adapter le système aux besoins du client :
● Cerberus-Engineering-Tool
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Commande
Chaque équipement de contrôle et de signalisation possède une unité centrale intégrée.

FC721-ZZ

FC721-YZ

1 2 3 4 5 6 7

10

11

12

8

9

131 11 114

15

Acquitter

Réarmement

Arrêt signal sonore

Utilisateur 1

Utilisateur 2

Utilisateur 3

Utilisateur 4 Défilement alarmes

FEU

Utilisateur 5

Retardement l'alarme
Alarme différée

Utilisateur 6

Retardement l'alarme
HORSDérangement

Hors service

Essai  détecteur Active 
/ Dérangement HORS

Active 
/ Dérangement HORS

RT

Signalisation acoust.

Active 
/ Dérangement HORS

Commande

Système hors service
Sous tension

Acquitter

Réarmement

Arrêt signal sonore

Utilisateur 1

Utilisateur 2

Utilisateur 3

Utilisateur 4 Défilement alarmes

FEU

Utilisateur 5

Retardement l'alarme
Alarme différée

Utilisateur 6

Retardement l'alarme
HORSDérangement

Hors service

Essai  détecteur Active 
/ Dérangement HORS

Active 
/ Dérangement HORS

RT

Signalisation acoust.

Active 
/ Dérangement HORS

Commande

Système hors service
Sous tension

Fig. 1: Eléments d'affichage et de commande

Position Remarque
1 Etiquettes de repérage à insérer
2 Indicateur d'action, s'allume en rouge lorsqu'un évènement d'alarme

survient
3 Ecran LCD rétroéclairé à 8 lignes de 40 caractères chacune avec

informations textuelles détaillées sur tous les évènements survenus :
● Type d'évènement, lieu de l'évènement, textes des mesures à

appliquer, états de fonctionnement
● Affichage direct des procédures à suivre dans les situations d'alarme
● Commande confort par touches programmables et touches de

navigation
4 Touches programmables pour commande directe en fonction de l'état
5 Touche pour faire défiler les messages d'alarme
6 Touche de navigation
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Position Remarque
7 Touche de menu
8 Clavier pour les saisies alphanumériques, par ex. mot de passe, ou textes

client
9 Touches pour 'Désactiver buzzer', message 'Acquitter' et message

'Réarmement'
10 Touches pour l'organisation d'alarme
11 Commutateur à clé en option pour un accès à distance (Kaba ou Nordic)
12 Deux touches avec LED, configurables indépendamment
13 Touche et LED avec étiquettes de repérage pour le matériel de mise en

alarme
14 Quatre LED configurables avec les étiquettes de repérage associées
15 En option, 24 groupes de LED avec chacun une LED rouge/verte et une

LED jaune
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Structure

Fig. 2: Structure FC721

Position Désignation Type Remarque
Equipement de base
1 Boîtier (Eco) FH7201-A1 Pos. 1 à 5 : Equipement de base
2 Carte périphérique (1 boucle) FCI2010-A1
3 Alimentation (70 W) FP2015-A1
4 Bornes réseau sur le rail de

support « à chapeau »TS35
- Emplacement pour 2 modules relais

5 Unité centrale FCM72xx-xx Unité d'exploitation avec CPU
6 Emplacement pour batteries - 2x 12 V / 7 Ah
Extensions
7 Module relais Z3B171 Relais pour les commandes incendie
8 Commutateur à clé (Kaba) FTO2005-C1 Pour le droit d'accès à la commande

Commutateur à clé (nordique) FTO2006-B1
9 Module RS485 (isolation

galvanique) ou
FCA2002-A1 Pour les appareils périphériques avec

interface RS485
Module RS232 (isolation
galvanique)

FCA2001-A1 Pour les abonnés avec interface RS232



9
Smart Infrastructure A6V10203220_l_fr_--

2023-07-06

Position Désignation Type Remarque
10 Batterie (12V, 7Ah, VdS) FA2003-A1 Pour l'alimentation de secours
11 Kit de montage 19" FHA2016-A1 Pour le montage dans un boîtier extérieur de

19"
12 Kit câble (communication) FCA2014-A1 Pour des raccordements flexibles sur les

modules dans l'unité d'exploitation

Aperçu des types

Boîtier (Eco)

Type FC721-ZZ FC721-YZ
Numéro de référence S54400-C32-A2 S54400-C32-A3
Nombre d'adresses C-NET 126
Nombre de lignes :
Boucle
ou

1

étoiles 2
Alimentation 70 W
Capacité de la batterie 7 Ah
Groupe d'affichage avec chacun
une LED rouge/verte + une LED
jaune

- 24
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Détails pour passer commande

Equipements de contrôle et de signalisation

Type Désignation Poids Numéro de référence
FC721-ZZ Equipement de contrôle et

signalisation (1L)
6,784 kg S54400-C32-A2

FC721-YZ Equipement de contrôle et
signalisation (1L, 1LED)

6,904 kg S54400-C32-A3

Extensions

Type Désignation Poids Numéro de référence
FTO2001-A1 Imprimante 0,141 kg A5Q00010126
DL3750+ Imprimante à aiguille (externe) 7,300 kg A5Q00023962
FH7201-Z3 Boîtier (Eco) 5,518 kg S54400-B72-A1
FH7202-Z3 Boîtier (standard) 7,268 kg S54400-B70-A1
Z3B171 Module relais 250 VAC / 10 A

(1 relais)
0,042 kg 4843830001

FTO2005-C1 Commutateur à clé (Kaba) 0,083 kg A5Q00010113
FTO2006-B1 Commutateur à clé (nordique) 0,046 kg A5Q00010129
FCA2001-A1 Module RS232 (isolation

galvanique)
0,033 kg A5Q00005327

FCA2002-A1 Module RS485 (isolation
galvanique)

0,027 kg A5Q00009923

FCA2014-A1 Kit câble (communication) 0,126 kg A5Q00023027
FHA2016-A1 Kit de montage 19" 3,000 kg A5Q00020179

Alimentation supplémentaire

Type Désignation Poids Numéro de référence
FP2004-A1 Kit alimentation (150 W, A) pour

le montage dans le boîtier vide
conforme EN

1,286 kg A5Q00020825

FP2015-A1 Alimentation (70 W) pour le
montage dans le boîtier vide
conforme EN

1,300 kg S54400-B121-A1

FP120-Z1 Kit d'alimentation A 70 W 3,920 kg S54400-S122-A1

Batteries

Type Désignation Poids Numéro de référence
FA2003-A1 Batterie (12 V, 7 Ah, VdS) 2,350 kg A5Q00019353
FA2004-A1 Batterie (12 V, 12 Ah, VdS) 3,750 kg A5Q00019354
BAT12-25 Batterie (12 V, 25 Ah, VdS) 7,8 kg S54302-Z102-A1
FHA2061-A1 Kit de montage pour batteries ‒ S54400-B91-A1
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Documentation produit

Titre ID document
Documentation du système
Description du système A6V10210355
Caractéristiques du produit A6V10210368
Planification A6V10210362
Montage / Installation A6V10210390
Fiche de données système
FS720 - Système de détection d'incendie A6V10227649
Fiches techniques
FC721 - Equipement de contrôle et
signalisation

A6V10203220

FC722 - Equipement de contrôle et
signalisation

A6V10206525

FC723 - Equipement de contrôle et
signalisation pour la modernisation

A6V10379246

FC724 - Equipement de contrôle et
signalisation

A6V10207176

FC726 - Equipement de contrôle et
signalisation (modulaire)

A6V10263277

FT724 - Terminal d'exploitation incendie A6V10207898
Système de détection d'incendie avec
extinction d'une zone intégrée

A6V11480005

Directives de sécurité du réseau A6V101039439
Aperçu de l'implantation A6V10332842

Manuels techniques
FC721 - Equipement de contrôle et
signalisation

A6V10211100

Les documents associés tels que déclarations de compatibilité environnementale, certificats
CE, etc., sont accessibles sur Internet à l'adresse suivante :
www.siemens.com/bt/download

Garantie

Les caractéristiques techniques liées aux applications sont garanties exclusivement pour les
produits Siemens énumérés au chapitre 'Combinaisons d'appareils'. L'utilisation de produits
tiers annule automatiquement toute garantie offerte par Siemens.

http://www.siemens.com/bt/download
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Caractéristiques techniques

Equipement de contrôle et signalisation FC721 en boîtier (Eco)
Alimentation Tension du réseau AC 97…127 V / AC 196…253 V

Alimentation 70 W
Tension d'exploitation DC 20,5…28,6 V
Courant d'exploitation Max. 2,5 A
Capacité des batteries 2x 12 V, 7 Ah
Surveillance des batteries Oui
Surveillance du réseau Oui

Entrées / sorties Série de détecteurs connectables Cerberus PRO (C-NET)
Nombre d'adresses Max. 126
Nombre des cartes de lignes intégrées 1
Nombre de lignes :
● Boucles ou 1
● étoiles 2
Entrées/sorties intégrées :
● Sortie de relais télétransmission

d'alarme
1

● Sortie de relais télétransmission de
dérangement

1

● Sorties surveillées alarme 1
● Sorties surveillées dérangement 1
● Sorties surveillées sirène 1
● Entrées/sorties librement

programmables
4

Interfaces Unité centrale intégré
Emplacements pour interfaces série
RS232, RS485

1

Emplacement pour le montage du kit
câble (communication)

1

Raccord Ethernet RJ45 1
Conditions ambiantes Température d'exploitation -8…+42 °C

Température de stockage -20…+60 °C
Humidité de l'air (pas de condensation
autorisée)

≤95 % rel.

Altitude maximale d'exploitation 4000 m
Caractéristiques
mécaniques

Dimensions (l x h x p) :
● Sans capot 430 x 398 x 85 mm
● Avec capot 443 x 404 x 108 mm
Catégorie de protection (CEI 60529) IP30
Coloris :
● Boîtier ~RAL 7035 gris clair
● Capot ~RAL 000 50 00

Homologations VdS ‒
LPCB 126bn/05
FM 3051081
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