
Instrucciones de manejo Landis & Staefa RAV11…
RAV11… - proporciona en todo momento la temperatura de ambiente deseada.
Se pueden utilizar los ajustes incorporados de fábrica o crear los suyos propios según sus deseos.
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Alojamiento para las 2 baterías, Tipo AA, 1.5 V

Alojamiento para reloj
diario AUZ3.1 ó para
reloj semanal AUZ3.7

Posicionamiento de los
caballetes del reloj:

Caballetes en
posición externa
temperatura normal

Caballetes en
posición interna
temp. reducidal

Botón de ajuste para
"temperatura normal"

Botón de ajuste para
"temperatura reducida"

LED indicador
de batería agotada

Selector de modos
de funcionamiento

Periodos de cale-
facción de acuerdo
con el programa
del reloj (caballetes)
Confort contínuo:
"temperatura normal"

Económico contínuo:
"temp. reducida"

Espera (parado) con
protección antihielo

Puesta rápida en servicio automático
El RAV11 se suministra con programaciones estándar.
Para ponerlo en servicio, proceder como se indica:
– Abrir la tapa y retirar la banda protectora de plástico de las pilas.
– Comprobar que el soporte de las pilas esté correctamente acoplado.
– El RAV11 comienza a funcionar.
– Ajustar el reloj en la hora actual (con el reloj semanal, ¡ajustar también el día de la semana!). Hacer

reajustes si es necesario.

– Situar el selector de los modos de funcionamiento en la posición requerida (e.j.: AUTO ).
Guardar estas instrucciones bajo la tapa y cerrarla.

¿Funcionamiento automático?
Situar el selector de los modos de
funcionamiento en el modo automático.
Así se tendrá calefacción de acuerdo
con los ajustes realizados en los
caballetes del reloj.

¿Temperatura normal continuamente?
Situar el selector de los modos de
funcionamiento en “Temperatura
normal”. Así se garantiza calefacción
continua a la temperatura de confort,
sin utilizar la programación del reloj.

¿Temperatura reducida continuamente?
Situar el selector de los modos de
funcionamiento en “Temperatura
reducida” . Así se garantiza calefacción
continua a temperatura económica, sin
utilizar la programación del reloj.

¿Espera con protección antihielo?
Situar el selector de los modos de
funcionamiento en “Espera”. En este
caso, la calefacción sólo actua cuando
la temperatura ambiente desciende por
debajo del límite de protección antihielo
(5 °C).
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¿Hace demasiado calor o frío?

10

15
20

25

30

5
°C

Reajustar el botón superior al nuevo
valor de “temperatura normal” que se

desee ( ). Se pueden ajustar de 5 a
30 °C en pasos de aprox. ±1 °C.
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Con el botón inferior para ajuste de la
“temperatura reducida” ( ), pueden
ajustarse de 5 a 30 °C en pasos de
aprox. ±1 °C.

¿Cómo introducir sus propios periodos
de calefacción?
El dial del reloj viene provisto de caballetes que
pueden deslizarse. Los periodos de calefacción se
ajustan deslizando los caballetes, rellenando con
ellos el periodo horario requerido:
– Los caballetes se deslizan hacia afuera :

Temperatura Normal   
– Los caballetes se deslizan hacia adentro :

Temperatura Económica  
Los ajustes de fábrica son los siguientes:

6:00 a 22:00

22:00 a 6:00
Para ajustar los periodos de calefacción según se
desee, proceder como sigue:
⇒ El reloj de 24 horas AUZ3.1, tiene un disco de

24 horas. Éste lleva 96 caballetes, es decir,
cuatro por cada hora, esto proporciona una
resolución de 15 minutos, por lo tanto el
periodo ajustable más corto posible es de

15 minutos.
Atención  : No girar el disco del reloj en sentido
contrario a la flecha. Cuando se necesite
ponerlo en hora girarlo siempre en el sentido
de la marcha natural del reloj.

⇒ El reloj semanal AUZ3.7 tiene un disco de 7
días. Ëste dispone de 84 pares de caballetes,
es decir, 12 dobles o 24 individuales por día.
La resolución es de una hora. No obstante,
dado que - por razones mecánicas - al menos
tienen que deslizarse conjuntamente dos
caballetes para ajustar un periodo de
calefacción, el periodo ajustable más corto
posible es de dos horas.
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¿Cómo ajustar la hora?
El disco del reloj sólo gira en la dirección de las
agujas del reloj.
– Hacer primero un ajuste aproximado:

Girar despacio el disco en sentido de las
agujas del reloj hasta que la hora actual se

acerque el indicador horario (con el reloj
semanal, comprobar también el día de la
semana).

– Hacer ahora el ajuste fino de los minutos:
Empujar con un dedo la manilla de los minutos
en el sentido de marcha del reloj hasta que
alcance la hora y el minuto actual.

El cambio de la hora de invierno a verano y
viceversa deberá realizarse manualmente.
¿Se ilumina el LED?
La iluminación del LED, indica que se necesita
cambiar las pilas del RAV11 en el transcurso de
los próximos tres meses.
¿Cómo cambiar las pilas?
Disponer de dos nuevas pilas alcalinas tipo AA, 1.5
V.
Abrir la tapa frontal, retirar el soporte con las pilas
agotadas, sustituirlas por las nuevas y colocar el
soporte en su alojamiento. La sustitución de las
pilas debe realizarse en el plazo de un minuto, de
esta forma no varían los ajustes introducidos.
Las pilas viejas se deberán depositar en un lugar
adecuado, para no dañar el medio ambiente.
Consejos para ahorrar energía sin
sacrificar el confort
Evitar que la temperatura ambiente sobrepase los
21 °C.
Ventilar las habitaciones de forma eficaz, es decir,
con las ventanas muy abiertas y en poco tiempo.


