
Sinorix™ 

REG-F212 

IG-01, IG-55, IG-100, IG-541 

Druckregler 

● Kompatibel mit den Sinorix™ NXN 200 und 300 bar Inertgaslöschsystemen 

● Ermöglicht druckgeregelte (CDT) Inertgaslöschanlagen 

● Hohe Durchflussleistung 

 
  

A6V11162654_de--_e Smart Infrastructure 

2026-03-17   
 



 

 

2 

Siemens Schweiz AG  A6V11162654_de--_e 

  2026-03-17 
 

 

Anwendung 
Dieses Produkt ist für die ausschließliche Verwendung in ortsfesten SinorixTM Gaslöschanlagen 
vorgesehen. 
 

Funktionen 
Der Druckregler reduziert den Druck und hält ihn während der Löschmittelfreisetzung konstant. 
Im Weitern wird der der Abgangsdruck auf 60 bar begrenzt, wodurch nachfolgende Bauteile auf 
Nenndruck PN63 ausgelegt werden können.  

Der Druckregler wird montiert: 

● Eingangsseitig: Rückflussverhinderer CAR12-360, 

● Ausgangsseitig: 

– 1 Behälter: Rohrnetzwerk, 

– > 1 Behälter: Sammelrohr. 
 

Typenübersicht 

 

 

Pos. Beschreibung Pos. Beschreibung 

1 Anschluss Ausgangsseite (Sammelrohr, 

Rohrnetzwerk) 

2 O-Ring Dichtung 

3 Gehäuse des Druckreglers 4 Anschluss Eingangsseite 

(Rückflussverhinderer CAR12-360) 

 

Produktinformationen 
 

Typ Beschreibung Bestellnummer 

REG-F212 Druckregler S54476-B505-A1 
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Produktdokumentation 
 

Typ Titel Ref. Dokument 

Montage Sinorix™ NXN CDT-IG-x-300 

Sinorix™ CDT IG-100-300 NXN FR 

A6V101065426 

A6V12019059 

Engineering, Montage, 

Bedienung, Wartung 

Sinorix™ NXN CDT-IG-x-200, CDT-IG-x-300 A6V12758454 

 

Verwandte Dokumente wie Umweltdeklarationen, Konformitätserklärungen u. a. können Sie 
über folgende Internet-Adresse herunterladen: 

www.siemens.com/bt/download 
 

Hinweise 
 

Sicherheit 
Dieses Produkt darf nur von durch Siemens zugelassenen Fachinstallateuren eingebaut 
werden, die mit der Bauweise, Installation und Wartung automatischer Löschsysteme vertraut 
sind. Bei der Installation sollte sichergestellt werden: 

● dass das Produkt in Übereinstimmung mit den gültigen nationalen Vorschriften eingesetzt 
wird, 

● dass das Produkt bestimmungsgemäß benutzt wird, 

● dass die Vorschriften zur Arbeitssicherheit eingehalten werden,  

● dass die Vorschriften von Siemens (Montageanleitungen, technische Beschreibungen, 
Inbetriebnahme, Bedienungsanleitung) eingehalten werden, 

● dass die Benutzer die Informationen zu diesem Produkt erhalten und verstanden haben. 

Bei der Inbetriebnahme sicherstellen, dass die geltenden Gesetzgebungen, die technischen 
Vorschriften sowie die Sicherheitsrichtlinien eingehalten werden. 

Die Nichteinhaltung der Vorschriften von Siemens kann zu schweren Verletzungen oder 
erheblichen Sachschäden führen, für die Siemens nicht haftbar gemacht werden kann. 

Siemens behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen und/oder technische Verbesserungen 
vorzunehmen. 

 

 VORSICHT 

 

Gefahren durch Überdruck 

Der Druckregler REG-F212 wird nicht als Sicherheitszubehör gemäß der 
europäischen Druckgeräterichtlinie DGRL 2014/68/EU betrachtet. Die 
Verwendung des Druckreglers REG-F212 ersetzt daher nicht die 
Installation geeigneter Sicherheitsprodukte, um zu vermeiden, dass die 
nach dem Regler montierten Komponenten einem Überdruck ausgesetzt 
werden. Zu diesen Komponenten gehören insbesondere, aber nicht 
ausschließlich, Rohrleitungen, Bereichsventile und Düsen. 

 

 

 

 

http://www.siemens.com/bt/download
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Montage 

 

 WARNUNG 

 

Änderung untersagt 

Jede Produktänderung ist untersagt. 

 

Vor der Montage: 

● Prüfen, ob die Gewinde sauber sind und sich im guten Zustand befinden. 

● Einen fehlerhaften Druckregler nicht verwenden. 

 

 WARNUNG 

 

Überprüfung vor der Montage 

Der Druckregler besteht aus zwei im Werk zusammen geschraubten 
Teilen. Vor der Montage prüfen, ob diese beiden Teile fest miteinander 
verbunden sind. Wenn sich die Verbindung gelockert hat, den Druckregler 
nicht benutzen. 

 

 

 WARNUNG 

 

Gefahren durch Druck 

Sich vor dem Montieren oder Abmontieren eines Druckreglers 
vergewissern, dass im Abgangsschlauch und im Sammelrohr kein Druck 
anliegt. 

 

Für die Montage des Druckreglers: 

● Dichtung auf Anwesenheit und Unversehrtheit prüfen. 

● Den Druckregler auf dem Sammelrohr so platzieren, dass der Pfeil, der die 
Durchflussrichtung vom Gas anzeigt, in Richtung des Sammelrohrs weist. 
 

 

● Den Druckregler in Sammelrohr oder Rohrnetzwerk einschrauben und mit 60 mm-
Gabelschlüssel festziehen. 
Anzugsdrehmoment: 55 Nm ±5 Nm 

● Den Rückflussverhinderer CAR12-360 in Druckregler einschrauben und mit 38 mm-
Gabelschlüssel festziehen. 
Anzugsdrehmoment: 55 Nm ±5 Nm 

● Den Druckregler nicht mit einem Anzugsdrehmoment > 60 Nm festziehen. 
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Wartung 

Lagerung 

● Erschütterungsfrei in der Originalverpackung aufbewahren. 

● An einem sauberen und trockenen, vor Witterungseinflüssen geschützten Ort lagern. 

Inspektion 

● Den ordnungsgemäßen Zustand des Produkts überprüfen. 

● Prüfen, ob alle Verschraubungen ordnungsgemäß angezogen sind. Wenn nötig, mit 
geeignetem Schlüssel nachziehen. 

● Prüfen, ob das Produkt in der richtigen Richtung eingebaut wurde: Der Pfeil zeigt in Richtung 
des Sammelrohrs. 

 

 

Inspektionszyklen gemäß den lokal gültigen Richtlinien. Die ausführliche 
Beschreibung ist der Wartungsanleitung zu entnehmen. 

 

Nach einer Auslösung 

● Den ordnungsgemäßen Zustand des Produkts überprüfen. 

● Prüfen, ob alle Verschraubungen ordnungsgemäß angezogen sind. Wenn nötig, mit 
geeignetem Schlüssel nachziehen. 
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Technische Daten 
 

Technische Daten 

Nenndurchmesser 14,5 mm 

Strömungsquerschnitt 165,1 mm2 

Betriebsdruck bei 15 °C 300 bar 

Maximaler Eingangsdruck bei 50 C 360 bar 

Dynamischer Ausgangsdruck < 60 bar 

Statischer Ausgangsdruck 60 bar (+2/-6 bar) 

Innengewinde (Ausgang) G 3/4” 

Außengewinde (Ausgang) G 3/4", Dichtung 

Gas IG-01, IG-55, IG-100, IG-541 

Materialien Messing, Edelstahl, Elastomer 

Betriebstemperaturbereich -20 °C bis +50 °C, nicht kondensierend 

Temperaturbereich Lagerung und Transport -20 °C bis +65 °C, nicht kondensierend 

Gewicht 1,77 kg 

 

 

HINWEIS 

 

Durchflussleistung des Reglers 

Die Durchflussleistung des Reglers hängt von vielen Parametern ab. Bei 
Auslegung der Anlage muss sichergestellt werden, dass durchgängig die 
vorgesehene Version der Berechnungssoftware verwendet wird. 

 

 

Markierung 

 F2120010 

PW max 360 bar 

JJJJ-WW (Jahr-Woche) 

VdS LPCB C-UL-US Recognized Component Mark 

G3/4-G3/4 

 

 

OEM Typ 

 F2120010 
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Normen, Richtlinien und Zulassungen 

VdS G317012 

LPCB 1239a/08 

RoHS Konform 

UL/ULC Zertifiziertes Clean-Agent-Löschsystem, erfasst unter  

UL-Datei EX28263 

FM Bestandteil der Zulassung des Clean-Agent-

Löschsystems 

 
 

Maßbilder 
 

Bemaßung in mm 
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