
Cerberus™ FIT

Generatore di segnale (acustico, ottico)
FDS364-x, FDS366-xx

Segnalatori (ottici, acustici) con montaggio a parete utilizzabili per la linea di rivelatori
C-NET indirizzabili in automatico
● Indirizzato (C-NET)
● Conformità ai requisiti dello standard EN 54-3
● Alimentazione e comunicazione tramite C-NET
● Possibilità di selezionare max. 16 tipi di suono e programmare 2 eventi: 'Allerta

(ALERT)' ed 'Evacuazione (EVAC)'
● Livello sonoro fino a un max. di 99 dBA
● Lampeggiante aggiuntivo per FDS366‑xx:

– Conformità ai requisiti dello standard EN 54-23
– LED rossi o bianchi con due intensità di luce regolabili

avviso
● Questo apparato funziona esclusivamente in combinazione con una centrale rive-

lazione incendio Cerberus FIT FC360.
● L'installazione richiede conoscenze elettrotecniche specialistiche.
● L'installazione può essere effettuata esclusivamente da personale specializzato.
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Caratteristiche
● Apparato e base disponibili in due colori:

– rosso (~RAL 3000 rosso fuoco)
– bianco (~RAL 9010 bianco puro)

● Separatore di linea integrato
● L’apparato controlla in automatico il proprio funzionamento ottico e acustico.
● Connessione senza strumenti alla linea di rivelatori. È ammesso un diametro cavo fino a

2,5 mm2.
● Massima categoria di protezione ottenibile: IP65 se si utilizza la base bassa FDB227‑x e

un pressacavo metallico M20 x 1,5 con controdado M20 x 1,5.
● Sincronizzazione di segnali ottici e acustici
● Elettronica protetta e componenti di qualità
● Ecologico

– Lavorazione ecologica
– Materiali riciclabili
– Componenti elettronici e parti in plastica facilmente separabili

Impiego
● Edifici pubblici
● Complessi di uffici
● Hotel
● Scuole e asili

Utilizzo conforme alle disposizioni
Gli apparati FDS364‑x e FDS366‑xx sono progettati per essere impiegati come dispositivi di
allarme su una linea di rivelatori C‑NET in combinazione con una centrale rivelazione incen-
dio FC360 (linea di prodotto 'Cerberus FIT').

Funzioni

Funzioni comuni a tutti gli apparati
Gli apparati servono per dare l’allarme all’interno di un sistema di rivelazione incendio indiriz-
zato FS360. Emettono un segnale acustico in caso di allarme incendio. Da fabbrica, ciascun
apparato presenta 16 tipi di suono.
Ciascun apparato dispone di un proprio indirizzo e può essere configurato singolarmente.

Segnalatori (ottici, acustici)
FDS366‑RW, FDS366‑WW, FDS366‑RR, FDS366‑WR
In caso di allarme incendio gli apparati emettono un segnale di allarme, sia acustico che otti-
co (i LED lampeggiano). Gli apparati sono disponibili con LED lampeggianti rossi o bianchi.
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Panoramica tipi

Tipo 1 Denominazione Numero d'ordine Peso [kg]
FDS364‑R Segnalatore (acustico) S54364-F101-A1 0,154
FDS364‑W Segnalatore (acustico) S54364-F102-A1 0,154
FDS366‑RR Segnalatore (ottico, acustico) S54364-F105-A1 0,172
FDS366‑RW Segnalatore (ottico, acustico) S54364-F106-A1 0,172
FDS366‑WR Segnalatore (ottico, acustico) S54364-F107-A1 0,172
FDS366‑WW Segnalatore (ottico, acustico) S54364-F108-A1 0,172

1 FDS36x- R W
Colore del LED (R = rosso, W = bianco)

Colore del contenitore (R = rosso, W = bianco)

Accessori

Tipo Denominazione Numero d'ordine Peso [kg]
FDB226‑R 1 Base (montaggio a parete) S54364-B1-A1 0,045
FDB226‑W 2 Base (montaggio a parete) S54364-B2-A1 0,045
FDB227‑R 1 Base bassa (montaggio a parete) S54364-B3-A1 0,073
FDB227‑W 2 Base bassa (montaggio a parete) S54364-B4-A1 0,073
– Pressacavo metallico M20 x 1,5 A5Q00004478 0,036
– Controdado in metallo M20 x 1,5 A5Q00004479 0,006
FDBZ291 Piastra di identificazione A5Q00002621 0,002
LP720 3 Dispositivo di bloccaggio rivelatore S54319-F9-A1 0,001
DBZ1190-AA Micromorsetto 0,28…0,5 mm2 BPZ:4677080001 0,001
DBZ1190-AB Morsettiera ausiliaria 0,5...2,5 mm2 BPZ:4942340001 0,001

1 Colore della base: rosso
2 Colore della base: bianco
3 Per apparato con FDB226-x e apparato con FDB227-x

Documentazione del prodotto

ID del documen-
to

Titolo

A6V10882301 List of compatibility (per la linea di prodotti 'FC360')
A6V10450595 Uso FC360 Panel Configurator / Desktop Editor
A6V11712829 Manuale tecnico segnalatori (ottici, acustici) FDS364‑x, FDS366‑xx

I documenti correlati come le dichiarazioni ambientali, le dichiarazioni UE e similari possono
essere scaricati dal seguente indirizzo Internet:

https://siemens.com/bt/download

https://siemens.com/bt/download
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Indicazioni
Montaggio

Gli apparati vengono montati su una base (montaggio a parete) FDB226 o su una base bas-
sa (montaggio a parete) FDB227.

LP720

LP720

FDBZ291

FDB226-x

FDB227-x

FDS366-xx

FDS364-x

DBZ1190-AB

DBZ1190-AA

M20 x 1.5

Fig. 1: Apparati e accessori



5
Smart Infrastructure A6V11712831_it--_c

2021-01-25

Installazione
Modalità di collegamento agevole degli apparati alla linea di rivelatori C-NET:

C-NET

C-NET

FDS364-x
FDS366-xx

Smaltimento

In conformità con la direttiva europea, ai fini dello smaltimento,
l'apparecchio è considerato come rifiuto di apparecchiatura elettrica ed
elettronica e non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici.
● Smaltire l'apparecchio tramite gli appositi canali.
● Rispettare le normative locali attualmente in vigore.
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Dati tecnici

Alimentazione
Tensione di esercizio ● DC 12...33 V per FDS364‑x

● DC 16...33 V per FDS366‑xx
Corrente di esercizio (riposo) ● 250 µA per FDS364‑x

● 400 µA per FDS366‑xx
● Suono attivato  1 Max. 4 mA (128 mW)
● Lampeggiante attivato  2 LED bianco Medio (W‑2,4‑7,5): 13 mA (208 mW)

Indicatore: 3 mA (48 mW)
LED rosso Medio (W‑2,4‑7,5): 17 mA (272 mW)

Indicatore: 3 mA (48 mW)
● Lampeggiante e suono attivati  1  2 LED bianco Medio (W‑2,4‑7,5): 16 mA (296 mW)

Indicatore: 5 mA (160 mW)
LED rosso Medio (W‑2,4‑7,5): 20 mA (360 mW)

Indicatore: 5 mA (160 mW)

1 È stato considerato il livello sonoro max. per tipo di suono.
2 Solo per FDS366-xx

Dati di funzionamento
Tipi di suono ● 16 tipi di suono (incl. campanella della scuola)

● 2 livelli di allarme ('Allerta' ed 'Evacuazione')
● Un livello sonoro (massimo)

Livello sonoro (di allarme) FDS364‑x, FDS366‑xx: 75…99 dBA
Intensità di luce  1

(secondo EN 54‑23)
LED bianco Medio (W‑2,4‑7,5)

Indicatore: 0,4…5 cd 2

LED rosso Medio (W‑2,4‑7,5)
Indicatore: 0,3…3 cd 2

Livelli di intensità di luce  1 2 livelli (medio/indicatore)
Protocollo di comunicazione C‑NET
Compatibilità di sistema C-NET FC360
Colore ~RAL9010 bianco puro oppure

~RAL3000 rosso fuoco

1 Solo per FDS366-xx
2 Non conforme allo standard EN 54‑23

Collegamenti alla linea
Diametro cavo 0,2...2,5 mm2
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Condizioni ambientali e categoria di protezione
Categoria di protezione (IEC 60529):
● Con base FDB226‑x:
● Con base bassa FDB227‑x:

● IP33C
● IP65

Temperatura di esercizio -25...+70 °C
Temperatura di stoccaggio -30…+75° C
Umidità dell'aria ≤95 % rel.

Norme, linee guida e omologazioni
Norme EN 54-3 tipo B, EN 54-17

EN 54-23 tipo B
Omologazioni:
● LPCB FDS364-R, FDS364-W

FDS366-RR, FDS366-WR
FDS366-RW, FDS366-WW

531y/01
531z/01
531z/02

Disegni quotati

Apparato con base (montaggio a parete) FDB226-x

51

Ø116

Apparato con base bassa (montaggio a parete) FDB227-x

79

Ø116
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