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Eyetec – eröffnet neue Dimensionen 
in der Bewegungsmeldung

Der preisgekrönte duale Bewegungsmelder Eyetec™ setzt als einziger
Bewegungsmelder mit Anti-Blocking-Funktion gemäß EN50131-2
Klasse 4 in der Einbruchmeldung weiterhin neue Maßstäbe.

Mit seinem revolutionären optischen Detektionssystem ist Eyetec
der erste duale Bewegungsmelder, der das passive Infrarotsignal
mit der optischen Detektion in einem Gerät verbindet. Ergänzt
durch eine ausgefeilte Signalauswertung erlaubt diese Kombination
eine beispiellose Detektionssicherheit, den umfassenden Schutz
gegen Sabotage und eine beispiellose Falschalarm-Immunität.

Zu den besonderen Funktionen von Eyetec gehören frei definier-
bare Überwachungsbereiche und Gehrichtungen, die Speicherung
der Alarmbilder, und Anti-Blocking-Überwachung.

Frei definierbare
Überwachungsbereiche



Highlights
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Unvergleichliche Detektions-
sicherheit

Die besondere Stärke von Eyetec liegt in
der einzigartigen Kombination aus Passiv-
Infrarot (PIR) und optischem Detektions-
system (ODS). Der optische Sensor erfasst
deutlich mehr Daten über einen Raum und
die darin befindlichen Objekte oder Perso-
nen (Richtung und Geschwindigkeit der
Bewegung, Größe usw.) als die PIR- oder
Mikrowellentechnik. Der PIR-Sensor ist mit
der patentierten schwarzen Triplex-Spiegel-
technologie von Siemens ausgestattet,
durch die sich störende weiße Lichtquel-
len, die bei konventionellen Bewegungs-
meldern häufig zu Falschalarmen führen,
wirksam herausfiltern lassen. In ihrem Zu-
sammenspiel bieten diese beiden Techno-
logien einen bisher unerreichten Grad an
Detektionssicherheit und beispiellose
Falschalarm-Immunität, sodass die Kosten
für Interventionsmaßnahmen erheblich
gesenkt werden können.

Freie Definition des zu überwachen-
den Bereichs

Mit Eyetec lassen sich die zu überwachen-
den Bereiche präzise definieren und
abgrenzen, sodass sich Personen in
Bereichen eines Gebäudes aufhalten
können, obwohl der Zutritt zu bestimmten
Zonen dieses Bereiches untersagt ist.

Dies ist besonders für Anwendungen von
Vorteil, in denen bestimmte Zonen 
ignoriert oder die Kontrollen auf konkrete
Objekte, in einem Museum z. B. auf wert-
volle Ausstellungsstücke, beschränkt
werden sollen.

Vorreiter und Trendsetter
Vielseitige Einbruchmeldung, die keine Wünsche offen lässt.

Unvergleichliche Detektions-
sicherheit

Freie Definition des zu über-
wachenden Bereichs

Speicherung der Alarmbilder

Anti-Blocking-Funktion

Auswählbare Bewegungsrichtung

Speicherung der Alarmbilder
Sobald eine Alarmsituation eintritt, 
speichert Eyetec alle vor, während und
nach dem Alarm aufgenommenen Bilder.
Diese Funktion eignet sich ideal, um
angezeigte Alarmvorfälle schnell und 
einfach zu überprüfen. So lassen sich
Falschalarme vermeiden, wodurch die
Kosten für Interventionsmaßnahmen
erheblich reduziert werden können.

Anti-Blocking-Funktion
Die innovative Anti-Blocking-Funktion von
Eyetec geht weit über die konventionellen
Technologien zur Abdecküberwachung
hinaus, die oftmals nur auf sehr kurze
Reichweite wirksam sind (typischerweise
höchstens 10 cm vom Melder entfernt).
Eyetec sucht den gesamten Bereich nach
Hindernissen ab, und jeder Versuch, das
Sichtfeld – absichtlich oder nicht – zu
blockieren, wird von Eyetec erkannt,
auch wenn die Anlage nicht aktiviert ist.

Auswählbare Bewegungsrichtung
Eyetec kann so programmiert werden,
dass Bewegungen in eine bestimmte
Gehrichtung unbeachtet bleiben und nur
dann ein Alarm ausgelöst wird, wenn
jemand in die falsche Richtung läuft.
Diese Funktion eignet sich besonders,
um den unbefugten Zutritt z. B. durch
Notausgänge zu verhindern.

Speicherung der Alarmbilder Anti-Blocking-Funktion
Auswählbare
Bewegungsrichtung

ALARMvor dem Alarm

nach dem Alarm

Zeit

Der duale Bewegungsmelder Eyetec funktioniert
ab einer Helligkeit von 0.5 Lux. Bei niedrigeren
Werten schaltet Eyetec auf einen hochwertigen
15 m PIR-Melder mit Abdecküberwachung um,
sodass sich die Alarme nicht mehr auf einen
bestimmten Bereich oder eine Gehrichtung
einschränken lassen.
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Die Herausforderung
Museen stellen insbesondere während
ihrer Öffnungszeiten in Fragen der
Sicherheit eine ganz besondere Heraus-
forderung dar. Besucher und Angestellte
müssen sich ungehindert zwischen den
Exponaten bewegen können, welche sich
je nach Ausstellungsteil in Größe, Form
und Position erheblich voneinander

unterscheiden können. Dadurch entsteht
ein sehr komplexes und offenes Umfeld,
dessen entscheidende Bereiche von 
konventionellen Bewegungsmeldern 
oftmals nicht korrekt erfasst werden.

Eyetec – damit kein kritischer 
Bereich übersehen wird

Bei konventionellen Detektionsverfahren
müssten alle Wände, an denen z. B.
Gemälde hängen, mit mehreren Meldern
versehen werden, damit die Publikums-
bereiche wirksam aus der Erfassung 
herausgefiltert werden können. Eyetec
ermöglicht die Überwachung der Ausstel-
lungsstücke und die freie Bewegung der
Besucher durch die freie Definition des zu
kontrollierenden Bereichs. Indem Zonen
definiert, die überwacht werden müssen
(z. B. Bilder an der Wand) und Zonen, die

Museen
Sichere Präsentation unbezahlbarer Schätze. 

Frei definierbare Überwachungsbereiche

nicht überwacht werden müssen (z. B.
Gang) ist jederzeit eine umfassende
Sicherheit gewährleistet.

Das Ergebnis: präzise Sicherheit für
flexible Umgebungen

Eyetec bietet Museen die Möglichkeit,
entscheidende Bereiche oder Exponate
sicher zu überwachen und gleichzeitig 
zu gewährleisten, dass die Besucher die
Ausstellung ungehindert genießen
können.

Ein mit Eyetec gebautes Sicherheitssystem
lässt sich einfacher – und preiswerter –
installieren und in Betrieb nehmen als
konventionelle Meldeanlagen und bietet
darüber hinaus auch unerreichte Detekti-
onssicherheit und beispiellose Falsch-
alarm-Immunität.

Highlights

Überwachung kritischer Bereiche
auch während der Öffnungszeiten

Überwachungsbereich kann bei
neuen Exponaten oder veränderten
Standorten schnell und flexibel neu
definiert werden

Unerreichte Detektionssicherheit auf-
grund innovativer dualer Technologie
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Kasinos
Wie viel wollen Sie riskieren?

Auswählbare Überwachungsbereiche

Die Herausforderung
Im hektischen Umfeld der Spielbanken
müssen Kasinos ihren tausenden Kunden
eine anregende und persönliche Atmo-
sphäre bieten, gleichzeitig aber jederzeit
ein hohes Maß an Sicherheit gewährleis-
ten.

Da außerhalb der Öffnungszeiten weniger
Wachpersonal eingesetzt wird, sind elek-
tronische Sicherheitssysteme erforder-
lich, die Einbrüche ebenso verhindern
müssen wie Falschalarme und unnötige
Interventionsmaßnahmen. Außerdem
wollen Kasinos aber auch jeden unbefug-
ten Zugang zu den Spielautomaten aus-
schließen, damit diese nicht so manipu-
liert werden können, dass sie später auf
irreguläre Weise Geld ausschütten.

Gleichzeitig muss das Wachpersonal je-
doch ungehindert durch die Spielgänge
patrouillieren können.

Eyetec – denn es steht zu viel auf
dem Spiel…

Mit Hilfe der freien Definition des Über-
wachungsbereichs von Eyetec können Sie
die Spielautomaten direkt «ins Visier neh-
men», während sich das Wachpersonal
ungehindert im Gebäude bewegen kann.
So ist die Sicherheit jederzeit gewährleis-
tet, und Manipulationsversuche an den
Automaten können sofort erfasst werden.

Die Möglichkeit zur Speicherung der
Alarmbilder trägt wesentlich zur Vermei-
dung von Falschalarmen bei, da sich alle
ausgelösten Alarme sehr leicht auf ihre
Ursache überprüfen lassen. 

Zusätzlich helfen die Alarmbilder mögliche
Einbrecher zu identifizieren.

Speicherung der Alarmbilder

Das Ergebnis: mit Eyetec haben Sie
bessere Chancen

Eyetec entspricht der Norm EN50131-2
Klasse 4 und bietet Kasinos eine preis-
werte Möglichkeit, eine angenehme
Atmosphäre für Ihre Kunden zu schaffen
und gleichzeitig ein Höchstmaß an
Sicherheit zu gewährleisten. Die präzise
und wirksame Überwachung der Spiel-
automaten macht die Einzelüberprüfung
der Maschinen auf Manipulationsversuche
überflüssig, sodass die bisher dafür auf-
gewandte Zeit und die finanziellen Mittel
jetzt für andere Zwecke verwendet
werden können. Durch die beispiellose
Detektionssicherheit und Falschalarm-
Immunität von Eyetec profitieren Kasinos
von einer umfassenden und preiswerten
Sicherheit. 

ALARMvor dem Alarm

nach dem Alarm

Zeit

Highlights

Wirksame Verhinderung von Dieb-
stählen und Manipulationen an den
Spielautomaten

Optimierter Einsatz des Sicherheits-
personals dank weniger Falsch-
alarmen

Neue Geräte oder geänderte Stand-
orte können schnell und flexibel
angepasst werden
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Einzelhandel
Intelligente Bewegungsmeldung für dynamische Verkaufsumgebungen.

Die Herausforderung
Ladendiebstähle, mutwillige Beschädi-
gungen und Einbrüche verursachen im
Einzelhandel jährlich Verluste von vielen
Millionen Euro.

Häufige Falschalarme treiben die Kosten
für Interventionsmaßnahmen in die
Höhe, können aber auch einen Einfluss

auf die Versicherungsprämien haben und
schließlich sogar dazu führen, dass Alarme
ignoriert werden.

Die zuverlässige Erkennung von Vorfällen
und die Verhinderung von Falschalarmen
gehören deshalb zu den wesentlichen
Voraussetzungen preiswerter und umfas-
sender Sicherheitsmaßnahmen im Einzel-
handel. 

Eyetec – für einen rentablen Schutz
Ihres Geschäfts

Durch seine innovative Kombination aus
PIR- und optischer Detektionstechnologie
bietet Eyetec ein beispielloses Maß an
Detektions- und Sabotagesicherheit, so-
dass Interventionsmaßnahmen wirklich
nur dann eingeleitet werden, wenn tat-
sächlich etwas passiert ist. 

Seine Anti-Blocking-Funktion erfasst
darüber hinaus alle Veränderungen wie
z. B. herabhängende Plakate oder neue

Regale, durch die das Sichtfeld blockiert
werden könnte. Die Detektionssicherheit
von Eyetec wird deshalb nie beeinträch-
tigt. 

Eyetec speichert außerdem die aufgenom-
menen Alarmbilder, sodass die Alarm-
ursache klar identifiziert werden kann. So
lässt sich der Verursacher leicht feststellen
bzw. das gesamte System noch genauer
abstimmen, um künftige Falschalarme zu
verhindern. 

Die frei definierbaren Überwachungs-
bereiche von Eyetec eignen sich ebenfalls
ideal für den Einzelhandel, insbesondere
wenn bestimmte Abschnitte eines
Geschäfts, wie z. B. Schmuckauslagen,
kontinuierlich vor Diebstahl geschützt
werden sollen.  

Das Ergebnis: unvergleichliche 
Detektionsleistung

Die einzigartigen Funktionen des Eyetec
werden zu einem Sicherheitssystem ge-
bündelt, das unabhängig von der Lage des
Geschäfts oder der Art der verkauften Pro-
dukte jederzeit alle kritischen Bereiche
präzise und wirksam überwacht, von der
Umgebung hervorgerufene Falschalarme
ausschließt und dabei die geschäftlichen
Aktivitäten sowohl während als auch
außerhalb der Öffnungszeiten auf keine
Weise stört. 

Ein mit Eyetec gebautes Sicherheitssystem
lässt sich einfacher – und preiswerter –
installieren und in Betrieb nehmen als
konventionelle Meldeanlagen und bietet
darüber hinaus auch unerreichte Detekti-
onssicherheit und beispiellose Falsch-
alarm-Immunität.

Highlights

Effiziente Schadensverhütung 

Zuverlässige Einbruchmeldung 

Sofortige Identifizierung von Hinder-
nissen im Sichtfeld

Wirksame Verringerung des Risikos
von Falschalarmen durch Alarmbilder

Effiziente Senkung der Versiche-
rungsprämien

Anti-Blocking-Funktion
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Shop-in-Shop – ein neuer Ansatz
Mit konventionellen Meldern ausgestat-
tete Geschäfte in Einkaufszentren oder
Flughäfen sind außerhalb der Öffnungs-
zeiten sehr häufig Opfer von Falschalar-
men, weil sich der Überwachungsbereich
nicht eindeutig definieren lässt. Die
Melder nehmen unter Umständen auch
Bewegungen des Wach- oder Reinigungs-
personals in den Hauptgängen wahr und
lösen einen Falschalarm aus. Bisher wur-
de dieses Problem umgangen, indem die
Melder notdürftig durch Blenden abge-
deckt oder nur ins Innere des Geschäfts
gerichtet wurden, sodass die Frontseite
nicht in den Erfassungsbereich fällt – was
aber tote Winkel oder höhere Kosten für
zusätzliche Melder verursacht.

Eyetec bietet einen einfachen und preis-
werten Schutz gegen Falschalarme:

Wirksame Unterscheidung von öffent-
lichen Bereiche und Geschäftsbereiche
Zusätzliche Feinabstimmung und
Reduktion der Falschalarme durch
Speicherung der Alarmbilder
Niedrigere Versicherungsprämien und
geringere Kosten für Interventions-
maßnahmen

Wertgegenstände und Antiquitäten
Geschäfte, die Wertgegenstände wie z. B.
Schmuck oder Antiquitäten verkaufen,
müssen die Ursache von Alarmen erken-
nen und das System so abstimmen kön-
nen, dass nur bei tatsächlichen Einbrü-
chen Hilfe angefordert wird.

Vorteile von Eyetec:
Einzigartige Funktion zur Speicherung
von Alarmbildern erlaubt die Analyse
der Alarmursachen 
Effektive Verhinderung des Diebstahls
von Wertgegenständen
Einhaltung der Vorgaben von Versiche-
rungen 
Niedrigere Versicherungsprämien

Speicherung der Alarmbilder Frei definierbare Überwachungsbereiche

ALARMvor dem Alarm

nach dem Alarm

Zeit

Gezielte Erfassung besonderer Einzelhandelsumgebungen
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Ausstellungsräume
Flexible Sicherheit für schnelllebige Umgebungen.

Die Herausforderung
Genauso wie alle anderen Einzelhandels-
bereiche müssen Ausstellungsräume
immer wieder neu gestaltet werden, um
kontinuierlich neue Kunden anzuziehen.
Gleichzeitig mit den neuen Produkten,
Werbemaßnahmen oder jahreszeitlichen

Besonderheiten sind aber auch die Wer-
beauslagen und Vertriebsmaterialien um-
zugestalten oder neu anzuordnen. Dieses
überaus dynamische Umfeld kann für
konventionelle Bewegungsmelder eine
erhebliche Herausforderung darstellen,
da sie eventuell nicht erkennen, wenn ihr
Sichtfeld z. B. versehentlich durch ein
neues Plakat blockiert wird.

Ausstellungsräume sind typischerweise
Bereiche eines Geschäfts, in denen beson-
ders hochwertige, teure Produkte präsen-
tiert werden. Die zuverlässige Erkennung
von Einbrüchen oder Vorbereitungen zu
Einbrüchen, Diebstählen, sowie die Ver-
hinderung von Falschalarmen sind hier
von entscheidender Bedeutung. 

Außerdem muss die Ursache von Alarmen
erkannt werden, um die Sicherheit zu stei-
gern und künftige Falschalarme ausschlie-
ßen zu können.

Anti-Blocking-Funktion Speicherung der Alarmbilder

Highlights

Einbruchmeldung mit optimaler Er-
fassungsgenauigkeit und Flexibilität

Zuverlässige Identifizierung von Hin-
dernissen im Sichtfeld gewährleistet
kontinuierliche Sicherheit

Geringere Installationskosten durch
effizientere Erfassungstechnologie

Wirksame Verringerung des Risikos
von Falschalarmen durch Alarmbilder

ALARMvor dem Alarm

nach dem Alarm

Zeit

Eyetec – behält Ihren Ausstellungs-
raum immer im Auge

Die innovative Anti-Blocking-Funktion von
Eyetec erkennt, wenn das Sichtfeld des
Melders irgendwo im überwachten Aus-
stellungsraum durch ein Plakat oder ein
Regal verdeckt wird, selbst wenn die Anla-
ge nicht aktiviert ist.

Konventionelle Bewegungsmelder können
Hindernisse dagegen nur in sehr kurzer Ent-
fernung erfassen (normalerweise höchs-
tens 10 cm). Als Sicherheitsmaßnahme
gegen das versehentliche Blockieren eines
Sichtfelds müssen dann mehrere Melder
installiert werden.

Das Ergebnis
Aufgrund der einzigartigen Anti-Blocking-
Funktion von Eyetec braucht anstelle
mehrerer konventioneller Bewegungsmel-
der nur ein Gerät installiert zu werden,
wodurch sich die Anlagen- und Installati-
onskosten deutlich reduzieren lassen.

Indem die Ursachen von Falschalarmen
leicht erkannt und unnötige Interventions-
maßnahmen verhindert werden können,
bietet Eyetec in Ausstellungsräumen eine
überaus preiswerte Alternative zu traditio-
nellen Einbruchmeldesystemen.

Mit Eyetec-Bewegungsmeldern können
Sie gewiss sein, dass die Sicherheit Ihres
Ausstellungsraums kontinuierlich gewahrt
bleibt und Sie die kostengünstigste und
flexibelste Lösung verwenden.
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Öffentliche und kommerzielle Gebäude
Verhinderung des unbefugten Betretens durch Analyse der Bewegungsrichtung. 

Überwachung der Gehrichtung

Highlights

Zuverlässige und flexible Einbruch-
meldung durch frei definierbare
Überwachungsbereiche

Wirksame Kontrolle von Notaus-
gängen durch die Erfassung der
Gehrichtungen

Vielfältige Installationsmöglichkeiten

Einzigartige Kombination aus Passiv-
Infrarot-Sensor (PIR) und optischem
Detektionssystem (ODS) für uner-
reichte Detektionssicherheit

Die Herausforderung
Zu den besonders kritischen Faktoren,
die die Sicherheit öffentlicher und kom-
merzieller Gebäude außerhalb der Öff-
nungszeiten betreffen, gehört die wirk-
same Verhinderung des unbefugten
Zugangs über die normalen Ein-/Ausgän-
ge oder Notausgänge.

Mit konventionellen Bewegungsmeldern
lässt sich dieses Problem nicht lösen, da
sie prinzipiell alle Bewegungen gleicher-
maßen erfassen.

Eyetec – flexible Sicherheit für 
komplexe Personenbewegungen

Die einzigartige Überwachung der Geh-
richtung von Eyetec bietet den Gebäude-
verantwortlichen die Möglichkeit, bei
Büroschluss zuverlässig zwischen ein-
und ausgehenden Bewegungen zu unter-
scheiden: Personen, die das Gebäude
verlassen, werden ignoriert, jeder Eintritt
dagegen registriert. 

In vollkommener Dunkelheit kann Eyetec
alle Bewegungen unabhängig von ihrer
Richtung erfassen.

Seine frei definierbaren Überwachungs-
bereiche machen Eyetec außerdem zu
einem flexiblen Einbruchmeldesystem 
für Gebäude mit mehreren nutzenden
Parteien: Ein Unternehmen kann z. B. alle
Bewegungen in der Nähe seines Büro-
eingangs zuverlässig erfassen lassen,
während alle anderen Vorgänge auf der
Etage einfach ignoriert werden.

Das Ergebnis: eine Bewegungsmel-
dung, der nichts im Wege steht

Eyetec bietet eine preiswerte und flexible
Möglichkeit, die Sicherheit öffentlicher
und kommerzieller Gebäude außerhalb
der Öffnungszeiten zu gewährleisten,
ohne legitime Personenbewegungen zu
behindern.
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Lagerhäuser
Statten Sie Ihre Lager mit einer unbestechlichen Bewegungsmeldung aus.

Die Herausforderung
Lagerhäuser und Warenlager bilden ein
sehr dynamisches Umfeld, in dem häufig
Temporärkräfte eingesetzt werden und
zusätzlich viele Aktivitäten zu verzeichnen
sind. Der ständige Warenein- und -aus-
gang (manchmal sogar rund um die Uhr)
und das kontinuierliche Ein- und Aussor-
tieren von Kisten oder Paletten kann für
konventionelle Bewegungsmelder ein
erhebliches Problem darstellen: Kisten

werden z. B. kurzzeitig in den Gängen
aufgestapelt, bevor sie wegtransportiert
oder in die Lager gestellt werden, sodass
sie das Sichtfeld eines Melders versehent-
lich blockieren und dadurch die Über-
wachungsfunktion außer Kraft setzen
können. 

Zugluft, Heizungs- und Entlüftungs-
systeme erzeugen darüber hinaus auch 
Temperaturunterschiede, auf die konven-
tionelle Bewegungsmelder oft nicht
korrekt reagieren.

Eyetec – wirksame Verhinderung
von Blockaden auch in rauen 
Umgebungen

Die innovative Anti-Blocking-Funktion
von Eyetec erkennt, wenn das Sichtfeld
des Melders irgendwo im überwachten

Raum verdeckt wird, selbst wenn die
Anlage nicht aktiviert ist. 

Konventionelle Detektionstechnologien
erkennen nur Hindernisse in kurzer 
Entfernung (etwa 10 cm), sodass für den 
gleichen Bereich mehrere Melder erfor-
derlich sind, um Manipulationsversuche
oder versehentliche Blockaden wirksam
erfassen zu können.

Eine Eyetec-Anlage kann also anstelle
mehrerer konventioneller Melder einge-
setzt werden, wodurch nicht nur die
Qualität der Einbruchmeldung, sondern
auch das Preis-Leistungs-Verhältnis des
gesamten Systems deutlich verbessert
wird.

Die innovative Kombination aus Passiv-
Infrarot-Sensor (PIR) und optischem
Detektionssystem (ODS)  ist außerdem
extrem stabil und verringert das Risiko
von Falschalarmen unter den rauen Ein-
satzbedingungen in Lagerhäusern.

Das Ergebnis: reibungslose Abläufe
und umfassende Sicherheit

Mit Eyetec-Bewegungsmeldern können
Lagerverwalter gewiss sein, dass die
Sicherheit jederzeit bei geringen Kosten
gewährleistet bleibt, während die tägli-
chen Arbeiten reibungslos ablaufen und
die Bewegungen von Mitarbeitern, Trans-
portgeräten und Gütern ins Lager hinein
bzw. heraus nicht behindert werden.

Anti-Blocking-Funktion und
zuverlässige Erfassung

Bei einem blockierten Sichtfeld löst
Eyetec einen Alarm aus

Highlights

Einbruchmeldung mit optimaler 
Erfassungsgenauigkeit und Flexibilität

Zuverlässige Identifizierung von 
Hindernissen im Sichtfeld

Niedrigere Installationskosten

Wirksame Verringerung des Risikos
von Falschalarmen erlaubt kontinuier-
lichere Abläufe 
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Innovation
Siemens investiert sehr viel – in Mitarbei-
ter wie auch in Forschung und Entwick-
lung. Daraus resultieren laufend neue
Erkenntnisse, Technologien und Erfin-
dungen, die es ermöglichen, die Zu-
verlässigkeit, Sicherheit und Bediener-
freundlichkeit unserer Produkte und
Systeme immer weiter zu verbessern.

Der Vormarsch der digitalen Technologie
schafft eine Welt neuer Möglichkeiten.
Siemens ist auf diesem Gebiet ganz
vorne mit dabei und definiert den Stand
der Technik laufend neu – heute und
auch in Zukunft.

Zuverlässigkeit
Mit einer über hundertjährigen Firmen-
geschichte ist Siemens ein bewährter und
zuverlässiger Partner, bei dem Sie in den
besten Händen sind. Systemerweiterun-
gen und -erneuerungen sind über Jahre
hinweg problemlos möglich, womit Ihre
Investition auch in Zukunft geschützt ist.

Sicherheit
Produkte und Systeme von Siemens geben
Ihnen Sicherheit. Heute, morgen und für
die nächsten Jahrzehnte. Deshalb ver-
trauen zahlreiche Kunden auf der ganzen
Welt auf Siemens.

Eyetec™ IRO840T

Reichweite 15 m

Erfassungstechnologie
Passiv-Infrarot (PIR) und

optisches Detektionssystem (ODS)

Erkennung von Abdeckversuchen
Anti-Blocking- und Anti-Maskingschutz 

in Echtzeit

Europäische Sicherheitsnorm EN50131-2 Klasse 4

VdS-Zulassung Klasse C, Nr. G106031/32

Überwachungsbereiche Frei definierbar

Erkennung der Bewegungsrichtung Ja

Speicherung der Alarmbilder Ja (15 Bilder)

Willkommen in der Welt des
innovativen Denkens

Eyetec auf einen Blick

Hinweis: Informieren Sie sich bitte immer in den technischen Daten, ob der jeweilige
Melder für Ihre konkrete Anwendung und Installation geeignet ist.
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Möglichkeiten, die im Einzelfall nicht immer vorliegen müssen. Die gewünschten Leistungsmerkmale
sind daher im Einzelfall bei Vertragsschluss festzulegen.
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