
Sinorix™ 

FLEX12-H2OG-N 

H2O Gas 

Steuerschlauch 

● PN 240 

● DN: 12 mm 

● Armaturen mit M24x1,5 Verbindung 

● Nicht verlierbare Dichtungen 

 

Produktcode: S54476-B39-A49 
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Anwendung 

Dieses Produkt ist für die ausschließliche Verwendung in SinorixTM H2O Gas Löschanlagen 
vorgesehen. 

Funktionen 

Der Steuerschlauch FLEX12-H2OG-N wird zwischen dem Ausgang der Wasserblende und 
dem Stickstoff Steuersammelrohr montiert. 

Typenübersicht 

 

 
 

Pos. Beschreibung Pos. Beschreibung 

1 Gerade Armatur mit Überwurfmutter 

Verbindung M24x1,5 Innengewinde 

3 Schlauch DN12 

2 Nicht verlierbare O-Ring Dichtung - - 

 

Hinweis 

Sicherheit 

Dieses Produkt darf nur von durch Siemens zugelassenen Fachinstallateuren eingebaut 
werden, die mit der Bauweise, Installation und Wartung automatischer Löschsysteme 
vertraut sind. Bei der Installation sollte sichergestellt werden: 

● dass das Produkt in Übereinstimmung mit den gültigen nationalen Vorschriften 
eingesetzt wird, 

● dass das Produkt bestimmungsgemäß benutzt wird, 

● dass die Vorschriften zur Arbeitssicherheit eingehalten werden,  

● dass die Vorschriften von Siemens (Montageanleitungen, technische Beschreibungen, 
Inbetriebnahme, Bedienungsanleitung) eingehalten werden, 

● dass die Benutzer die Informationen zu diesem Produkt erhalten und verstanden haben. 

Bei der Inbetriebnahme sicherstellen, dass die geltenden Gesetzgebungen, die technischen 
Vorschriften sowie die Sicherheitsrichtlinien eingehalten werden. 

Die Nichteinhaltung der Vorschriften von Siemens kann zu schweren Verletzungen oder 
erheblichen Sachschäden führen, für die Siemens nicht haftbar gemacht werden kann. 

Siemens behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen und/oder technische 
Verbesserungen vorzunehmen. 
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Montage 

 

 

Montageanleitung beachten. 

 

 

 WARNUNG 

 

Änderung untersagt 

Jede Produktänderung ist untersagt. 

 

Vor der Montage: 

● Den ordnungsgemäßen Zustand des Schlauchs, der Gewinde und der Dichtungen 
überprüfen. 

● Sicherstellen, dass eine Dichtung an jeder Verbindung sitzt. 

● Niemals einen beschädigten Schlauch verwenden. 

 

Schlauchmontage: 

● Die Schutzabdeckungen entfernen. 

● Überwurfmuttern festziehen. 
Anzugsdrehmoment: 55 Nm 

 

● Die Anzugsdrehmomente einhalten.  

● Minimalen Biegeradius des Schlauchs einhalten. 

● Sicherstellen, dass der Schlauch frei von Zug-, Scher- und Torsionskräften montiert wird. 

Wartung 

Lagerung 

● Erschütterungsfrei in der Originalverpackung aufbewahren. 

● An einem sauberen und trockenen, vor Witterungseinflüssen geschützten Ort lagern. 

Inspektion 

● Den ordnungsgemäßen Zustand des Produkts überprüfen. 

● Prüfen, ob alle Verschraubungen ordnungsgemäß angezogen sind. Wenn nötig, mit 
geeignetem Schlüssel nachziehen. 

 

 

Inspektionszyklen gemäß den lokal gültigen Richtlinien. Die ausführliche Beschreibung ist 
der Wartungsanleitung zu entnehmen. 

 

Alle 10 Jahre 

Siemens empfiehlt den Schlauch zu ersetzen. 

 

 

Falls es die Umweltbedingungen erfordern ist der Schlauch häufiger zu ersetzen. 
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Technische Daten 

 

Technische Daten 

Nennweite 12 mm 

Maximaler Betriebsdruck 240 bar 

Berstdruck 720 bar 

Minimaler Biegeradius 75 mm  

Verbindungen 16DKOS/ M24x1,5 mit Überwurfmutter und O-Ring 

Dichtung 

Gas IG-100 

Materialien 

Schlauch 

Armatur 

 

Synthetisches Gummi 

Verzinkter Stahl 

Temperaturbereich Betrieb -20 °C bis +50 °C, nicht kondensierend 

Temperaturbereich Lagerung und Transport -40 °C bis +65 °C, nicht kondensierend 

Gewicht 0,430 kg 

 

 

Markierung 

 Sinorix  

CX1880002  

S54476-B39-A49 

PW max 240 bar 

JJJJ-WW (Jahr-Woche) 

VdS CE0786 LPCB 

 

 

Zertifizierungen und Konformitäten 

VdS G303016 

LPCB 126z/04 

RoHS Konform 

 

 

 

305/2011/EU (BauPV) EN 12094-8 Gruppe 2 0786-CPR-30101 

Die Declaration of Performance (Leistungserklärung) und/oder die Declaration of Conformity 

(Konformitätserklärung) sind beim Customer Support Center, Tel.: +49 89 9221-8000 oder auf der folgenden 

Website erhältlich https://siemens.com/bt/download. 

 

  

https://siemens.com/bt/download
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Maßbilder 
 

Bemaßung in mm 
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