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 Betjäningsinstruktion RDH10M 
RDH10M är en rumstermostat med OpenTherm-bussgränssnitt som möjliggör inställning av önskad 
rumstemperatur (börvärde) vid önskad tidpunkt. Enheten har en ergonomisk inställningsratt för att 
underlätta temperaturinställningen. 

Indikering 

 Aktuell rumstemperatur i ºC 

 
Apparaten upprätthåller den valda 
komforttemperaturen 

 
Visas vid värmebehov / BMU visar 
”Brännare TILL” 

 Ersätt batterierna 

 

Inställningsratt  

För val av 
rumstemperaturbörvärde 

Batterifack  

2 alkaliska batterier av typ AA, 1,5 V 

 

 

 

 

Igångkörning (valfritt vid matning via OpenTherm-bussen) 
 

• För att undvika frånkoppling av rumstermostaten när BMU-enheten (Boiler-Mangagement-
Unit) är frånkopplad. 
 

• Dra bort det svarta isolerpapperet från de 2 medlevererade batterierna. Kontrollera att 
batterifacket är i korrekt läge. 
 

• Om det inte finns några batterier i batterifacket, sätt ditt 2 alkaliska batterier av typ AA. 

 

 

Första uppstart 
När man sätter in batterierna kommer samtliga 
symboler att visas i displayen under ca 2 sekunder. 

 

 

Inställning av önskad rumstemperatur 
• Vrid inställningsratten moturs eller medurs för 

att sänka resp. höja temperaturen i steg om 0.5 
°C 

• Den önskade temperaturen visas bredvid 
komforttemperaturens symbol  

 

 

Fel vid BMU-enheten (Boiler 
Management Unit) 
Om Err visas kontinuerligt i displayen, kontakta 
värmeinstallatören. 

 

   Batteribyte 
1. Ta fram 2 nya alkaliska batterier av typ AA, 1,5 V. 
2. Inom 1 minut: Ta ut batterifacket och sedan batterierna, sätt in de nya 

batterierna samt skjut tillbaka batterifacket i sitt ursprungliga läge. 
3. De gamla batterierna skall avfallshanteras enligt miljöföreskrifterna. 

 

   Tips för energibesparingar utan avkall på komforten 
• Tillåt aldrig rumtemperaturer över 21 ˚C 
• Vädra rummen endast korta stunder men med vidöppna fönster. 


