Significato dei simboli

SIEMENS

Batterie esaurite h Ora del giorno
Blocco display attivo d Giorno

Programma vacanze attivo °C ﬂ Temperatura ambiente
Istruzioni operative Comando telefonico attivo Regimi di funzionamento:

REV300 (se connesso)
Apertura servocomando III””HHIII 1 Periodo di risc.
Chiusura servocomando |l lll 2 Periodi di risc.

<> 9 [T[]

1l 3 Periodi di risc.
nnnm

Messa in servizio

e Inserimento batterie La caratteristica principale del REV300 & un display touch screen
1 3 retro-illuminato. Le impostazioni vengono effettuate toccando
" ' N direttamente il display, che si illuminera ad ogni pressione.
- Note: per semplificare la programmazione, I'unita elettronica pud
) essere rimossa dalla basetta.
J 7 1. Rimuovere I'unita dalla basetta
2. Aprire il coperchio del reparto batterie.
, 50 N 3. Rimuovere la linguetta nera dalle batterie. L'unita si accendera
& automaticamente. L'unita si accende ed effettua un autoreset
per 150 secondi.
e Impostazione data e ora 4. Selezionare il pulsante dell'orario. (Tasto 3)
- 5. Impostare I'ora esatta utilizzando le freccie di modifica.
Premendo a lungo il display scorrera velocemente, per fermarlo
premere di nuovo il pulsante. (Tasto 4)
6. Dopo 5 secondi, il display tornera automaticamente al
funzionamento iniziale. La stessa operazione pud essere
< } effettuata premendo di nuovo il pulsante dell’orario. (Tasto 3)
4. Orario 5. Freccie di modifica
e Selezione del giorno della settimana 7. Toccare il pulsante dei giorni della settimana con il triangolo

nero. |l display visualizzera solo i giorni della settimana.

i _ , _ _ Selezionare il giorno corrente (1=Lu, 2=Ma, etc.). (Tasto 6)
| 1, 8. Dopo 5 secondi, il display ritornera automaticamente al
funzionamento iniziale. La stessa operazione pud essere
effettuata premendo di nuovo il pulsante dei giorni della
settimana. (Tasto 6)

7. Giorni della settimana

e Selezione dei regimi di funzionamento 9. Selezionare il regime di funzionamento:
Regime funzion. Periodi di riscaldamento
i 07:00 - 23:00

T 06:00 — 08:00 | 17:00 — 22:00

NI . . . . . .
AUTO 06:00 — 08:00 | 11:00 — 13:00 | 17:00 — 22:00
1.7 I,,ll,,ll,,ll,. Inﬂﬂuﬂﬂu M mumm
Auto Lu—Vve: LI |sa+Gi: [
Settimanale L Giomaliero con 1-3 periodi di 1.7 (1..5) MWW | (6+7) i
commutazione

L . —_—
Si desisera personalizzare la programmazione? Regime di funzionamento settimanale ;"5

E’ possibile effettuare una programmazione differente per ogni

e Funzionamento settimanale giorno della settimana.
C . 1. Toccare il pulsante di regime di funzionamento settimanale
2. Pulsante dei giorni 4. Orario di commutazione (Auto 1...7). (Tasto 1)
della settimana 5. Freccie di modifica 2. Selezionare il giorno da programmare. (Tasto 2)
'_IT‘Tl | | | | ] 3. Scegliere uno dei 3 periodi di riscaldamento. (Tasto 3)

4. Toccare il campo dell’'orario di commutazione dove si vuol far
L e e TR R partire il riscaldamento. (Tasto 4)
T T O N T N T T - . . . y . .

5. Utilizzare le freccie di mofica per cambiare I'orario di

=ToG
] I_l E.L‘l‘;gqg, commutazione. (Tasto 5)

AL
v

= 6. Toccare il pulsante del setpoint. (Tasto 6)
|IfUT3 |||..Hnﬂuﬂn |“||H"HH“ I..HHIHHI" 7. Utilizzare le freccie di modifica per cambiare la temperatura.
(Tasto 5)

|: 3. Funzionamento giornaliero Note: controllare le parametrizzazioni eseguite interrogando ogni
1. Funzionamento settimanale giorno della settimana.

— 6. Pulsante setpoint
FunZIonamento glornallero IIIHII”IIHII IIIHIIIIHHII IIIHH”HHII

L’orario di commutazione che viene impostato risultera uguale per
tutti i giorni della settimana.

e Regime di funzionamento giornaliero

l— 2. Orario di commutazione

1. Selezionare uno dei 3 regimi di funzionamento giornaliero.
3. Freccie di (Tasto 1)
g modifica 2. Toccare il campo dell'orario di commutazione dove si vuole far
partire il riscaldamento. (Tasto 2)
oooecl || 3. Util le freccie di modifi impostare I'orario di
bl o . ilizzare le freccie di modifica per impostare I'orario di

commutazione. (Tasto 3)

‘ I..Hnﬂuﬂu Inﬂﬂuﬂﬂu |..IIIIIIIIII.. 4. Toccare il pulsante del setpoint. (Tasto 4)

4. Pulsante setpoint ~__ 1. Funzionamento giornalierio 5. (U_I_tglsztzag)a le freccie di modifica per cambiare la temperatura.
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Si desidera forzare il regime di funzionamento?

_ _ Forzatura
regime

Si desidera un regime di funzionamento continuato?

3. Freccie di
modifica

[EI< o

L1 Regimi di funzionamento

2. Pulsante setpoint

Si desidera attivare il programma vacanze?

4. — 2. Orario
| 2.z 0q. s el .| 3 Frecciadi
modifica

OO0 0 e | O 0

<) |

[C

1. Regimi di funzionamento

D A e B U] I'll'ig

5. Pulsante setpoint

e Visualizzazione e eliminazione del programma vacanze

2. Freccie di
modifica

|

{7 r°c re
[ R ! 10 d ]

1. Pulsante orario J

Si desidera tornare alle impostazioni di fabbrica?

e @

— e e e e e O=—n

”IlIIIllIIIIlllIImII!II!IllIlllIIIIIlIIIIIllI :*g)

IRRRARRRRRIRRANL] TORDEROBRRBRURIRERRORBRRNRE
o0 °c ) | oo-oth
Inn.t.i.n‘moll:n.u‘-l.u.td <P
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Reset

Pulizia display / manutenzione
Per pulire 'unita, utilizzare un panno antistatico con detergenti
neutri. Per facilitare la pulizia il display pud essere bloccato.

0= Reset

Viene visualizzato a display il simbolo C—#?
Quando appare questo simbolo, € necessario sostituire le batterie
entro tre mesi.

Con il pulsante di forzatura regime, si pud modicare la temperatura
ambiente corrente per un periodo breve di tempo. Verra
visualizzato il regime attivo: 3 0 €. Utilizzare questa funzione per
ridurre la temperatura ambiente quando I'appartamento non &
occupato.

La forzatura di regime rimarra attiva fino alla prossima
commutazione oraria.

Selezionare il regime di funzionamento continuato richiesto tramite il
tasto 1. Il rispettivo setpoint di temperatura verra mantenuto.

Default
3 Comfort continuato 21°C
C Ridotto continuato 16 °C
O Spento (standby) con protezione antigelo continuato 5 °C

Si desidera cambiare questi valori di default?

1. Selezionare il regime di funzionamento continuato. (Tasto 1)

2. Toccare il pulsante del setpoint. (Tasto 2)

3. Cambiare la temperatura utilizzando le freccie di modifica.
(Tasto 3)

Durante un lungo periodo di assenza, € possibile attivare un pro-
gramma vacanze.

Selezionare il regime di funzionamento «Ridotto» (Tasto 1)

Toccare il pulsante dell’orario. (Tasto 2)

Inserire il numero dei giorni di vacanza (0..99). (Tasto 3)

Selezionare il giorno di inizio vacanza da 1...7

Cambiare la temperatura di economia corrente toccando il

pulsante del setpoint (tasto 4) e di conseguenza le freccie di

modifica (tasto 3).

6. Dopo 8 secondi, il display ritornera automaticamente al funzi-
onamento iniziale. La stessa operazione pud essere effettuata
premendo di nuovo il pulsante dell’orario. (Tasto 2)

Il display tiene visualizzato il numero dei giorni e il simbolo di

vacanza. Ogni mezzanotte, il contatore sottrae un giorno. Quando il

contatore arriva a “00%, il cronotermostato torna automaticamente al

funzionamento normale.

ahoN=

Disattivare il programma vacanze:

1. Toccare il pulsante dell‘orario. (Tasto 1)

2. Utilizzare le freccie di modifica per impostare “00“. (Tasto 2)

3. Dopo 8 secondi, il display ritornera automaticamente al funzi-
onamento iniziale. La stessa operazione pud essere effettuata
premendo di nuovo il pulsante dell'orario. (Tasto 1)

Premere il pulsante di reset in alto a destra per almeno 3 secondi:
la programmazione eseguita sara cancellata e tutti i parametri
torneranno alle impostazioni di fabbrica. Durante il periodo di reset
di 3 secondi, tutti i digit del display verranno visualizzati per indicare
il corretto funzionamento dell’operazione. Poi, I'unita si accende ed
effettua un autoreset per 150 secondi.

{50

2213201

Note: dopo ogni reset, tutte le impostazioni come giorno, ora e
temperatura, dovrebbero essere reinserite.

Blocco attivo: premere il pulsante di blocco in alto a destra per
massimo 1 secondo : apparira il simbolo 0— e tutti gli altri
scompariranno. | campi di programmazione saranno bloccati ma il
cronotermostato continuera a lavorare secondo quanto impostato.

Blocco disattivo: premere il pulsante di blocco in alto a destra per
massimo 1 secondo.

Il blocco del display serve anche come protezione contro eventuali
manomissioni.

Note: Le impostazioni rimangono memorizzate per massimo un
minuto.
Non attivare troppo la luce display poiché la durata delle batterie
viene ridotta.

Prendere 2 pile alkaline di tipo AA, 1.5 V.

Aprire I'unita premendo il pulsante e rimuoverla dalla basetta.
Sostituire le batterie.

Fissare I'unita in alto, posizionarla verso il basso e poi bloccarla
alla basetta.

Smaltire le batterie in modo appropriato!
La durata delle batterie € di 2 anni.

hwN =
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