
Siemens Building Technologies CM2N6236F / 01.2000
Landis & Staefa Division 1/4

6236

HOTELGYR®

Tableau de signalisation HIR2.3B/A

Le tableau de signalisation HIR2.3B/A a été spécialement développé pour le système
HOTELGYR® . Il est utilisé en liaison avec le contrôleur de gestion de chambre d'hôtel
HRC2.14 pour l'affichage visuel des messages du client et pour la commande de la
sonnette de chambre à l'extérieur de la chambre, à côté de la porte d'entrée.

Le tableau de signalisation HIR2.3B/A remplit les fonctions suivantes :

• Affichage de l'appel du service d'étage par le client, par une diode électrolumines-
cente (LED) jaune. L'appel du service d'étage est symbolisé par une femme de
chambre.

• Affichage de l'état "Ne pas déranger" demandé par le client, par une diode électrolu-
minescente (LED) jaune. L'état "Ne pas déranger" est symbolisé par une personne
endormie.

• Affichage de l'alarme de salle de bains déclenchée par le client, par une diode élec-
troluminescente (LED) rouge. L'alarme de salle de bains est symbolisée par une croix
blanche bordée de rouge.

• Déclenchement de la sonnette de chambre par une personne se trouvant à l'extérieur
de la chambre.

A la commande, indiquer la désignation et la référence de l'appareil :
Tableau de signalisation HIR2.3B/A

Désignation Référence Fiche N°

Contrôleur de gestion de chambre d'hôtel HRC2.14 6213

Domaines
d’application

Fonctions

Commande

Combinaison
d’appareils
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Le client peut déclencher ou annuler l'appel du service d'étage et le message "Ne pas
déranger", en appuyant dans la chambre sur les boutons caractérisés par les mêmes
symboles que sur le tableau de signalisation. La diode électroluminescente jaune
correspondante du tableau de signalisation HIR2.3B/A change alors d'état.

Le client peut déclencher l'alarme de salle de bains en appuyant sur le bouton d'alarme
qui se trouve dans la salle de bains. La diode électroluminescente (LED) rouge du ta-
bleau de signalisation HIR2.3B/A s'allume alors. Le client ne peut pas annuler le dé-
clenchement de cette alarme.

Si un visiteur appuie sur la touche du tableau de signalisation HIR2.3B/A caractérisée
par une cloche, la sonnette retentit dans la chambre.

Le tableau de signalisation comprend :

• un groupe de composants (carte de circuit imprimé avec diodes électroluminescen-
tes, boutons et bornes)

• un tableau de commande

Le groupe de composants et le tableau de commande sont assemblés de façon à ne
pouvoir être séparés.

Le tableau de signalisation, accompagné d'une fixation et d'un cache du système d'ins-
tallation SIEMENS (en option), est prévu pour montage mural (prise encastrée ou pour
mur creux).
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1 52 3 4

Vue de face Vue arrière

1 Diode électroluminescente jaune, pour l'affichage de l'appel du service d'étage
2 Diode électroluminescente jaune, pour l'affichage de la demande "Ne pas déran-

ger" du client
3 Diode électroluminescente rouge, pour l'affichage de l'alarme de salle de bains
4 Bouton pour déclencher la sonnette de porte de la chambre
3 Bornier

Le tableau de signalisation HIR2.3B/A est intégré dans le système d'installation
SIEMENS. La fixation a le numéro de commande 5TG9015 et le cache le numéro de
commande 5TG9021-1-*- (où -*- est fonction de la teinte choisie).

Emplacement de montage :
à l'extérieur de la chambre, avec le lecteur de badges magnétiques HBR2.3L/A à côté
de la porte de la chambre.

Fonctionnement

Exécution

Eléments de commande,
d'affichage et de
raccordement

Légende

Indications pour
l'ingénierie

Indications pour
le montage
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Entrées de signal
tension 0 /  12 V−
intensité 100 mA max.

Sortie de contact
contact de commande (NO) libre de potentiel
tension 0 /  12 V−
intensité 100 mA max.

Conditions ambiantes
Fonctionnement selon CEI 721-3-3

Conditions climatiques classe 3K5
température −5...+50 °C
humidité < 95 % d'hum. rel.

Transport, selon CEI 721-3-2
Conditions climatiques classe 2K3

température –25..+65 °C
humidité < 95 % d'hum. rel.

Conditions mécaniques classe 2M2

Sécurité produit
Appareils électriques automatiques
de régulation et de commande pour usage
domestique et applications similaires EN 60 730-1 et EN 60 730-2-1

Conformité  selon
directive CEM 89/336/CEE
directive relative à la basse tension 73/23/CEE

Compatibilité électromagnétique
rayonnements perturbateurs EN 50 081-1
sensibilité aux influences parasites EN 50 082-1

Protection du boîtier IP 20, selon EN 60 529

Classe de protection III, selon EN 60 730

Couleur de la façade Pantone noir 7U2Y

Encombrement
avec fixation et cache VIMAR 80,5 × 14,5 × 60 mm (H x L x P)

Poids (sans emballage) 0,075 kg

Caractéristiques
techniques
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1 Masse "Sonnette de porte"
2 Sortie de contact d'interrupteur à membrane "Sonnette"

(libre de potentiel)
3 Entrée du signal de la LED "Alarme de salle de bains"

(0 /12 V−)
4 Entrée du signal de la LED "Ne pas déranger" (0 /12 V−)
5 Entrée du signal de la LED "Appel de service" (0 /12 V−)
6 Masse "Entrées de signal" (0 V−)

H1 Tableau de signalisation
HIR2.3B/A

N1 Contrôleur de gestion de
chambre d'hôtel HRC2.14
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Option :
SIEMENS
5TG9015, 5TG9021-1_*_

Option :
SIEMENS
5VA002-1
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Schémas

Schéma des
connexions
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Schéma de
raccordement
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Encombrements

Dimensions en mm  1999 Siemens Building Technologies AG Sous réserve de modifications


