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AMA 8 Styr- och övervakningssystem

UC Styrfunktionsenheter 1601

Desigo™ TRA

Infälld rumsenhet för
KNX PL-Link

QMX3.P36F
QMX3.P36G

· Fritt konfigurerbart användargränssnitt (knappar och visuella objekt) som
del av TRA (Total Room Automation)

· Energieffektivitetsfunktion ("Det gröna lövet ")
· Mätning av rumstemperaturen
· Display för visning av rumstemperatur, driftsätt och scener osv.
· Displayen har bakgrundsbelysning, vit eller blå bakgrund kan väljas
· KNX PL-Link-gränssnitt för rumsautomationsstationer med Plug & Play-

funktionalitet
· Kan kombineras med olika standard och designade infattningar

Användningsområde

Rumsenhet QMX3.P36.. används som en del av Desigo-rumsautomation för att
mäta rumstemperaturen och betjäna rumsfunktionerna. Display- och
knappfunktionerna bestäms av rumsautomationsstationen.

Rumsenheten kan används tillsammans med Desigo TRA-
rumsautomationsstationer.
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Typöversikt och beställning

Följande artiklar ingår i leveransen:

Artikel QMX3.P36F QMX3.P36G

Betjäningsenhet X X
Infattning i titanvitt Siemens DELTA-line Liknar Delta azio 120 x 80

mm
Bottenplatta CEE/VDE (typ A) Liggande för 3-moduler I en plastpåse för

överlämning till
elinstallatören

KNX PL-Link-kontakt X X

Kombinationsmöjligheter

· Rumsenhet QMX3.P36.. kan används tillsammans med Desigo TRA-
rumsautomationsstationer.

· Följande infattningar stöds:
Siemens DELTA: DELTA line, DELTA miro och DELTA vita.

(för serien DELTA style och DELTA profil krävs en ramadapter för
insticksmontering 55 mm x 55 mm)

Berker: (B.1, B.7
Gira: Standard 55, E2, Event, Esprit
Jung: A500, AS500, rostfritt stål; LS990, aluminium
Merten: System M
Feller:  EDIZIOdue, PRESTIGE

(ramadapter krävs för apparater 55 mm x 55 mm)

· Infattningar från olika leverantörer kan också användas (lämplighet skall
undersökas i förväg).

Typbeteckning Beställnings-
nummer

Benämning

Rumsenhet QMX3.P36F S55624-H100 Infälld rumsenhet för KNX PL-Link med
kvadratisk vit infattning CEE/VDE (typ A)

QMX3.P36G S55624-H101 Infälld rumsenhet för KNX PL-Link med
rektangulär vit infattning CEE/VDE
(liggande för 3 moduler)



3 / 12

Siemens Infälld rumsenhet för KNX PL-Link QMX3.P36.. CM2N1601sv
Building Technologies 2019-01-16

Mekaniskt utförande

· Enheten är avsedd för montering i en kopplingsdosa (A)
– Kvadratisk CEE/VDE (typ A)
– Rektangulär, liggande för 3 moduler (lämplighet skall undersökas i förväg)

· Bottenplatta (B) (rektangulär eller liggande) innehåller:
– En hake att fästa ett fästband som skyddar mot manipulering
   (fästbandet ingår inte i leveransen)
– En jordanslutning (flatkontakt) för anslutning av jordkabeln

· En infattning (C) medlevereras:
– Siemens DELTA line (kvadratisk, med QMX3.P36F)
– Siemens liknar DELTA azio 120 x 180 (rektangulär, med QMX3.P36G)
Infattningar från olika leverantörer kan användas (lämplighet skall undersökas i
förväg).

· Betjäningsenhet (D) innehåller rumstemperaturgivare, knappar, display,
KNX PL-Link-kontakt, verktygskontakt och fjäderklämmor för att hålla fast
betjäningsenheten på bottenplattan.

Projektering

· Rumsenhet med Plug & Play-funktionalitet.
· Rumsenheten får sin strömförsörjning från ansluten rumsautomationsstation, via

KNX PL-Link-gränssnitt.
· KNX PL-Link stöder Plug & Play-funktionalitet för enheter fördefinierade direkt

från Labrary
· För KNX PL-Link elektriska anslutningen (topologi, tillåtna kablar och

kabellängder), se Desigo TRA Mounting and installation manual, CM111043.
· Vanligtvis, monterar elinstallatörer bara bottenplatta och KNX PL-Link-kontakten.

Dessa två artiklar är förpackade i en plastpåse för enkel överlämning till
installatörer.

· För att förbereda driftsättningen av flera rumsenheter per rumsautomations-
station använd den löstagbara etiketten med streckkod som finns på displayens
förpackning och klistra in den i en rumsnummerförteckning eller planritning.
Samma streckkodetikett med en unik ID finns på enheten. Dessutom visas ett
unikt ID (hexadecimal) på displayen när du startar enheten.

…
…
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Montering och installation

· Rumsenheten lämpar sig för infälld montering
· Rekommenderad höjd: 1,50 m ovanför golvet.
· Montera inte enheten i en försänkning eller nisch, i en hylla, bakom gardiner

eller dörrar, eller ovanför/nära värmekällor.
· Undvik direkt solljus och drag
· Kopplingsdosan måste tätas invändigt, så att luftdrag som annars kan påverka

givaren undviks.
· Tillåtna omgivningsförhållanden skall beaktas.

Monteringsplats

Montering
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· Bottenplattan innehåller:
– En hake att fästa ett fästband som skyddar mot manipulering
   (fästbandet ingår inte i leveransen)
– En jordanslutning (flatkontakt) för anslutning av jordkabeln

· Elinstallationsröret måste tätas annars kommer varm eller kall luft in i
kopplingsdosan och orsakar felaktiga temperaturmätningar via den interna
givaren.

· Monteringsinstruktioner är tryckta på förpackningen och finns också i
plastpåsen.

Betjäningsenheten måste avlägsnas från bottenplattan för att kunna ersätta den.

1. Håll infattningen med en hand.
2. Dra ut betjäningsenheten med andra handen.

· För KNX PL-Link elektriska anslutningen (topologi, tillåtna kablar och
kabellängder), se Desigo TRA Mounting and installation manual, CM111043.

· Använd lämpliga kablar för KNX PL-Link-bussen.
· Trådarna för KNX PL-Link-kabeln får inte växlas.

– Röd plint för KNX PL-Link +
– Grå plint för KNX PL-Link –

· Lokala installationsföreskrifter måste beaktas.
· Använd en jordanslutning (flatkontakt) för anslutning av jordkabeln till

kopplingsdosan (om en omkopplare eller nätkontakt finns i samma
kopplingsdosa).

STOP Obs! · Enheten är inte skyddad mot felaktig anslutning till AC 230 V.

Förutsättningar för idrifttagning

Rumsautomationsstationen är i drift och laddad med en applikation.

Applikationen är inte laddad i rumsenheten utan i rumsautomationsstationen.
Nedladdning av applikationen sker med installationsverktygen SSA-DNT (Pack &
Go) eller ABT.
Installationsverktyget ansluts därför (eller för service) till rumsautomationsstationen
(USB eller Ethernet).

Demontering

Installation

Nedladdning av
applikation i rumsauto-
mationsstationen
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Manuell idrifttagning

Allt idrifttagningsarbete görs via rumsautomationsstionen, genom att använda 
SSA-DNT eller ABT
ABT ansluts aldrig direkt till en rumsenhet.

När mer en rumsenhet QXM3.P36.. är ansluten till KNX PL-Link-trunkbussen,
görs den manuella idrifttagningen enligt följande:

1. Anslut installationsverktygen SSA-DNT eller ABT till rumsautomationsstationen
och aktivera online-idrifttagningsfunktionen.

2. Ladda ner webbsidan " KNX PL-Link-identifiering".
Aktivera identifieringsfunktionen.
Rumsautomationsstationen väntar nu på en signal från rumsenheten.

3. Tryck samtidigt på knappen längst upp till vänster och knappen längst ner till
höger under minst fem sekunder.

4. Sidan "System info" visas.
Gå till sidan nätverksfunktioner (sista raden)

5. Tryck på "Prog. Mode" (första raden).
"Prog. Mode" ändrar läge till "Aktiverat".
Verktyget identifierar att den aktuella rumsenheten är i drift och tilldelar den.

Efter idrifttagningen återgår programmeringsläget automatiskt till “Deaktiverat”.
Anm: Programmeringsläget återgår vid varje start till “Deaktiverat”.

Diagnostik Tryck på "Conn. Test" för att kontrollera KNX PL-Link-anslutningen.
Ett popup-fönster visar förloppet för anslutningstestet.

Återställning till
fabriksinställningar

STOP  Obs! Denna procedur återställer samtliga användardefinierade data
och konfigurationsinställningar till fabriksinställningar.
Denna procedur går ej att ångra.

Tryck på "Fact. Reset". Enheten är blockerad och startar om inom 10 sekunder.
Rumsautomationsstationen raderar rumsenheten från sin lista. Under denna tid,
kan enheten säkert bortkopplas från nätverket.

Om kontakten till rumsenheten inte är avlägsnad, fungerar den som en ny insatt
enhet, vilket kräver återigen en automatisk eller manuell konfiguration.

…
…
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Idrifttagning (Plug & Play)

Om endast en rumsenhet är ansluten till KNX PL-Link-bussen, upprättar
rumsenheten automatiskt kommunikationen med rumsautomationsstationen,
därifrån funktionerna är nerladdade till rumsenheten (Plug & Play).

Följande steg genomförs:

Steg Funktion Beskrivning
1 Bildskärm

Unikt serienummer för enheten visas under
företaget logotypen.

2 Upptagen Under konfigureringen, visas 6 animerade punkter
i mitten av skärmen för att indikera att enheter är
upptagen.

Detta steg hoppas över om enheten redan är
konfigurerad.

Anm.: Konfigurationsfilen kan laddas ner när som
helst; vilket innebär att dessa punkter visas varje
gång rumsautomationsstationen startar en
nedladdning.

3 Normal drift
Efter uppstart, återgår enheten till normal drift
(Bildexempel; bilden är beroende av applikationen
i rumsautomationsstationen).

4 Konfiguration krävs
Vid felaktig konfiguration visas standardsida "Initial
Menu" som indikerar temperaturen som avkänns
av den lokala temperaturgivaren tillsammans men
en meny för nätverksidrifttagning och diagnostik.
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Betjäning

Betjäning och visning av rumsenheten är beroende av styrprogrammet i
rumsautomationsstationen.

Displayen har 4 rader för att visas information.
Texter, symboler, skrivskyddad eller betjäningsbar datapunktinformation kan visas.

Med en flersidig navigationsdriven sida, anordnas informationen enligt följande:

Rad 1 Rubrik/skrivskyddad datapunktinformation
Rad 2 Information

Betjäningsbar datapunktinformation (visning eller börvärde)
   Temperatur, luftkvalitet, fläkthastighet osv.

Rad 3 Skrivskyddad / betjäningsbar datapunktinformation
Rad 4 Information eller navigering mellan olika "sidor"

Info

Betjäningsbar

Skrivskyddad

Navigering

Info

Betjäningsbar

Navigering

Info

Betjäningsbar

Navigering

3 rader med information Betjäning via listor Betjäning via rader

Med en enkelsidig sida, anordnas informationen enligt följande:

Rad 1 Rubrik/skrivskyddad datapunktinformation
Rad 2 Betjäningsbar datapunktinformation

   Temperatur, luftkvalitet, fläkthastighet osv.
Rad 3 Skrivskyddad / betjäningsbar datapunktinformation
Rad 4 Skrivskyddad / betjäningsbar datapunktinformation

Exempel:
Rubrik (tom), temperaturbörvärde, fläkthastighet och
rumsdriftsätt

Lövsymbolen  /  (grön, röd) längst upp till höger i
enheten visar användarna om inställningarna är
energieffektiva eller inte.

Genom att trycka på knappen längst upp till höger, återgår
applikationen till de energieffektiva parametervärden.

ß

Betjäningskoncept

Flersidig visning med
navigering

Enkelsidig visning

RoomOptiControl,
Det gröna lövet
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Genom långtryckning av knappen (ca 3 s) kan man spara en scen som har
ändrats.

1

2

3

4

5

6

7

8

Anm.
·  En scen kan sparas endast om Scene

Teaching är aktiverad i applikationen.
· Betjäningsoperationen för att spara en scen

kan projekteras fritt.
Standardsidan är inställ på “Knapp 6
långtryckning" (knapparna är numrerade till
vänster uppifrån och ner och till höger
uppifrån och ned).

1

2

3

4

5

6

7

8

· Låsning av knappar:
Tryck på knapp 6

· Låsa upp knappar:
Tryckt på knapparna 2, 3 och 7 i
ordningsföljd.

Symboler med statusinformation:

  

· Bock:  Visar det aktuella valet för rumsautomationsstation. Ändring från
timglas till bock visar att automationsstationen har bekräftad de
inmatningarna som användaren har precis gjort.

· Timglas:  Visar förloppet av vald aktivitet.
· Låsning:  Visar låsta poster som inte kan väljas / aktiveras.
· Diskett:  Används endast för att spara scener och visas under 1 sekund och

växlar sedan till "Bock".

Underhåll

Enheten kan rengöras med de flesta lösningsmedelsfria rengöringsmedel som
finns i handel.
Använd inga mekaniska hjälpmedel (grov svamp eller liknande material) – endast
en mjuk fuktig trasa.
För demontering se sidan 5.

Avfallshantering

Apparaten klassificeras vid avfallshantering som elektronisk komponent enligt
EU-riktlinje 2012/19/EU och får inte avfallshanteras som osorterade
hushållssopor
· . Avfallshantering ska ske inom de avsedda kanalerna för insamling av

elektroniskt avfall.
· Lokal och aktuell lagstiftning skall alltid beaktas.

Spara scener

Låsning av knappar

Statusinformation

STOP Obs!

…
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Tekniska data

Matningsspänning Driftspänningsområde KNX PL-Link DC 21...30 V
Rumsenheten får sin strömförsörjning från ansluten rumsautomationsstation, via
KNX PL-Link-gränssnitt.
Effektförbrukning
(från rumsautomationsstationen)

Max.10 mA vid DC 24 V
Serie A: Max 12,5 mA vid DC 24 V

Driftdata Temperaturgivare
Mätelement NTC motståndsgivare
Mätområde 0...50 °C
Mätnoggrannhet (5...30 °C) ±0,61 K
Mätnoggrannhet (25 °C) ±0,35 K

Display Typ Punktmatriss display, upplösning 96x128
Informationen som visas är beroende av
applikationen i rumsautomationsstation

- Rumstemperatur
- Börvärdesinställningar
- Driftsätt
- Manuellt vald fläkthastighet
- Reglersekvens:
- Scener
- osv.

Portar/gränssnitt Typ av gränssnitt mellan
rumsautomationsstation och rumsenhet

KNX PL-Link

Överföringshastighet 9,6 kBit/s
Standard KNX-busskontakt Ledningsdiameter 0,8 mm,

max 1,0 mm
(endast flertrådiga ledare)

Kabeltyp Flertrådig ledare 2-tråds, partvinnad
Kabellängd, enkeltrådig ledare (från
rumsautomationsstation till rumsenhet)

<350 m, längre sträcka kan erhållas,
se KNX specifikationer

Kablar måste uppfylla KNX-specifikationer, se DESIGO TRA Mounting and installation
manual, CM111043

Skyddsdata Kapslingsklass enligt EN 60529 IP30
Isoleringsklass III

Omgivningsförhållanden IEC 721 Normal drift Transport
 Omgivningsförhållanden Klass 3K5 Klass 2K3
  Temperatur 0...50 °C – 25...70 °C
  Fuktighet < 85 % RF < 95 % RF
 Omgivningsfaktorer och deras strängheter Klass 3M2 Klass 2M2

Standarder och riktlinjer EU-konformitet (CE) CM2T1601xx *)

-konformitet Del 15 i FCC-föreskrifterna

- konformitet UL916
RCM- konformitet (EMC) CM2T1601en_C1 *)

Miljökompatibilitet Produktens miljödeklaration CM2E1601 *) innehåller information om produktens
miljövänliga tillverkning och process (RoHS-konformitet, materialsammansättning,
förpackning, miljömässiga fördelar, avfallshantering)

Färg Kapslingsfront Titanvitt, liknar RAL9010
Vikt QMX3.P36F QMX3.P36G

Betjäningsenhet   50 g   50 g
Infattning, bottenplatta   32 g   63 g
Förpackning   44 g   54 g
Totalt 126 g 167 g

*) Dokumenten kan laddas ned från www.siemens.se/hit eller http://siemens.com/bt/download.

…
…

…
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Anslutningsschema

R1 Rumsenhet QMX3..
N1 Regulator, ställdon

=  Partvinnad

+ Röd KNX PL-Link (positiv)
– Grå KNX PL-Link (negativ)

Ledningarna får INTE växlas!
Enheten är skyddad mot felaktig ledningsdragning, men kommunikationen fungerar
inte om ledningarna växlas.

+ _

16
01

A0
3

RJ45-kontakt för verktygskabel

16
01

A0
2

1

8

1 CE+, KNX
2 CE–, KNX
3 N.C.
4 N.C.

5 Spänning 16 V
6 N.C.
7 Ident stift
8 GND

Anslut ABT:n för att ladda applikationen till rumsautomationsstationen eller för
underhållsarbete:
- Direkt till rumsautomationsstationen
- Till rumsenheten med hjälp av verktygskabeln och serviceverktyget OCI702 (se

datablad A6V10438951sv)
Anm.: För att ansluta verktygskabeln måste man avlägsna rumsenheten från
bottenplattan.

+ – – + – +

OCI 702

PL-Link

Ethernet , MS/TP

…

KNX PL-Link-kontakt

STOP Obs!

…

Verktygskontakt
(uttag 2,5 mm)

Anslutning av verktyget
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Måttuppgifter (mått i mm)

Betjäningsenhet

Infattning DELTA line
(kvadratisk)

Bottenplatta, kvadratisk

Infattning liknar Delta
azio (rektangular)

Bottenplatta, rektangulär

ã 2012-2019 Siemens AB, Building Technologies Division, en_04/2016-03-24 Rätt till ändringar förbehålles


