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 Pressostats eau SNSC…Q
 pour eau, air et vapeur 

  

Domaines d'application 

Ces pressostats sont particulièrement adaptés au contrôle de manque d’eau dans les 
installations de chauffage, industrielles et tertiaires. 
 

Références et désignations 

Il existe deux modèles de pressostats : 

Référence Plage de mesure Différentiel 

SNSC103Q 0…3 bar 0,35…2 bar 

SNSC110Q 1…10 bar 1…3 bar 
 

Schéma des connexions 

 

Le contact 1 - 3 se ferme quand la pression AUGMENTE 

Le contact 1 - 5 se ferme quand la pression DIMINUE 
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Caractéristiques techniques 

Raccord prise de pression raccord mâle BSP 3/8’’ (12/17) 
Fluides admis eau, air, vapeur 
Sortie 

Pouvoir de coupure 
contact inverseur unipolaire 
250 V~ / 12 A, résistif 

Fonctionnement 
Conditions climatiques 
 température 
 humidité 

selon CEI 721-3-3 
classe 3K5 
−10...+120 °C 
< 95 % hum. rel. 

Transport 
Conditions climatiques 
 température 
 humidité 
Conditions mécaniques 

selon CEI 721-3-2 
classe 2K3 
−20...+70 °C 
< 95 % hum. rel. 
classe 2M2 

Normes relatives aux produits 
Dispositifs de commande électrique auto-
matiques à usage domestique et analogue 

 
 
EN 60 730-1 

Compatibilité électromagnétique 
Sensibilité aux influences parasites 
Rayonnements perturbateurs 

 
EN 55 014 
EN 55 014 

Conformité    selon 
directive relative à la CEM 
directive relative à la basse tension 

 
89/336/CEE 
73/23/CEE 

Classe de protection II, selon EN 60 730 
Type de protection du boîtier IP 44, selon EN 60 529 
Bornes de raccordement pour fils  1,5 mm² 
Poids 0,330 kg 
Dimensions voir «Encombrements» 
Semelle de montage (équerre), fournie pour fixation rapide, entraxe 40 mm 

Encombrements (dimensions en mm) 
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Réglage différentiel

Réglage consigne

4 x Ø 4 mm,
entraxe 25 x 25 mm
Fixation par 4 vis et
une équerre (fournies)

Raccord mâle 3/8
(12/17)
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Caractéristiques  
générales 

Conditions ambiantes 

Normes et standards 

Divers 

Siemens SAS – Building Technologies 
Sous réserve de modifications 


