
 

 

 Bedienungsanleitung RDF110… 
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RDF110... – der Temperaturregler, mit dem Sie für Ihren Raum die ideale Temperatur einstellen können. Der 
Ventilator läuft im Automatikbetrieb oder manuell auf der gewählten Stufe. Sie können entweder die 
Werkseinstellungen verwenden oder gemäss Ihren individuellen Bedürfnissen Anpassungen vornehmen. 

Anzeige Bedienen und Einstellen

Wärmer / kälter
Einstellung der
Temperatursollwerte

Umschaltknopf für 
Heiz-/Kühlbtrieb
Manuelles Umschalten 
mit RDF110.2  

Raumtemperatur oder Sollwerte

3057Z02de

Normalbetrieb

Energiesparbetrieb

Symbol Raumtemperatur-Istwert

Betriebsbereitschaft

Infrarotempfänger
für Fernbedienung optional
mit RDF110.../IR

Kühlbtrieb
Heizbetrieb

AUTO 
Automatischer 
Ventilatorbetrieb aktiv

Niedrige,             mittlere,                   hohe Ventilatorstufe

Druckknopf für Venti-
latorstufenwahl und 
Betriebsbereitschaft
- Betriebsbereitschaft (     )
- Automatische Ventilator-
  stufenwahl  (AUTO)
- Manuelle Ventilatorstufen-
  wahl  (            ) 

 
 

Sind Ihre Räume zu warm oder zu kalt? 

 

 +
 

Nur für Normalbetrieb. 

Durch Drücken der Taste  oder  können Sie den aktuellen Raumtemperatur-Sollwert für Normalbetrieb in Schritten 
von 0.5 °C erhöhen oder senken. Der maximale Einstellbereich beträgt 5...40 °C, wenn er nicht durch die Parameter P05 
und P06 eingegrenzt wurde. 

 

Wollen Sie Ihren Regler auf Betriebsbereitschaft stellen? 

 
 

 
 
 
 
 

 

Drücken Sie mehrmals auf , bis auf der Anzeige das Symbol  
erscheint, was Betriebsbereitschaft bedeutet. 

In Betriebsbereitschaft  regelt der Regler auf den eingestellten tieferen 
Sollwert bei Heizbetrieb (Parameter P03) oder auf den eingestellten 
höheren Sollwert bei Kühlbetrieb (Parameter P04).  
Wichtig: 
Wird der Betriebsbereitschafts-Sollwert auf OFF gestellt 
(Werkseinstellung), bedeutet dies, dass der Regler in 
Betriebsbereitschaft nicht aktiv ist. 
Frostgefahr! 

Wollen Sie den Ventilatorbetrieb ändern? 

 

AUTO 
 
 
 

 
 

Drücken Sie auf , bis die gewünschte Ventilatorstufe erreicht 
haben. 
Im automatischen Betrieb wird die Ventilatorstufe durch den Regler in 
Abhängigkeit vom Sollwert und vom Raumtemperatur-Istwert 
automatisch gewählt. Hat die Raumtemperatur den Sollwert erreicht, so 
schaltet der Ventilator ab. 
Im manuellen Betrieb läuft der Ventilator unabhängig und immer auf der 
gleichen Stufe: Niedrige, mittlere oder hohe. 
Die aktuelle Stufe wird durch die Anzahl der Ventilatorsymbole 
angezeigt. 
Niedrige Stufe 
Mittlere Stufe 

Hohe Stufe 

Wollen Sie von Heizbetrieb auf Kühlbetrieb umschalten? 

 
 

 /  
 

Beim RDF110 erfolgt die Umschaltung zwischen Heiz- und Kühlbetrieb 
entweder automatisch über einen Fühler oder durch einen 
Fernumschalter. Wurde der Regler bei der Inbetriebnahme auf nur 
Kühlen oder nur Heizen eingestellt, so ist keine Umschaltung möglich 
(siehe Parameter P22: Werkseinstellung nur Kühlen). 

Wird beim RDF110.2 auf  gedrückt, so schaltet der Regler von 
Heizen auf Kühlen um, oder umgekehrt. 

Wollen Sie auf Energiesparbetrieb umstellen? 

 /  

 /  

Nur beim RDF110 erfolgt die Umschaltung von Normalbetrieb oder 
Betriebsbereitschaft auf Energiesparbetrieb automatisch über einen 
externen Schalter als Fensterkontakt, Key Card-Schalter usw. Im 
Energiesparbetrieb ist der automatische Ventilatorbetrieb aktiv. 

Energiesparbetrieb 
 

 +
 

 
 

 

Falls Sie die Temperatursollwerte gemäss Werkseinstellung (16 °C 
für Heizen und 28 °C für Kühlen) ändern möchten, dann befolgen 
Sie die Schritte unter “Ändern der Regelparameter”. 
Wichtig: 
Der Sollwert im Energiesparbetrieb kann auf OFF gestellt werden. 
Dies bedeutet, dass der Regler im Energiesparbetrieb nicht aktiv ist 
und dass das Symbol AUTO nicht erscheint. 
Frostgefahr! 



Inbetriebnahme (durch qualifiziertes HLK-Fachpersonal)   
(Alle Temperatureinstellungen können in Schritten von 0.5 K vorgenommen werden) 

Para-
meter 

Werkseinstellung der Reglerparameter: 
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   Einstellbereich RDF110 RDF110.2

P01 Sollwert Heizen im Energiesparbetrieb  (WheatEco) 16 OFF, 5 °C…WcoolEco  X 

P02 Sollwert Kühlen im Energiesparbetrieb (WcoolEco) 28 OFF, WheatEco…40 °C  X 

P03 Sollwert Heizen im Bereitschaftsbetrieb   (WheatStb) OFF OFF, 5 °C…WcoolStb   

P04 Sollwert Kühlen im Bereitschaftsbetrieb   (WcoolStb) OFF OFF, WheatStb …40 °C   

P05 Sollwert-Minimalbegrenzung im Normalbetrieb  (WminNorm) 5 °C 5 °C…WmaxComf   

P06 Sollwert-Maximalbegrenzung im Normalbetrieb (WmaxNorm) 35 °C WminComf…40 °C   

P07 Fühlerabgleich 0 K -3…+3 K   

P08 Schaltdifferenz im Heizbetrieb SDH 2 K 0.5…+4 K   

P09 Schaltdifferenz im Kühlbetrieb SDC 1 K 0.5…+4 K   

P10 Schaltdifferenz Ventilatorstufe 2 im Heizbetrieb SDH2 1 K 0.5…+4 K   

P11 Schaltdifferenz Ventilatorstufe 2 im Kühlbetrieb SDC2 1 K 0.5…+4 K   

P12 Schaltdifferenz Ventilatorstufe 3 im Heizbetrieb SDH3 1 K 0.5…+4 K   

P13 Schaltdifferenz Ventilatorstufe 3 im Kühlbetrieb SDC3 1 K 0.5…+4 K   

P14 Verweilzeit Auto-Ventilatorstufen 2 Min. 1…5 Minuten   

P15 Minimale Einschaltzeit Ausgang (Y11) 1 Min. 1…10 Minuten   

P16 Minimale Ausschaltzeit Ausgang (Y11) 1 Min. 1…10 Minuten   

P17 Wahl von °C oder °F °C °C oder °F   

P18 Anzeige Temperatur oder Sollwert  ON 
OFF: Sollwert 
ON: Raum- (oder Rückluft-) 
       Temperatur 

  

P19 Wirksinn Fern-Umschalteingang 0 0: Schliesser (NO)  
1: Öffner (NC) 

 X 

P20 Ventilatorsteuerung im Energiesparbetrieb OFF OFF in Totzone  
ON in Totzone  X 

P21 Ventilatorsteuerung im Normalbetrieb OFF OFF in Totzone 
ON in Totzone   

P22 Heiz- / Kühlbetrieb 1: Nur 
Kühlen 

0: Nur Heizen 
1: Nur Kühlen 
2: Autom. H/K-Umschaltung 

 X 

P23 Heizen / Kühlen-Umschaltpunkt für Kühlen 16 °C 10…25 °C  X 
P24 Heizen / Kühlen-Umschaltpunkt für Heizen 28 °C 27…40 °C  X 

P25 Infrarotempfänger (nur bei RDF.../IR) 1 0: Inaktiv 
1: Aktiv   

P98 Aktiver Temperaturfühler  Diagnose-
wert 

0: Interner Fühler 
1: Externer Fühler  X 

P99 
Wert der angezeigten aktuellen Heizen / Kühlen-
Umschalttemperatur oder Anzeige des aktuellen Betriebs 

Diagnose-
wert 

100 = Eingang offen   Betrieb 
0…49 °C = aktueller Temperaturwert 

00 = Eingang überbrückt   Betrieb 
OFF= nicht eingestellt als automatische 
H/C-Umschaltung 

 X 

Ändern der Regelparameter  
Zur Optimierung des Regelverhaltens können einige Regelparameter eingestellt werden. 
Dies kann auch während des Betriebs erfolgen, ohne den Regler öffnen zu müssen. 
Falls Sie die Regelparameter ändern möchten, gehen Sie wie folgt vor: 

(Die Tabelle links zeigt die Werkseinstellungen) 

 

 +
 

  

 
 

 +
 

  

 +
 

 
 

 

1. Stellen Sie den Regler auf Betriebsbereitschaft . 
2. Drücken Sie gleichzeitig während mindestens 3 Sekunden und  

maximal 5 Sekunden auf  und . Lassen Sie die Tasten wieder los 
und drücken Sie innerhalb von 2 Sekunden nochmals während 3  
Sekunden auf . Auf der Anzeige erscheint “P01”. 

3. Wählen Sie den gewünschten Parameter durch wiederholtes 
Drücken von  oder : 
 

P01 P02 P22 P98
+- +- -+

3057z03
P99

-+-
P25

+-

 

4. Drücken Sie gleichzeitig auf  und . Es erscheint der aktuelle 
Wert des angewählten Parameters, der durch wiederholtes Drücken 
von  oder  verändert werden kann. 

5. Durch nochmaliges gleichzeitiges Drücken von  und  oder  
5 Sekunden nach dem letzten Tastendruck wird der letzte Parameter 
wieder angezeigt.  

6. Durch Wiederholen der Schritte 3 bis 5 können weitere Parameter 
angezeigt und verändert werden. 

7. 10 Sekunden nach der letzten Anzeige oder Einstellung werden alle 
Änderungen gespeichert und der Regler kehrt in die Betriebsbereitscha
zurück. 

8.   Schalten Sie in den Normalbetrieb , indem Sie die Taste  
      drücken. 

Fühlerabgleich 
Sollte die vom Regler angezeigte Temperatur mit der effektiv gemessenen 
Raumtemperatur nicht übereinstimmen, so kann der Temperaturfühler neu 
abgeglichen werden. Dazu muss der Parameter P07 verändert werden. 

 
Gehen Sie wie im Abschnitt  “Ändern der Regelparameter” vor und 
wählen Sie mit den Schritten 1 bis 3 den Parameter P09 aus. 
Mit Schritt 4 kann nun die angezeigte Temperatur an die effektiv 
gemessene Raumtemperatur angepasst werden. Mit jedem 
Tastendruck von  oder  wird die Temperatur um + oder – 0.5 °C bis 
zu einem Maximum von + / - 3 °C geändert.  
Schritt 7 speichert den Abgleich automatisch 10 Sekunden nach der 
letzten Eingabe. 

Legende zur Tabelle 
 Einstellbar: Bitte alle veränderten Einstellungen dokumentieren. 

 Nicht einstellbar / nur Anzeige 
X Nicht einstellbar / keine Anzeige 
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