
 
替代 RWD6856 

RWD 70 通用控制器 

应用程序 6856107 

 

室内温度控制 

热水阀控制 

空气电加热控制 
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比例或比例积分控制 

室内温度控制    

控制调节型 ( 0..10Vdc ) 水阀 

开关型直膨制冷盘管控制 

通过 X2 温度开关切换 Y1 的冬夏模式 

冬夏设定点切换 

可选昼夜设定点切换  

X1

主传感器

辅助输入

数字输入

模拟输出1

X1

X2

X3

U1

Y1

M

 

 

M1

模拟输出2 U2

S1

T

DO1开关输出

X1:室内温度

S1:白天/夜间切换开关

S2:冬夏转换开关

Y1:水调节阀

Q1:分体式制冷机组

Q1

S2

 

 

• 室温传感器、室外传感器默认为 Ni1000.   

• 水阀控制 Y1 的比例带和积分时间可调 

• 电加热控制 Q1 回差可调 

• 根据 X2 上的冬夏转换开关切换 Q1 和 Y1 的制热/制冷模式和设定点 

 

• 可以通过开关切换白天/夜间设定点 

• 默认时间表开关禁用，通过 S1 开关切换设定点。如需使用需要输入 2 级密码，在菜

单中选择 “启用” 时间表定时，并在系统菜单页面设置控制器时钟，时间表启用

时，S1 切换开关功能无效。在系统菜单中可以调整时间表设置，默认周一到周日 

8：00-18：00 为白天舒适模式（0），18：00 之后为夜间节能模式（1）。从系统菜

单上，可以将时间表数值设置为除 0 和 1 外的其它数值，但本应用请仅使用 0 和 1。 
 

• 分体制冷机组内部带安全保护措施 

 

附加功能 

工作模式 

安全功能 
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温度传感器检测室内温度，根据室内温度设定值和设定的比例带控制水阀 Y1 输出和制冷

机组开关 Q1 

 

输出

负荷

输出上限

输出下限
SPH

Y1

XP

SPH:制热设定点      SPC:制冷设定点      

XP:Y1控制比例带   Q1C:Q1设定点        

SD:Q1控制回差

Q1
ON

OFF

Q1C

SD

SD/2 SD/2SPC

 
 

X1     X2         X3

X1

AC/DC G0

24V    
U1      U2

G0   Y

        G

Y1

R1

N1

S1

G0

K1

24V

S2

DO1

Q1

 
 

RWD70 

N1 RWD70控制器 

X1 室温传感器 

S1 白天/夜间模式切换开关 

S2 冬夏转换开关 

Y1 水阀控制（0-10V) 

Q1 制冷机组开关（外接继电器 K1) 

接线图 

功能示意 
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默认页，只读，显示无需密码 

App6856         Su00-01-01 00:00 

Y1 水阀输出                 10.0V 

Q1 制冷开关 关闭 

X1 室内温度 21.5℃ 

X2 冬夏模式 冬季 

 

运行参数，只读，显示无需密码 

运行参数  

X3 工作模式 白天舒适模式 

Y1 当前设定温度 24.0℃ 

Q1 当前设定温度 28.0℃ 

  

 

运行模式，显示无需密码,修改密码等级 2,密码 2222 

运行模式  

当前工作模式   白天舒适模式 

时间表启用 禁用 

时间表输出值 白天舒适模式 

 

设定参数，显示修改密码等级 1,密码 1111 

设定参数  

Y1 冬季白天设定温度   24.0℃ 

Y1 冬季夜间设定温度 16.0℃ 

Y1 夏季白天设定温度   26.0℃ 

Y1 夏季夜间设定温度 30.0℃ 

 

设定参数，显示修改密码等级 1,密码 1111 

设定参数  

Q1 制冷白天设定温度   28.0℃ 

Q1 制冷夜间设定温度 32.0℃ 

Y1 输出下限   0% 

Y1 输出上限 100.0% 

 

配置参数，显示修改密码等级 2,密码 2222 

配置参数  

X1 上限 150.0℃ 

X1 下限 -50.0℃ 

X1 校准 0K 

冬夏转换延时 32.0s 

 

调试页，显示修改密码等级 2,密码 2222 

调试参数  

Y1 控制比例带   4.0K 

Y1 控制积分时间 256.0s 

Q1 控制回差 2K 

Q1 最小关闭时间 8.0s 

                                               

显示菜单 
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参数名称 默认数值 数值范围 所在页面 参数含义 

Y1 水阀输出 / 0-10.0V 默认页 当前 Y1 输出电压 

Q1 制冷开关 / / 默认页 当前 Q1(DO1)输出状态 

X1 室内温度 / / 默认页 X1 当前实际温度 

X2 冬夏模式 / / 默认页 冬夏模式（有延时） 

X3 工作模式 / 白天/夜间 运行参数页 X3 当前工作模式（断开-白天/闭合-夜间） 

Y1 当前设定温度 24.0 -50.0-150.0℃ 运行参数页 当前模式下设定温度 

Q1 当前设定温度 28.0 -50.0-150.0℃ 运行参数页 当前模式下设定温度 

当前工作模式 / 白天/夜间 工作模式 当前工作模式由 S1 开关或时间表输出确定   

（0-白天/1-夜间） 

时间表启用 / 禁用/启用 工作模式 修改需要二级密码 

时间表输出值 / 0/1 工作模式 0=白天舒适模式/1=夜间节能模式 

Y1 冬季白天设定温度 24.0℃ -50.0-150.0℃ 设定参数 冬季白天舒适模式下设定温度 

Y1 冬季夜间设定温度 16.0℃ -50.0-150.0℃ 设定参数 冬季夜间节能模式下设定温度 

Y1 夏季白天设定温度 26.0℃ -50.0-150.0℃ 设定参数 夏季白天舒适模式下设定温度 

Y1 夏季夜间设定温度 30.0℃ -50.0-150.0℃ 设定参数 夏季夜间节能模式下设定温度 

Q1 制冷白天设定温度 28.0℃ -50.0-150.0℃ 设定参数 分体制冷机组白天舒适模式下设定温度 

Q1 制冷夜间设定温度 32.0℃ -50.0-150.0℃ 设定参数 分体制冷机组夜间节能模式下设定温度 

Y1 输出下限 0.0% 0-100.0% 设定参数 Y1 输出下限值 

Y1 输出上限 100.0% 0-100.0% 设定参数 Y1 输出上限值 

X1 上限 150.0℃ -100.0-8000.0℃ 配置参数页 X1 传感器报警上限值 

X1 下限 -50.0℃ -100.0-150.0℃ 配置参数页 X1 传感器报警下限值 

X1 校准 0K -5.0-5.0K 配置参数页 X1 传感器校准值 

冬夏转换延时 32.0s 0-4096.0s 配置参数页 冬夏转换延时时间 

Y1 控制比例带 4.0K -0.5-200.0K 调试参数页 Y1 PI 控制比例带 

Y1 控制积分时间 256.0s 0-4096.0s 调试参数页 Y1 PI 控制积分时间 

Q1 控制回差 2.0K -0.5-200.0K 调试参数页 Q1 制冷机组开关控制回差 

Q1 最小关闭时间 8.0s 0-255.0s 调试参数页 Q1 断开后最小保持时间 

参数及设定点表 
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