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Display med justerbar kontrast

Energibesparande bakgrundsbelysning (fr.o.m. serie D)

Enkel betjaning med knappar och direkt tillgang till erforderlig
anlaggningsinformation

Universell betjaning och indikering av anlaggningsfunktioner (larmhantering,
tidprogram, kalender, borvardesjustering, indikering av aktuella varden, etc.)
Integrerat akustiskt och/eller visuellt summalarm

Grafisk trendfunktion on-line

Stod for integrerat behérighetsskydd inom Desigo-systemet

Mojlighet att lagga till eller ta bort anvandare

Automatisk utloggning

Grafisk varmekurva

Installning av systemdatum och -tid

Kontextkanslig hjalpfunktion

Installation i modulér automationsstation PXC..-U eller fjarrinstallation
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Anvandningsomrade

Funktioner

Betjaningsenhet PXM20 ger enkel indikering och betjaning av Desigo PX
automationsstationer via BACnet natverkskommunikation. Den grafikbaserade
displayen med tydlig text och direktatkomst via knappar sakerstaller en anvandarvanlig
betjaning.

Betjaningskoncept

Alla synliga varden i systemet kan indikeras i enlighet med den definierade
anvandarprofilen. Typiska indikeringar:

¢ Indikering av aktuella varden

e Borvardes- och parameterinstallningar

e Underhalls- och feimeddelanden

¢ Larmlistor och enskilda larmmeddelanden med kvitteringsmojlighet och/eller
aterstallning

e Tidprogram (veckoprogram och undantagsprogram)

e Start/stopp av anlaggning

¢ Inloggning och inmatning av I6senord

Ett integrerat meddelandesystem foér summalarm med akustisk och visuell indikering
tilhandahalls.

Eftersom betjaningsenhet PXM20 ar &mnad att anvandas av slutanvandare, ar
betjaningskonceptet gjort pa enklast mojliga satt med tydliga vyer for intuitiv betjaning
snarare an indikering av s manga varden som mdjligt.

o Alla texter visas i klartext pa valt sprak.

o For att sakerstalla en tydlig orientering for alla operatorer visar de éversta tva
raderna (rubrikrader) alltid vilken anlaggning eller vilken funktion som for tillfallet
betjanas.

¢ Betjaningskonceptet innebar att man alltid genom att klicka pa resp. radknapp direkt
kan valja den anlaggningsinformation som anges pa samma rad (direktknappar).

¢ Alla installningar eller férandringar som gors kan ses direkt pa displayen (t.ex. grafisk
indikering av tidstyrning).

¢ Betjaningskonceptet sékrar dessutom att all information och alla hjalpfunktioner kan
begéras fram nar som helst (info-knapp).

Anvandarmanual PXM20:s funktionalitet &r beskriven i féljande dokument:
Betjaningsenhet PXM20 / PXM20-E, Anvandarmanual, CM110754sv.
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Indikeringar och
betjaningsknappar

Universell betjaning och
indikering

Larm och handelser

Optiskt och akustiskt larm
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1 Display

2 Navigeringsknappar (direktknappar):

Direktknapparna mojliggor direkt tillgang till 6nskad rad. Méjliga funktioner:
— Valj varde och paborja justering av valt varde

— Bekréfta nytt varde

— Starta funktion

— Oppna objekt

3 Larmdiod: Larmdioden tands eller blinkar om det finns ett larm i systemet.

4 Navigeringsknappar (PageUp/PageDown):

Knapparna PageUp och PageDown anvands for att bladdra framat/bakat om en sida
innehaller mer varden an vad som kan visas samtidigt pa displayen.

5 Editeringsknappar: Med dessa knappar kan valda varden andras (<+> och <—>) och
bekraftas (<J>).

6 Knappen ESC (Undo / GoUp): Nar man editerar ett varde kan editeringsprocessen
avbrytas med hjalp av knappen (Undo, féregaende varde visas dé igen). | dvriga falll
valjer knappen narmast hégre objekt i hierarkin (GoUp).

Denna knapp ar placerad mellan de tva blocken som innehéller navigerings- och
editeringsknappar, eftersom den funktionsmassigt tillhér bagge.

7 Info-knapp <?>: Denna knapp véljer informationslage for nasta knapptryckning.

Beroende pé applikationsprogram ar varje menytrad olika. Navigering i menytradet
bygger pa den s.k. ClickDown-proceduren med hjalp av navigeringsknapparna.

Om PXM20 tar emot ett larm eller en handelse, dyker ett pop up-fonster med aktuell
information upp pa displayen.

Nar ett larm kommer in blinkar larmdioden och évergéar sedan till fast sken nar alla larm
har kvitterats. Det akustiska larmet finns som tillval och kan aktiveras nar ett larm
intréffar.

Larmlista Larm skrivs in i Larmdversikten med en symbol, en beskrivning och en tid-
/datumstampel i kronologisk ordning. En kvitteringsvy for att kvittera larm kan begéaras
upp i Larmoversikten. Efter kvittering forsvinner larmposten fran Larmdéversikten;
daremot kvarstar den i larmhistoriklistan. Ytterligare detaljer kan visas i larmhistoriken
(t.ex. ur drift, manuell, dédzon, aktuellt varde, etc.)

Historiken i PXM20 kan innehalla max. 60 poster; de aldsta raderas.
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Tidprogram

Veckoprogram

Undantagsprogram

Online-trend

Info-koncept

Behorighetsskydd
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Med tidprogrammet kan anvandaren skapa en tidsberoende in- och urkoppling samt
tidsberoende borvardesférandringar.
Tidprogrammet bestar av ett veckoprogram och ett undantagsprogram.
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Aven i undantagsprogrammet anvands navigerings- och editeringsknapparna for att
skapa, andra eller radera undantagen. Det &r mojligt att definiera bade undantagsdagar
(t.ex. en helgdag) och undantagsperioder (t.ex. semesterperioder).
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Betjaningsenhet PXM20 erbjuder anvandaren fem kanaler for trendloggning, varfér 5
datapunkter kan loggas samtidigt.

Det finns tre olika sétt att studera dessa trenddata:

1 Grafisk vy: | denna vy visas alla lagrade varden for en trend-datapunkt grafiskt

2 On-line grafisk vy: | denna vy visas véardena grafiskt och dynamiskt, dvs. i realtid.
3 Lista: | stallet for grafiskt kan vardena presenteras i form av en lista

Tryck pa info-knappen for att vaxla till info-drift. Vid info-drift kan tva olika typer av

information begaras fram:

¢ Vid nedtryckning av info-knappen ytterligare en gang visas allman information om
det valda objektet (t.ex. fullstandig stkvag, klartext om objektet).

¢ Vid nedtryckning av en direktknapp vid info-drift visas information om objekt eller
varde pa vald rad.

Avsluta info-drift genom att trycka pa valfri knapp.

Inloggning sker genom att man anger av l6senord med hjalp av strangeditorn
¢ Indikering och betjaning sker i enlighet med anvandarrattigheter
¢ Definition av anvandarrattigheter sker vid konfigureringen av Desigo PX
¢ Inloggning sker alltid till hela systemet (projektet)
e Larm
—Larmindikering beror p& anvandarrattigheter
—Larmhantering sker i enlighet med anvandarrattigheter
e Utloggning
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Auto-utloggning
och vilodrift

Spréakversioner

Typoversikt

Om ingen operatorsaktivitet sker inom en bestamd tid, slds PXM20 automatiskt av och
displayen slocknar.
En knapptryckning aktiverar enheten igen och bakgrundsbelysningen tands.

Vid leverans ar betjaningsenhetens sprakinstallning satt till engelska.
Sprakinstallningen kan enkelt &ndras till t.ex. svenska.

Typbeteckning Bestallningsnummer | Benamning
PXM20 BPZ:PXM20 Betjaningsenhet
Bestallning
Vid bestallning anges antal, bendmning, typbeteckning och bestaliningsnummer
Exempel 1 st Betjaningsenhet PXM20, BPZ:PXM20
Tillbehor
Typbeteckning [ Bestallningsnummer | Benamning
PXA-C1 BPZ:PXA-C1 Anslutningskabel (CAT5), langd 3 m
(bestélls separat)
PXA-C2 BPZ:PXA-C2 Adapter RS232 — RJ45 for anslutning av
PXA-C1 till en PC (bestélls separat)
PXA-H1 BPZ:PXA-H1 Monteringsram for montering pa vagg
eller i apparatskapsdorr (bestélls separat)
Kombinationsmajligheter
Typbeteckning Benamning Datablad
PXC.. Kompakta automationsstationer N9211
PXC..-U Moduléra automationsstationer N9221
PXC...D eller PXC..-T.D Kompakta automationsstationer N9215
PXC...D Moduléra automationsstationer N9222

Mekaniskt utférande

Betjaningsenhet PXM20 ar innesluten i en robust plastkapsling som passar for flera
olika monteringsmetoder.

Alla indikerings- och betjaningselement sitter pa enhetens front (se sid. 2).
Anslutningarna for automationsstationerna ar inbyggda pa enhetens baksida (se sid. 8).

Montering
PXM20 ar avsedd for montering i apparatskapsfront eller andra paneler (t.ex.
fjarrdriftspaneler eller liknande enheter). Den kan ocksa snappmonteras p& DIN-skena.
Dessutom kan PXM20 monteras direkt pA en modular automationsstation.
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Idrifttagning

Inkopplingstest

Idrifttagning utan
omkopplare

Nedladdning av
grundprogram

Avfallshantering

e Enheten stdder endast in- och utgangar som inte ar konfigurerbara (fast funktion),

dvs. dedikerade in-/utgdngar pa kompakta automationsstationer och in-/utgangar pa
PTM-moduler. Universella ingdngar (Ul) och in-/utgangar for TX-1/O-moduler stods
inte.

Darfor den féredragna metoden for att utfora inkopplingstestet ar att anvanda

Point Test-verktyget

Idrifttagning innan programmering:

Inkopplingstestet stddjer lasning av alla in-/utgdngar hos kompakta automations-
stationer och modulara (PTM) — s& lange modulerna har en adressplugg. Dessutom
stodjer inkopplingstestet skrivning till alla utgdngar. Det innebar att det gar att starta
flaktar, pumpar, lampor etc. eller stélla ventiler i en definierad position.

Utgangarna kvarstar i installt lage tills automationsstationens stromférsorjning slas

ifran.

Det ar mgjligt att ladda ned grundprogram via RS232-granssnittet.

B

Tekniska data

Apparaten klassificeras vid avfallshantering som elektronisk komponent enligt EU-
riktlinje 2012/19/EU (WEEE) och far inte avfallshanteras som hushallssopor.
Relevanta nationella lagstadgade foreskrifter skall beaktas.

Detta gors med hjalp av ordnade kanaler for avfallshantering.

Lokal och aktuell lagstiftning skall alltid beaktas.

Allméan apparatinfo

Matningsspanning
Skyddsklenspanning SELV

AC 24V +£20%

Skyddsklenspanning PELV HD 384
Frekvens 50/60 Hz
Effektforbrukning Serie D och senare |Upp till Serie C
AC 24V Max. 3 VA Max. 12 VA
DC 12 Max. 6 W Max. 5 W
Intern sakring Termisk, automatisk aterstallning
Driftdata Huvudprocessor Freescale PowerPC
Kommunikationsprocessor Neuron 3150
Databackup vid spanningsbortfall
Applikationer, parametrar (FLASH) > 10 ar
Knappsats Typ Knappsats med plastmembran och
tryckpunkter
Knapparea 7 X7 mm
Vaxlingstryck 2, 1N
Rorelse 0,6 ... 0,7 mm
Livslangd > 1 miljon tryckningar
Material, frontmembran Polykarbonat
Material, kontakter Kontaktytor silver,
guldplaterade kontaktbleck
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Display

Granssnitt LON-buss

Granssnitt RS232

Monteringsmajligheter

Anslutning
Skyddsdata

Omgivningsférhallanden

Normer och standarder

Miljokompatibilitet

Mekaniskt

LCD-display F-STN, svart & vit
Display-area 123 x 68 mm
Antal punkter 240 x 128 punkter
Punktstorlek 0,47 x 0,47 mm
Punktarea 0,50 x 0,50 mm
Optiskt
Kontrastférhallande 20:1
Siktvinkel + 40°
Siktriktning Klockan 6
Bakgrundsbelysning Serie D och senare | Upp till Serie C
Typ LED CCFL (fluorescerande
kallkatodlampa)
Ljusstyrka 150 cd/m? 60 cd/m?
Ramptid belysning Os 5 min =

Livstid belysning

50.000 drifttimmar
=50 % ljusstyrka

80 % ljusstyrka
20.000 drifttimmar
= 64 % ljusstyrka

Transceiver FTT-10A
Overforingshastighet 78 kBit/s
Protokoll BACnet
Databitar 8

Paritet Ingen
Stoppbitar 1
Overforingshastighet 115,2 kBit/s
Protokoll Xon / Xoff

— For apparatskapsmontering, fjarrbetjaningspaneler, etc.

— DIN-skenor

— Direkt pA modulara automationsstationer

Se avsnitt Anslutningsschema sid. 8

Kapslingsklass enligt EN 60529

IP40 (inbyggd), annars IP30

Isoleringsskyddsklass

Drift Klass 3K5 enligt IEC 721
Temperatur 0..45°C
Fuktighet <85 % RF
Transport Klass 2K3 enligt IEC 721
Temperatur —-25..65°C
Fuktighet <95 % RF
Produktstandard EN 60730-1

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
(anvandningsomrade)

Automatisk elektronisk utrustning for
hushall och liknande anvandning
For bostads-, kommersiella, lattindustri-

och industrimiljoer

EU-konformitet (CE)

CM1T9231xx *)

UL-godkannande

UL 916, http://ul.com/database

Produktens miljodeklaration CA1E9231 *) innehaller information om produktens
miljévanliga tillverkning och konstruktion (RoHS-konformitet, materialsammanséttning,
forpackning, miljomassiga fordelar, avfallshantering)

Matt 117 x 210 x 37 mm (H x B x D) Se avsnitt Mattuppgifter nedan
Vikt Utan / med forpackning + tillbehor 508 g /566 g
*)  Dokumenten kan laddas ned fran www.siemens.se/hit eller http://siemens.com/bt/download
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Anslutningsschema
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