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Dispositifs de notification
Avertisseurs | stroboscopes |

avertisseurs-stroboscopes de série SL

Applications : Intérieures a montage mural seulement

cifications pour architectes et ingé-

nieurs

Une gamme sophistiquée de dispositifs
de notification qui satisfont aux codes et
réglements de l'industrie de la protection
incendie pour des applications de bati-
ments commerciaux

Compatible avec les panneaux de contrdle

d’alarme incendie (PCAI) adressables a 50

points, 252 points et 504 points de Siemens,

ainsi qu’avec :

- PCAI modulaires de Siemens

- Cartes d'extension NAC PAD de Siemens

- PCAI FireFinderMP XLS / XLSV

- Modules de contréle a double synchronisation
de Siemens (DSC)

Technologie de stroboscope a voyants DEL

qui réduit significativement I'appel de cou-

rant de maniére écoénergétique

- Possibilité d’installer des stroboscopes au xé-
non et les nouveaux stroboscopes a DEL dans
le méme champ de vision

- Nécessite moins de blocs d'alimentation,
ainsi que des fils de plus petit calibre et plus
courts

Conception moderne compacte a installa-
tion simple
- Aucune vis de montage visible
- Réglage coulissant manuel des
paramétres (index)
- Quatre (4) réglages sélection-
nables sur le terrain dans un (1)
appareil : 15¢d |30cd | 75 cd |
110 cd

Quatre (4) types distincts de
plaque frontale :
- INCENDIE | ALERTE | AGENT | (vide)

Deux (2) réglages sonores dans
chaque dispositif de notification

- Temporel ou avertisseur continu
- Réglage élevé ou bas

Homologué UL (2034 | 1971 | 464) et ULC

(ULC-S525 | - S526)

- Respecte les normes ADA | NFPA | FCC | ANSI |
OSHA

T
Tl

OSHA ¢
RoHS

U

Présentation du produit

Dans le cadre de la série SL, Siemens offre désormais des avertisseurs, stroboscopes et
avertisseurs-stroboscopes avec stroboscopes a DEL qui s'ajoutent a son portefeuille de
dispositifs de notification. Avec sa série SL, Siemens offre une gamme compléte de
produits a intensités lumineuses basses et élevées. Ces dispositifs de notification so-
phistiqués sont tout indiqués pour les nouvelles applications de construction ou de
modernisation.
Technologie de stroboscope a voyants DEL (diode électroluminescente) qui réduit signi-
ficativement 'appel de courant de maniére écoénergétique.
La partie stroboscope de ces dispositifs répond aux exigences d'impulsion lumineuse
d’'une durée de 20 millisecondes de la norme NFPA 72, édition 2016. Cette fonctionna-
lité permet d'installer des stroboscopes au xénon et les nouveaux stroboscopes a DEL
dans le méme champ de vision.
Les dispositifs de série SL offrent des tonalités de signalement d’alarme pour applica-
tions doubles dans un seul appareil. Tous les modéles de stroboscope de la série of-
frent plusieurs réglages d'intensité lumineuse (15 | 30 | 75 | 110cd) sur un méme ap-
pareil.
De plus, il existe deux (2) modes de fonctionnement pour la partie sonore de ces dispo-
sitifs de notification :

¢ T3 (codé)

e Continu
Les avertisseurs, stroboscopes et avertisseurs-stroboscopes de série SL sont construits
selon une conception élégante et contemporaine. Leur facteur de forme a branche-
ment simple offre une conception discréte et esthétique, une efficacité énergétique
élevée et un aspect qui s'intégre a la composition intérieure de l'application de bati-
ment.
Les dispositifs de série SL sont utilisés dans des applications intérieures a montage mu-
ral. Les avertisseurs de modele de série SLH fonctionnent a 12 ou 24 V c.c., tandis que
les stroboscopes et avertisseurs-stroboscopes de séries SLSW et SLHSW sont congus
pour une tension de 24 V.

Modéle SLHR-N Modéle SLSWW-ALA Modéele SLHSWR-F

Avertisseur Stroboscope Avertisseur-stroboscope
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DIMENSIONS DE LA PLAQUE INTEGREE : OPTIONS DE MONTAGE INCLUENT :
Avertisseur 1334 cm (5,25 po) {H}; Stroboscope = Modeéle SLSBBR ou SLSBBW dans tout boitier 3 Avertisseur-stroboscope
11,6 cm (4,58 po) {L}; branchement simple
0,81 cm (0,32 po) {P} = Boitier carré de 10,2 cm (4 po) avec ensemble

d’adaptateur de modele SLSGP-R ou SLSGP-W

Spécifications

En termes de composition et de fonctionnalité, les modéles de séries SLHW, SLSW et SLHSW procurent une valeur
ajoutée a l'installateur pour divers types d'applications :

. Conception compacte | élégante | discréte

. Liste de fonctionnalités complete

. Options de montage pratiques

. Interrupteur a glissiere facile a ajuster pour l'intensité lumineuse

— Aucun outil nécessaire pour les changements de réglages
— Réglages multiniveaux : 15¢d | 30 cd | 75¢d | 110 cd
. Sorties sonores élevée et basse
. Appel de courant réduit grace a la technologie a DEL de pointe

Les parties DEL des stroboscopes et avertisseurs-stroboscopes de série SL de Siemens répondent aux exigences
dimpulsion lumineuse d’'une durée de 20 millisecondes de la norme NFPA 72, édition 2016. Parce qu'ils respectent
cette récente exigence, les dispositifs existants au xénon et les nouveaux appareils a technologie DEL peuvent étre
installés dans le méme champ de vision.

Les avertisseurs, stroboscopes et avertisseurs-stroboscopes de la série de dispositifs de notification SL de Siemens ont
obtenu I'homologation UL / ULC car ils respectent les normes d'essai de compatibilité avec tous les panneaux de con-
trole d'alarme incendie (PCAI) et accessoires pour lesquels les essais ont établi qu'ils stharmonisent avec les avertis-
seurs-stroboscopes existants de Siemens.

Ces dispositifs incluent les modeles-types existants suivants : dispositifs de notification de séries CH | HS | MTH | S-HQ
| SA| SE | SEF | SET | ST | STH | ZR et ZH. La liste de réglementation comprend également la possibilité d'installer les
stroboscopes a DEL de série SL de Siemens dans la méme zone de notification et le méme champ de vision que
n‘importe quel stroboscope de notification au xénon existant de Siemens.

Tous les types de ces avertisseurs, stroboscopes et avertisseurs-stroboscopes sont homologués UL (pour l'utilisation a
I'intérieur selon les normes 1971 et 464) et ULC-S525 | ULC-S526. Les avertisseurs-stroboscopes de série SL de Sie-
mens possédent également I'approbation ADA | RoHS et ICES.
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Données technique

Montage mural | Avertisseurs-stroboscopes | Appel de courant de la sortie

Montage mural | Avertisseur | Spécifications des sorties (UL)

MODELE
DE SERIE
"SLHSW :*

Intensité nominale (dB élevé | en ampéres)

16,0-33,0 Vc.c.
Réglage 15cd 30cd 75cd 110 cd
Code 3 0,034 0,046 0,105 0,214
Continu 0,042 0,052 0,110 0,217

Montage mural |Avertisseurs-stroboscopes | Appel de courant de la sortie

MODELE
DE SERIE
"SLHSW :

Intensité nominale (dB BAS | en ampéres)

16,0-33,0 V c.c.
Réglage 15 cd 30 cd 75cd 110 cd
Code 3 0,032 0,042 0,102 0,213
Continu 0,036 0,044 0,104 0,216

Montage mural | Avertisseur seulement | Appel de courant de la sortie

pieds
SLHW SLHW -et- SLHSW
Volume @12Vec.c. @24 Vc.c.
8,0V (12,0V[17,5V|16,0V|24,0V | 33,0V
Code 3|
BA dlevé 75 || 80 || 83 76 79 81
- Code 3|
MOQELES DE| dBA bas | 73 77 80 75 77 77
SLHW - et — || Continu |
SLHSW - |dBA éleve 80 || 84 || 87 80 83 86
Continu |
dBA bas 78 | 79 | 84 78 81 81

Consignes UL sorties sonores (dBA)
Réverbérant selon UL464 @ 10

MODELE
DE SERIE
"SLHW

Intensité nominale (Code 3 | en ampéres)

Courant RMS @24 Vc.c.

Montage mural | Avertisseur | Consignes de la sortie (ULC)

Plage de Elevé Faible
tension nominale
8,0-17,50 Vc.c. 0,024 0,018
16,0-33,0Vec.c. 0,030 0,022

Montage mural | Stroboscope seulement | Appel de courant de la sortie

Intensité nominale (Code 3| en ampéres)

Courant RMS @24 Vc.c.

Consignes ULC sorties sonores (dBA)
Anéchoique selon ULC-S525-16 @ 3,05

métres
SLHW SLHW -et- SLHSW
Volume @12Ve.c. @24Vc.c.
8,0V || 12,0V || 17,5V | 16,0V || 24,0V || 33,0V
Code 3|
dBA élevé 85 | 89 || 92 91 95 96
Code 3|
79 | 84 || 87 86 90 91
MOD'ELES dBA bas
DE SERIES
SLHW - et —| Continu |
SLHSW :* [dBA levé 85 || 89 | 92 91 94 97
Continu |
dBA bas 79 | 84 || 87 86 90 92

MODELE tensf::ieoi’:inale 15¢d | 30cd 75¢d 110 cd

DE SERIE

SLSW:" | 160-330vec. | 0,030 | 0,040 0,102 0,201
REMARQUES GENERALES :

ALes intensités nominales RMS respectent la méthode RMS maximum
des UL. L’intensité nominale max. UL est I'intensité RMS maximum
au sein de la plage de tensions répertoriée (16 - 33 V pour appareils

a24v)

A Pour les avertisseurs, 'intensité UL max. est généralement

a la tension maximum répertoriée (16 - 33 V pour appareils a 24 V)
A Pour la tension a double alternance modifiée non filtrée (FWR),
consultez les instructions d’installation

1. Les stroboscopes sont concus pour clignoter a une fréquence d'une fois par seconde minimum au sein de leur « plage de
tension nominale ».

2. La norme NFPA-72 précise une fréquence d’'un a deux clignotements par seconde et les directives de 'ADA (Americans with
Disabilities Act) spécifient une fréquence d'un a trois clignotements par seconde.

3. Toutes les spécifications d'intensité lumineuse représentent l'intensité réelle minimale du stroboscope conformément a la
norme UL 1971.
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Données techniques

Propriétés générales

MODELE de série SL

Propriétés physiques

MODELE de série SL
TEMPERATURE DE = 32°F (0°C) é_12’2_°F (50°C) = Plastique imprégné coloré et stabilisé aux effets des
FONCTIONNEMENT = Pour l'usage intérieur seulement MATERIEL : rayons ultraviolets profilé blanc ou rouge
= Dépasse l'indice d'inflammabilité de 94 V-0 des UL
HUM|D|TE RELATIVE : 93 %, maximum POIDS : 0.351b (0,16 kg)
TYPE DE Stroboscope a DEL encastré dans des lentilles Lexan
- . : LENTILLE : bust
PLAGES DE TENSIONS DE 12Ve.c. /VFWR > 8-17,5Vc.c./ VFWR; robustes
. = 24Vcc. /VFWR >16-33Vc.c/VFWR
FONCTIONNEMENT : 7 SEPIN
(12 V c.c. pour le modéle SLHW seulement) . e L Plague de finition &
Dispositf réel - branchement simple :
) :
DIMENSIONS : ;165 cm 2(47'23 po) |{.H-}’ 13,3 cm (5,25 po) {H }
INTENSITE DE SORTIE DU | - 12/ 1» ULC-S526 3’23C21m( (’1 27pgz>){{l}”} 11.6cm (4,58 po) {L}:
. = Sorties d'intensité lumineuse 15 ¢d | 30 cd | ’ ’ ’ 0,81 cm (0,32 po) {P }.
STROBOSCOPE : - .
75 cd | 110 cd sélectionnables sur le terrain
Propriétés d’installation et de cablage
FREQUENCE DE CLIGNO- Les strob t fianoter 2 MODELE de série SL
TEMENT DU STROBOS- | LS Stroboscopes sont congus pour clignoter & une
fréquence d'une fois par seconde e
COPE = Applications a montage mural
MONTAGE A | - Botiers a branchement simple (modéle SLSBB) ou
= Tous les panneaux adressables de Siemens e ggr;es td? 10’§ em (3‘;70) as\’fgggs;mblzLSGP W
- Cartes de service NAC PAD de Siemens adaplateur de modeles -Rou )
SYNCHRONISATIONDU |” ?él)osdg;es a double synchronisation de Siemens
STROBOSCOPE : Yy nf . TYPE DE
qui offrent le protocole de synchronisation unique L 12 3 18 AWG (American Wire Gauge
et exclusif de Siemens CABLAGE : ( ge)
= Continu
= Code 3 (/2 seconde Marche, /> seconde Arrét;
puis
1/, seconde Marche, /2 seconde Arrét; suivi de
1/, seconde Marche, 1-1/2 seconde Arrét et répé-
TONALITE TEMPORELLE :| tition)
REMARQUES :
La tonalité Code 3 est stipulée par
les normes ANST et NFPA 72 pour la
signalisation d’évacuation d’urgence
standard.
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nements pour les commandes
o TYPE DE TYPE DE TYPE DE COULEUR DE LA LETTRAGE DE LA
MODELE N° DE PIECE DISPOSITIF = Ui MONTAGE | STROBOS-COPE ‘ PLAQUE FRONTALE | PLAQUE FRONTALE
SLHWR-N S54329-F23-A1 Avertisseur v v MUR - Aucun - ROUGE _________-_AL_J_c_g_n__—_ ________
SLHWW-N | S54329-F23-A2 % v MUR -Aucun - | BLANC |
SLHSWRF | S54329-F22-A1 Avertisseur- v | = MUR Clair  [NEMGCITTSN|  INCENDIEE |
SLHSWW-F S54329-F22-A2 stroboscope v — MUR Clair \
SLHSWR-FB_| $54329-F24-A1 Avertisseur- = v MUR Clair [T - Pictogramme - |
SLHSWW-FB | S54329-F24-A2 stroboscope — v MUR Clair
SLHSWR-A | S54329-F31-A2 Avertisseur- v v MUR Clair \ ROUGE |
SLHSWW-A || S54329-F34-A2 stroboscope v % MUR Clair \ BLANC |
SLHSWR-N | S54329-F34-A1 Avertisseur- v — MUR Clair (ST -Aucun- |
SLHSWW-N S54329-F37-A1 stroboscope v — MUR Clair - Aucun -
SLHSWW-AL | $54329-F35-A1 Avertisseur- v v MUR Clair | BLANC | ALERTE |
SLHSWR-AL | $54329-F32-A1 stroboscope v % MUR Clair \ ROUGE | ALERTE
SLSWR-F | $54329-F25-A1 7 — MUR Clair \ ROUGE | INCENDIE
Stroboscope PR =~ By
SLSWW-F | $54329-F25-A2 7 _ MUR Clair \ BLANC | INCENDIE
SLSWW-FB_| $54329-F26-A1 | o W — v MUR Clair | BLANC | - Pictogramme - |
SLSWR-FB | $54329-F26-A2 P — v MUR Clair \ ROUGE I
SLSWR-A | S54329-F27-A1 | Stroboscope | v | — | MUR \ ROUGE |
SLSWW-AL | 854329-F27-A2 | 0 o v v MUR Clair | BLANC |  ALERTE |
SLSWR-AL || S54329-F28-A1 P v % MUR Clair \ ROUGE |
SLSWW-ALA | S54329-F28-A2 | ¢ o v v MUR Ambre | BLANC | ALERTE |
SLSWR-ALA | S54329-F29-A1 P % v MUR Ambre | ROUGE |
SLSWR-NA | S54329-F29-A2 | o\ v v MUR Ambre | ROUGE |
SLSWW-NA | S54329-F30-A1 P v % MUR Ambre | BLANC |
SLSWW-N_| 854329-F30-A2 | o v — MUR Clair | BLANC
SLSWR-N | S54329-F31-A1 P v — MUR Clair \ ROUGE |
SLSBBR S54329-F21-A1 e v v MUR -Aucun- | rRouce |
SLSBBW $54329-F21-A2 v v MUR -Aucun- | BLANC |
SLSGP-R | $54329-F64-AT Facultatif v v MUR - Aucun - \ ROUGE - Aucun -
Branchement simple [=-------=f===========r===mmmmmm e
SLSGP-W S54329-F64-A2 P|aque de finition v v MUR - Aucun - BLANC - Aucun -
AVIS - Les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sont qu'un

résumé et peuvent étre modifiés sans préavis. Le(s) produit(s) décrit(s)
dans les présentes posséde(nt) des fiches d'instruction spécifiques qui
couvrent plusieurs aspects techniques, de limitation et de responsabilité.

Des copies des fiches d'instruction d'installation — ainsi que le document
Avertissement et limitations générales du produit, lequel contient égale-
ment des informations importantes, sont fournis avec le produit et sont
disponibles auprées du fabricant.

Il faut consulter les renseignements contenus dans ces documents
avec un professionnel de protection incendie avant de spécifier ou

d'utiliser le produit. Siemens Industry, Inc.

Infrastructure intelligente - Produits du batiment
Pour toute question ou assistance supplémentaire 8 Fernwood Road * Florham Park, NJ 07932
relative a des problémes particuliers qui pourraient se Tél : (973) 593-2600
produire et qui portent sur le bon fonctionnement de .

I'équipement, veuillez communiquer avec le fabricant. Février- 2022
(Rév. 5)
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