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Sinteso™/ Cerberus™ PRO

Alarmtongeber mit zusätzlicher optischer Anzeige
FDS229-R, FDS229-A

Für den automatisch adressierbaren Melderbus FDnet/C-NET

 Alarmtongeber mit 11 Tonarten wählbar, 2 Auslösestufen programmierbar
 Lautstärke bis zu 99 dB(A) in drei Stufen einstellbar
 Optische Anzeige mit fester Blinksequenz, Blitzmode einstellbar
 Speisung und Kommunikation über FDnet/C-NET
 Kompatibel zu adressiertem Meldersockel
 Verwendung von Sockelzubehör und Dichtungseinsatz möglich
 Überwachung des Gerätezustandes
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 Merkmale

Ökologisch
 Umweltfreundliche Verarbeitung
 Wiederverwertbare Materialien
 Elektronik und Kunststoffe einfach trennbar

Eigenschaften
 Geschützte Elektronik, hochwertige Bauelemente
 Integrierter Linientrenner
 Lautstärke und Töne einstellbar, Synchronisation der Töne aller Alarmgeräte
 Blitzmodus einstellbar
 Adressierter Sockel FDB221/222 mit schraublosen Verbindungsklemmen
 Keine Zusatzspeisung notwendig, Speisung erfolgt über FDnet/C-NET
 Sehr kleiner Betriebsstrom
 Periodischer Test des Akustikteils (nicht hörbar)
 Überwachung des Gerätezustandes

Anwendung
 Entlang von Fluchtwegen
 Korridore
 Treppenhäuser

Bestimmungsgemäße Verwendung
Der Alarmtongeber FDS229 ist zur Verwendung als Alarmgerät auf einer FDnet/C-
NET-Melderlinie in Verbindung mit einer Brandmeldezentrale FC20xx (Produktlinie
'Sinteso'), FC72x (Produktlinie 'Cerberus PRO') oder FC361-xx (Produktlinie 'Cerberus FIT')
vorgesehen.

Funktionen
 Akustische Alarmierung bei einem Brandalarm, eindeutig als Gefahrensignal erkennbar
 Zusätzliche optische Anzeige
 Synchronisation der Töne mit allen Alarmtongebern und Signalsockeln auf der gleichen

Melderlinie (FDnet/C-NET)
 Blitzmodus

– Die optische Anzeige blinkt wenn 'Alert' oder 'Evac' aktiviert wird
– Die optische Anzeige blinkt nur wenn 'Evac' aktiviert wird, nicht bei 'Alert'

Typenübersicht

Typ Bezeichnung Bestellnummer Gewicht [kg]
FDS229-R Alarmtongeber mit zusätzlicher

optischer Anzeige rot
A5Q00023093 0,130

FDS229-A Alarmtongeber mit zusätzlicher
optischer Anzeige orange

A5Q00023092 0,130
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Zubehör

Typ Bezeichnung Bestellnummer Gewicht [kg]

FDB221 Meldersockel adressierbar A5Q00001664 0,027

FDB222 Meldersockel flach,
adressierbar

S54319-F1-A1 0,026

FDBZ293 Melderarretierung A5Q00005035 0,001
FDBZ295 Dichtungseinsatz S54319-F10-A1 0,062

FDB291 Sockelzusatz A5Q00001603 0,035

FDBZ291 Melderkennzeichen A5Q00002621 0,002

FDB293 Sockelzusatz feucht A5Q00003945 0,314

– Metall-Kabelverschraubung
M20 x 1,5

A5Q00004478 0,036

DBZ1193A Melderkennzeichen BPZ:4864330001 0,007

DBZ1194 Schutzkorb BPZ:4677110001 0,138

DBZ1190-AA Mikroklemme 0,28…0,5 mm2 BPZ:4677080001 0,001

DBZ1190-AB Verbindungsklemme
0,5…2,5 mm2

BPZ:4942340001 0,001

Meldersockel adressierbar FDB221 / FDB221-AA
Funktion:

 Meldersockel mit Stelzen für Brandmelder mit adressierbarer
Signalauswertung

 Verbindungsklemmen 'orange', Leiterquerschnitt 0,2…1,5 mm2

 FDB221-AA enthält zusätzlich die Mikroklemme DBZ1190-AA
Einsatz:

 Für Unterputz-Kabeleinführung
 Für Aufputz-Kabeleinführung bis Kabeldurchmesser 6 mm

Meldersockel flach, adressierbar FDB222

Funktion:
 Meldersockel flach für Brandmelder mit adressierbarer Signalauswertung
 Verbindungsklemmen 'orange', Leiterquerschnitt 0,2…1,5 mm2

Einsatz:
 Für deckenbündige Montage, nur für Unterputz-Kabeleinführung

Dichtungseinsatz FDBZ295

Funktion:
 Zur Erhöhung der Schutzart. Jedoch können Melder nicht mehr mittels

Pflücker eingesetzt oder entfernt werden.
Hinweis: Nicht verwendbar zusammen mit dem Melderkennzeichen FDBZ291!
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Sockelzusatz FDB291

Funktion:
 Für die Zuführung von Aufputzleitungen größer Ø 6 mm
 Meldersockel wird mit Schnappverschluss befestigt

Melderkennzeichen FDBZ291

 Zur Kennzeichnung der Standortadresse
 Verwendung nur ohne Meldersockel-Dichtung FDBZ295 möglich

DBZ1190-AA Mikroklemme und DBZ1190-AB Verbindungsklemme

 Mikroklemme DBZ1190-AA
– Leiterquerschnitt bis max. 0,5 mm²

 Verbindungsklemme DBZ1190-AB
– Leiterquerschnitt bis max. 2,5 mm²
– Zum Anschluss von zwei externen Alarmindikatoren oder der

Kabelabschirmung

Sockelzusatz feucht FDB293

 Zum Erreichen einer höheren Schutzart
 Für die Montage in nasser oder feuchter Umgebung
 Erforderlich bei Einsatz der Melderheizung FDBH291
 Erforderlich bei Einsatz des Schutzkorbes DBZ1194 oder des EMV-

Schutzkorbes FDBZ294
 Montage zwischen Meldersockel und Decke
 Schnelle Montage des Meldersockels: Der Meldersockel wird in den

Sockelzusatz feucht FDB293 nur eingerastet.

Melderkennzeichen DBZ1193A

 Zur Kennzeichnung der Standortadresse
 Verwendung nur mit Sockelzusatz nass FDB295/BA721 oder Sockelzusatz

feucht FDB293 möglich

Schutzkorb DBZ1194

 Zum Schutz des Alarmtongebers vor Beschädigung
 Montage nur zusammen mit Sockelzusatz feucht FDB293 oder Sockelzusatz

nass FDB295/BA721
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Produktdokumentation

Dokument-ID Titel

007227 Technisches Handbuch Prüfpflücker FDUD292

008331 List of compatibility (für Produktlinie 'Sinteso™')

009718 Technisches Handbuch Intelligenter Melderprüfer FDUD293

010095 Technische Dokumentation Alarmtongeber mit zusätzlicher optischer
Anzeige FDS229

010096 Montage Alarmtongeber mit zusätzlicher optischer Anzeige FDS229

A6V10208532 Montage Dichtungseinsatz FDBZ295

A6V10208546 Montage Meldersockel FDB20x/FDB201-AA, FDB22x/FDB221-AA,
Sockelzusatz FDB291, Melderkennzeichen FDBZ291, Dummy-
Melder FDX291

A6V10208550 Montage Sockelzusatz feucht FDB293

A6V10208552 Montage Melderarretierung FDBZ293

A6V10229261 List of compatibility (für Produktlinie 'Cerberus™ PRO')

A6V10331076 Montage Sockelzusatz nass FDB295, Melderkennzeichen
DBZ1193A, Schutzkorb DBZ1194, EMV-Schutzkorb FDBZ294

A6V10882301 List of compatibility (für Produktlinie 'FC360')

Verwandte Dokumente wie Umweltdeklarationen, CE-Deklarationen u. a. können Sie über
folgende Internet-Adresse herunterladen:
http://siemens.com/bt/download

http://siemens.com/bt/download
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Hinweise

Montage
 Der Alarmtongeber FDS229 wird direkt in den Meldersockel eingesetzt und an Wänden

oder Decken montiert.
 Für Unterputzzuleitungen
 Für Aufputzzuleitungen möglich bis Kabeldurchmesser 6 mm mit Sockel FDB221, sonst

Sockelzusatz FDB291 oder Sockelzusatz feucht FDB293 verwenden
 Für höhere Schutzkategorie Dichtungseinsatz FDBZ295 verwenden, nur für

Unterputzzuleitungen

FDB221

FDS229

FDB222

FDS229

FDBZ295

FDS229

FDB221

Entsorgung

Gemäß Europäischer Richtlinie gilt das Gerät bei der Entsorgung als
Elektro- und Elektronik-Altgerät und darf nicht als Haushaltsmüll entsorgt
werden.

 Entsorgen Sie das Gerät über die dazu vorgesehenen Kanäle.
 Beachten Sie die örtliche und aktuell gültige Gesetzgebung.
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 Technische Daten

FDS229-R FDS229-A

Betriebsspannung DC 12…33 V

Betriebsstrom
 Ruhe
 Ton aktiviert
 Zusätzliche optische Anzeige aktiviert
 Ton und Anzeige aktiviert

250 A
3,5 mA
3,5 mA
7,0 mA

Töne 11
2 Auslösestufen
3 Lautstärken

Schallpegel 80…99 dB(A)

Anzahl Blinkmuster 1 (intermittierend)

Lichtstärke bei DC 32 V,
abhängig vom Betrachtungswinkel -30°…+30°

1,27…3,2 cd 1,1…2,8 cd

Externer Alarmindikator 2

Betriebstemperatur -25…+65 °C -25…+55 °C

Lagertemperatur -30…+75 °C

Luftfeuchte 95 % rel.

Kommunikationsprotokoll FDnet/C-NET

Verbindungsklemmen Gemäß Meldersockel

Farbe Transparent rot Transparent orange

Schutzart EN 60529 / IEC 60529: FDS229 mit
 Sockel FDB221 oder FDB222
 Sockelzusatz FDB291
 Sockel FDB221 und Dichtungseinsatz FDBZ295
 Sockelzusatz feucht FDB293

Wandmontage mit Zuleitung
Von unten IP43, sonst IP42
IP44
IP54

Normen EN 54-3, EN 54-17

Zulassungen
 VdS
 LPCB
 DNV GL (Marine)

G207156
531p/03
MEDB00003UV

G207156
531p/02
MEDB00003UV

Systemkompatibilität C-NET, FDnet FS720, FS20, FC360

Siemens Schweiz AG; Theilerstrasse 1a
CH-6300 Zug

Technical data: see doc. 010095
07

FDS229 - Sounder incl. short-circuit isolator for use in fire detection and fire alarm systems installed in buildings.

305/2011/EU (CPR): EN 54-3 / EN 54-17 ; 2014/30/EU (EMC): EN 50130-4 / EN 61000-6-3 ; 2011/65/EU (RoHS): EN 50581
The declared performance and conformity can be seen in the Declaration of Performance (DoP) and the EU Declaration of Conformity (DoC), which is

obtainable via the Customer Support Center: Tel. +49 89 9221-8000 or https://siemens.com/bt/download
DoP No.: 0786-CPR-20345; DoC No.: CED-FDS229

0786 FDS229-A / FDS229-R
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Maßbilder

FDS229 mit FDB221 FDS229 mit FDB222

100

52
.5

100

47
.5

FDS229 mit FDB221 und FDBZ295

106.8

55


