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HI320C AlgoRex
Synova™

Wärmedifferenzialmelder
Für die kollektive Melderlinie SynoLINE300

l Registriert schnelle Temperaturanstiege, unabhängig von der
Ausgangstemperatur

l Übertrifft sowohl national als auch international gültige Normen,
sowie weit härtere interne Tests

l Immun gegen Mobiltelefone, Leuchtstoffröhren und die meisten
elektromagnetischen Störungen

l Click-Konzept: Einfache Steckverbindungen für Melderinstallation
und Linienanschluss

l Siemens Spezial: Jeder Melder lässt sich im gewünschten Farbton
einfärben

l Konsequenter Einsatz umweltverträglicher Materialien
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Merkmale

Der HI320C ist ein äusserst zuverlässiger Wärmedifferenzialmelder für hohe Anforde-
rungen. Er zeichnet sich durch ein sicheres Ansprechverhalten aus – nicht nur bei
langsamem, sondern auch bei schnellem Ansteigen der Temperatur.

l Produktmerkmale
– Der HI320C ist ein zuverlässiger Wärmemelder für hohe Anforderungen (bis 50 °C).

Er bietet ein sicheres Ansprechverhalten, sowohl bei langsamem, als auch bei
schnellem Ansteigen der Temperatur. Die Immunität gegenüber elektromagnetischen
Feldern ist mindestens 5x besser als die heute üblichen Normen.

l Applikation
– Der HI320C ist am besten geeignet in Räumen, in denen unterschiedliche Umge-

bungstemperaturen vorkommen, z.B. Mechanische Werkstätten, Schlossereien,
usw.). Ausserdem bewährt er sich dank seiner innovativen Konstruktion überall dort,
wo hohe Staub- oder Schmutzentwicklungen (z.B. Sägereien) oder grosse Feuchtig-
keit (z.B. Nasszellen) die Wirkungsweise von herkömmlichen Meldern beeinträchti-
gen können.

l Das Sortiment Synova 300 bietet
– Produkte für jede Anwendung
– Höchste Flexibilität, alle Meldertypen auf demselben Sockeltyp
– Schnelle und bequeme Installation dank einfachstem Click-Konzept

Ausführung

– Elektronikloser Meldersockel SO320, der vormontiert werden kann
– Click-Konzept:

– Steckverbindung für den Draht (Linienanschluss)
– Steckmontage für den Melder

– Bis zu zwei externe Alarmindikatoren des Typs AI320/AI322 pro Melder anschliess-
bar

Optionen

– Inbetriebnahme-Einschub CDM320 für das Durchprüfen der Vorverdrahteten Melder-
linien und Sockel

– Sockelzusatz SOA322 für aufputzverlegte Installationen
– Diebstahlschutz: TP320 Melderhauben-Arretierung
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Typische Ansprechkurve des Melders
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Technische Daten

Betriebsspannung 16... 28 VDC
Betriebsstrom (Ruhe) max. 100 µA
Stromaufnahme bei Alarm 40 mA
Betriebstemperatur -10... +50 °C
Lagertemperatur -20… + 65°C
Feuchte ≤95 % rel.
Schutzart IP44
Farbe weiss, ~RAL 9010
Normen EN54-5: A1R
Zulassungen
– VdS
– LPCB

G298040
531b/03

Systemkompatibilität Kompatibel zu allen Zentralen, welche die SynoLI-
NE300 Spezifikation unterstützen. Ihre lokale Ver-
kaufsorganisation hält Listen kompatibler Geräte zu
Ihrer Verfügung.

QS-Normen Branchenspezifisches, zertifiziertes Qualitätssiche-
rungssystem nach EN ISO 9001:2000.

Bestellangaben

Typ Art.-Nr. Bezeichnung Gewicht
Melder HI320C BPZ:5081590001 Wärmedifferenzialmelder 0,040 kg

SO320 BPZ:5085990001 Sockel für Synova 300 Melderserie 0,020 kg

Zubehör SOA322 BPZ:5358340001 Sockelzusatz für Aufputzmontage 0,020 kg
DBZ1190-AB BPZ:4942340001 Verbindungsklemme 0,001 kg
CDM320 BPZ:5162350001 IB-Modul 0,010 kg
TP320 BPZ:5093100001 Melderhauben-Arretierung 0,005 kg
AI91C S54370-F7-A1 Alarmindikatoren für Zargenmontage 0,030 kg
AI92C S54370-F8-A1 Alarmindikatoren für Wandmontage 0,050 kg
AI330 BPZ:3169430001 Zusatzrahmen 0,020 kg


