
AlgoRex / Synova™ / Cerberus™ FIT

Handfeuermelder
FDM1101, FDM1101A

Konventionell/SynoLINE300, Kollektiv/SynoLINE600
● Handfeuermelder FDM1101 zu allen Brandmeldesystemen mit kollektiver/

SynoLINE600-Signalauswertung
● Handfeuermelder FDM1101A zu allen Brandmeldesystemen mit konventioneller/

SynoLINE300-Signalauswertung
● Direkte Auslösung: Typ 'A' nach EN 54-11
● Für Aufputz- und Unterputzmontage
● Wahlweise Glaseinsatz oder rückstellbarer Kunststoffeinsatz
● Spezielle Geräteausführungen des FDM1101 für den französischen Markt

erhältlich:
– FDM1101-RG (F) mit Glaseinsatz
– FDM1101-RP (F) mit Kunststoffeinsatz

● Zweidrahtinstallation für alle Kabelarten
● Optionale Verbindungsklemme DBZ1190-AB (3-polig, 0,5…2,5 mm2) zum

Verbinden abgeschirmter Kabel
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Merkmale

Eigenschaften
● FDM1101-Rx mit eingebautem Alarmindikator (LED)
● Geschützte Elektronik

Ökologisch
● Umweltfreundliche Verarbeitung
● Wiederverwertbare Materialien
● Elektronik und Kunststoffe einfach trennbar

Anwendung

Einsatz
● Zur manuellen Sofortauslösung eines Brandalarms
● Für Innenanwendung geeignet
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Montagearten
Die Handfeuermelder sind für die Aufputz- und Unterputzmontage an gut zugänglichen
Stellen geeignet.

Gerät / Zubehör Unterputzmontage Aufputzmontage
FDM1101-RG mit Glaseinsatz
FDM1101A-RG mit Glaseinsatz

X X

FDM1101-RP mit rückstellbarem
Kunststoffeinsatz
FDM1101A-RP mit rückstellbarem
Kunststoffeinsatz
FDMH295-R Gehäuseboden – X
FDMH295-S Gehäuseboden mit
Löchern und Durchführungstüllen für
Kabel Ø 5 mm

X = Gerät/Zubehör ist für diese Montageart erforderlich
– = Für diese Montageart nicht erforderlich

FDMH295-R

FDMH295-S

FDM1101, FDM1101AFDM1101, FDM1101A

Bei Verwendung des Gehäusebodens FDMH295-R muss bei Aufputz-Kabeleinführung ein
Loch mit Ø ≤20 mm in den Gehäuseboden gebohrt werden. Verwenden Sie die Metall-
Kabelverschraubung M20 x 1,5 und die Metall-Gegenmutter M20 x 1,5 (Zubehör).
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Funktion Handfeuermelder FDM1101-RG, FDM1101A-RG
● Direkte Alarmauslösung durch Eindrücken des Glaseinsatzes
● Rückstellen des Handfeuermelders durch Auswechseln des Glaseinsatzes
● Schutzdeckel FDMC295 (Zubehör) schützt den Handfeuermelder vor unbeabsichtigtem

Glasbruch und Alarmauslösung.

Funktion Handfeuermelder FDM1101-RP, FDM1101A-RP
● Direkte Alarmauslösung durch Drücken auf den Kunststoffeinsatz
● Rückstellen des Handfeuermelders mit dem Schlüssel FDMK295
● Schutzdeckel FDMC295 (Zubehör) schützt den Handfeuermelder vor unbeabsichtigter

Alarmauslösung.

2

1

Abb. 1: Montage des Schutzdeckels FDMC295

1 Handfeuermelder FDM1101-Rx, FDM1101A-Rx 2 Schutzdeckel FDMC295

Abb. 2: Einsatz des Schlüssels FDMK295 zum Rückstellen der Handfeuermelder FDM1101-RP und
FDM1101A-RP (links) und zum Öffnen des Gehäuses (rechts)
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Typenübersicht

Typ Bezeichnung Bestell-Nr. Gewicht [kg]
Kollektiv/SynoLINE600
FDM1101-RG Handfeuermelder mit Glaseinsatz S54371-F6-A1 0,100
FDM1101-RP Handfeuermelder mit rückstellbarem

Kunststoffeinsatz
S54371-F6-A2 0,094

FDM1101-RG (F) Handfeuermelder mit Glaseinsatz für Frankreich S54371-F6-A5 0,100
FDM1101-RP (F) Handfeuermelder mit Kunststoffeinsatz für

Frankreich
S54371-F6-A6 0,094

Konventionell/SynoLINE300
FDM1101A-RG Handfeuermelder mit Glaseinsatz S54371-F6-A3 0,102
FDM1101A-RP Handfeuermelder mit rückstellbarem

Kunststoffeinsatz
S54371-F6-A4 0,096

Zubehör
FDMH295-R Gehäuseboden A5Q00013437 0,061
FDMH295-S Gehäuseboden mit Löchern und

Durchführungstüllen
A5Q00013438 0,061

– Metall-Kabelverschraubung M20 x 1,5 A5Q00004478 0,036
– Metall-Gegenmutter M20 x 1,5 A5Q00004479 0,006
DBZ1190-AB Verbindungsklemme 0,5…2,5 mm2, 3‑polig BPZ:4942340001 0,001
FDMC295 Schutzdeckel A5Q00013440 0,036
FDMG295 Glaseinsatz 'Neutral' A5Q00013442 0,012
FDMP295 Kunststoffeinsatz 'Neutral' A5Q00013445 0,008
Ersatzmaterial
FDMK295 Schlüssel A5Q00013448 0,001
FDMG295-F Glaseinsatz Frankreich A5Q00013443 0,012
FDMP295-F Kunststoffeinsatz Frankreich A5Q00013446 0,008
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Produktdokumentation

Dokument-ID Titel
A6V10201150 Technisches Handbuch Handfeuermelder kollektiv FDM1101-Rx
A6V10201152 Technisches Handbuch Handfeuermelder konventionell FDM1101A-Rx
008331 List of compatibility (für Produktlinie 'Sinteso™')
A6V10229261 List of compatibility (für Produktlinie 'Cerberus™ PRO')
A6V10393192 List of compatibility (für Produktlinie 'Cerberus™ FIT')

Verwandte Dokumente wie Umweltdeklarationen, Konformitätserklärungen u. a. können Sie
über folgende Internet-Adresse herunterladen:
www.siemens.com/bt/download

Hinweise
Entsorgung

Gemäß Europäischer Richtlinie gilt das Gerät bei der Entsorgung als
Elektro- und Elektronik-Altgerät und darf nicht als Haushaltsmüll entsorgt
werden.
● Entsorgen Sie das Gerät über die dazu vorgesehenen Kanäle.
● Beachten Sie die örtliche und aktuell gültige Gesetzgebung.

http://www.siemens.com/bt/download
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Technische Daten

FDM1101 FDM1101A
Betriebsspannung DC 16…26 V Max. AC 26 V oder DC 26 V
Max. Strom permanent 60 mA 100 mA
Max. Strom pulsierend 100 mA Max. 1 A
Betriebstemperatur -25…+70 °C -25…+70 °C
Lagertemperatur -30…+75 °C -30…+75 °C
Luftfeuchte (keine Betauung
erlaubt)

<95 % rel. <95 % rel.

Anschlussklemmen 0,28...1,5 mm2 0,28...1,5 mm2

Farbe ~RAL 3000 Feuerrot ~RAL 3000 Feuerrot
Schutzart (EN 60529 /
IEC 60529)

IP44 IP44

Ausführung nach: EN 54-11 EN 54-11
Umweltkategorie nach: EN 54-11 EN 54-11
Zulassungen

● VdS
● LPCB

FDM1101-RG / FDM1101-RP
FDM1101-RG (F) / FDM1101-RP (F)

G209148
126as/01 / 126as/02
126as/05 / 126as/06

FDM1101A-RG / FDM1101A-RP

G209149
126as/03 / 126as/04

Kommunikationsprotokoll Kollektiv/SynoLINE600 Konventionell/SynoLINE300
Systemkompatibilität Kompatibel mit allen

Brandmeldesystemen mit kollektiver/
SynoLINE600-Signalauswertung

Kompatibel mit allen Zentralen,
welche die konventionell/

SynoLINE300-Spezifikation
unterstützen.



Maßbilder

Handfeuermelder FDM1101-Rx, FDM1101A-Rx (Unterputzmontage)

87

20
35.5

87

Handfeuermelder FDM1101-Rx, FDM1101A-Rx mit Gehäuseboden FDMH295-x
(Aufputzmontage)

87

20
53

87

Bei Montage des Schutzdeckels FDMC295 auf die Handfeuermelder erhöht sich das Maß
für die Tiefe jeweils um 7 mm.
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