
Sinorix™ 

Ersatzteile 

IG-01, IG-55, IG-100, IG-541, CO2, H2O Gas 

Ersatzteile für Behälterventile, Auslöser und Behälter 

● Kompatibel zu Behälterventilen der F230 Baureihe 

● Kompatibel zu den Sinorix™ NXN-Behältern 

● Kompatibel zu Auslösern der ACTF230 Baureihe 

● Zur Verwendung in Sinorix™ NXN, CDT, SDT, H2O Gas und CO2 
Gaslöschanlagen. 
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Anwendung 
Diese Produkte sind ausschließlich für die Verwendung in ortsfesten automatischen Sinorix™ 
Gaslöschanlagen vorgesehen. 
 

Typenübersicht 

Ersatzteile für Auslöser ACTF230 
 

Typ Beschreibung Material  Minimum 

Bestell- 

menge 

(Stck.) 

Gewicht  Maßbilder (mm) Gerätekombi-

nationen 

ACTF230-

SEAL 

Plombe für 

Auslöser 

ACTF230-

MANUAL 

Kunststoff 100 1 g 

 

ACTF230-

MANUAL 

ACTF230-

PADLOCK 

Vorhänge-

schloss für 

Verriegelungs-

hebel des 

Auslösers 

ACTF230-EL B 

(2 Schlüssel 

enthalten) 

Alle ACTF230-

PADLOCK 

teilen den 

gleichen 

Schlüsseltyp 

Messing, 

Edelstahl 

1 100 g 

 

ACTF230-EL 

Bxxx  

(alle Varianten) 

ACT230-EL-

PLUG 

Anschlusskabel Polyurethan, 

Kupfer 

1 274 g 

 

ACTF230-EL-x 

(alle Varianten) 

ACT230-BM-

PLUG 

Anschlusskabel Polyurethan, 

Bronze, Gold, 

Zink, Blei 

1 335 g 

 

ACTF230-EL-

Bxxx  

(alle Varianten) 

und 

ACTF230-EL-

M 

ACT230-EL-

PLUG-U 

Stecker Polyurethan, 

Kupfer 

1 13 g 

 

F243-IG300 
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Ersatzteile für Behälterventil F230 
 

Typ Beschreibung Material  Minimum 

Bestell- 

menge 

(Stck.) 

Gewicht  Maßbilder (mm) Gerätekombi-

nationen 

F230-CAP-

PM 

Schutzkappe für 

PM Anschluss 

(zur Montage 

eines Pneumatik- 

oder Hand-

Auslösers) 

Kunststoff 10 1,14 g 

 

F230-xxxx  

(alle Varianten) 

F230-CAP-EL Schutzkappe für 

EL Anschluss (zur 

Montage eines 

elektromagneti-

schen Auslösers) 

Kunststoff 10 3,71 g 

 

F230-xxxx  

(alle Varianten) 

F230-SNUT M24x1,5 

Sicherheitsmutter 

für Ventilausgang 

Messing, 

Edelstahl 

1 65,23 g 

 

F230-xxxx  

(alle Varianten) 

F230-

CLPLUG 

Verschluss-

schraube für 

Anschlussstutzen 

für 

Steuerschlauch 

G1/8" 

Messing, 

Edelstahl 

1 13,11 g 

 

F230-xxxx  

(alle Varianten) 

F230-

MANOPLUG 

M12x1,5 

Verschluss-

schraube für 

Manometer-

anschluss 

Messing 1 7,68 g 

 

F230-IG200, 

F230-IG300 
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Typ Beschreibung Material  Minimum 

Bestell- 

menge 

(Stck.) 

Gewicht  Maßbilder (mm) Gerätekombi-

nationen 

PCAP-155 Schutzkappe für 

Behälterventil 

Stahl, 

verzinkt, 

CR(VI)-

frei 

10 1 000 g 

 

Behälter 

< 155 kg,  

Gewinde 

W80x1,11’’ 

PCAP-300 Schutzkappe für 

Behälterventil 

Stahl, 

verzinkt, 

CR(VI)-

frei 

10 1 100 g 

 

Behälter 

< 300 kg,  

Gewinde 

W80x1,11’’ 

PCAP-350 Schutzkappe für 

Behälterventil 

Stahl, 

verzinkt, 

CR(VI)-

frei 

10 1 300 g 

 

Behälter 

< 350 kg,  

Gewinde 

W95x1,11’’ 
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Ersatzteil-Set für TETAO 
 

Typ Beschreibung Material Minimum 

Bestell- 

menge 

(Stck.) 

Maßbilder (mm) Gerätekombina-

tionen 

TETAO-AED-SP O-Ring NBR 1 

 
 

TETAO 

Berstfolie 

10 bar  

+/- 2 bar 

NBR 1 

 

Berstfolie 

3 bar  

+/- 0,5 bar 

NBR 1 

 

 

Produktinformationen 
 

Typ Beschreibung Bestellnummer 

ACTF230-BM-PLUG Anschlusskabel S54476-B980-A11 

ACTF230-EL-PLUG Anschlusskabel S54476-B980-A10 

ACTF230-EL-PLUG-U Stecker S54476-B980-A14 

ACTF230-PADLOCK Vorhängeschloss für Verriegelungshebel des Auslösers S54476-B980-A4 

ACTF230-SEAL Plombe für Auslöser ACTF230-MANUAL S54476-B980-A1 

F230-CAP-EL Schutzkappe für EL Anschluss (zur Montage eines 

elektromagnetischen Auslösers) 

S54476-B980-A3 

F230-CAP-PM Schutzkappe für PM Anschluss (zur Montage eines 

Pneumatik- oder Hand-Auslösers) 

S54476-B980-A2 

F230-CLPLUG  Verschlussschraube für Anschlussstutzen für Steuerschlauch 

G1/8" 

S54476-B980-A8 

F230-MANOPLUG M12x1,5 Verschlussschraube für Manometeranschluss S54476-B980-A9 

F230-SNUT M24x1,5 Sicherheitsmutter für Ventilausgang S54476-B980-A7 

PCAP-155 Schutzkappe für Behälterventil S54476-B980-A6 

PCAP-300 Schutzkappe für Behälterventil S54476-B980-A5 

PCAP-350 Schutzkappe für Behälterventil S54476-B980-A13 

TETAO-AED SP  Ersatzteil-Set für TETAO S54476-S29-A1 
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Produktdokumentation 
 

Typ Titel Ref. Dokument 

Montage Sinorix™ NXN SDT-IG-x-200, IG-x-300 A6V101065532 

Montage Sinorix™ NXN CDT-IG-x-300 

Sinorix™ CDT IG-100-200 NXN FR 

Sinorix™ CDT IG-100-300 NXN FR 

A6V101065426 

A6V12019059 

Montage Sinorix™ NXN CO2 

Sinorix™ CO2 NXN FR 

A6V101065538 

A6V12019064 

Engineering, Montage, 

Bedienung, Wartung 

Sinorix™ NXN CDT-IG-x-200, CDT-IG-x-300 A6V12758454 

Engineering, Montage, 

Bedienung, Wartung 

Sinorix™ NXN CO2 A6V12758456 

 

Verwandte Dokumente wie Umweltdeklarationen, Konformitätserklärungen u. a. können Sie 
über folgende Internet-Adresse herunterladen: 

www.siemens.com/bt/download 
 

Anmerkungen 
 

Sicherheit 
Dieses Produkt darf nur von durch Siemens zugelassenen Fachinstallateuren eingebaut 
werden, die mit der Bauweise, Installation und Wartung automatischer Löschsysteme vertraut 
sind. Bei der Installation sollte sichergestellt werden: 

● dass das Produkt in Übereinstimmung mit den gültigen nationalen Vorschriften eingesetzt 
wird, 

● dass das Produkt bestimmungsgemäß benutzt wird, 

● dass die Vorschriften zur Arbeitssicherheit eingehalten werden,  

● dass die Vorschriften von Siemens (Montageanleitungen, technische Beschreibungen, 
Inbetriebnahme, Bedienungsanleitung) eingehalten werden, 

● dass die Benutzer die Informationen zu diesem Produkt erhalten und verstanden haben. 

Bei der Inbetriebnahme sicherstellen, dass die geltenden Gesetzgebungen, die technischen 
Vorschriften sowie die Sicherheitsrichtlinien eingehalten werden. 

Die Nichteinhaltung der Vorschriften von Siemens kann zu schweren Verletzungen oder 
erheblichen Sachschäden führen, für die Siemens nicht haftbar gemacht werden kann. 

Siemens behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen und/oder technische Verbesserungen 
vorzunehmen. 
  

 

 

 

http://www.siemens.com/bt/download
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Montage 

 

 

Die ausführliche Beschreibung ist der Montageanleitung zu entnehmen. 

 

 

 WARNUNG 

 

Falsche Montage 

Eine fehlerhafte Installation kann Betriebsstörungen und Sicherheitsrisiken 
bewirken. 

 

 

Wartung 

Lagerung 

● Erschütterungsfrei in der Originalverpackung aufbewahren. 

● An einem sauberen und trockenen, vor Witterungseinflüssen geschützten Ort lagern. 

Inspektion 

● Den ordnungsgemäßen Zustand des Produkts überprüfen. 

 

 

Inspektionszyklen gemäß den lokal gültigen Richtlinien. Die ausführliche 
Beschreibung ist der Wartungsanleitung zu entnehmen. 

 
 

Technische Daten 
 

Technische Daten 

Materialien Siehe Abschnitt „Typenübersicht“ 

Temperaturbereich Betrieb -20 °C bis +50 °C, nicht kondensierend 

Temperaturbereich Lagerung und Transport -40 °C bis +65 °C, nicht kondensierend 

 

 

OEM Typ 

S54476-B980-A1 E2110001 

S54476-B980-A2 E1020038 

S54476-B980-A3 E1020037 

S54476-B980-A4 E9060001 

S54476-B980-A7 P1140005 

S54476-B980-A8 P1020000 

S54476-B980-A9 E1020018 

S54476-B980-A10 7000-80001-6260500 

S54476-B980-A11 77 3430 0000 50708-0500 

S54476-B980-A14 7000-30055-0000000 
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