SIEMENS B3133

[y

Synco™ 700
Isitma Kontrol Cihazi RMH760B
Boyler Islem Sirasi Kontrol Cihazi RMK770

CE1B3133_tr
2015-03-31 Building Technologies



Siemens Switzerland Ltd
Building Technologies Division
International Headquarters
Gubelstrasse 22

6301 Zug

Switzerland

Tel. +41 41-724 24 24 © Siemens Switzerland Ltd, 2008
www.siemens.com/buildingtechnologies Subject to change
2/14

Siemens Kullanim Talimatlari RMH760B, RMK770 CE1B3133_tr

Building Technologies 2015-03-31


http://www.siemens.com/buildingtechnologies

igindekiler

Isletim BFeIEri ...c..oiveeeeeee e 4
EKran . 4
Ekranda goriinen semboller ..., 4
Menlde gezinme ........coooiiiiiiiiiie e 5
Odalarinizi simdi 1sitmak mi istiyorsunuz?............cc......... 5
Isitma programina gore 1sitmak mi istiyorsunuz?............. 6
Gunluk 1sitma periyodlarini degistirmek mi istiyorsunuz?.6
Isitma programina goére i1sitmak istemiyorsunuz............... 7
Hangi oda sicakligina ayarlayabilirsiniz? ......................... 7
Oda sicakhgi ¢ok ylksek veya ¢ok dusik mi? ................ 7
Isitma devresinin mevcut igletim durumunu

gorintilemek mi istiyorsunuz?.............ccoeevviiiiiiiiiiiiiiinnnn. 8
DHW isitmasini baglatmak mi istiyorsunuz?.................... 8
DHW c¢ok sicak veya ¢ok SOGUK MU? ......ccoouviiiieiiiiiinnnnnn. 8

DHW zaman programini degistirmek mi istiyorsunuz? ..... 9
Saati veya tarihi yeniden ayarlamak mi istiyorsunuz? ...... 9
Tatil donemlerini mi girmek istiyorsunuz? ...........ccccccceeel 9

Ozel giinler mi girmek istiyorsunuz? ...........cccccooeeeueenn... 10
Mevcut tesis verilerinin goriintilenmesini mi

ISHIYOrSUNUZ? ..o 10
Prikaz izmerene vrednosti trenda...............cccccoccinnnni. 10
Bir hata olustu...........cooiiiiiii 1
Sorun olustugunda asagidaki ipuglari yardimci olabilir... 11
Konfordan 6diin vermeden enerji tasarrufu .................... 11
H Bilgi sayfasi boyler islem sirasi............c.cccocooeeeen... 12
H Bilgi sayfalari boyler islem sirasi yéneticisi ................ 12

H Bilgi sayfalari boyler / birincil kontrol cihazi / ana
kontrol CIhazi ...,

H Diger Bilgi sayfalari

M Ana menii boyler islem sirasi yéneticisi ................... 13
M Ana menii boylerler (1...6) ......ocooooiiieiieeeeeeeee 13
M Ana mendi birincil kontrol cihazi / ana kontrol cihazi...14
Baca gazi 61gUmM mModU.......cccoeviiiiiiieieiiiiii e 14

Bu Kullanim Talimatlari, kullanici tarafindan erigilebilen RMH760B i1sitma kontrol cihazi ve RMK770 boyler islem sirasi
kontrol cihazinin tiim ayarlarini ve élgtimlerini kapsamaktadir.
Ancak, tesisin tipine bagl olarak, tiim islevlerin aktif olmasina gerek yoktur.
Stphe halinde, litfen 1sitma miihendisinize bagvurun.

3/14
Siemens Kullanim Talimatlari RMH760B, RMK770 CE1B3133_tr
Building Technologies igindekiler 2015-03-31



isletim 6geleri

1 Ekran

2 INFO (Bilgi) diigmesi
l:§lev 1: Anahtar tesis verilerinin goruntilenmesi
Islev 2: Mevcut menideki veri noktalari ile ilgili bilgilerin
gorintilenmesi

3 OK (Tamam) secip basmali diigmesi

3112208

2 ) Déndiirme: Menl segeneginin segilmesi veya degerin
ayarlanmasi
Basma: Meni segeneginin veya ayarin onaylanmasi
1
4 ESC digmesi
) Onceki meniiye doniis
(-3
s——am| @ 5 [1LED'li hata digmesi
4 LED yaniyor / yanip séniiyor: Hatanin gosterilmesi
Ayri operator unitesi Basma: Hatanin onaylanmasi veya sifilanmasi
Ekran

Seviye: Su an hangi seviyede
oldugunuzu goésteren kutu (bilgi veya ayar

seviyesi) Ekran gesitli segenekler
Menii baghgi: Kullandiginiz menuyu sunar.
Isitma devresi 1 i gosteren Ust satir Asagidaki érnekte bir meni
PNZaman anahtari 1... - - : gériimektedir.
Tatiller/ozel giinler... Tesis kIS.I.‘nI: Suan bulunqugunuz tesis Diger ekranlar:
Oda isletim modu... klsmm! gOsteren sembol (6rn. Isitma . Ba§lqnglg ekrani (karsilama
devresi 1) resmi)
R Oda set degerleri.. e Yardim ekranlari
imleg konumu: imlecin bu konumda o Acilir pencere (ayarlar igin)

oldugunu gosteren beyaz satirlar (siyah
arka planda beyaz metin)

Noktalar: Alt mendlerin bulundugunu
gOsteren 3 nokta (...)

Kaydirma oklari: Ek menu
segeneklerinin mevcut oldugunu gésteren
oklar (yukari veya asagi)

Ekranda goriinen semboller

Sembol | Anlami Sembol | Anlami
enum Sanal isletim modu segicisi (nokta mevcut isletim ] | Boyter (Il = boyler 1, vb., boyler 6'ya kadar)
%@ | modunu gosterir) =) DHW igin koruma
TAauta | Zaman programina goére otomatik isletim a DHW isitmasi igin zaman anahtari
o Oda isletim modu Konfor (] Devridaim pompasi igin zaman anahtari
fi Oda isletim modu On konfor I\ Hata
Iiod Oda isletim modu Ekonomi H Bilgi seviyesi — anahtar degerlerin gorintilenmesi
i Koruma (donmaya karsi koruma) [ | Ayar seviyesi — gorintiileme ve ayarlar
T Isitma devresi (T = 1sitma devresi 1, vb.) 3 Tatiller
& | Zaman anahtari Ozel giin
*+ | Birincil kontrol cihazi
It | Anakontrol cihazi
= DHW isitmasi 8 Lutfen bekleyin — kontrol cihazi ¢alisiyor
i Normal set degerine DHW i1sitmasi v Avyarlanan deger
i Dusik set degerine DHW isitmasi ] Yardim ekrani — segilen veri noktasi ile ilgili bilgiler
djl Boyler islem sirasi i""!
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Meniide gezinme
Giris
Bu Kullanim Talimatlari tim standart durumlarda kontrol cihazini ¢alistirmaniza yardimci olur (... yapmak mi istiyorsunuz? vb.).

Kullanim Talimatlari, ilgili isleve ulagsmak icin mentde takip etmeniz gereken Giizergahi verir — baglat ekranindan ayarlanabilir
degere kadar-.

Baslat ekrani: Baslat ekrani
Ekran galistiriimazsa, bir hata olusmadik¢a, her zaman baglat ekranini gosterir.
Garsamba 12.11.2008  14:52 1. OK (TAMAM) digmesine basin:
Hosgeldiniz Menti listesi gorundr.
i) « Bilgi
Ana menii>
v
Ana menu: Ana menii
2. OK (TAMAM) diigmesini gevirin: imleg bir satirdan digerine ilerler.
. Ana menii 3. Segilen satir siyah arka plan ve beyaz metin ile gérintilenir.
2 Zaman anahtari... 4. Istenen satiri segin.
Isitma devresi... 5. OK (TAMAM) diigmesine basarak segiminizi onaylayin.
Tatiller/6zel glinler...
V Saat/Tarih...
v
Alt menii
Altmend: 6. Su an alt menidesiniz.
Tatiller/6zel giinler i 7. Metinden sonraki 3 nokta (...) ek alt menulerin bulundugunu gésterir.

8. Secenegi bulmak icin OK (TAMAM) diigmesini gevirerek gdsterilen giizergahi
izleyin, sonra onaylamak igin digmeye basin.
9. Glzergahin sonunda, ayarlanabilir degere ulasacaksiniz.

v
Sayisal degerin ayarlanmasi: Sayisal degerin ayarlanmasi
10. Sayisal deger acilir pencere olarak goruntilenir.
Giris 11. OK (TAMAM) diigmesini gevirerek degeri ayarlayin.

12. Sonra, dugmeye basarak onaylayin.

13. imleg su an ayarlanacak olan bir sonraki degere ilerler veya ayarlanacak bagka
bir deger yoksa veri noktasina déner.

14. ESC dugmesine basarak, giris kutusuna veya daha 6nce ¢iktiginiz meni

Girig iptali segenegine dénebilirsiniz.

15. ESC dugmesine birka¢ defa basiimasi, sizi baglat ekranina geri gétirur.

Cogu mentide segilen opsiyon hakkinda bilgiler gériintiileyebilirsiniz.
Bunun igin, INFO (BILGI) diigmesine basin.

Odalarinizi simdi 1sitmak mi istiyorsunuz?

On gereklilikler Oda isletim modu T Auto

Isitmanin ilk defa agiimasi igin, tesisin iIsitma mihendisi TiAuto modunda, kontrol cihaziniz 24 saatlik 1sitma programinin
tarafindan devreye alinmasi, gli¢ (ana digme acik) ve her agsamasinda istenen oda sicakligini otomatik olarak

yakitin hazir bulunmasi gibi 6n gereklilikler s6z muhafaza eder. Segilen isitma programina gére calisir,
konusudur. kaydedilen tatilleri ve 6zel glinleri g6z 6énlinde bulundurur ve 1si
Daha sonra, tesis galigmaya hazir hale gelecektir. Simdi, sadece gerektiginde dagitilacak sekilde 1sitmayi kontrol eder.

On secim alt menisiinden oda isletim modunu segin.

Tesisinizde birgok isitma devresi varsa, her isitma
devresi igin ayri ayri oda igletim modunu THAuta
segebilirsiniz.

| Giizergah: Anamenii > Isitma devresi ... > Oda isletim modu > On segim I
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Isitma programina gore isitmak mi istiyorsunuz?

Oda igletim modunda TAuto, kontrol cihazi segilen Isitma programi érnegi:
1Isitma programina gére caligir.

Sali

nderen 06:00 = Konf

Isitma programi

Isitma programinda 24 saatlik isitma programinin tiim
asamalari igin baslangic zamani ve ilgili oda isletim
modu (oda set degeri) bulunur. Isitma programi sizin igin
kaydedilmistir. Isterseniz, kisisel intiyaglarinizi
karsilayacak sekilde yapilan girigleri degistirebilirsiniz.

Gonderen 06:00:  Konfor modu
Goénderen 11:30:  On konfor modu
Gonderen 12:30:  Konfor modu
Goénderen 19:00:  On konfor modu
Gonderen 21:00:  Ekonomi modu

Tesisinizde birgok isitma devresi varsa, her isitma
devresi igin ayri ayri 1sitma programini secebilirsiniz
(6rn. guzergah: ... > Isitma devresi 2 > ...).

Isitma programinda anahtarlama zamanlari belirtiimez, bunun yerine istenilen sicaklik seviyeleri icin zaman dilimleri yer alir.
Anahtarlama zamanlari, kontrol cihazinin optimizasyon iglevi tarafindan hesaplanir!

Gunliik 1sitma periyodlarini degistirmek mi istiyorsunuz?

Isitma programi ile ilgili genel bilgiler Girig yapmadan once, liitfen agagidaki hususlara uyun:
Isitma programinda, gunlik i1sitma periyodlarini kisisel e ik 6nce, 1sitma periyodunun baslangig zamanini, sonra o
ihtiyaglariniza gére ayarlayabilirsiniz. Her giin maksimum 6 periyodun oda isletim modunu girin.
anahtarlama noktasi belirlenebilir; her 1sitma periyodu igin o ot b ve £ oda isletim modlarindan birini segebilirsiniz.
bir oda set degeri dizenlenmelidir. Oda set degerleri menisiinden (&= sayfa 7) ilgili set
Hafta arasi glinlere (Pazartesi- Pazar) ek olarak, 6zel bir degerlerini ayarlayin.
guin, yani 6zel 24 saatlik bir 1sitma programi e 24 saatlik herhangi bir programi baska giinlere
ayarlayabilirsiniz. kopyalayabilirsiniz.
Tatiller/6zel glinler menisune (&> sayfa 9) giris
yaptiginizda ézel giin etkin olacaktir. Zamanlarin ve set degerlerinin degistirilmesi ve iptal

edilmesi
Tesisinizde birgok isitma devresi varsa, her 1sitma devresi 1. Istenen giinGi segin. B
icin ayri ayri 1sitma programini ayarlayabilirsiniz (8m. 2. S$emada imleci W degistirilecek zaman noktasina getirin.
glizergah: ... > Zaman anahtari 2 >...). 3. Istenilen zamani ayarlayin.

zamanin iptal edilmesi: --:-- gériinene kadar 00:00

Sadece Isitma programinin kontrol cihazindaki zaman ile zamani sifirfayin. -~
anahtari ile 6nceden tanimlanmasi durumunda kontrol 4. Istenilen set degerini secin. L
cihazinda degisiklik yapilabilir. Aksi takdirde, harici bir 5. Gerekirse, ek zamanlari ayarlayin ve ek set degerlerini

operator istasyonudur. segin.

| Glzergah: Anamenii > Isitmadevresi ... > Zaman anahtari I

Ek 1sitma periyodlarinin girilmesi Yeni 24 saatlik program

1. Istenen giinii secin. Kontrol cihazinda her giin (6zel giin dahil) icin 24 saatlik

2. Semada imleci W7 mevcut programin zamanindaki son program mevcuttur. Bu, yeni 24 saatlik program olusturmak
noktaya getirin. zorunda kalmayip mevcut programi degistireceginiz

R gortnene kadar OK (TAMAM) diigmesini anlamina gelir.

bir derece gevirin.
4. Istenilen baglangi¢ zamanini ayarlayin.
5. lIstenilen oda igletim modunu segin.

Gli¢ kapali — 1Isitma programi kayboldu mu?
Elektrik kesintisi durumunda, kesintinin suresine
bakilmaksizin girilen 24 saatlik programlar muhafaza
24 saatlik 1sitma programinin kopyalanmasi edilecektir.
1. Kopyalanacak giinu segin.
2. Kopyala...: gériinene kadar OK (TAMAM) diigmesini
saat yonunde gevirin.
3. OK (TAMAM) digmesine basin.
4. Gin (hafta boliumi, hafta arasi giin, 6zel giin) segme
menisl goruntulenir.
5. Istenilen hafta arasi giinii veya hafta bélimiinii secin.
6. Kopyalayin (OK (TAMAM) diigmesine basin).

Ilk 6nce giinliik 1sitma periyodiari ve set degerleri igin 7 giinliik program hazirlayin — bu, kontrol cihazina girisi kolaylagtiracaktir!
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Isitma programina gore isitmak istemiyorsunuz

Diger oda igletim modlari

Isitma programina goére I1sitmak istemezseniz, On segim
meni seceneginden asagidaki oda igletim modlarindan
birini segebilirsiniz:

i | Konfor Konfor set degerine sirekli isitma

fi: | On konfor | On konfor set degerine siirekli Isitma
£ | Ekonomi Ekonomi set deg@erine sirekli 1sitma
i | Koruma Donma riski olmadikga isitma yok

Set degerleri
Oda isletim modlari igin atanan set degerleri ayni sembolleri
ve adlari kullanir.

Siirekli igletimin etkisi
Sirekli isletimde, 1sitmanin (otomatik 1sitma siniri) ve girilen
tatillerin ve 6zel gunlerin istege bagh kontrolu etkin degildir!

Tesisinizde birgok 1sitma devresi varsa, her i1sitma devresi
icin ayri ayri 1sitma programini segebilirsiniz (6rn. glizergah:
... > Isitma devresi 2 > ...).

| Giizergah: Anamenii > Isitma devresi ... > Oda isletim modu > On segim I

Stirekli isletim modlarinin birinde sadece gegici olarak 1sitmak istiyorsaniz, zamaninda AUTO (OTOMATIK) moduna
dénmeyi unutmayin.

Hangi oda sicakligina ayarlayabilirsiniz?

Isitma kontrol cihaziniz 4 oda isletim modunu sunar. Her bir
oda igletim moduna oda set degeri atanir. Her set degeri
ayarlanabilir.

Kontrol cihaziniz set de@erlerini zaman gizelgesine (isitma
programi, & sayfa 6) gore degistirir veya secilen oda
isletim modunun set deg@erine surekli 1sitma igletimini saglar.

Sembol | Set degeri Oda Uzerindeki etkisi?

Tesisinizde birgok isitma devresi varsa, her isitma devresi
icin ayri ayri set degerlerini ayarlayabilirsiniz (6rn. glizergah:
... > Isitma devresi 2 > ...).

Asagidaki set degerleri mevcuttur. Varsayilan degerler,
tavsiye edilen set degerlerini temsil eder.

Kilavuz deger

b Konfor Bu, igletilen alanin set degeridir. Rahat kosullar saglar. 21°C

B On konfor Bu, Konfor moduna gegerken rahat kosullara gabuk ulasiimasini saglamak 19 °C
icin ilgili alanin enerji tasarrufu set degeridir.

Ekonomi Bu, Konfor set degerinin gerekmedigi hallerde, uzun suire boyunca (6rn. gece | 16 °C

boyunca) ilgili alanin enerji tasarrufu set degeridir.

o4
i Koruma

sicakligi saglanir.

iigili alani donmadan kaynaklanan hasarlara karsi korumak igin minimum oda | 10 °C

| Glizergah: Anamenii > Isitma devresi ... > Oda set degerleri |

Oda sicakhigi ¢cok yiiksek veya ¢ok diisiik mii?

Yeniden ayarlama yapmadan once...

Mevcut oda sicakligi ¢ok yiksek veya ¢ok dislikse, oda

isletim modunu kontrol edin. Mevcut isletim durumuna bagh

olarak gegici sapmalar her zaman olugabilir. Oda sicakhiginin

dis sicakliga bagh olarak mi degistigini yoksa her zaman mi

cok yuksek veya ¢ok diisuk oldugunu tespit etmek icin kontrol

edin.

Oda sicakhigi dis sicakliga bagh olarak mi degisiyor?

Bu durumda, asagidakileri uygulayin:

1. Oda sicakliginin hangi hava sartlarinda dogru olmadigini
tespit edin.

2. Isitma egrisi alt menusiinde, ayarlari yandaki tabloya
uygun olarak ilgili duruma yeniden ayarlayin.

3. Yeniden ayarladiktan sonra, kontrollin yerlesmesi igin 1-2
gun bekleyin.

4. Baska bir ayar gerekebilir.

Oda sicakligi... Asadidaki sekilde yeniden

ayarlayin:

...soguk havada gok Degeri dusirin
yuksek [Kesme noktasi 1] akis sicakligi

...soguk havada gok Degeri ylUkseltin
dusik [Kesme noktasi 1] akis sicakligi

...Iik havada ¢ok yliksek |Degeri dusurin
[Kesme noktasi 2] akis sicakligi

...Ilik havada ¢ok dusuk Degeri ylkseltin
[Kesme noktasi 2] akis sicakligi

Akis sicaklig

3133D161r

Kesme noktasi 1

Kesme noktas12

= Kesme noktasi 1 Kesme noktasi 2 > +
Dis sicaklik
| Guzergah: Anamenii > Isitmadevresi ... > Isitma egrisi |
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Isitma devresinin mevcut isletim durumunu goériintiilemek mi istiyorsunuz?

Otomatik 1sitma isletimi esnasinda, tesisinizin mevcut igletim Aciklama:
durumunu (oda isletim modu) 6grenmek istiyorsaniz, Bilgi . .
seviyesine gidin: On segim
1. ESC diigmesine basarak baglat ekranina dénin. Bu, segilen oda igletim modudur.
2. INFO (BILGI) diigmesine basin. Gosterilen 6rnekte, sanal isletim modu segicisi TAuto
3. Istenilen sayfa gériintiilenene kadar OK (TAMAM) konumuna ayarlanir.
digmesini gevirin. Durum
Tesisinizde birgok isitma devresi varsa, her i1sitma devresi Bu, mevcut durumdur.
icin tesisinizin igletim durumunu gériintiileyebilirsiniz Gosterilen drnekte, Konfor set degeri muhafaza edilir.

(istenilen 1sitma devresi goriintiilenene kadar OK (TAMAM)
digmesini gevirin).
Ayni sekilde, diger verilerin yani sira DHW devresini

Neden
Burada, mevcut durumun nedeni verilir. Olasi nedenler:

(mevcut ise) de gériintileyebilirsiniz. . @§Iet!m modu kontak (manuel degistirme)
Oda isletim durumu asagidaki sekilde gériintiilenir: * lsletim modu segicisi (manuel degistirme)
e Ozel giin
H Isitma devresi 1 1 o Tatiller
R o E: e Zaman programinin zaman anahtari (gosterilen érnekteki)
On seg: TrAute g
O
Durum: & Konf i
Neden:  Zaman anahtari
DHW isitmasini baglatmak mi istiyorsunuz?
(Sadece RMH760B ile)
On gereklilikler
Isitma tesisi isitma mihendisi tarafindan devreye
alinmalidir.
On kosullar yerine getirildiginde, DHW isitmasi ¢alismaya
hazir hale gelir. On segim menii secenegini secin ve sonra
isletim modunu Aute segin. Bu, tavsiye edilen ve ener;ji
tasarrufu saglayan isletim modudur.
Asagidaki segenekler mevcuttur:
Sembol | Isletim modu DHW devresi lizerindeki etkisi? Kilavuz deger
TrfAuta | Otomatik DHW sicakligi DHW zaman programina goére normal sicakliktan dusuk sicakliga
veya tam tersi sekilde degisir.
i Normal DHW, normal sicaklikta muhafaza edilir. 55 °C
'] Azaltildi DHW, disuk sicaklikta muhafaza edilir. 40 °C
=) Koruma DHW isitmasi yok: Tesis her tlrlii donmaya kars! korunur. 5°C

|Gi]zergah: Anamenii > DHW > DHW isl modu > On segim |

DHW cok sicak veya ¢ok soguk mu?

(Sadece RMH760B ile) Avyarlari yaparken, asagidaki hususlara dikkat edin:
DHW sicakhigi igin, 3 set degeri segenegi mevcuttur: * asin sicak DHW yaniklara neden olabilir!
¢ Yikama, banyo ve dus igin gereken yiiksek sicaklik e asin sicak DHW, depolama tanki ve/veya isi esanjord,
seviyesini saglamak icin Normal set degeri termostat, borular ve vanalarda kireglenmeye neden olur!
o Enerjiden tasarruf etmek igin Azaltiimis set degeri
o Tesisin donmasini 6nlemek icin minimum sicaklikta Bu nedenle, normal DHW sicakliginin 55 °C'yi
Donma koruma set degeri agmadigindan emin olun.

Set degerleri alt menusuinde gerekli set degerini ayarlayin.

|Ti]ketici kontrolii olmayan tesis igin glizergah: Anamenii > DHW > Set degerleri |

| Tiketici kontrolii olan tesis igin glizergah:  Anamenii > DHW > Set degerleri tiiketiciler |

Legionella viriislerini 6ldiirmek igin, DHW periyodik olarak isitilabilir. Bu otomatik olarak gerceklegir, belli bir ayar yapmaniza
gerek yoktur.
Tek yapilmasi gereken, i1sitma mihendisinizin islevi etkinlestirmesidir.
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DHW zaman programini degistirmek mi istiyorsunuz?

(Sadece RMH760B ile)

DHW isitmasinin zaman programi

Alan i1sitmasinda oldugu gibi, DHW belirli bir zaman
gizelgesine gore isitilir. Normal ve azaltiimis sicaklik
arasindaki degisim otomatik olarak gergeklesir.
Fabrikada ayarlanmis zaman programini kullanabilirsiniz,
ayrica bireysel ayarlar yapilabilir.

DHW zaman programi, alan isitma programinda oldugu gibi
degistirilebilir:

DHW zaman anahtari alt menistiinden, hafta i¢i giini, sonra
1Isitma periyodunun baslangi¢c zamanini ve atanan set
degerini segin.

Burada da 24 saatlik programi diger gtinlere kopyalamak
mimkuanddr.

Sirkiilasyon pompasinin zaman programi

Ayni sekilde — isterseniz — sirklilasyon pompasini
etkinlestirmek icin zaman programini degistirebilirsiniz.
Sirkllasyon pompasi zaman anahtari alt menisune ilgili
girisleri yapin.

Burada da, 6n kosul kontrol cihazinizin DHW isitmasini
Ozerk bir sekilde kontrol etmesidir. Birbirine bagh tesislerde,
zaman programi harici bir yerden énceden ayarlanabilir.

| Glizergah: Anamenii > DHW > DHW zaman anahtari |

| Glizergah: Anamenii > DHW > Sirk pom zam anah |

Saati veya tarihi yeniden ayarlamak mi istiyorsunuz?

Saat/Tarih

Tesisiniz devreye alindiginda kontrol cihazinizdaki yillik
zaman anahtarinin tim verileri girilir.

Yeniden ayarlama gerekirse, Saat/Tarih menisunu kullanin.
Yaz ve kig saati

Yaz ve kig saatinin baglangig tarihlerini yeniden ayarlamaniz
gerektiginde de ayni durum gegerlidir.

Not: Gergek degisim tarihlerini degil, uluslararasi
standartlara uygun olarak yaz ve kig saati baglangici igin
olasi en erken tarihleri girin!

Saat/Tarih meniisiinde asagidakiler yer alir:
e Saat (6rn. 09:53)

e Tarih (6rn. 25.07)

e Yil (6rn. 2008)

e Yaz saati baslangici (6rn. 25.03.)

¢ Kis saati baglangici (6rn. 25.10.)

| Giizergah: Anamenii > SaatTarih |

| Kis saatinden yaz saatine gecis veya yaz saatinden kis saatine gecis otomatiktir!

Tatil donemlerini mi girmek istiyorsunuz?

Toplam 16 tatil donemi ve 6zel gin girebilirsiniz (bir sonraki

bélime bakin). Tatil déneminde, aktif 1sitma programi

yoktur, sadece ayni oda igletim modu aktiftir.

Tarih

Giris 1, Giris 2, Girig 3, vb. alt mendlerinde, her tatil donemi

icin giris yapmaniz gerekir:

¢ Menu segenegi Baslat: Tatil ddneminin ilk glininin tarihi,
yili ve saati

e Menu segenegi Son: Tatil ddneminin son giintnin tarihi,
yili ve saati

e Menu segenegi Neden: Tatiller

Her giris silinebilir (menl secenegi Giris iptali).

Oda isletim modu

Tatil oda isletme modu meni secgenegi ile istenilen oda

isletim modunu girin. Ekonomi £ veya Koruma & modu
mevcuttur. Giris tiim tatil donemleri igin gegerli olacaktir.

DHW isitma igletim modu

Kontrol cihaziniz DHW isitmasini da kontrol ediyorsa,
istenilen isletim modunu girmeniz gerekir. Bunu Tatil DHW
isletim modu menu segenedi ile bulabilirsiniz.

Asagidaki isletim modlari mevcuttur:

T3 Auto Otomatik

& Normal
B Azaltildi
= Koruma

Ana menii > Isitma devresi > Tatiller/6zel giinler > Giris ...

mod

Glzergah: Anamenii > Isitma devresi ... > Odaisletim modu > Tatil od isl

Ana menii > DHW> Tatiller/6zel giinler > Giris ...

RMH760B igin: glizergah:

Anamenii > DHW > DHW isletim modu > Tatil DHW isl md
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Ozel giinler mi girmek istiyorsunuz?

Toplam 16 6zel giin ve tatil dénemi girebilirsiniz. Ozel
gunlerde, alan 1sitmasi igin normal 1sitma programi aktif
degildir, bunun yerine 6zel bir program aktiftir.
Date Tarih
Giris 1, Giris 2, Girig 3, vb. alt mendlerinde, her 6zel giin
icin giris yapmaniz gerekir:
¢ Meni segenegi Baglat: Ozel giiniin tarihi, yil ve saati
e Menu segenegi Son:
1 6zel gun i¢in: Agilir pencerede gorintilenen verileri
onaylayin.
2 veya daha fazla ézel giin igin: Son 6zel glinin tarihi, yili
ve saati
e Meni secenegi Neden: Ozel giin
Her giris silinebilir (menl secenegi Giris iptali).

Isitma programi

Zaman anahtari 1 menusinde (&= sayfa 6) 6zel gunler igin
Isitma programini girin. Tim 6zel gunler igin gegerli
olacaktir.

Gerekirse, ayrica Zaman anahtari 2 (... 3) menisunu
ayarlayin.

DHW isitmasi

Kontrol cihaziniz DHW isitmasini da kontrol ediyorsa, ayrica

asagidakileri girebilirsiniz.

e DHW zaman anahtari menisiinde (&= sayfa 9) 6zel ginler
icin DHW zaman programi

e Sirkilasyon pompasi zaman anahtari menusiinde
(&> sayfa 9) 6zel gunler igin sirkiilasyon pompasinin
zaman programi

| Giizergah: Anamenii > Isitma devresi... > Tatiller/ozel giinler > Giris ... |

| RMH760B igin giizergah: Anamenii > DHW > Tatiller/6zel giinler > Giris ... |

Mevcut tesis verilerinin goriintillenmesini mi istiyorsunuz?

Baslat ekranindaysaniz (hosgeldiniz resmi), sadece INFO
(BILGI) diigmesine bastiginizda Bilgi seviyesinde H
olacaksiniz. Burada, listelenen anahtar tesis verilerini
bulabilirsiniz.

Lutfen dikkat: Ekran tesisin tipine baghdir.

Burada herhangi bir degeri degistiremezsiniz!

Simdi, OK (TAMAM) diigmesini gevirin: Bu sizi bir Bilgi
sayfasindan digerine goturecektir.

ESC dugmesi ise dogrudan baslat ekranina dondirecektir.
Bu Kullanim Talimatlarinin 12. sayfasindan itibaren, farkl tip
tesis verileri ile ilgili faydal agiklamalar ve notlar
bulacaksiniz (bélim H Bilgi sayfasi ...).

Menii Prihvat podataka
Pitanja su objasnjena na @& strani 10 bazirana na funkciji
Prihvat podataka > Trend kanal 1.

Podatke pronalazite preko sledec¢ih putanja:

Trend
Glavni meni > Prihvat podataka > Trend kanal 1...4
Prikaz zapisa | karakteristika trenda.

Merilo

Glavni meni > Prihvat podataka > Merilo 1...4

Merila se koriste za prikaz jedinica potro$nje. Trenutno
oc¢itavanje, datum i o€itavanje za poslednjih 15 meseci su
prikazani.

| Imena podmenija u ovom uputstvu mogu biti zamenjena drugim imenima definisanim od strane vaseg servisnog inzenjera.

Prikaz izmerene vrednosti trenda

Prihvat podataka... omoguc¢ava prikaz progresije do 4
izmerene vrednosti (Trend kanal 1...4). Ova funkcija trenda
prikazuje izmerene vrednosti trenda za poslednjih 8 minuta,
8 sati, 24 sata ili 6 dana.

Prikaz izmerene vrednosti trenda:

1. lzaberite meni Prihvat podataka....

2. lzaberite Zeljeni Trend kanal 1...4 ili izmerenu vrednost u
clear-text-u; celodnevi prikaz trenutnog dana se
pojavijuje.

Navigacija pregleda:

1. Okrenite OK dugme suprotno od kazaljke na satu za
vrac¢anje 1 dan unazad | obrnuto.

2. Pocevsi sa trenutnim celodnevnim prikazom, dolazite na
prikaz poslednjih 8 sati okretanjem OK dugmeta u smeru
kazaljke na satu. Okrenite Ok dugme jo$ jednom za
prikaz poslednjih 8 minuta | unazad za vrac¢anje.

3. Pritisnite ESC dugme za vraéanje na prethodni meni.

Izmerena vrednost trenda se prikazuje:

| Glizergah: Glavni meni > Prihvat podataka... > Trend kanal 1...4 |
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Bir hata olustu

Tesiste bir hata olusursa, ekranda gérintulenecektir, ayrica
L1 digmesinin igerisindeki LED yanip sénecektir veya
yanacaktir. Agagidaki adimlari takip edin:

LED yanip soniiyor:

1. Kilidi agmak igin L digmesine basin.

2. LED hala yanip sénlyorsa, hata hala mevcut demektir
veya kilidi agmak igin digmeye yeniden basiimalidir.

LED yaniyor:

1. Hatayi dizeltin.

2. LED hala yaniyorsa, kilidi agmak igin ! digmesine
yeniden basiimaldir.
Kilidin agilmasi sadece hatanin nedeni giderildikten
sonra mumkinddr.

Hata durumunda, sayfa 11'te verilen ipuglarina bakin.
Hatayi dizeltemezseniz, 1sitma mihendisinize bagvurun.

Hatalarin gériintilenmesi ile ilgili ek bilgiler:

Menii Mevcut hatalar

Burada, hangi hatalarin mevcut oldugunu goérebilirsiniz. Her
hata hakkinda asagidaki bilgiler gérinttlenir:

e Neden (6rn. pompa 1)

e Hata numarasi (1sitma mihendisi igin dnemli)

e Hatanin ilk olustugu tarih ve saat

Menii Hata gegmisi

Burada, son 10 hatanin her biri listelenecektir. Verilen
bilgiler, mevcut hatalar bélimiinde verilen bilgiler ile aynidir.
Menii Hata durum msj veriyolu

Tesisinizde birbirine bagh birgok cihaz varsa, kontrol
cihazinizda diger kontrol cihazlarinin hatalari
gorintilenecektir.

Hatalarin hizli goriintiilenmesi

ESC dugmesini 2 saniye boyunca basili tutarsaniz, mevcut
hata goéruntilenecektir.

| Glizergah:

Ana menii > Hatalar I

Sorun olustugunda asagidaki ipuglari yardimci olabilir

Genel

Isitma muahendisinizi gagirmadan 6nce, asagidaki hususlari

kontrol etmelisiniz:

e Tesisiniz agtk mi? Ana anahtari ve diger tim anahtarlar
kontrol edin.

e Tesisinizin tim sigortalari dizguin ¢aligiyor mu?

e Deponuzda yeterli yakit var mi?

o Ayarlar yetkisiz kisiler tarafindan degistirildi mi? (Saat, set
degerleri, vb.)

e Ekranda bir ariza géruntuleniyor mu?

Isitma her zaman ayni oda sicakliginit muhafaza ediyor:

¢ Oda isletim modunu kontrol edin (sadece TAuta oda
sicakligini dusurir ve yukseltir)

o Aktuator vanadan sokilmis mu? Baglayin!

Konfordan 6diin vermeden enerji tasarrufu

¢ Gun icinde, oda sicakhiginin 21 °C'yi asmasina izin vermeyin.
Her ek derece 1sitma masraflarini % 6 ila 7 oraninda artirir.
e Yasama ve galisma alanlarinda oda sicakliklari igin
kilavuz degerler:
— GUn igerisinde:
On konfor = 19 °C, Konfor = 20...22 °C
— Gece boyunca: Ekonomi = 14...18 °C
— Uzun sure kullaniimadidinda, 6érn. tatil ddnemleri:
Koruma =10 °C.
Tesis gibi dusuk sicakliklara kargi duyarli olan nesneleri
koruyun!
e Alanlari camlar tamamen agikken sadece kisa sire igin
havalandirin.
¢ Kullanilmayan odalardaki termostatik radyatér vanalarini
donmaya karsi koruma konumuna ayarlayin.
o Kapali panjurlar ve perdeler isi kayiplarini azaltir.

istenilen oda sicakhigina gok erken veya gok geg
ulasihyor:

e Zaman programini degistirin

¢ Binaiyi yalitiimigsa, sogumasi biraz zaman alir.

Is1 kaynagi artik calismiyor:

o Yakici kilitiyken baglatiimistir. Sifirlama digmesine basin!

¢ Isitma devresi pompasi ve/veya boyler pompasi
galismiyor. Sigortalari kontrol edin!

e Yakit deposu bos veya yakit pompasi ¢calismiyor.

Is1 kaynagi ¢alisiyor, ancak is1 beslemesi yok:
e |sitma vanasini manuel olarak galistirin.

¢ Radyatérlerin 6niinde perde, mobilya veya bagka bir nesne
olmadigindan emin olun. Isi emisyonunu azaltirlar.
¢ Isi enerji tiiketimini dlizenli araliklarla kontrol edin.

Tesisiniz bir oda sicaklik sensérl (veya oda Unitesi)

kullaniyorsa, bu sensor termal bozukluklara maruz

birakilmamalidir, ¢linkl termal bozukluklar kontrol islevine

etki edebilir. Bu nedenle, sensoriin bulundugu referans

odasi igin asagidakiler gegerlidir:

¢ Acik kapilardan gelen hava akiglarini énleyin

e Sensorin yakinindaki insanlardan, makinelerden,
lambalardan, vb. kaynaklanan i1s1 kazanimlarini énleyin.

e Sensorin yakinindaki hava sirkilasyonunun perdeler,
mobilya veya baska nesneler tarafindan
engellenmediginden emin olun.

e Varsa termostatik radyatdr vanalarini tamamen agik
konumlarina ayarlayin.

Enerji tasarruflari sadece dogal kaynaklarimizi korumaz, ayrica aktif gevre korumasi saglar!
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A Bilgi sayfasi boyler iglem sirasi
(Sadece RMK770 ile)

H Bilgi sayfasina gitmek igin:

1. ESC dugmesine basarak baslat sayfasina dénun.

2. INFO (BILGI) diigmesine basin.

3. Istenilen sayfa gériintiilenene kadar OK (TAMAM)
digmesini gevirin.

Boyler islem sirasinin durumu asagidaki sekilde
gorintulenir:

H Boyler islem sirasi
Adr no

Birakma:
Yakici:
Hatalar:

Boyler adres numarasi
Boylerler numaralandirilir (maks. 6). Kilavuz boyler
isaretlidir.

Birakma

v = Boyler birakiimis; tesisten gelen isi talebine bagli
olarak agilir/kapatilir.

— =boyler kilitli

Yakici

1 =yakici veya birinci yakici agsamasi agik
2 = kinci yakici asamasi acik

m = yakici modile edilmis

— =yakici kapali

Hatalar
Boyler hatalari L1 sembolii ile gosterilir. Hatalar ile ilgili genel
bilgiler igin, 11. sayfaya bakin.

A Bilgi sayfalar boyler iglem sirasi yoneticisi

(Sadece RMK770 ile)

H Bilgi sayfasina gitmek igin:

1. ESC dugmesine basarak basglat sayfasina donun.

2. INFO (BILGI) diigmesine basin.

3. Istenilen sayfa gériintiilenene kadar OK (TAMAM)
digmesini gevirin.

Durum

acik

kapali

1s1 Uretimi agik
1s1 Uretimi kapali

Neden

Burada, isi Uretimi durumunun nedeni verilir. Ana pompa
hala ¢aligiyorken, 6rn. donmaya karsi koruma veya agiri
sicakliga kars1 koruma nedeniyle boyler islem sirasinin
devre digi birakilabilece@i unutulmamaldir.

Ana akig sicakhgi

o Gercek deger set deg@erinin altinda:
Gergek boyler sicakligi uzun siire boyunca set
degerinden daha disukse, ek boylerler birakilacaktir.
Birakma zamani 6zellikle bu 2 degerin farkina baghdir.

o Gercek deger set deg@erinin Uzerinde:
Gergek deger uzun siire boyunca set degerinin lizerinde
kalirsa, birakilan boylerler kilitlenecektir.

Doniis sicakhgi
Bu, tlketicilerden (1sitma devresi, DHW devresi) boylere
donen suyun sicakhgidir.

A Bilgi sayfalar boyler / birincil kontrol cihazi / ana kontrol cihazi

H Bilgi sayfalarina gitmek igin:
1. ESC dugmesine basarak baslat sayfasina dénun.
2. INFO (BILGI) diigmesine basin.
3. Istenilen sayfa gériintiilenene kadar OK (TAMAM)
digmesini gevirin.
Boylerler 1...6
(1...6: Birkag boyler sadece RMK770 ile )
Takilan her boyler igin, ekran agagidakileri gosterir:
e Boyler sicakliginin gercek degeri
Bu, mevcut boyler sicakhgidir.
e Boyler sicakligi set degeri
Bu, tesis tarafindan talep edilen boyler sicakligidir.
e Durum
Devrede = isI Uretimi agik
Kapali = 1s1 Uretimi kapali
¢ Neden
Burada, boylerin durumunun nedeni verilir (6rn. koruyucu
boyler baglatma modu aktiftir).
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Birincil kontrol cihazi veya Ana kontrol cihazi
(Ana kontrol cihazi sadece RMH760B ile)

o Akis sicakhiginin gercek degeri
Bu, 1s1 esanjoru / 1s1 kaynagi tarafindan dagitilan mevcut
sicakliktir.
o Akis sicakl set deg
Bu, tesis tarafindan talep edilen sicakliktir.
e Durum:
acik =1si Uretimi agik
kapali = 1s1 Uretimi kapali
¢ Neden
Burada, kontrol cihazinin durumunun nedeni verilir (6rn.
donmaya karsi koruma islevi aktiftir).
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A Diger Bilgi sayfalari

i | Bilgi sayfalarina gitmek igin:

1. ESC dugmesine basarak baslat sayfasina dénun.

2. INFO (BILGI) diigmesine basin.

3. Istenilen sayfa gériintiilenene kadar OK (TAMAM)

digmesini gevirin.

Zaman anahtari

Zaman anahtarinin tanimi ve ayarlari igin, 6. sayfasina

bakin.

Isitma devresi

Isitma devresinin tanimi ve ayarlari igin, 5. 7 sayfaya bakin.

Bilgi sayfalarinda asagidakiler bulunur:

o Akis sicakhiginin gercek degeri

o Akis sicakligi set degeri

e Durum

¢ Neden

e Oda sicakhginin gercek degeri (sadece oda sensori
kullanilirsa)

e Odasicakhgi set degeri

o Dis sicaklik (asagida "Ekran degerleri" boliminde verilen
detaylar burada da gegcerlidir!)

® Ana menii boyler islem sirasi yoneticisi

(Sadece RMK770 ile)

Menii Boyler islem sirasi isl modu

e On secim:
Otomatik = otomatik tesis isletimi (normal durum)
Yaz isletimi = boylerler sadece DHW isitmasi igin
birakilacaktir
kapali = tim boylerler kapali; donmaya karsi koruma
saglanir

e Durum:
acik = 1s1 Uretimi agik
kapal = 1s1 Uretimi kapali

¢ Neden:
Burada, boyler islem sirasinin durumunun nedeni verilir.

Ekran degerleri(sadece RMK770 ile)

Gergek dis sicaklik, dlgtilen deger goénderilirse goruntulenir.
Diger gorintilemeler mimkinduir (tesisinizin tasarimina
bagl olarak).

Hata girisleri(sadece RMK770 ile)
Hata girislerindeki hata durumu mesaijlari sadece konfigire
edilirse goruntulenir.

Cihaz durumu

Hata durumunda asagidakileri géruntuler:

¢ Hatanin kaynagi (6rn. B1 pompasi. B1 boyler 1,
B2 boyler 2'yi ifade eder.)

¢ Hata kodu (1sitma mihendisi icin 6nemli)

e Hatanin olustugu tarih ve saat

Hata durum msj veriyolu

Tesisinizde birbirine bagh bircok cihaz varsa, kontrol
cihaziniz diger kontrol cihazlarinin hatalarini da
gorintileyebilir (yapilan konfiglirasyona bagli olarak).

Menii Girigler / set degerleri
Girigler ile elde edilen degerler ve ilgili set degerleri ve sinir
degerleri goruntilenir.

Menii Cikislar

Her ¢ikigin durumu ve kontrol edilen tesis pargasinin isletim
durumu (agik/kapali) gérintilenir. Tesis pargasi yoksa,
meni 6Jesi de olmayacaktir.

Menii Limitasyonlar .
Limitasyonlarin mevcut durumu (Aktif / Inaktif) goriintilenir
(1isitma muhendisi i¢in faydali bilgiler).

I Glizergah: Anamenii > Boyler islem sirasi yonet

® Ana menti boylerler (1...6)

(1...6: Birkag boyler sadece RMK770 ile )

Menii Baca gazi 6l¢lim modu
& 14 sayfasina bakin.

Menii Boyler isletim modu

RMH760B: RMK770:

On segim: On segim:

o Otomatik = otomatik tesis | Otomatik = otomatik tesis
isletimi (normal durum) isletimi (normal durum)

o DHW birak = boylerler
sadece DHW isitmasi
icin birakilacaktir

e Kapali = boyler kapal; e Kapali = boyler kapal;
donmaya kars1 koruma donmaya karg! koruma
saglanir saglanir

Durum:

o Devrede = i1sI Uretimi agik

o Kapali = is1 Uretimi kapali

Neden:

Burada, boylerin durumunun nedeni verilir.
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Menii Girigler / set degerleri

Girigler ile elde edilen degerler ve ilgili set degerleri ve sinir
degerleri gérintulenir. Ek olarak, saat galisma sayaci ve
yakici baglama sayaci okunabilir.

Menii Cikislar

Her ¢ikisin durumu ve kontrol edilen tesis pargasinin isletim
durumu (agik/kapali) géruntilenir. Tesis pargasi yoksa,
meni 6Jesi de olmayacaktir.

Menii Limitasyonlar
Limitasyonlarin mevcut durumu (Aktif/ Inaktif) géruntulenir
(1sitma muhendisi i¢in faydali bilgiler).

| Guzergah: Anamenii > Boyler ... |
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m Ana menii birincil kontrol cihazi / ana kontrol cihazi

(Ana kontrol cihazi sadece RMH760B ile)

Menii Tesis igletimi

e On secim:
actk = birincil kontrol cihazi / ana kontrol cihazi
birakilmig
kapali = birincil kontrol cihazi / ana kontrol cihazi kilitli;
vana kapali; donmaya kars1 koruma saglanir

e Durum:
actk = birincil kontrol cihazi / ana kontrol cihazi
birakilmig; ana akis sicakhgi kontrol edilir
kapali = birincil kontrol cihazi / ana kontrol cihazi kilitli;
vana kapali

¢ Neden:
Burada, kontrol cihazinin durumunun nedeni verilir.

Menii Girigler / set degerleri
Girigler ile elde edilen degerler ve ilgili set degerleri ve sinir
degerleri gorintulenir.

Menii Cikislar

Her ¢ikisin durumu ve kontrol edilen tesis pargasinin isletim
durumu (agik/kapali) géruntilenir. Tesis pargasi yoksa,
meni 6Jesi de olmayacaktir.

Menii Limitasyonlar
Limitasyonlarin mevcut durumu (Aktif / Inaktif) gértinttlenir
(1sitma muhendisi i¢in faydali bilgiler).

| Giizergah: Anamenii > Birincil kontrol cihazi |

| Giizergah: Anamenii > Ana kontrol cihazi |

Baca gazi 6lcim modu

Baca gazi kontrolli yapmak icin, boyleri agagidakileri iceren

baca gazi 6lgim moduna getirmek igin kontrol cihazini
kullanabilirsiniz:

On segim
Acma:
(Acik) diigmesi segilerek, 90 °C set degeri veya boylerin
maksimum limiti dnceden ayarlanir. Boyler pompasi veya
ana pompa caligir.

Sadece RMK770 ile: Diger boylerler kapatilir

Kapama:

(Kapali) dugmesi segilerek, baca gazi 6lgim moduna son
verilir. Aksi takdirde, 30 dakika sonra otomatik olarak
devreden gikarilacaktir.

Baca gazi 6l¢iim modu kontagi

Konfiglre edilirse, baca gazi 6lgiim modu uzak bir yerden
de etkinlegtirilebilir.

On secimler yukarida agiklanmigtir.

Kapama:
Dikkat! Burada, baca gazi 6lgim modu manuel olarak
devreden gikariimalidir!

Birakma agsama 2 / modiilasyon
2. agsama veya modilasyon (Evet) dugmesine basilarak da
etkinlestirilebilir. On segimler yukarida agiklanmigtir.

Boyler sicakhginin gercek degeri
Baca gazi 6lgim modu esnasinda, mevcut boyler sicaklgi
gorintulenir.

Baca gazi sicakligi
Konfiglre edilirse, mevcut baca gazi sicakhgi gérunttlenir.

|GUzergah: Ana menii > Boyler... > Baca gazi dl¢iim modu |
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