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Automationsstationer Dokumentation

Kompaktserien

PXC12.D Automationsstation med 12 in- och utgangar, kommunikation BACnet/LonTalk med PPS2-granssnitt ~ N9215

PXC22.D Automationsstation med 22 in- och utgangar, kommunikation BACnet/LonTalk med PPS2-granssnitt ~ N9215

PXC22.1.D Automationsstation med 22 in- och utgangar, kommunikation BACnet/LonTalk med PPS2-granssnitt ~ N9215
och modulbuss

PXC36.1.D Automationsstation med 36 in- och utgangar, kommunikation BACnet/LonTalk med PPS2-granssnitt ~ N9215
och modulbuss

PXC12-E.D Automationsstation med 12 in- och utgangar, kommunikation BACnet/IP med PPS2-granssnitt N9215

PXC22-E.D Automationsstation med 22 in- och utgangar, kommunikation BACnet/IP med PPS2-granssnitt N9215

PXC22.1-E.D Automationsstation med 22 in- och utgangar, kommunikation BACnet/IP med PPS2-granssnitt och N9215
modulbuss

PXC36.1-E.D Automationsstation med 36 in- och utgéngar, kommunikation BACnet/IP med PPS2-granssnitt och N9215
modulbuss

Moduléarserien

PXC50.D Automationsstation fér 52 datapunkter, med modulbuss och BACnet/LonTalk kommunikation N9222
PXC100.D Automationsstation fér 200 datapunkter, med modulbuss och BACnet/LonTalk kommunikation N9222
PXC200.D Automationsstation fér 350 datapunkter, med modulbuss och BACnet/LonTalk kommunikation N9222
PXC00.D Automationsstation, BACnet/LonTalk kommunikation N9222
PXC50-E.D Automationsstation fér 52 datapunkter, med modulbuss och BACnet/IP kommunikation N9222
PXC100-E.D Automationsstation fér 200 datapunkter, med modulbuss och BACnet/IP kommunikation N9222
PXC200-E.D Automationsstation fér 350 datapunkter, med modulbuss och BACnet/IP kommunikation N9222
PXCO00-E.D Automationsstation, BACnet/IP kommunikation N9222
PXA40-W1 Utbyggnadsmodul for generiska webbfunktioner N9222
PXX-L11/-L12 Utbyggnadsmodul for integration av upp till 60 /120 LonWorks- eller RXC-enheter N9282
PXX-PBUS Utbyggnadsmodul fér integration av PTM-I1/O-moduler N9283

TX-1/0 in-/utgdngsmoduler

TXM1.8D, TXM1.16D Digital ingdngsmodul 8 eller 16 in-/utgngspunkter N8172
TXM1.8U, TXM1.8U-ML  Universell modul Utan / med lokal dverstyrningsfunktion och display N8173
TXM1.8X, TXM1.8X-ML Superuniversell modul Utan / med lokal dverstyrningsfunktion och display N8174
TXM1.6R, TXM1.6R-M Relamodul Utan / med lokal dverstyrningsfunktion N8175
TXM1.8P Modul for motstdndsmaétning  For Pt100 4-ledare N8176
TXM1.6RL Relamodul, bistabil N8177
TXM1.8T Triacmodul N8179
TXS1.12F10 Stromférsorjningsmodul 1,2 A, avsakring 10 A N8183
TXS1.EF10 Bussanslutningsmodul, avséakring 10 A N8183
TXB1.PBUS Granssnittsmodul P-buss med stromférsorjning 1,2 A, sakring 10 A N8180
TXAL.IBE Bussutbyggnadsmodul fér frontmontering TX-1/0- och TX Open-grupper N8184

TX Open-enheter

TXI2.0PEN TX Open RS232/485-modul, Ethernet, upp till 160 datapunkter N8187

TXI2-S.OPEN TX Open RS232/485-modul, Ethernet, upp till 40 datapunkter N8187

Ytterligare tillbehor: se TX-1/0 Sortimentoversikt N8170

Tillbehor

RXZ01.1 LonWorks bussavslutning 52,3 Q N3861

RXZ02.1 LonWorks bussavslutning 105 Q N3861

PXA-C2 Adapter for nedladdning av grundprogram (Adapter RJ45 < 9-polig-D) -
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Systemgréanssnitt Dokumentation

PXC001.D / PXCO01-E.D Systemgranssnitt for integrering av 3:e parts system, upp till 250 datapunkter (KNX: 2000 DP) N9223
PXCO001.D/ PXCO01-E.D Systemgranssnitt for integrering av 3:e parts system, upp till 800 datapunkter (KNX: 2000 DP)

+ PXA40-RS1

PXC001.D / PXC0O01-E.D Systemgranssnitt for integrering av 3:e parts system, upp till 2000 datapunkter (SCL: 1000 DP)

+ PXA40-RS2

PXC..D moduléar + PXX-L11 Systemgranssnitt for integrering av 60 RXC-enheter N9222 + N9282
PXC..D modulér + PXX-L12 Systemgréanssnitt for integrering av 120 RXC-enheter N9222 + N9282
PXC..D modulér + PXX-PBUS Utbyggnadsmodul for integrering av befintliga P-Bus-moduler till Desigo N9222 + N9283

BACnet-router

PXG3.L BACnet-router for Ethernet/IP / LonTalk / MS/TP N9270
PXG3.M BACnet-router for Ethernet/IP / MS/TP N9270
Desigo Control Point

BACnet-pekskérmar med integrerad datahantering och webbserverfunktionalitet

PXM30.E, 70" A6V10933111
PXM40.E, PXM50.E 10.1", 156" A6V10933114
PXG3.W100-1 BACnet/IP-webbserver med standard funktionalitet

A6V10808336
PXG3.W200-2 BACnet/IP-webbserver med utokad funktionalitet

Pekskarmar for datahantering med webbserver PXG3.Wx00-1

PXM30-1, 7.0" A6V10933111
PXM40-1,PXM50-1 10.1", 156" A6V10933114

Betjaningsenheter

PXM10 Lokal betjaningsenhet med enkel tryckvredsbetjaning N9230
PXM20 Betjaningsenhet med display och 13 betjaningsknappar, BACnet/LonTalk-kommunikation N9231
PXM20-E Betjaningsenhet med display och 13 betjaningsknappar, BACnet/IP-kommunikation N9234
PXA-C1 Kabel (3 m) for betjaningsenhet PXM10, PXM20 --
PXA-C4 Adapter for nedladdning av grundprogram till PXM20-E --
PXA-H1 Overtackningskapa for betjaningsenheter PXM.. N9269

Rumsenheter med PPS2-granssnitt (fér PXC12/22/36..D)

QAX30.1 Rumsenhet med temperaturgivare N1741

QAX31.1 Rumsenhet med temperaturgivare och bérvardesomstéllare N1741

QAX32.1 Rumsenhet med temperaturgivare, borvardesomstallare och omkopplare for val av driftséatt N1641

QAX33.1 Rumsenhet med temperaturgivare, bérvardesomstallare, omkopplare for val av driftsatt och manu- N1642
ell flaktstyrning

QAX34.3 Rumsenhet med temperaturgivare, omkopplare fér bérvardesomstéllning, val av driftsatt och flakt-  N1640
styrning samt display med indikering av rumstemperatur och driftséatt

QAX39.1 Universell bérvardesomstéllare N1646

QAX84.1 Infélld rumsenhet med temperaturgivare, omkopplare for boérvardesomstélining, val av driftsétt och  N1649
flaktstyrning samt display med indikering av rumstemperatur och driftsétt

QAX90.1 Tradlés rumsenhet med temperaturgivare N1643

QAX91.1 Tradlos rumsenhet med temperaturgivare och borvardesomstéllare N1643

RXZ90.1 Mottagare for tradlésa rumsenheter N1644

Desigo PX, ytterligare dokumentation

Desigo PX Systembeskrivning CM110756_12
Desigo PX Projekterings- och installationshandbok CM110760_08
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