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1 Zu diesem Dokument

Ziel und Zweck
Dieses Dokument beschreibt alle optionalen Komponenten, sowie Ersatz- und Reparaturteile fir die
Objektléschanlage Sinorix™ al-deco AX.

Dieses Dokument wird laufend liberarbeitet und erweitert.

[

Geltungsbereich
Das Dokument gilt fur die Objektléschanlage Sinorix™ al-deco AX.

Zielgruppe
Dieses Dokument richtet sich an alle von Siemens autorisierten Personen, die eine Sinorix™ al-deco AX
Objektloschanlage installieren, in Betrieb nehmen, betreiben, warten und instandsetzen.

Produktdokumentation

Detail-Informationen finden Sie in folgenden Dokumenten:

Bezeichnung Dokument-ID
al-deco AX Systemhandbuch A6V15547985
al-deco AX Betriebsanleitung A6V16348406
al-deco AX Wartungs- und Installationsanleitung A6V16334730
al-deco AX Datenblatt A6V16330711

Konventionen

Auszeichnung Bedeutung

(...) Zusatzliche Informationen
Fettschrift Definition von Bezeichnung
siehe Querverweis auf Kapitel

Dokumentidentifikation

ID-Kodierung Bespiele
ID_SpracheLAND_ Anderungsindex A6V10215123_deDE_a
-- = mehrsprachig oder international A6V10215123_en--_a

A6V10315123_---_a

Anderungshistorie

Version Datum Kurzbeschreibung
a Marz 2025 Erstausgabe
Download

Aktuelle Dokumente und Fotos finden Sie auf der Siemens Internet Seite
https://www.siemens.com/at/de/produkte/gebaeudetechnik/brandschutz/loeschung/naturgas-
systeme/sinorix-al-deco-ax

Smart Infrastructure A6V16330708_de--_a
Product Fire Safety 2025-03-27


https://www.siemens.com/at/de/produkte/gebaeudetechnik/brandschutz/loeschung/naturgas-systeme/sinorix-al-deco-ax.html
https://www.siemens.com/at/de/produkte/gebaeudetechnik/brandschutz/loeschung/naturgas-systeme/sinorix-al-deco-ax.html

2 Sinorix™ al-deco AX

2.1 al-deco 2, 5, 8, 10, 20 und 30 kg Objektloschanlage

al-deco AX .... kg Objektloschanlage Bestell.-Nr.  S54475-B405-A10

Ersatzteile Siehe Kapitel 3

* Die SinorixTM al-deco AX-Objektloschanlage bietet maximalen Schutz fiir Anlagen und Systeme, insbesondere
fiir Werkzeugmaschinen.

* Fur lhre Werkzeugmaschinen bietet die Sinorix™ al-deco AX-Objektldschanlage maximalen Schutz. Es zeichnet
sich vor allem durch seine Robustheit, einfache Wartung und das einzig-artige Preis-/Leistungsverhaltnis aus.

* Als Schnittstelle zur Weiterleitung des Alarms steht ein potentialfreier Kontakt zur Verfligung, mit dem die
Anlage spannungslos, bzw. auf “NOTAUS” geschaltet und alarmiert werden kann. Die Aufschaltung dieser
Funktionen sowie die Zuflihrung der Stromversorgung sind im Angebot nicht enthalten und muss bauseitig
ausgefuhrt werden.

Besteht aus:

¢ Loscheinheit CO,— Léschmittelbehalter mit ...kg inkl. Steigrohr mit DIMES-Messsonden, Adapter, Halterungen
und CO,—Fiillung.

* Sonderventil IHP mit integrierter Messauswertung ,Loschmittelstand”, Befiilladapter und integrierte
Aktiv/Inaktiv-Umschaltung mit Uberwachung.

* Kommunikations-Interface mit Auswert-Einheit und akustischer/optischer Signalanzeige, sowie integriertem
Blockierventil. Das Interface ist vorbereitet zur Weiterleitung aller Betriebszustande wie System Aktiv/Inaktiv,
Loschmittelstand. Die Weiterleitung fiir das ,NOTAUS“-Signal der Werkzeugmaschinen wird vom Interface mit
einem potenzialfreien Relaiskontakt zur Verfliigung gestellt. Das Interface ist neu mit einem Datenspeicher
ausgeristet, der alle sicherheitsrelevanten Daten aufzeichnet.

* Druckschalter zur Systemiberwachung

Kommunikations-Interface

Stromversorgung Netzspannung 24 VDC

Stromaufnahme Max. 1,6A, mit 3,15A abgesichert

Alarm optisch Blitzleuchte 24VDC/68mA

Alarm akustisch Schalldruck 101dB (3m Abstand)

Ausgénge Dem Betreiber stehen die in Form potenzialfreier Relaiskontakte zur Verfligung.
Belastung max. 24VDC

Gehause Stahlblech-Spritzgussgehause mit Tur

Temperatur Umgebungstemperatur -5...+40°C

Schnittstelle Emggléidi?::r;ilztssgzlllgsiza\\/sérrlggg-en. Mit einem Computer kdnnen die
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3 Ersatzteile

3.1 Zylinderkabel

Zylinderkabel 1500mm Bestell.-Nr. S54475-K52-B150
Zylinderkabel 1500mm Bestell.-Nr. S54475-K52-B350
Zylinderkabel 1500mm Bestell.-Nr. S54475-K52-B700

¢ Zylinderkabel zum Verbinden des Ventils des Loschmittelbehalters mit dem Kommunikation-Interface
Sinorix™ al-deco AX, falls das Interface nicht unmittelbar in der Ndhe des Loschmittelbehélters installiert
wird.

¢ Inkl. Druckschalter fiir Druckiiberwachung am Ventil des Loschmittelbehalters und Verteilerblock

* Inkl. DIMES Stecker zur Uberwachung der Léschmittelmenge

¢ Inkl. Kugelhahn Stecker zur Aktivierung und Deaktivierung der Léschanlage.

3.2 Befestigungsmaterial

Befestigungsmaterial Spezial, bis zu 10kg Bestell.-Nr. S54475-S51-B10
Befestigungsmaterial, 5-10 kg Bestell.-Nr. S54475-S50-B10
Befestigungsmaterial, 20/30 kg Bestell.-Nr. S54475-S53-B10
Befestigungsmaterial Spezial, bis zu 10kg Bestell.-Nr. S54475-S51-B10
a0 72 B * Befestigungsset Spezial zur Montage von Interface und Loschmittelbehalter bis zu 10kg.
' “ ‘ " * Bestehend aus:
& “l | — Montageplatte
- r ’1 Obere Halterung fur Loschmittelbehélter
et Halterungswinkel fiir Loschmittelbehalter
Schlauchschellen
=3 2 Befestigungswinkel fuir Alarmierungswinkel
Befestigungsmaterial, 5-10 kg Bestell.-Nr. $54475-S50-B10

* Befestigungsset Spezial zur Montage von Interface und Loschmittelbehalter fiir 5 bis zu 10kg.
* Bestehend aus:

Montageplatte

Kombihalter schwenkbar

Halterungswinkel fur Loschmittelbehalter

Schlauchschelle

Befestigungswinkel fiir Alarmierungswinkel

Befestigungsmaterial, 20/30 kg Bestell.-Nr. S54475-S53-B10
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& “IF @ = * Befestigungsset Spezial zur Montage von Interface und Léschmittelbehalter fir 20 oder 30kg.
oot ¥ | * Bestehend aus:

| ] Montageplatte
' L

‘ Obere Halterung fiir Léschmittelbehalter
l\ L || Konsole fiir Loschmittelbehalter
l\ | Schlauchschellen

Befestigungswinkel fir Alarmierungswinkel
3.3 Duse

Glockendiise fir CO2,4 x 1.5mm Bestell.-Nr. C54475-A1-A2

CO; Duse falls die im Feuerloschsystem enthaltene Anzahl fiir die Flachendeckung nicht reichen.

* Mindestbestellmenge:
* 10 Stick

Hochdruckdiise M18x1,5 (Trompetendiise) Bestell.-Nr. C54475-A1-A26

Hochdruckdise ist zu dann zu verwenden, wenn die Glockenduise den Druckanforderungen nicht entspricht

3.4 Handauslosung

End-.of-Lme Handauslésung mit Druckanzeige Bestell.-Nr. S54475-B209-A1
(optional)

Optionale End-of-Line Handausldsung zum Ausldsen der Loschanlage. Die Auslésung funktioniert nicht, wenn
die Tire offen ist.
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Montagewinkel Handausl6sung Bestell.-Nr. C54475-A1-A17

I * Winkel zur Montage der Handauslésung zum nachrangigen Auslésen der Loschanlage.

3.5 Ersatzteile fiir Handauslosung

Handausl6sung manuell integriert am Interface Bestell.-Nr. S54475-B209-B10

* Set zum Instandsetzen der Handauslosung integriert am Interface nach einem manuellen Léschvorgang.
* Bestehend aus:
N Membran
L Splint
: Splintsicherung

0 * Nur als Ersatzteil zu verwenden.

Folgende Punkte beachten:
- Saubere unbeschadigte Dichtflache
- Geforderter Anzugsmoment fiir die Durchstossmembran betragt 25+1,25Nm

pdo

DurchstoBmembran End-of-Line Handausl6sung Bestell.-Nr. A5Q00027732
¢ DurchstoRmembran muss nach einer Auslésung der Loschanlage bei einer Betatigung der End-of-Line
/ z \ Handauslosung getauscht werden.

r

“v a‘ * Nur als Ersatzteil zu verwenden

Schlagknopf End-of-Line Handauslésung Bestell.-Nr. A5Q00041816

* Schlagknopf flr die End-of-Line Handausldsung zum Ausldsen der Loschanlage. Die Ausldsung funktioniert
nicht, wenn die Ture offen ist.

»

b
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3.6 Manometer

Manometer Bestell.-Nr. S54475-B209-B14

* Manometer zum Feststellen des Drucks in der Detektionsleitung.

* Nur als Ersatzteil zu verwenden.

3.7 Druckschalter und Adapter

Druckschalter mit Geratestecker
Druckschalter Geratestecker Bestell.-Nr. A5Q00064342

Druckschalter 5 Bar Bestell.-Nr. A5Q00058857

¢ Druckschalter fiir Druckiiberwachung am Flaschenventil und Verteilerblock.
* Geratestecker fiir die Verbindung der Druckschalter mit dem Kommunikations-Interface.

* Nur als Ersatzteil zu verwenden.

Adapter mit Riickschlagventil

(fiir Verteilerblock) Bestell.-Nr. A5Q00027682

e Adapter fiur Anschluss der Druckschalter am Verteilerblock.

* Mindestbestellmenge:
e 2 Stlck

/3

3.8 Zylinderanbauteile

Reedschalter konf. m 2-Pol Stecker Bestell.-Nr. C54475-A1-A4

* Reedschalter zur Signalisierung des Kugelhahnzustands.

Q‘ * Nur als Ersatzteil zu verwenden.

Kugelhahn-Arretierung ohne Reedswitch Bestell.-Nr. S54475-B203-A1

 Kugelhahn-Arretierung schiitzt vor unbeabsichtigtem Offnen des Kugelhahns. Der Reedschalter wird hier

befestigt.

* Nur als Ersatzteil zu verwenden.
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Kugelhahnventil G1/8" Aussen. G1/8" Innen Bestell.-Nr. A5Q00027742

Kugelhahnventil dient als Komponente der Detektionsleitung zum AbschlieBen der Detektionsleitung, um

eine unbeabsichtigte Auslosung zu verhindern.

Nur als Ersatzteil zu verwenden.

3.9 Alarmierungsmittel

Alarmierungsmittel Bestell.-Nr. S54475-B405-B10

Optisches und akustisches Signal zur Alarmierung.

Nur als Ersatzteil zu verwenden.

3.10 Winkel Alarmierungsmittel

Winkel Alarmierungsmittel Bestell.-Nr. S54475-B405-B12

3.11

Befestigungswinkel zur Anbringung des Alarmierungsmittel am Kommunikations-Interface.

Nur als Ersatzteil zu verwenden.

Schliisselschalter und Schliissel fiir Schliisselschalter

Schliisselschalter Bestell.-Nr. S54475-Z405-A10

Schliisselschalter zum Uberbriicken der Nothaltfunktion und Deaktivierung der Léschanlage.

Nur als Ersatzteil zu verwenden.

Schliissel fiir Schliisselschalter Bestell.-Nr. S54475-Z405-A20

Schliissel fiir den Schliisselschalter zum Uberbriicken der Nothaltfunktion und Deaktivierung der Léschanlage.

Nur als Ersatzteil zu verwenden.
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3.12 Gefahrenhinweisschilder DE/EN/FR/IT/ES

Hinweisschilder (Set)

DE/EN/FR/IT/ES Bestell.-Nr. S54475-S54-B1

[T

MHandaumbinmrg L e
Fenerioachanioge '

SIEMENS

* Set an selbstklebenden Gefahrenhinweisschildern aus 6lbestandiger Spezialfolie.
* Bestehend aus:

Hinweisschild Anlagedaten

Hinweisschild CO2 Warnung

Hinweisschild Handauslésung

Hinweisschild Gefahrenhinweis

Hinweisschild Anlagedaten

DE/EN/FR/IT/ES Bestell.-Nr. S54475-Z54-S1

SIEMENS

T

C€0091

* Selbstklebendes Gefahrenhinweisschild Anlagedaten aus 6lbestdndiger Spezialfolie. Wird immer beim Tausch
einer neuen Loscheinheit (z.B. nach einem Brandfall) gebraucht. Aufgeklebt auf Loscheinheit

(Loschmittelbehalter).

Hinweisschild CO, Warnung
DE/EN/FR/IT/ES Bestell.-Nr. S54475-254-C1

* Selbstklebendes Gefahrenhinweisschild CO, Warnung aus 6lbestandiger Spezialfolie.

Hinweisschild Handauslosung

DE/EN/FR/IT/ES Bestell.-Nr. S54475-Z254-M1

Handauslésung

Feuerléschanlage|’”

Manual triggering
Fire extinguishing system

Déclenchement manuel
Systéme d'extinction
d'incendie
Azionamento manuale

Impianto di estinzione
del fuoco

Liberacion manual
Sistema de extincion
de incendios

* Selbstklebendes Gefahrenhinweisschild Handauslosung aus 6lbestandiger Spezialfolie.

Hinweisschild Gefahrenhinweis

B .-Nr. -254-D1
DE/EN/FR/IT/ES estell.-Nr. S54475-254

Smart Infrastructure
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SIEMENS

Gtk
0 Fau

e

Singria™ al-deco

* Selbstklebendes Gefahrenhinweisschild Gefahrenhinweis aus 6lbestandiger Spezialfolie.

3.13 Gefahrenhinweisschilder EN/CN

Hinweisschilder (Set)

EN/CN Bestell.-Nr.

$54475-554-B10

__— SIENENS

-~m
L]

* Set an selbstklebenden Gefahrenhinweisschildern aus 6lbestandiger Spezialfolie.
* Bestehend aus:

Hinweisschild Anlagedaten

Hinweisschild CO2 Warnung

Hinweisschild Handauslésung

Hinweisschild Gefahrenhinweis

Hinweisschild Anlagedaten

EN/CN Bestell.-Nr.

$54475-254-510

SIEMENS
PO ey C€
Sino al de

* Selbstklebendes Gefahrenhinweisschild Anlagedaten aus 6lbestandiger Spezialfolie. Wird immer beim Tausch
einer neuen Loscheinheit (z.B. nach einem Brandfall) gebraucht. Aufgeklebt auf Loscheinheit
(Loschmittelbehalter).

Hinweisschild CO, Warnung

EN/CN Bestell.-Nr.

$54475-254-C10

€O, aeN AAe
R T L)
AATArITaLIeRN

¢ _ + Selbstklebendes Gefahrenhinweisschild CO, Warnung aus 6lbesténdiger Spezialfolie.

Hinweisschild Handauslésung

EN/CN Bestell.-Nr.

$54475-254-M10

TR e e
FaEsER

* Selbstklebendes Gefahrenhinweisschild Handauslosung aus 6lbestandiger Spezialfolie.
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Hinweisschild Gefahrenhinweis

EN/CN Bestell.-Nr. S54475-Z54-D10

SIEMENS * Selbstklebendes Gefahrenhinweisschild Gefahrenhinweis aus 6lbesténdiger Spezialfolie.
ZRNAENCONDNBIXRR

TP S trere

Sinorix™ al-deco

3.14 Lifdes™ — Zubehor

Lifdes™ Detektionsschlauch rot

Bestell.-Nr. S54475-B207-A4
Laufmeter

* Set an selbstklebenden Gefahrenhinweisschildern aus 6lbestandiger Spezialfolie.
* Bestehend aus:

Hinweisschild Anlagedaten

Hinweisschild CO2 Warnung

Hinweisschild Handauslésung

Hinweisschild Gefahrenhinweis

6mm Einsteckhiilse EO Bestell.-Nr. A5Q00027856

* Teil notwendig zur Besttickung der Lifdes™ Schlauchenden.

* Mindestbestellmenge:
* 50 Stlck

6mm Progressiv-Stop-Ring EO Bestell.-Nr. A5Q00027889

* Teil notwendig zur Besttickung der Lifdes™ Schlauchenden.

* Mindestbestellmenge:
* 50 Stlck

6mm Uberwurfmutter 24°-Anschluss EO+ Bestell.-Nr. A5Q00027893

* Teil notwendig zur Bestiickung der Lifdes™ Schlauchenden.

* Mindestbestellmenge:
* 50 Stlck

6mm Gerader Stutzen EO+ Bestell.-Nr. A5Q00027863

e Verbinder fiir Anschluss von Transferschlauch oder Lifdes™ Schlauch.

* Mindestbestellmenge:
* 20 Stlck
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3.15 Lifdes™ - Halterungen und Fittings

Schlauchschelle D=6mm Schutz Chloropren Bestell.-Nr. A5Q00027752

* Zur Befestigung des Lifdes™ Schlauches mit M5 Verschraubung.

* Mindestbestellmenge:

* 20 Stlck
Schlauchbefestigung Snap Clip HSC67, D=6 mm Bestell.-Nr. A5Q00027793
Schlauchbefestigung Snap Clip 47SC67, D=6 mm Bestell.-Nr. A5Q00027788
Schlauchbefestigung Snap Clip 24SC67, D=6 mm Bestell.-Nr. A5Q00027786
Schlauchbefestigung Snap Clip 8125C67, D=6 mm Bestell.-Nr. A5Q00027790

e Zur Befestigung des Lifdes™ Schlauches auf Blechkannte (2-4mm Blechdicke).

* Mindestbestellmenge:
* 50 Stlck

6mm Rohrklemme aus PE Bestell.-Nr. A5Q00028473

* Klemmleiste zur Befestigung des Lifdes™ Schlauches (Bohrung 4mm).

* Mindestbestellmenge:
* 50 Stlck

6mm Gerader Einschraubstutzen EO+ Bestell.-Nr. A5Q00027695

* Einschraubadapter fiir Anschluss von Transfer- oder Lifdes™ Schlauch an Kugelhahn oder Verteilerblock.

* Mindestbestellmenge:
* 20 Stlck

6mm Einstellbare 90° Winkelverschraubung mit KM EO+ Bestell.-Nr. A5Q00027858

* Einschraubadapter fiir Anschluss von Transfer- oder Lifdes™ Schlauch an Kugelhahn.

* Mindestbestellmenge:
* 10 Stlck
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6mm T-Verschraubung EO+ Bestell.-Nr  A5Q00027891

12mm T-Verschraubung EO+ Bestell.-Nr. A5Q00027836

* Standard Verbindung und Befestigung, die fiir die Installation der Loschanlage benétigt werden.

6mm T-Verschraubung mit Schaft EO+ Bestell.-Nr. A5Q00027865

* Standard Verbindung und Befestigung, die fiir die Installation der Loschanlage benétigt werden.

6mm ET T-Verschraubung mit Dichtkegel EO+ Bestell.-Nr  A5Q00027892

12 mm T-Verschraubung mit Dichtkegel EO+ Bestell.-Nr. A5Q00027834

* Standard Verbindung und Befestigung, die fiir die Installation der Loschanlage bendtigt werden.

(1 [
P2
Konus-Reduzieranschluss mit Dichtkegel EO+ Bestell.-Nr. A5Q00027905
<. * Standard Verbindung und Befestigung, die fiir die Installation der Loschanlage bendtigt werden.
=
t 1
N
-
L ]
6mm Gerade Schottverschraubung EO+ Bestell.-Nr A5Q00027861
12mm Gerade Schottverschraubung EO+ Bestell.-Nr. A5Q00027823

* Standard Verbindung und Befestigung, die fiir die Installation der Loschanlage bendtigt werden.

Smart Infrastructure A6V16330708_de--_a
Product Fire Safety 2025-03-27



12mm Uberwurfmutter EO+ Bestell.-Nr. A5Q00027838

* Teil notwendig zur Bestlickung der Rohrenden.

N—
6mm 90° Winkel-Stutzen, einstellbar Bestell.-Nr A5Q00027901
12mm Einstellbarer 90°-Winkelstutzen Bestell.-Nr. A5Q00027816
* Standard Verbindung und Befestigung, die fiir die Installation der Loschanlage benétigt werden.
“""_".':
12mm Einstellbarer 45°-Winkelstutzen Bestell.-Nr. A5Q00027817
y * Standard Verbindung und Befestigung, die fiir die Installation der Loschanlage benétigt werden.
&
--?--'
6mm Kreuzstutzen Bestell.-Nr  A5Q00027864
12mm Kreuzstutzen Bestell.-Nr. A5Q00027829
* Standard Verbindung und Befestigung, die fiir die Installation der Loschanlage bendtigt werden.
- -
6mm Winkelschottverschraubung EO+ Bestell.-Nr A5Q00027899
12mm Winkelschottverschraubung EO+ Bestell.-Nr. A5Q00027843
~ * Standard Verbindung und Befestigung, die fiir die Installation der Loschanlage bendtigt werden.
P o
i

6mm Gerader Zwischenstutzen mit Dichtkegel EO+ Bestell.-Nr  A5Q00027862

12mm Gerader Zwischenstutzen mit Dichtkegel EO+ Bestell.-Nr. A5Q00027828

* Standard Verbindung und Befestigung, die fiir die Installation der Loschanlage bendétigt werden.
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12mm Gerader Einschraubstutzen EO+ Bestell.-Nr.

A5Q00027825

* Standard Verbindung und Befestigung, die fiir die Installation der Loschanlage benétigt werden.

Dichtring G1/8" mit Selbstzentrierung Bestell.-Nr.

A5Q00027683

* Standard Verbindung und Befestigung, die fiir die Installation der Loschanlage benétigt werden.

12mm Gerader Einschraubstutzen mit Dichtkegel (1/4") Bestell.-Nr.

A5Q00027821

* Standard Verbindung und Befestigung, die fiir die Installation der Loschanlage benétigt werden.

* Standard Befestigung, um bei der Verlegung des Lifdes™ einen 90° Winkel zu realisieren.

Deckplatte S.A. Grosse 0 Bestell.-Nr. A5Q00027903

* Standard Rohrbefestigung, die fir die Installation der Loschanlage benétigt werden.

6 mm Rohrschelle Gr6Re. 0 PA6 (2 tlg.) Bestell.-Nr  A5Q00027890

12 mm Rohrschelle GroRRe. 0 PA6 (2 tig.) Bestell.-Nr. A5Q00027833
| * Standard Rohrbefestigung, die fiir die Installation der Léschanlage benétigt werden.

6 mm Edelstahlrohr Bestell.-Nr. A5Q00027859

12 mm Edelstahirohr Bestell.-Nr. A5Q00027818

» Standard Verbindung, die fur die Installation der Loschanlage bendtigt werden.

Winkelspange, AC 832-6 Bestell.-Nr. A5Q00027780
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End-of-line-Adapter fiir LIFDES-Schlauch Bestell.-Nr. A5Q00027731

* End-of-line-Adapter inklusive Manometer kann als Leitungsende der Detektionsleitung verwendet werden.

Actuator LIFDES Ausloser, 24VDC, 0.5A Bestell.-Nr. S54475-B101-A4

* Auslosereinheit bei zusatzlicher Verwendung von anderen Detektionseinheiten als dem Lifdes™.

=
X -9
3.16 Hochdruckschlauch

Hochdruckschlauch DN6,L=0.5m,R-bogen 90° Bestell.-Nr. S54475-B201-A1
Hochdruckschlauch DN6,L=0.6m,R-bogen 90° Bestell.-Nr. S54475-B201-A2
Hochdruckschlauch DN6,L=0.8m,R-bogen 90° Bestell.-Nr. S54475-B201-A3
Hochdruckschlauch DN6,L=1.0m,R-bogen 90° Bestell.-Nr. S54475-B201-A4
Hochdruckschlauch DN6,L=1.25m,R-bogen90° Bestell.-Nr. S54475-B201-A13
Hochdruckschlauch DN6,L=1.5m,R-bogen 90° Bestell.-Nr. S54475-B201-A5
Hochdruckschlauch DN6,L=2.0m,R-bogen 90° Bestell.-Nr. S54475-B201-A6
Hochdruckschlauch DN6,L=2.5m,R-bogen 90° Bestell.-Nr. S54475-B201-A7
Hochdruckschlauch DN6,L=3.0m,R-bogen 90° Bestell.-Nr. S54475-B201-A8
Hochdruckschlauch DN6,L=3.5m,R-bogen 90° Bestell.-Nr. S54475-B201-A9
Hochdruckschlauch DN6,L=4.0m,R-bogen 90° Bestell.-Nr. S54475-B201-A10
Hochdruckschlauch DN6,L=4.5m,R-bogen 90° Bestell.-Nr. S54475-B201-A11
Hochdruckschlauch DN6,L=5.0m,R-bogen 90° Bestell.-Nr. S54475-B201-A12
Hochdruckschlauch DN6,L=7.0m,R-bogen 90° Bestell.-Nr. S54475-B201-A20
Hochdruckschlauch DN6,L=10.0m,R-bogen 90° Bestell.-Nr. S54475-B201-A21
* Hochdruckschlauch firr die Verbindung von Léscheinheit mit Verschraubungen in der Loschleitung.

Hose HD100 Hochdruckschlauch DN6,L=1.0m Bestell.-Nr. S54475-B201-A54
Hose HD150 Hochdruckschlauch DN6,L=1.5m Bestell.-Nr. S54475-B201-A55
Hose HD200 Hochdruckschlauch DN6,L=2.0m Bestell.-Nr. S54475-B201-A56
Hose HD250 Hochdruckschlauch DN6,L=2.5m Bestell.-Nr. S54475-B201-A57
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Hose HD300 Hochdruckschlauch DN6,L=3.0m Bestell.-Nr. S54475-B201-A58

Hose HD350 Hochdruckschlauch DN6,L=3.5m Bestell.-Nr. S54475-B201-A59
Hose HD400 Hochdruckschlauch DN6,L=4.0m Bestell.-Nr. S54475-B201-A60
Hose HD550 Hochdruckschlauch DN6,L=5.5m Bestell.-Nr. S54475-B201-A63
Hose HD1000 Hochdruckschlauch DN6,L=10.0m Bestell.-Nr. S54475-B201-A72

* Hochdruckschlauch fiir die Verbindung von Verschraubungen in der Loschleitung.

3.17 Transfer-Schlauch

Schlauchltg,L=0.3m (Transfer) eins 90° Bestell.-Nr. S54475-B202-A17
Schlauchltg,L=0.4m (Transfer) eins 90° Bestell.-Nr. S54475-B202-A1
Schlauchltg,L=0.5m (Transfer) eins 90° Bestell.-Nr. S54475-B202-A16
Schlauchltg,L=0.6m (Transfer) eins 90° Bestell.-Nr. S54475-B202-A2
Schlauchltg,L=0.7m (Transfer) eins 90° Bestell.-Nr. S54475-B202-A3
Schlauchltg,L=0.8m (Transfer) eins 90° Bestell.-Nr. S54475-B202-A4
Schlauchltg,L=1.0m (Transfer) eins 90° Bestell.-Nr. S54475-B202-A5
Schlauchltg,L=1.25m (Transfer) eins 90° Bestell.-Nr. S54475-B202-A6
Schlauchltg,L=1.3m (Transfer) eins 90° Bestell.-Nr. S54475-B202-A7
Schlauchltg,L=1.5m (Transfer) eins 90° Bestell.-Nr. S54475-B202-A8
Schlauchltg,L=2.0m (Transfer) eins 90° Bestell.-Nr. S54475-B202-A9
Schlauchltg,L=2.5m (Transfer) eins 90° Bestell.-Nr. S54475-B202-A10
Schlauchltg,L=3.0m (Transfer) eins 90° Bestell.-Nr. $54475-B202-A11
Schlauchltg,L=3.5m (Transfer) eins 90° Bestell.-Nr. $54475-B202-A12
Schlauchltg,L=4.0m (Transfer) eins 90° Bestell.-Nr. $54475-B202-A13
Schlauchltg,L=4.5m (Transfer) eins 90° Bestell.-Nr. S54475-B202-A14
Schlauchltg,L=5.0m (Transfer) eins 90° Bestell.-Nr. S54475-B202-A15
Schlauchltg,L=7.0m (Transfer) eins 90° Bestell.-Nr. $54475-B202-A18
Schlauchltg,L=10.0m (Transfer) eins 90° Bestell.-Nr. $54475-B202-A19
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¢ * Schlauch fiir Verbindungen auf der Niederdruckseite.
* Anwendung fiir:
* Die Verbindung vom Ventil (Niederdruck) an der Loscheinheit und Verteilerblock.
* Die Verbindung von Verteilerblock und Detektionsschlauch Lifdes™.

3.18 Flaschenzubehor

Loscheinheit CO,, 2 kg, komplett, Service Bestell.-Nr. S54475-B102-A1
Loscheinheit CO,, 5 kg, komplett, Service Bestell.-Nr. S54475-B105-A1l
Loscheinheit CO,, 8 kg, komplett, Service Bestell.-Nr. S54475-B108-Al
Loscheinheit CO,, 10 kg, komplett, Service Bestell.-Nr. S54475-B110-Al
Loscheinheit CO,, 20 kg, komplett, Service Bestell.-Nr. S54475-B130-A2

* Ldscheinheit, welche tiberholt und wiederbefillt ist, flir den Austausch von leeren Losch-mittelbehaltern in
Léschanlagen.
* Nur als Ersatzteil flr Service zu verwenden.

* Bestehend aus:
Loschmittelbehalter
Ventil
Ventilschutzkappe
Inklusive CO; Fillung

Ventilschutzkappe fiir Hochdruckbehalter RH300 PA6.6 Bestell.-Nr. A5Q00027689

Reedschalter mit 2-Pol Stecker Bestell.-Nr. C54475-A1-A4

 Sensor fiir die Uberwachung des Kugelhahns am Ventil des Léschmittelbehilter (System aktiv/inaktiv).

5 * Ventilschutzkappe fiir die Loscheinheit.
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