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Domaines
d'application

Commande

Combinaisons
d'appareils

Technique

SIGMAGYR® RVL55

Appareil d'ambiance QAA23.72

Appareil d'ambiance avec sonde de température intégrée pour régulateur RVL55.

L'appareil d'ambiance QAA23.72 est utilisé dans les installations pilotées par un régu-
lateur RVL55. Il offre trois possibilités d'intervention dans le programme hebdomadaire :
e commuter sur le régime CONGE,

* modifier la durée de la période d'occupation 1 pour un nombre de jours quelconque,
¢ modifier la durée de la période d'occupation 1 de la journée en cours.

Il permet par ailleurs les fonctions auxiliaires suivantes :
 affichage de dérangements,
¢ mesure de la température ambiante (sonde d'ambiance).

Lors de la commande, indiquez la référence et la désignation du produit : QAA23.72.

L'appareil d'ambiance QAA23.72 ne peut étre utilisé qu'avec le régulateurs RVL55.
Celui-ci doit alors étre équipé du module embrochable AZY55.25.

Le curseur de sélection de régime a les effets suivants sur le régulateur :

© Pas d'influence sur le régime de fonctionnement. Le régime sélectionné sur le
régulateur est en vigueur.
@ L'installation fonctionne en régime CONGE.

PERM La période d'occupation se termine tous les jours a I'heure affiche sur le cur-
seur, les temps des périodes d'occupation 2 et 3 sont inhibés. L'heure du début
de la période 1 reste inchangée.

1x Le jour de la sélection; la période d'occupation 1 se termine a I'heure sélection-
née, les temps des périodes d'occupation 2 et 3 sont inhibés. L'heure du début
de la période 1 reste inchangée. Dés le lendemain, le programme du régulateur
est a nouveau en vigueur.

Si le sélecteur a été mis sur «<PERM» ou «1x», le voyant OFF-TIME reste allumé pen-
dant la période d'occupation. Le sélecteur horaire n'est actif que dans les deux pro-
grammes «PERM» et «1x». Afin que le sélecteur horaire puisse agir sur le régulateur,
ce dernier doit étre en régime AUTO.

Lorsque le régulateur a détecté un dérangement, le témoin de dérangement s'allume.
L'appareil d'ambiance comporte un élément de mesure LG-Ni 1000 Q a 0 °C et assure
ainsi également la fonction d'une sonde d'ambiance.
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Exécution

Accessoires

Indications pour
I'ingénierie

Indications pour
le montage

Indications pour la
mise en service

Le QAA23.72 convient pour le montage mural. Il se monte sur les boites a encastrer du
commerce, les cables peuvent étre amenés soit par l'arriere, soit en saillie sur le mur.

Le boitier de I'appareil est en matiére plastique et comprend un socle et un couvercle,
les deux parties étant maintenues ensemble par un encliquetage. Une platine métalli-
que est prévue pour la fixation sur le mur. La fagade de l'appareil comprend un capot
transparent et un cadre en aluminium. Les éléments d'affichage et de commande se
situent sur la fagade.

Le sélecteur de programme est congu de sorte a revenir automatiquement dans la posi-
tion © apres la sélection de «1x».

Les bornes de raccordement situées dans la partie boitier sont facilement accessibles.

L’élément de mesure de la température est une thermistance Ni 1000 Q a 0 °C.
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1  Sélecteur de programme
2 Voyant de dérangement
3  Voyant d'affichage de dérogation de la période d'occupation 1 (OFF-TIME)
4 Curseur horaire pour I'heure de fin de la période d'occupation 1

Un bottier de serrure est prévu comme accessoires, voir fiche produit 5581.

S'il n’est pas possible d'installer I'appareil d'ambiance dans le local servant de référence
pour la température ambiante, il faut y poser une sonde d'ambiance QAA24. Dans ce
cas, I'élément de mesure de l'appareil d'ambiance n'est pas utilisé.

Pour l'affichage des dérangements, prévoir une ligne de masse a part (borne M), voir
également «Schéma des connexions» et «Schéma de raccordement».

Emplacement de montage : paroi intérieure du local a chauffer ; éviter le montage dans
des coins, des rayonnages, derriére des rideaux ou a proximité de sources de chaleur.
Ne pas exposer 'appareil au rayonnement solaire.

Lors de I'utilisation d’un tube de protection du céble, prévoir un joint d'étanchéité pour
éviter des courants d'air pouvant influencer la sonde.

Ces prescriptions ne sont a prendre en compte que si I'on utilise la sonde de tempéra-
ture incorporée. Seules les conditions d'environnement admissibles (voir «Caractéristi-
gues techniques») sont alors valables.

Les instructions de montage sont imprimées sur I'emballage.

Mettre le sélecteur de fonction rotatif du module AZY55.25 sur @.

Vérifier le cablage ; pour le détail de la procédure voir le manuel opérateur U2602 du
régulateur RVL55. Il contient également toutes les indications concernant I'exploitation.

Un mode d'emploi est joint a I'appareil d'ambiance.
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Caractéristiques
techniques

Schéma des
connexions

Modification de la fin de la période d'occupation
Précision du réglage

Sonde de température ambiante (incorporée)
Plage d'utilisation
Constante de temps (selon vitesse de
mouvement de ['air et montage mural)
Temps mort
Elément de mesure

Compatibilité électromagnétique
Rayonnements perturbateurs
Sensibilité aux influences parasites

Conformité C€ selon directive CEM

Normes relatives aux produits
Appareils électriques automatiques de régulation
et de commande pour usage domestique et
applications similaires

Type de protection
Classe de protection

Conditions ambiantes
Fonctionnement
Conditions climatiques
température
humidité
Transport
Conditions climatiques
température
humidité
Conditions mécaniques
Bornes de raccordement pour

Poids

11.00...23.00 heures
valeur réglée +15 min

0..50°C

environ 6,5 min
20s
LG-Ni1000Q a0 °C

EN 50 081-1
EN 50 082-2

89/336/CEE

EN 60 730
IP30, selon EN 60 529
Il, selon EN 60 730

selon CEIl 721-3-3
classe 3K5

0..50 °C

< 85 % hum. rel.
selon CEIl 721-3-2
classe 2K3
—-25...+65 °C

< 95 % hum. rel.
classe 2M2

2 x1,5mm?oulx2,5mm?

0,12 kg
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B3  Signal de mesure de la sonde de température
H3  Signal pour l'affichage de dérangement

H6  Signal de période d'occupation

M Masse / zéro de mesure

R1  Signal du sélecteur de régime
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Schéma de
raccordement

Encombrements

Dimensions en mm
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B1  Appareil dambiance QAA23.72
N1  Régulateur RVL55 avec module embrochable AZY55.25
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Sous réserve de modifications
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