SIEMENS

@ Kezelésileiras

miikédésnek kdszénhetden a helyiséghdmérséklet mindig az On egyedi igényeinek megfelelden allithaté be kényelmesen és
egyszerien.

RDE100.1DHW

RDE100.1DHW - a helyiségtermosztat, mely lehetévé teszi On szamara az idealis hémérséklet beallitasat barmely
idépontra, és biztositja a HMV (hasznalati meleg viz) készités fiiggetlen szabalyozasat is. Az egyedi id6program szerinti

1. Kijelzd

Elemcsere sziikségességét

(I |

jelzé szimbdlum

(0) Fagyveédelem aktiv (fités)

Id6éprogram szerinti izemmaod

AUTO

Komfort tizemmaod

3§
( Energiatakarékos tizemmad
)

Kilépés

1d6 megjelenitése

@ Allandé alapjel beallitas
D Nap és 6ra besllitasa
D:U Szabadsag lizemmad
beallitasa
HMV Automatikus

Id6éprogram bedllitasa

==\
AUTO HMV Automatikus
Id6éprogram aktivalva

. Mode (Uzemméd atkapcsolasa)
. Set (Beallitas)

OK

. Erték csokkentése

. Erték novelése

HMYV kapcsolé ON/AUTO/OFF gomb (BE/Automatikus/KIl)
. Elemtarto

Szeretné beallitani a napot és a pontos id6t?
Be tudja allitani az aktualis pillanatnyi idépontot.

Automatikus Idéprogram
megjelenitése és bedllitasa

am

pm

°F
°C

Délelétt: 12-6ras formatum
Délutan: 12-6ras formatum
Nyugtazas (OK)

Helyiséghdémérséklet
Fahrenheit fokban

Helyiséghémérséklet Celsius
fokban

Billenty(izar aktivalva

Helyiséghémérséklet, alapjel,
stb. kijelzése.

Fiités BE

Hét napjai 1 = Hétf6
7 = Vasarnap

Idésav

Aktualis helyiség hémérséklet

set
ok
+

mode

Végezze el az alabbi miveleteket:

Nyomja meg a set —gombot és valassza ki a (O-t
Nyomja meg az ok —gombot, ezutan az id6 villogni kezd, jelezve hogy a bedllitas megkezdhetd

Nyomja meg a + vagy — gombot és dllitsa be a kivant idépontot
Nyomja meg az ok gombot a megerésitéshez

A hét napjai villognak, nyomja le a + vagy — gombot a megfelelé nap kivalasztasahoz
Nyomja meg az ok gombot a beallitasok elmentéséhez
Nyomja meg a mode gombot a kilépéshez, vagy varjon egy kicsit az automatikus kilépésig

Szeretné lezarni a gombokat?

mode Tartsa lenyomva a mode gombot minimum 7 masodpercig. Ez aktivalja a billentylizar funkcidt. A kioldashoz tegye meg ugyanezt
ismét. A készilék tovabbra is zavartalanul mikaédik, a billenty(izar aktiv id6tartama alatt is, viszont nem lehetséges a késziiléken
semmiféle beavatkozas, amig a billentylizar funkciét ki nem kapcsoljak.
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Tal mel

eg/hideg van a helyiségben?

Szeretné beallitani a Szabadsag lizemmodot?

+

ok
set

mode

Ezen gombok lenyomasaval, a kivant alapjel értéke
névelheté/csokkenthet6 0.5 °C / 1 °F-os lépésekben.
Az eljaras a kovetkez6:

¢ Nyomja meg a + vagy — gombot az alapjel
értékének ideiglenes megvaltoztatasahoz.
Ez a valtoztatas azonnal torlésre keril, amint
lizemmadot véltanak a készuléken.

e Ezutan vagy varjon egy kicsit az érték automatikus
mentéséig, vagy azonnal elmentheti a bedllitott
értéket az ok, set vagy a mode gomb
megnyomasaval

e Az alapjel érték a paraméter bedllitasoknal
zarolhato

Szeretn

é atkapcsolni az izemmoédot?

mode

A termosztat rendelkezik Komfort izemmaod,
Energiatakarékos izemmadd, Automatikus idéprogram
szerinti Uzemmod. Az atvaltas az egyes izemmaddok
kozott elvégezheté a mode gomb lenyomasaval.

%:% A Komfort lizemmaéd a beallitott Komfort alapjel
érték (gyari bedllitott érték 20°C) folyamatos (24 h)
tartasat jelenti. Ezt az tzemmodot akkor kell valasztani,
amikor folyamatosan fenn kivanjuk tartani a Komfort
héfokot, példaul a helyiségben valé tartézkodas
idétartamara.

( Az Energiatakarékos lizemméd a beallitott
Energiatakarékos alapjel érték (gyari beallitott érték
16°C) folyamatos (24 h) tartasat jelenti. Ezt az
lizemmadot akkor kell valasztani, amikor folyamatosan
fenn kivanjuk tartani a csokkentett Energiatakarékos
héfokot, példaul a tavollét, vagy az éjszakai (alvasi)
idészak idétartamara.

Qo Automatikus idézités szerinti izemmédban a

készllék az egyes Uizemmodok kozott (Komfort,
Energiatakarékos) automatikusan valt at a beallitott
idéprogramnak megfeleléen.

Tudnivaloé:

A Fagyvédelmi iizemmaéd funkcié mindig aktiv a
hattérben. Amint a helyiségh6mérséklet 5 °C ala esik, a

készilék automatikusan aktivalja flitést ﬁ

set
ok
+

mode

Szabadséag lizemmaddban a termosztat egy elére
beallitott allandé hémérsékletet tart, a szabadsag
beadllitott idétartama alatt.

o Nyomja meg a set gombot és vélassza a [lj]_t
¢ Nyomja meg az ok —t a meger6sitéshez
e Nyomja meg a + vagy — -t a kivant alapjel érték
bedllitasahoz
¢ Nyomja meg az ok —t a meger6sitéshez
e  Ezutan ismét nyomja meg a + vagy — gombot a
szabadas hosszanak megfelel6 napok
bedllitasahoz
(Tudnivalé: 0 = Szabadsag tizemmadd OFF (Kl))
¢ Nyomja meg az ok —t az érték elmentéséhez
e Miutan a Szabadsag tizemmod aktivalasra kerdl, a
hatralévd napok szama lathato a kijelzén
Tudnival6: Ha megnyomja a mode gombot a
Szabadsag izemmadd miikddése alatt, a funkcio
kikapcsol és a [tl] ikon elttinik a kijelz6rél.
Ha a Komfort és az Energiatakarékos alapjel érték is
zarolva van, a legalacsonyabb zarolt alapjel érték lesz a
Szabadsag lizemmad alapjel értéke. Az alapjel értéket 5

°C-tdl a legalacsonyabb zarolt héfok értékeig lehet
allitani.

Szeretné beallitani a sajat id6programjat?
1. lehetdség: Idéprogram egyedi napokkal (P11=0)

Szeretné beallitani az alland6é hémérsékleti alapjel

értékeket?
set . iz . @
¢ Nyomja meg a set gombot és valassza ki a -t
k
° ¢ Nyomja meg az ok —t a meger&sitéshez
+ . . .
¢ Nyomja meg a mode gombot a kivant izemmaod
- kivalasztasahoz (Komfort vagy Energiatakarékos)
mode o Allitsa be a kivant héfokot a + vagy — gombok

lenyomasaval.
¢ Nyomja meg az ok -t a meger6sitéshez
Nyomja meg a mode —ot a kilépéshez vagy varjon egy
kicsit az automatikus kilépés bekdvetkezéséig

Tudnivalé: Ezeket az alland6 alapjel értékek valtakoznak
automatikus idéprogram szerinti izemmadban.

N Energiatakarékossagi tippek komfortvesztés
nélkil
e Valassza az id6program szerinti mikodést a flités
szabdlyozasara, és az idéprogramot a sajat életvitele szerint
allitsa be
e Amikor hosszabb ideig tavol van, akkor kapcsolja at a készuléket

Energiatakarékos Gizemmodba, illetve a hosszabb szabadsagok
idejére Szabadsag tizemmodba

set
ok
+

mode

A Komfort és Energiatakarékos Gizemmaodok kozott at
lehet véltani 15 perces intervallumokban. A 0:00 ...
24:00 id6sav lehetévé teszi a kivant idéprogram
beallitasat a kivant nap(ok)ra.

Példa:
) @
&) —
|
0 6 12 18 24

@ Lathato szegmens: Komfort hémérséklet aktiv

@ Hianyz6 szegmens: Energiatakarékos
hémérséklet aktiv

Ha egyszer a beallitasok elmentésre keriilnek, az
atvaltds az izemmaddok koz6tt automatikusan
bekdvetkezik, ha az Automatikus Idéprogram szerinti
Uzemmdd aktivalva van.

Az eljaras a kovetkez6:

1) Nyomja meg a set gombot és valassza az A@o-t.

2) Nyomja meg az ok -t a megerésitéshez

3) Az idéprogram a Hétféi (1) napnal lathato.

4) Nyomja meg a + vagy — -t a nap kivalasztasahoz,
Hétf6tdl (1) Vasarnapig (7).

5) Nyomja meg az ok -t a kivalasztott nap

megerdsitéséhez, az idéprogram bevitelének
megkezdéséhez

A programozasi lépések a kovetkezok:

6) Nyomja meg a mode gombot egy miikddési mod
kivalasztasahoz, (Komfort / Energiatakarékos) és

7) Allitsa be a fent kivalasztott izemmaédhoz tartozo
kapcsolasi idépontokat a + vagy — gombokkal 15
perces lépésekben.

8) Nyomja meg az ok -t a fenti id6program
elmentéséhez.
9) Ismételje meg a 4-8 pontokat a tobbi hatralévé napra
is (ha szikséges); egyébként
10) Nyomja meg a mode gombot vagy varjon egy kicsit
az automatikus kilépés bekdvetkezéséig.
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2. lehet6ség: Beallitas 7 napra azonos idéprogrammal (P11=1)

3. lehetéség: Beallitas 5/ 2 napos idéprogrammal (P11=2)

set Lehetséges mind a 7 napra ugyanazon idéprogramot set A kapcsolasi idépontok beallithaték egyrészt egy Hétf6 —
ok alkalmazni. ok Péntek, masrészt egy Szombat — Vasarnap idészakra
+ Példa: + vonatkoz6 idéprogrammal.
@D ® Példa:
@ @
mode mode
0 6 12 18 24 —_
@ Lathatod szegmens: Komfort hémérséklet aktiv 0 6 12 18 24
@ Hianyz6 szegmens: Energiatakarékos hmérséklet O Lathaté szegmens: Komfort homérséklet aktiv
aktiv @ Hianyz6 szegmens: Energiatakarékos hémérséklet
Az eljaras a kovetkez6: aktiv
1) Allitsa be a paramétert (P11=1). Lasd "Meg Az eljaras a kovetkezo:
szeretné valtoztatni a paramétereket” fejezet. 1) Allitsa be a paramétert (P11=2). Lasd "Meg
. o n O szeretné valtoztatni a paramétereket” fejezet.
2) Nyomja meg a set gombot és valassza az \57o-t. )
3) Nyomja meg az ok t a megerdsitéshez 2) Nyomja meg a set gombot és vélassza az \57o-t
4) Az idSprogram a Hétfs (1) - Vasarnap (7) periédusra 3) Nyomja meg az ok -t a megerdsitéshez.
lathato a kijelzén. 4) Az idéprogram a Hétf.(1) — Pént.(5) periddusra
5) Nyomja meg az ok-t az idéprogram bevitelének lathato.
megkezdéséhez. 5) Nyomja meg a + vagy — -t a Hétf. (1) — Pént.( 5)
vagy Szomb. (6) — Vas. (7) periddus kivalasztasahoz.
A programozasi lépések a kovetkezok: 6) Nyomja meg a ok —t a periédus megerdsitéséhez és
6) Nyomja meg a mode gombot egy miikddési mod az id('iprogram bevitelének megkezdéSéheZ.
kivalasztasahoz, (Komfort / Energiatakarékos) és
7) Allitsa be a fent kivalasztott izemmaédhoz tartozo A programozasi lépések a kovetkezok:
kapcsolasi idépontokat a + vagy — gombokkal 15 6) Nyomja meg a mode gombot egy miikddési mod
perces lépésekben. kivalasztasahoz, (Komfort / Energiatakarékos) és
7) Allitsa be a fent kivalasztott izemmaédhoz tartozo
8) Nyomja' meg az ok ~t a fenti idéprogram kapcsolasi idépontokat a + vagy — gombokkal 15
elmentéséhez. perces lépésekben.
9) Nyomja meg a mode gombot vagy varjon egy kicsit
az automatikus kllépés bekévetkeZéSéig. 9) Nyomja meg az ok —t a fenti id(’jprogram
elmentéséhez.
10) Ismételje meg az 5-9 lépéseket a masik periédushoz,
ha szlikséges, egyébként
11) Nyomja meg a mode gombot vagy varjon egy kicsit
az automatikus kilépés bekdvetkezéséig.
A 7-napos idéprogram gyari beallitasi értékei
Gyari | Nap(ok) Komfort mod Energiatakarékos
érték maod
Hétf6(1) — Péntek (5) | 6:00 —8:00 6. 22:00 - 6:00 6.
17:00 — 22:00 6. | 8:00 — 17:00 6.
Szombat(6) —Vas.(7) | 7:00—22:00 6. |22:00—7:00 6.
Szeretné aktivalni a HMV szabalyozast?
=N e Nyomja meg a EX) gombot a HMV fiités
bekapcsolasahoz
e AmigaHMV készités aktiv, addig a R
szimbolum lathaté a készllék kijelz6jén
e Nyomja meg a =X\ gombot ismét
e A HMV az Auto dllapotban van, a ﬁ szimbdlum
lathato. A HMV ftés a HMV idéprogramnak
megfeleléen kapcsol.
Ha szeretné latni a HMV id6savot, nyomja meg és
tartsa lenyomva a =) gombot 5 masodpercig. Az
idésav villogva mutatja a beallitott HMV
idéprogramot. A HMV id&sav idétullépése a P13
paraméterrel van beallitva
e Nyomja meg a =X\ gombot még egyszer
o A HMV fités kikapcsol és a szimbdlum is eltlinik a
készlilék kijelzGjérdl
A HMV készitést aktiv fagyvédelmi mikddés mellett is
BE/KI lehet kapcsolni.
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Szeretné beallitani a sajat id6programjat a HMV
készitéshez?

Meg szeretné valtoztatni a paramétereket?

R

set
ok

A sajat HMV ftési idéprogramjat a kévetkezdk szerint
tudja beallitani:

e Nyomja meg a set —et és valassza ki a 'ﬁ -t
majd nyomja meg az ok —t.
A HMV készités BE/KI id6szakait 15 perces
idészakonként tudja beallitani minden napra. A 0:00 ...
24:00 idésav segitségével lehetséges a HMV flités
beallitasa a kivant nap(ok)ra.

Példa:
) @
L &) —
|
0 6 12 18 24

@ Lathaté szegmens: HMV flités bekapcsolva
@ Hianyzo6 szegmens: HMV fiités kikapcsolva

3-féle idéprogramot allithat be a HMV készitéséhez:
Naponta kulonb&zét, a 7 napra azonosat vagy 5/2 napos
id6szakokra vonatkozokat. A HMV idéprogramjanak
beallitasahoz, végezze el ugyanazon lépéseket, amik a

+

ok
mode

Ha szeretné megvaltoztatni a szabalyozasi
paramétereket, tegye a kdvetkezoket:

¢ Nyomija le a + és — gombokat egyszerre 5

masodpercig

e Engedje fel azokat és a "P01" paraméter lathat6 az

als6 szegmensben

¢ Nyomja meg a *+ vagy — gombokat a kivant
paraméter kivalasztasahoz
¢ Nyomja meg az ok-t t a kivant paraméter

kivalasztasahoz

e A +vagy - gombbal allitsa be az adott paraméter

értékét

¢ Nyomja meg a ok-t a bedllitott érték elmentéséhez
e Ugyanigy valassza ki és allitsa be a tdbbi

paramétert is

¢ Nyomja le a mode gombot a paraméterekbdl
torténd mentés nélkili kilépéshez, vagy varjon egy
kis id6t, amig a program automatikusan kilép

Paraméter lista

"Szeretné beallitani a sajat idéprogramjat” fejezetnél Paraméter | Leiras Allitasi tartomany
vannak megadva. szama (gyari érték)
P01 Idé formatuma 1 =24:00 oras (gyari ért.)
2 =12:00 AM/PM
e .. i e e P02 °C vagy °F kivalasztasa 1 =°C (gyari érték)
A HMV 7-napos idéprogram gyari beallitasi értékei 2=°F
Gyari | Nap(ok) HMV fiités BE HMV fltés Kl P03 Sfand’ard hémérséklet 1= helyislé’ghlémérséklet
érték [ Hatig(1) - Péntek (5) | 6:00—8:006. | 22:00 - 6:00 6, Kielzes i
17:00 — 22:00 6. | 8:00 — 17:00 6. PO4 3. .3°C
Szombat(6) —Vas.(7) | 7:00 —22:00 6. |22:00 - 7:00 6. HEmérséklet-érzékeld 0.5 °C-os lépésekben
kalibrélasa (-6...6 °F, 1 °F-es lépésekben)
Gyari érték: 0 °C
P06 Komfort alapjel zarolasa | 0 = OFF (gyari érték)
A T1 szimbélum latszik a kijelz6n? 1= ON > zarolt az allandé
hémérsékleti alapjelnél
A T szimbslum akkor lathaté a kijelzén, amikor az elemcsere beallitott értéknek megfeleléen
sziikségessé valt. Cserélje ki az elemeket 2db Uj AAA tipusu alkali P08 Energiatakarékos alapjel | 0 = OFF (gyari érték)
elemre. Az alabbiakat kell tennie: zarolasa 1=ON - zarolt az allando
«  Szerezzen be 2db Gj AAA tipust alkéli elemet Dolrtot b o elelson
e Huzza ki az elemtarto talcat, vegye ki a régi elemeket, tegye be P09 Jelz3 (hang) 0= OFF
az Ujakat és illessze vissza az elemtarto télcat a helyére 1,5 1= ON (gyari érték)
percen bell P10 Fagyvédelmi ikon 0 = OFF (gyari érték)
e Gondoskodjon arrdl, hogy a hasznalt elemeket a megjelenitése 1=0ON _
kérnyezetvédelmi eléirasoknak megfeleléen, biztonsagosan P11 IdGprogram tipusa az 0 = Egyedi napok
kezeljék, illetve artalmatianitsak automatikus idGprogram (gyari érték)
’ szerinti mikodéshez és 1 =7 napra azonos
e Elemcsere esetén az elemek eltavolitasa utan a készulék a a HMV készitéshez 2 = 5/2 napos idéprogram
pontos id6 kivételével minden adatot korlatlan ideig tarol. A P12 Periodikus szivattyu 0 = OFF (gyari érték)
pontos idét az elemek eltavolitasa utan kb. 1,5 percig tarolja. jaratas 1=0ON
P13 HMV idéprogram 0 = nincs HMV sav
idétullépése 1 =1 perc (gyari érték)
2 =2 perc
Allitasi tartomany
0 —tol 15 percig
P21 Kapacitiv nyomégombok | 0.2=0.25s
szkennelési rataja 05=05s
Figyelem: a révidebb 1.0 = 1.0 s (gyari érték)
szkennelési rata 15=15s
révidebb elem
élettartamot
eredményez!
P22 Gyari értékek 0 = OFF (gyari érték)
visszaallitasa 1 = Visszaallitas
P23 Szoftver verzié Nincs lehet6ség a valtoztatasra
informacio
P78 Vezérlési viselkedés 0 =Be/Ki, 1.0K
1=Be/Ki, 0.3K
2 =TPI gyors
3 = TPI kdzepes
4 = TPl lassu (gyari érték)
P89 Bekapcsolas eltolas 0,05,..240
max Gyari érték: 0 6
P90 Korai lekapcsolas max 0,0.5,..60

Gyari érték: 0 6
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	1 = 7 napra azonos
	0 = Egyedi napok      (gyári érték)1 = 7 napra azonos2 = 5/2 napos időprogram
	P12
	Periodikus szivattyú járatás
	0 = OFF (gyári érték)
	0 = OFF (gyári érték)1 = ON
	P13
	HMV időprogram időtúllépése
	0 = nincs HMV sáv
	1 = 1 perc (gyári érték)
	2 = 2 perc
	Állítási tartomány
	0 = nincs HMV sáv 1 = 1 perc (gyári érték)2 = 2 percÁllítási tartomány 0 –tól 15 percig
	P21
	Kapacitív nyomógombok szkennelési rátája
	Kapacitív nyomógombok szkennelési rátája Figyelem: a rövidebb szkennelési ráta rövidebb elem élettartamot eredményez!
	0.2 = 0.25 s
	0.5 = 0.5 s
	1.0 = 1.0 s (gyári érték)
	1.5 = 1.5 s
	0.2 = 0.25 s0.5 = 0.5 s1.0 = 1.0 s (gyári érték)1.5 = 1.5 s
	P22
	Gyári értékek visszaállítása
	0 = OFF (gyári érték)
	0 = OFF (gyári érték)1 = Visszaállítás
	P23
	Szoftver verzió információ
	Nincs lehetőség a változtatásra
	P78
	Vezérlési viselkedés
	0 = Be/Ki, 1.0 K1 = Be/Ki, 0.3 K2 = TPI gyors3 = TPI közepes4 = TPI lassú (gyári érték)
	P89
	Bekapcsolás eltolás max
	0, 0.5,…24 ó
	0, 0.5,…24 óGyári érték: 0 ó
	P90
	Korai lekapcsolás max
	0, 0.5,…6 ó
	0, 0.5,…6 óGyári érték: 0 ó


