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 Käyttöohjeet RDE100.1RFS 

RDE100.1RF koostuu langattomasta huonetermostaatista RDE100.1RF ja RCR100RF vastaanottimesta. Näillä 
laitteilla voit asettaa haluamasi huonelämpötilan milloin tahansa.  
Laitteen monipuoliset toiminnot mahdollistavat käytön omien tarpeidesi mukaan. 

RDE100.1RF 

 

1  Näyttö 

 
Pariston varaustila on 
vähäinen  Kello 

 Jäätymissuoja (lämmitys) 
aktiivinen  

Aamupäivä: 12-tunnin 
näyttö 
Iltapäivä: 12-tunnin näyttö 

 
Automaattiajastus tila 

 
Kuittaus 

Katso ja aseta 
automaattiajastus F Huonelämpötila 

(Fahrenheit) 

 Mukavuustila C Huonelämpötila (Celsius) 

 Säästötila  Näppäinlukko päällä 

 Poistu  
Huonelämpötila, 
asetusarvo, yms. 

 Ulkoinen syöttö käytössä  
Aluenumeron näyttö (oletus 
= 1) 

 Pysyvän asetustilan asetus  Lämmitys päällä 

 
Kellonajan ja päivämäärän 
asetus  

Viikonpäivä 1 = Maanantai 
Viikonpäivä 7 = Sunnuntai 

 Loma –tilan asetus  Ajastinpylväs 

   Lämpötilanäyttö 

2  Vaihda toimintatilaa 

3  Asetus 

4  Ok 

5  Pienennä arvoa 

6  Suurenna arvoa 

7  Paristokotelo 

RCR100RF 

 

 
 
 
 
 

8  Toimintatilan ja tiedonsiirron ilmaisin (LED) 
 
 

9  Langattoman yhteyden muodostaminen lähettimeen  
(LEARN painonappi) 

 

Haluatko muuttaa päivämäärää ja kellonaikaa? 

Aseta 
Ok 
+ 
– 
Tila 

Toimi näin:  
• Paina Aseta ja valitse  
• Paina Ok, kellonaika vilkkuu 
• Paina + tai – asettaaksesi uuden kellonajan 
• Paina Ok hyväksyäksesi uuden kellonajan 
• Viikonpäivä vilkkuu. Paina + tai – asettaaksesi uuden päivämäärän 
• Paina Ok tallentaaksesi uuden päivämäärän 
• Paina Tila poistuaksesi asetuksista tai odota, että ohjelma poistuu automaattisesti 
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Onko huone liian kylmä tai liian lämmin? 

+ 
– 
Ok 
Aseta 
Tila 

Paina + tai – muuttaaksesi lämpötilan 
asetusarvoa 0.5 °C (1 °F). Toimi 
seuraavasti: 
• Paina + tai – säätääksesi lämpötilan 

asetusarvoa väliaikaisesti. 
Tämä asetus palautuu oletusarvoon 
kun toimintatila vaihdetaan 

• Paina Ok, Aseta tai Tila tallentaaksesi 
asetuksen tai odota, että ohjelma 
poistuu automaattisesti 

• Lukitaksesi asetusarvot, säädä 
parametreja P06 ja P08 

Haluatko muuttaa toimintatilaa? 

Tila 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

! 

Huonetermostaatissa on valittavissa 
mukavuustila, säästötila ja 
automaattiajastustila. Voit vaihtaa tilaa 
päinamalla Tila -näppäntä. 

 Mukavuustila pitää jatkuvasti 
huonelämpötilan mukavuustilan 
asetusarvossa. Valitse tämä tila kun huone 
on käytössä, esimerkiksi päivisin. 
Ajastusasetukset eivät ole käytössä. 

 Säästötila pitää jatkuvasti 
huonelämpötilan säästötilan asetusarvossa. 
Valitse tämä tila kun huone ei ole käytössä, 
esimerkiksi öisin tai loman ajaksi. 
Ajastusasetukset eivät ole käytössä. 

AUTO Automaattiajastus säätää huoneen 
lämpötilaa automaattisesti mukavuus- ja 
säästötila-asetusten välillä kellonaika-
asetusten perusteella. 

Huom: 
Jäätymisen esto on aina aktiivisena. 
Lämpötilan laskiessa alle 5 ºC, laite 
käynnistää automaattisesti lämmityksen . 

Haluatko muuttaa lämpötilojen asetusarvoja? 

Aseta 
Ok 
+ 
– 
Tila 

! 

• Paina Aseta ja valitse  
• Paina Ok hyväksyäksesi 
• Paina Tila valitaksesi toimintatilan 

(mukavuus tai säästö) 
• Paina + tai – säätääksesi asetusarvon 
• Paina Ok hyväksyäksesi 
• Paina Tila poistuaksesi tai odota, että 

ohjelma poistuu automaattisesti 

Huom: 
Nämä asetusarvot ovat käytössä kun 
automaattiajastus on valittuna. 

 

 Vihjeitä energian säästöön mukavuudesta 
tinkimättä 

• Käytä automaattiajastustoimintoa lämmityksen 
säätämiseen ja aseta ajstus normaalin päivärytmisi 
mukaan. 

• Käytä säästö- tai lomatilaa kun olet pidempiä aikoja 
poissa paikalta. 

 

Haluatko asettaa lomatilan? 

Aseta 
Ok 
+ 
– 
Tila 
 
 
 
 
 
 
 

! 

Käytä lomatilaa kun olet pidempiä aikoja 
poissa paikalta. 
• Paina Aseta ja valitse  
• Paina Ok hyväksyäksesi 
• Paina + tai – säätääksesi lämpötilan 

asetusarvon 
• Paina Ok hyväksyäksesi 
• Paina + tai – asettaaksesi lomapäivien 

määrän (0 = lomatila pois käytöstä) 
• Paina Ok tallentaaksesi 
• Lomatilan ollessa aktiivisena, jäljellä 

olevien lomapäivien määrä näkyy 
näytössä 

Huom: 
Jos painat Tila –näppäintä lomatilan ollessa 
aktiivisena, lomatila kytkeytyy pois päältä ja 

 -symboli häviää näytöstä. 
Jos mukavuustilan ja säästötilan asetusarvot 
ovat lukitut, näistä matalampi lämpötila 
asetetaan lomatilan asetusarvoksi. 

Haluatko asettaa oman ajastustoiminnon? 
Vaihtoehto 1: Yksilöllinen aika-asetus (P11=0) 

Aseta 
Ok 
+ 
– 
Tila 

Voit vapaasti valita mukavuus- tai säästötilan 
15 minuutin välein koko päivän ajalle. 0:00 - 
24:00 tunnin aikapalkin avulla voit asettaa 
haluamasi tilan valitsemillesi päiville. 
Esimerkki: 

0 6 12 2418

1 2

 

 Näkyvä palkki: mukavuustila  
 Näkymätön palkki: säästötila 

Kun Auto ajastin on käytössä, vaihtamisen 
toimintatavat on automaattinen jälkeen 
asetukset tallennetaan. 

Toimi näin: 
1) Paina Aseta ja valitse AUTO.  
2) Paina Ok hyväksyäksesi. 
3) Aika-asetus maanantaille (1) näkyy 
näytössä. 
4) Paina + tai – valitaksesi viikonpäivän 

maanantaista (1) sunnuntaihin (7).  
5) Paina Ok hyväksyäksesi ja käynistääksesi 

ajastustoiminnon. 

Ohjelmoinnin aikana: 
6) Paina Tila valitaksesi toimitilan 

(mukavuus- tai säästötila) tai 
7) Paina + tai – asettaaksesi ajan 

15 minuutin askelissa.  

8) Paina Ok tallentaaksesi ajastustoiminnon. 
9) Toista vaiheet 4-8 kaikille päiville tai 
10) Paina Tila tai odota, että ohjelma poistuu 

automaattisesti asetustilasta. 
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Vaihtoehto 2: Ajastustoiminto samalla ohjelmalla viikon 
jokaiselle päivälle (P11=1) 

Aseta 
Ok 
+ 
– 
Tila 

Voit asettaa saman ajastuksen viikon  
jokaiselle päivälle. 
Esimerkki: 

0 6 12 2418

1 2

 
 Näkyvä palkki: mukavuustila  
 Näkymätön palkki: säästötila 

Toimi näin: 
1) Aseta parametri (P11=1). Katso lisätietoja 

kohdasta “Haluatko muuttaa parametreja” 

2) Paina Aseta ja valitse AUTO. 
3) Paina Ok hyväksyäksesi. 
4) Ajastustoiminto maanantai (1) - sunnuntai 

(7) näkyy ruudussa. 
5) Paina Ok aloittaaksesi ajastuksen 

ohjelmoinnin. 

Ohjelmoinnin aikana: 
6) Paina Tila valitaksesi toimitilan (mukavuus- 

tai säästötila) tai 
7) Paina + tai – asettaaksesi ajan 15 minuutin 

askelissa.  

8) Paina Ok tallentaaksesi ajastustoiminnon. 
9) Paina Tila tai odota, että ohjelma poistuu 

automaattisesti asetustilasta. 

 

Vaihtoehto 3: Ajastustoiminto viikko-viikonloppu 
(5-2-päivää) (P11=2) 

Tehdasasetukset viikkoajastustoiminnolle (7 
päivää) 
Oletus-
arvo 

Päivä Mukavuustila Säästötila 
Ma (1) – 
Pe (5) 

 6:00 – 8:00 
17:00 – 22:00 

22:00 – 6:00 
8:00 – 17:00 

La (6) – 
Su (7) 

  7:00 – 22:00 22:00 – 7:00 

 

Haluatko parittaa lähettimen ja vastaanottimen? 

+ 
– 
Learn 

 Tila 

 
 

RDE100.1RF ja RCR100RF kommonikoivat 
keskenään 433 MHz radiotaajuudella. 
Parittaaksesi lähettimen ja vastaanottimen 
toimi seuraavasti:  
RCR100RF vastaanottimen asetukset: 
1) Pidä LEARN nappia painettuna vähintään 

kolmen sekunnin ajan ja päästä irti. 
2) Punainen ja vihreä LED vilkkuu vuorotellen 

osoituksena siitä, että vastaanotin on 
valmis tunnistamaan lähettimen.  

RDE100.1RF lähettimen asetukset: 
3) Aseta lähettimen parametrit (katso kappale 

"Haluatko muuttaa parametrejä?"). 
4) Varmista, että parametri P19 ei ole 0, sillä 

se tarkoittaa, että langaton ominaisuus on 
pois kytketty. Oletusarvona parametri P19 
on 1. 

5) Jatka parametriin P20. Paina Ok ja 
parametri P20=0 (OFF) vilkkuu.  
Vaihda asetusta painamalla + P20=1 
(ON), paina sitten Ok vahvistaaksesi 
valinta. 

6) Langattoman yhteyden muodostamisen 
aikana näytössä vilkku "rF" and "Lrn". 
Odota, että lähetin palautuu parametrien 
asetustilaan. 

Onnistunut yhteyden muodostus: 
7) Vihreä LED vilkkuu RCR100RF 

vastaanottimessa 10 minuutin ajan 
onnistuneen yhteyden muodostamisen 
merkiksi. 

Suositus: 
8) Varmista langattoman yhteyden toimivuus: 

Vaihda RDE100.1RF:n toimintatilaa 
painamalla Tila -näppäintä tai muuta 
asetusarvoa painamalla + tai – näppäintä. 
Vihreän LED:in pitäisi välkkyä RCR100RF 
vastaanotimessa 3 sekunnin ajan, jonka 
jälkeen vihreä LED jää palamaan. 

9) Jos vaiheet 7 ja 8 onnitstui, olet parittanut 
laitteet onnistuneesti. 

Epäonnistunut yhteyden muodostus: 
10) Jos paritus ei onnistunut RCR100RF 

vastaanottimessa alkaa vilkkua punainen 
LED **. 
Toista vaiheet 1-8, kunnes yhteyden 
muodostus onnistuu. 

! 
 

Huom: 
Aseta vastaanotin ensin LEARN tilaan ennen 
yhteydenmuodostuksen aloittamista. 
Tee yhteydenmuodostus ympäristössä, 
missä on mahdollisimman vähän 
radiotaajuushäiriöitä. 
**Jos yhteys katkeaa normaalin toiminnan 
aikana, yhteys palautuu automaattisesti 
muutaman minuutin kuluessa. 
Laitteiden paritus säilyy myös sähkökatkon 
ajan ja yhteys palautuu automaattisesti 
sähkökatkon jälkeen. 

Aseta 
Ok 
+ 
– 
Tila 

Voit asettaa maanantai-perjantai sekä 
lauantai-sunnuntai ajastuksen 
samanaikaisesti. 
Esimerkki: 

0 6 12 2418

1 2

 
 Näkyvä palkki: mukavuustila  
 Näkymätön palkki: säästötila 

Toimi näin: 
1) Aseta parametri (P11=2). Katso lisätietoja 

kohdasta “Haluatko muuttaa parametreja” 

2) Paina Aseta ja valitse AUTO. 
3) Paina Ok hyväksyäksesi. 
4) Ajastustoiminto maanantai (1) - perjantai 

(5) näkyy ruudussa 
5) Paina + tai – valitaksesi maanantai (1) – 

perjantai ( 5) tai lauantai (6) - sunnuntai 
(7). 

6) Paina Ok aloittaaksesi ajastuksen 
ohjelmoinnin. 

Ohjelmoinnin aikana: 
7) Paina Tila valitaksesi toimitilan 

(mukavuus- tai säästötila) tai 
8) Paina + tai – asettaaksesi ajan 

15 minuutin askelissa.  

9) Paina Ok tallentaaksesi ajastustoiminnon. 
 10) Toista vaiheet 5-9 kaikille päiville tai 

  11) Paina Tila tai odota, että ohjelma poistuu 
automaattisesti asetustilasta. 
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Ilmestyikö paristokuvake  näytölle? 

Paristokuva  ilmestyy näytölle kun paristojen varaus 
on lopussa. Vaihda paristot käyttämällä kahta AAA 
alkaliparistoa. Toimi seuraavasti: 
• Ota kaksi uutta AAA alkaliparistoa valmiiksi esille. 
• Poista vanhat paristot paristokotelosta ja aseta 

uudet paristot paikoilleen. Uudet paristot tulee 
asettaa 1,5 minuutin kuluessa vanhojen paristojen 
poistamisesta. 

• Toimita vanhat paristot kierrätykseen. 

Haluatko lukita näppäimet? 
Tila Lukitaksesi näppäimet, pidä Tila painiketta 

painettuna 7 sekunnin ajan. Toista sama 
poistaaksesi näppäinlukon. Laite toimii 
normaalisti kun näpäimet on lukittu, mutta 
muutoksia ei voida tehdä 

Vastaanottimen LED tila 

Vastaanottimen 
tila 

LED:in tila 

Sähköt päällä 
(tai uudelleen-
käynnistys) 

Punainen ja vihreä LED vilkkuu 
vuorotellen 5 sekunnin ajan 
kunnes punainen LED jää 
palamaan. 
Huom: Jos vastaanotin on 
aiemmin paritettu, punainen 
LED syttyy heti palamaan. 

Yhdistämistila 
 
Yhdistäminen 
onnistunut  

Punainen ja vihreä LED vilkkuu 
vuorotellen. 
Kun yhdistäminen on onnistunut 
vastaanottimen vihreä LED 
vilkkuu 10 minuutin ajan. 

Signaali OK ja 
lähtötilan muutos 

Vihreä LED palaa jatkuvasti. 
Vihreä LED vilkkuu 3 sekunnin 
ajan kun tila muuttuu ja palaa 
sitten jatkuvaksi vihreäksi. 

Yhteysvirhe Jos langaton yhteys ei toimi, 
punainen LED alkaa vilkkua 125 
minuutin kuluttua. 
Laite palautuu automaattisesti 
yhteyden palattua edelliseen 
toimintatilaan. 

Haluatko muuttaa parametreja? 

+ 
– 
Ok 
Tila 

If you want to change control parameters, 
proceed as follows: 

• Paina + ja – samanaikaisesti 5 
sekunnin ajan. 

• Vapauttamalla näppäimet P01 ilmestyy 
näyttöön. 

• Paina + tai – valitaksesi parametrin 
minkä haluat muuttaa. 

• Paina Ok valitaksesi parametrin  
• Paina + tai – säätääksesi arvoa 
• Paina Ok hyväksyäksesi arvon 
• Paina Tila poistuaksesi tallentamatta tai 

odota, että ohjelma poistuu 
automaattisesti 

RED vaatimus 

RDE100.1RF: 
• Toiminta taajuus: 433 MHz 
• Maksimi Radiotaajuusteho: 1.74 dBm 

Siemens Switzerland Ltd. Ilmoittaa että RDE100.1RFS 
on Directiivin 2014/53/EU mukainen. Lisätietoa 
www.siemens.com/download?A6V10403583. 

Parametrilista 
Parametrin 
numero 

Kuvaus Asetusalue (oletus) 

P01 Ajan näyttömuoto 1 = 24:00 tuntia 
(oletus) 

2 = 12:00 am/pm 
P02 Valinta °C tai °F 1 = °C (oletus) 

2 = °F 
P03 Vakio 

lämpötilanäyttö 
1 = Huonelämpötila 

(oletus) 
2 = asetusarvo  

P04 Lämpötila-anturin 
kalibrointi 

-3…3 °C 
askel 0.5 °C 
tai -6…6 °F, 
askel 1 °F 
Oletus: 0 °C 

P06 Mukavuus 
asetusarvon lukitus 

0 = OFF (oletus) 
1 = ON  lukittu 
pysyvään asetus- 
arvoon. 

P08 Säästötilan 
asetusarvon lukitus 

0 = OFF (oletus) 
1 = ON  lukittu 
pysyvään asetus- 
arvoon. 

P09 Äänimerkki 0 = OFF 
1 = ON (oletus) 

P10 Näytä 
jäätymissuojan 
merkki 

0 = OFF (oletus) 
1 = ON ja aina 5 ºC 
asteessa 

P11 Ajastustilan valinta 0 = Yksilöllinen aika-
asetus (oletus) 

1= Ajastustoiminto  
samalla ohjelmalla 
viikon jokaiselle 
päivälle 
2= Ajastustoiminto 
viikko-viikonloppu 
(5-2-päivää) 

P12 Pumpun jaksotus 0 = OFF (oletus) 
1 = ON 

P14 X1 ulkoinen syöttö 0 = Ei käytössä (oletus) 
1 = Ulkoinen anturi 
2 = Digitaalitulo 

P15 Lämpötilarajoitus 0 = OFF (oletus) 
1 = ON 

P16 Lattialämmityk-sen 
maksimi lämpötila 

25..60 °C, askel 1 °C 
tai 
77..140 °F, askel 1 °F 
Oletus: 30 °C 

P17 Ikkunatunnistin 0 = Sulkeutuva NO 
(oletus) 
1 = Avautuva NC 

P19 Aluenumeron näyttö 0 = ei näytetä (RF off) 
1 = alue numero 1 
(vakio RF) (oletus) 
6 = alue numero 6  

P20 Paritus (RF learn) 0 = OFF (oletus) 
1 = ON 

P21 Kapasitiivisten 
painonappien 
painallusten 
tunnistusnopeus  
Huom: Voit piden-
tää pariston kes-toa 
pidentämällä 
tunnistusaikaa 

0.2 = 0.25 s 
0.5 = 0.5 s 
1.0 = 1.0 s (oletus) 
1.5 = 1.5 s 

P22 Palauta 
tehdasasetukset 

0 = OFF (oletus) 
1 = palauta 

P23 Ohjelmistoversio Ei säätömahdollisuutta 
P78 Säätökäyttäytyminen 0 = auki/kiinni, 1.0 K 

1 = auki/kiinni, 0.3 K 
2 = TPI nopea 
3 = TPI normaali 
4 = TPI hidas 
(tehdasas.) 

P89 Suurin ennakolta 
käynnistysaika 

0, 0.5,…24 tuntia 
Tehdasas.: 0 tuntia 

P90 Suurin ennakolta 
sulkemisaika 

0, 0.5,…6 tuntia 
Tehdasas.: 0 tuntia 

 

http://www.siemens.com/download?A6V10403583
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