SIEMENS

Cerberus® AlgoRex

Brandmeldezentrale CC1140

System interaktiv / kollektiv / adressiert

® Modulare, mikroprozessorgesteuerte Brandmeldezentrale

® Verarbeitet die Signale von Brandmeldern der unterschiedlichsten
Meldersysteme, wie:
— Interaktive Brandmelder, Serie DS1150
— Brandmelder mit kollektiver Signalauswertung, Serie DS1100
— Adressierbare Brandmelder, Serien MS7i/MS9i

® Hochste Systemverfugbarkeit durch dezentralisierte Signalauswertung
in Zentrale und Meldern

® Parametrierbare Organisationslogik der Zentrale

® Notstrombetriebszeit 12 bis 24 Stunden

e Bedienterminal beliebig absetzbar oder direkt im Zentralengeh&ause
eingebaut

® Mehrere Bedienterminals pro Brandmeldezentrale moglich

® Optimiert auf effiziente Montage und Inbetriebsetzung
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Systemibersicht
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Erfassung — Melderbus / Me

Idelinie

Serie DS1150

Serie DS1100

MS7i, MS9i

Uber den Melderbus bzw. die Meldelinie erfasst die Brandmeldezentrale die Signale
von automatischen Brandmeldern, Handfeuermeldern und Eingabebausteinen und
fUhrt Uber die Ausgabebausteine dezentrale Steuerfunktionen aus.

An die Brandmeldezentrale CC1140 sind die folgenden Meldersysteme anschliessbar:

Interaktive Brandmelder haben eine einzigartige, auf Algorithmen basierende Auswer-
te- und Entscheidungslogik. Diese sorgt flr hdchste Detektionssicherheit und fir eine
klare Unterscheidung zwischen echten Brandph&nomenen und Tauschungsgrossen.

- Algorithmen fur jeden Melder wahlbar

- Ansprechverhalten fur jeden Melder wéhlbar

- Funktion der Melder Uberwacht

- Automatischer Selbsttest

- Die Melder Ubermitteln allfallige Abweichungen vom Ruhewert (Drift)

- Applikationsfehlerwarnung durch Melder

- Freie Zuordnung der logischen Adressen

- Automatische MesswertnachfUhrung

- Mehrmelderverknlpfung

Kollektive Brandmelder mit herkémmlicher Technologie der Kommunikation und der
Signalauswertung (eine Adresse pro Meldelinie, nur Alarmmeldung). Die Melder ha-
ben dasselbe hochwertige Sensorsystem wie die Serie DS1150 Melder.

Im weiteren ist die Integration bestehender Anlagenteile mit kollektiven Meldern der
Serien MS6, MS7, MS9, MS24 maglich.

Die adressierbare Meldelinie erlaubt die Integration bestehender Anlagenteile mit Mel-
dern der Serien MS7i, MS9i.

Auswertung — Alarmierung — Bedienung — Steuerung

Parametrierung

Steuerausgange

Echtzeit-Uhr

Ereignisspeicher

Loschsteuerung

Systemflexibilitat

Das freie Anpassen der Zentralenorganisation an veranderte Kundenbedurfnisse ist
problemlos moglich.

Fur Brandfallsteuerungen sind in der Zentrale frei programmierbare Steuerausgange
verfigbar. Treiber- und/oder Relaisausgange nach Wahl.

Automatische Sommer/Winterzeit-Umschaltung durch integrierte Echtzeit-Uhr mit eige-
ner Notstromversorgung.

Bis 1000 Ereignisse sind chronologisch und nach Informationsklassen getrennt geord-
net speicher- und abrufbar.

Uber den Steuereinschub ,Léschung” kann ein Léschabschnitt gesteuert werden. Pro
Zentrale sind mehrere Loschabschnitte moglich.

Die Struktur des C-Bus-Netzwerkes erlaubt das Zusammenschalten mehrerer Zentra-
len und Bedienterminals. Diese Stationen kénnen in demselben Gehause oder in se-
paraten Gehausen untergebracht sein. Der geographische Standort kann beliebig
gewahlt werden, namlich dort, wo es fur die Bedienung oder die Installation am
zweckmassigsten ist.

Die Brandmeldeanlage ist jedoch noch weiter ausbaubar: Uber den Datenverbund
,Cerloop” kdnnen mehrere C-Bus-Netzwerke in einem Leitsystem zusammengefasst
werden.
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Ausbau bis zum komplexen Brandmeldesystem

.
e CPU
- Bedienterminal Zentrale
" CT1140 CC1140

Bis zu 16 Stationstypen sind an

Lange des C-Busses 1800m):
- bis zu 4 CPUs (CC1140)
- bis zu 12 Bedienterminals

(CT1140)
% Gateway - 1 Gateway (CK1142)
Zentrale CK1142
CPU | cci1140
Cerloop/Cerban
Gefahren-
Gateway management-
weitere C-Bus system LMS
Netzwerke
Gehausetypen H47... H67... H98... ALS2000
My,
iy,
I My )
N
NN
nuum.mlu 3
'H”H I
Max. Anzahl Linien und Melder
- Interaktiv (DS115x) 4x1 Linie / 512 Melder 12x1 Linie 512 Melder! 20x1 Linie!) 1 1 CPU: 512 Melder™)
- Kollektiv (DS110x) 2x8 Linien / 320 Melder 6x8 Linien | M elder’)  4oxg Linien ¢ 2 CPU: 1024 Melder')
- Adressiert MS9i 4x1 Linie / 200 Melder 12x1 Linie 22x1 Linie
- Total moglich Max. 4 Linieneinschibe Max. 12 Linieneinschibe 1 CPU: max. 12 Linieneinschibe
2 CPU: max. 22 Linieneinschibe
Steuereingénge/-ausgange max. 2 Steuerkarten mit max. 2 Steuerkarten mit ca. 6 Steuereinschlbe
8 Relaiskontakten 30V/1A oder 8 Relaiskontakten 30V/1A oder mit 8 Relaiskontakten 30V/1A oder
16 Treiber-Ein-/Ausgangen 16 Treiber-Ein-/Ausgangen 16 Treiber-Ein-/Ausgéangen
24VDpC/40mA 24Vpc/40mA 24Vpc/40mA
Bedienung wahlweise eingebaut oder/und wahlweise eingebaut oder/und abgesetzt in separatem Gehause

abgesetzt in separatem Gehause  abgesetzt in separatem Gehause

Diverses Max. 15 Einschube (I-Bus Teilneh-
mer) pro CPU

1) Begrenzung durch VKF
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Bedienung

Alarm-Leuchtfeld (1)

Klartext-Anzeige (2)

Meldungstexte

Massnahmentexte

Alarmfortschalttaste (3)

Anzeigefelder (4)

Cerberus® CT11 5
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Tasten mit leuchtender Anzeige erlauben eine eindeutig gefihrte und auch in Stress-
Situationen problemlose Bedienung.

Funktions- und Abrufbefehle, die nicht durch eine eigene Taste ausflhrbar sind, kdn-
nen via Klartext-Anzeige menugesteuert gewahlt bzw. ausgefuhrt werden.

Der Bedienungszugang erfolgt via Passwort oder Schlusselschalter.

Beim Eintreffen eines Alarm-Ereignisses leuchtet der rote Schriftzug ,ALARM".

Die automatische Klartext-Information Uber Ereignisse, Ereignisort, Massnahmen, wie
auch fur Betriebszustande und Bedienungshinweise erscheint auf der grossen, be-
leuchteten Flussigkristall-Anzeige (LCD).

Der Hintergrund des LCD's leuchtet bei Alarm, Stérung und Betriebsfunktionen gelb.
Der Anzeigemodus entspricht EN54: es kdnnen gleichzeitig 2 Alarm-Ereignisse auf
dem LCD angezeigt werden.

Zur prazisen Ortsangabe wird zu jedem Ereignis ein Benutzertext angezeigt. Die Be-
nutzertexte werden anlagenspezifisch erstellt.
Fur Meldungsart, Hinweise zur Bedienung, usw. stehen Standardtexte zur Verfigung.

Jedem Objekt kann zuséatzlich ein individueller Massnahmentext zugeordnet werden.
Die Texte werden bei einem Ereignis auf Anforderung angezeigt.

In jeder Anlage (CPU) sind bis zu 16 frei programmierbare Massnahmentexte maglich.

Bei mehreren anstehenden Ereignissen kénnen die Informationen Schritt fur Schritt
nacheinander abgefragt werden.

4 Meldungskategorien: Hinweise, Ausschaltungen, Alarme, Stérungen.
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Schnittstellen

Verfigbare Bedienterminals

Das Bedienterminal verfugt Gber Schnittstellen fur:
- Parallelanzeigen und/oder Synoptiken

- Protokolldrucker und/oder Personensuchanlagen
- externer Schllsselschalter

Bedienterminal
Leitungsléange
bis zu 1000m

Drucker Personen-
suchanlage

max. 8 Adressen

Parallelanzeigen

Synoptik(en)

B3Q485

Ohne Schlussel- Mit Schlussel-
schalter schalter
Zusatzgerate
Abdeckung Informations- Feuerwehr- Bedienung Parallelanzeige
H23B010 modul bedienung ,Loschung” B3R051
H23B040 B3Q321 B3Q440 (24 x 2 LEDs)
§ N
‘ N
S
S§
\ \§
Optionen
Plexiglastir Beschriftungs-Sets
Besonders exponierte Be- Die Beschriftung der
dienterminals im Gehause Anzeige- und Bedie-
H26G... / H28G... kbnnen nungselemente erfolgt
zum Schutz gegen Unbefug- mit separaten Beschrif-
te mit einer verschliessbaren tungsstreifen zum Ein-
Plexiglastir versehen werden. schieben.
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Zentralengehaduse

Gehause-Set
H47T101

735

Gehause H98G600
mit Tar H98TO00

2015

Gehéuse-Set
HB7T111

Gehéause ALS2000

Adapterplatte
19"/6HE
G2A130

Adapterplatte
19"/6HE
G2A140

V=S i) — )
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Technische Daten

Brandmeldezentrale /
Bedienterminal

Bedienterminal

Gehause

Bus / Meldelinie

Einsatztemperatur 0...+50°C

Lagertemperatur -20...460°C

Luftfeuchtigkeit max. 95%, keine Betauung (IEC721-3-3, Klasse 3K5)
Normen

- CC1140 EN54-2, EN54-4

- CT1140 (B3Q460/B3Q485) EN54-2

Farbe

- Frontfolie Pantone 421 grau

Tasten/Anzeigefeld

Schllsselschalter

Pantone 424, 427 grau

KABA 8 #100 (B3Q460: Option / B3Q485: eingebaut)

H47, H67, HO8 ALS2000
- Schutzart (EN 60529/IEC 529) P40 IP54
- Material Stahlblech Aluminium

Farbe

- Tur, Adapterplatten
Schlosszylinder,
auswechselbar

St 12.03 PHCR (Zincor)
RAL7035 lichtgrau
RAL7039 quarzgrau

KABA 1057/25

RAL7035 lichtgrau
RAL7039 quarzgrau

KABA 1057/25

Interaktiv Kollektiv Adressiert

DS1150 DS1100 MS9i
Anzahl Adressen pro Linie bis zu 128 1 bis zu 50
Anzahl Drahte 2 2 2
Netzwerkstruktur Master/Slave - Master/Slave
Ringleitung ja nein ja
Kurzschlussfest ja nein nein
T-Verzweigung ja nein nein
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