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Nous vous félicitons… 
… d’avoir choisi le système Synco™ living de Siemens et nous vous remer-
cions d’avoir acheté la centrale d’appartement ! 

La présente documentation fournit des explications sur l’utilisation de la cen-
trale d’appartement et des autres composants du système. 
 

Symboles utilisés 
Les symboles utilisés sur l’afficheur de la centrale d’appartement sont expli-
qués au chapitre "Symboles d’affichage" à la p. 21. Les symboles suivants 
sont aussi utilisés dans le document:  

 
Ce symbole attire votre attention sur des indications importantes dont 
il faut absolument tenir compte pour utiliser l'installation en toute sé-
curité.   

 
Ce symbole signale des informations et remarques supplémentaires 
tels que des conseils issus de la pratique en vue du réglage et de 
l’utilisation des appareils et du système.  

 
Les indications pour le recyclage sont signalées par ce symbole. 
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Consignes de sécurité 
 

 
Responsabilité produit 

 • Les appareils doivent uniquement être utilisés dans des installations 
techniques et pour les applications et fonctions décrites. 

• Respectez les prescriptions locales pour les installations électriques. 
• Il est interdit d'ouvrir les appareils. Toute infraction annule la garantie. 
• Un appareil défectueux ou visiblement endommagé doit être 

immédiatement mis hors tension et remplacé. 
• Les données techniques relatives à l'application sont exclusivement 

garanties avec le système Synco™ living. Le fonctionnement avec 
des appareils tiers qui ne sont pas explicitement nommés doit être 
assuré par l'exploitant. Dans ce cas, Siemens n'assure ni service 
technique ni garantie. 
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Vue d’ensemble du système 
Fonctions système 
 

Le système Synco™ living vous propose de très nombreuses possibilités. En 
plus du réglage de la température ambiante et de l’eau chaude sanitaire, ce 
régulateur vous permet également de commander un système de ventilation, 
l’éclairage et les stores et de surveiller les détecteurs d’incendie et les 
contacts de porte et de fenêtre et de gérer des appareils de climatisation. 
 

Centrale système 
 
  

 

Centrale d’appartement QAX910 
La centrale d’appartement QAX910 est au cœur de 
l’installation. Elle permet de commander l’ensemble 
du système et prend en charge la communication 
entre les appareils. 

 

Chauffage / Refroidissement 
Réalisations / Combinaisons 
 

Le chauffage et/ou la climatisation peuvent être assurés dans le cadre de dif-
férentes réalisations et combinaisons: 

Chauffage 
• Radiateurs de chauffage (par pièce) 
• Chauffages par le sol (par pièce) 
• Appareils de climatisation (par pièce) 
 
Climatisation 
• Centrale (appartement complet) par système commun de chauffage/ 

climatisation à 2 circuits 
• Sortie d'activation de la climatisation pour composante externe (par pièce) 
• Appareil de climatisation (par pièce) 
 

Mode Chauffage/Climatisation 
 

Les différentes pièces peuvent être configurées pour le chauffage ou la clima-
tisation uniquement ou bien pour le basculement automatique d'un régime à 
l'autre. 

Conformément aux réglages effectués, la centrale de chauffage règle le loge-
ment ou certaines pièces en mode chauffage ou climatisation. 

 
Dans les installations où les pièces sont équipées d'appareils de cli-
matisation régulables (par ex. appareil d'air conditionné via module 
Zennio), les pièces peuvent être chauffées ou climatisées individuel-
lement. 
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Les pièces sont regroupées au sein d'un appartement. Pour l'appartement, il 
est possible de programmer différents régimes ainsi qu'un programme Vacan-
ces et Jour exceptionnel. Le régime Appartement a la priorité sur les régimes 
individuels de chacune des pièces. 
 

Consignes d'ambiance 
 

Les consignes de la température d'ambiance pour le chauffage et la climatisa-
tion, peuvent être définies individuellement pour chaque pièce et pour chaque 
régime (Confort, Préconfort, Economie et Protection). 

Le régime ambiance peut être réglé de manière fixe ou bien régulé de ma-
nière automatique à l'aide du programme pièce correspondant. 

 
Le programme pièce a une influence sur le chauffage et la climatisa-
tion. Des horloges séparées commandent la ventilation et l'eau 
chaude sanitaire. 

 

Réglage du chauffage 
 

La centrale d’appartement collecte, par groupe Pièce, les demandes de cha-
leur des différentes pièces et les transcrit en demande de chaleur pour le ré-
gulateur de production thermique. 

Elle transmet au multicontrôleur les informations nécessaires au préréglage 
du groupe Pièce concerné, ou bien les limitations maximales des températu-
res de retour. 

De plus, elle envoie les valeurs de consigne et les valeurs mesurées de la 
pièce aux régulateurs du circuit de chauffage et aux servomoteurs de radia-
teur qui calculent ensuite les signaux de consigne nécessaires pour les ser-
vomoteurs. 

Les signaux de positionnement pour les relais multifonctionnels des régula-
teurs de chauffage / multicontrôleurs sont fournis par la centrale 
d’appartement. 
Les composants suivants sont disponibles pour régler la température am-
biante: 
 

 

Appareil d’ambiance QAW910 
L’appareil d’ambiance permet de régler le régime souhaité, de 
corriger la valeur de consigne de la température ambiante et la 
fonction timer. L’appareil d’ambiance mesure également la tem-
pérature ambiante de la pièce.  
Toutes les données déterminées sont transmises à la centrale 
d’appartement par ondes radio. 

  

 

Sonde de température ambiante QAA910 
Elle mesure la température ambiante et la transmet par radio à 
la centrale d’appartement. 
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Régulateurs de chauffage RRV912 et RRV918 
Ils reçoivent par radio les valeurs de consigne et les 
valeurs mesurées des pièces programmées sur la 
centrale d’appartement et transmettent les signaux 
de positionnement nécessaires aux servomoteurs 
câblés.  
Ils permettent également de raccorder directement 
une pompe d’appartement et d’un système de pro-
duction d’ECS. 

  

 
 

Multicontrôleur RRV934 
Il reçoit  de la centrale d'appartement (par radio) les 
valeurs de consigne de la température de départ cor-
respondant aux groupes Pièce et règle la tempéra-
ture de départ en conséquence.  
Pour cela, il mesure les températures de départ et 
commande en conséquence les servomoteurs filaires 
de réglage des différents groupes Pièce.  
Le prérégulateur permet en outre d'assurer la limita-
tion (maximum ou minimum) des températures de 
retour.  

  

 

Servomoteur de radiateur 
Il reçoit par radio de la centrale d’appartement  la 
consigne et la valeur mesurée de la pièce (si une 
sonde de température ambiante ou un appareil d'am-
biance est raccordé) et positionne la vanne thermosta-
tique en conséquence. 
Si aucune sonde de température ambiante ni appareil 
d’ambiance n'est raccordé, le servomoteur de radia-
teur utilise sa propre mesure comme valeur réelle pour 
positionner la vanne. 

  

 
 

Contact de porte / de fenêtre wave AP 260 
Lorsqu'une porte/ une fenêtre est ouverte, les vannes 
de chauffage de la pièce sont bloquées à leur position 
d'ouverture actuelle pour éviter des déperditions inuti-
les. Si la fenêtre est encore ouverte une fois l'intervalle 
de blocage défini correspondant à l'ouverture d'une 
fenêtre pour aérer la pièce, le régime est placé sur  
Protection. Cette fonction agit aussi bien sur les ser-
vomoteurs filaires des régulateurs de chauffage 
RRV912 / RRV918 que sur les servomoteurs de ra-
diateurs SSA955 commandés par radio. 

 

Activation de la climatisation 
 

L'activation de la climatisation intervient en liaison avec le mode de fonction-
nement et de la température extérieure. La pièce ne doit pas se trouver en 
mode Chauffage. 
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Lorsque les contacts de porte et de fenêtre sont ouverts, la centrale d'appar-
tement peut bloquer la climatisation de la pièce correspondante. 

L'activation de la climatisation peut intervenir pour des pièces individuelles 
comme pour un logement tout entier (lorsque la climatisation est centralisée). 

La valeur de consigne est définie par le mode de fonctionnement actuel (ma-
nuel ou selon programme pièce). L'appareil d'ambiance sert de capteur de 
température ambiante et permet de corriger la valeur de consigne. 

En cas de climatisation centralisée (appartement complet) à l'aide d'un sys-
tème commun de chauffage/climatisation à 2 circuits, la climatisation est ef-
fectuée avec les mêmes composantes que celles servant à la régulation du 
chauffage. 
 

Commande de la ventilation 
 

La centrale de l'appartement dispose d'un programme de ventilation avec 6 
points de commutation par jour pour les 7 jours de la semaine ainsi que pour 
un jour exceptionnel. Au niveau de chaque point de commutation, il est possi-
ble de changer de régime de ventilation (Confort, Préconfort et Economie).  

La commande des étages de ventilation peut intervenir en fonction de la qua-
lité de l'air, de l'humidité ambiante relative, du régime actuellement réglé dans 
le logement (Confort, Préconfort, Economie, Protection) ou encore à l'aide de 
la sélection de l'étage de ventilation. Les valeurs de consigne correspondant à 
chaque étage sont modifiées à l'aide du programme de ventilation, indépen-
dant du chauffage et de la climatisation. 

Les variations brusques et rapides de l'air ambiant peuvent être éliminées à 
l'aide de la fonction Ventilation forcée. 

Pour les brèves périodes d'absence, il existe un mode Absence. Pour les ab-
sences prolongées, on utilise le mode Vacances. 

La commande de la ventilation réagit à l'ouverture des fenêtres (si celles-ci 
sont équipées des contacts correspondants), aux dégagements de fumées (si 
les détecteurs de fumée sont raccordé) ainsi qu'aux contacts de ventilation 
externes. 

Pour le refroidissement, on peut avoir recours au refroidissement de nuit ; 
pour cela, on active le bypass chauffage éventuellement prévu afin de rendre 
la récupération de chaleur inopérante. 
  

 

Multicontrôleur RRV934  
Le multicontrôleur permet de commander les étages 
de ventilation ainsi que le bypass chauffage. Il dis-
pose d'entrées permettant de raccorder la sonde de 
qualité d'air et la sonde hygrométrie. Les autres en-
trées et sorties peuvent être utilisées de manière 
universelle. 
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Production d’ECS (eau chaude sanitaire) 
 

La centrale d'appartement règle la production d'ECS d'un ballon d’ECS rac-
cordé localement ou permet la commande à distance d’un ballon raccordé au 
régulateur de la production thermique ou à une autre centrale d’appartement. 

La centrale d'appartement dispose également d'un programme hebdomadaire 
ECS avec six points de commutation par jour pour passer du régime ECS 
normal au régime ECS réduit. 

La centrale d'appartement permet aussi de commander une charge forcée 
d'ECS. Vous pouvez consulter la température actuelle de l'eau chaude sani-
taire sur la centrale d'appartement. 
 

Station météo 
 

La centrale d'appartement reçoit la température extérieure et la pression atmos-
phérique de la sonde météo. 
  

   

Sonde météo QAC910 
Elle mesure la température extérieure ainsi que la pression 
atmosphérique absolue et l'envoie par radio à la centrale. 

 
Les valeurs actuelles de la pression atmosphérique et de la température exté-
rieure ainsi que la tendance de la pression atmosphérique peuvent être affi-
chées dans l’affichage de repos. Une flèche indique les variations de la pres-
sion atmosphérique au cours des trois dernières heures. 

La variation et la valeur absolue de la pression atmosphérique servent de 
base au calcul de la tendance météo (beau, mauvais, variable) qui s'affiche 
sur la centrale avec le symbole correspondant. La hauteur au dessus du ni-
veau de la mer indiquée pour le site est prise en compte dans ce cadre. 

Vous pouvez consulter l'évolution de la température extérieure et de la pres-
sion atmosphérique au cours des dernières 24 heures par l'intermédiaire des 
pages d’information. 
 

Commande des stores et de l’éclairage 
 

La centrale d'appartement permet la commande de l'éclairage et des stores. 
 
Commande de l’éclairage 

La centrale d'appartement ou des contacts externes (émetteurs) permettent 
d'allumer ou d'éteindre la lumière ainsi que de varier son intensité.  
Les différents réglages de l'éclairage peuvent être enregistrés globalement 
sous la forme de scénarios pour être activés ultérieurement. 

Parallèlement au réglage manuel conventionnel, l'éclairage peut être com-
mandé par le contact horloge interne, la simulation d’une présence ou par des 
événements. 
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Commandes des stores 

La centrale d’appartement ou des contacts externes (émetteurs) permettent 
de régler les stores progressivement ou de les relever/abaisser complètement 
en appuyant sur une touche.  

Les différents réglages des stores (entièrement relevés ou abaissés) peuvent 
être enregistrés globalement sous forme de scénario pour être activés ulté-
rieurement. 

Parallèlement au réglage manuel conventionnel, les stores peuvent être com-
mandés par le programme horaire interne ou par des événements. 

 
Les réglages des stores et de l'éclairage peuvent être enregistrés en-
semble dans un scénario ou être réglés ensemble par l'activation d'un 
scénario. 

 

Commande de l’éclairage et des stores 

Les touches universelles de la centrale d’appartement vous permettent de 
commander l’éclairage et les stores. 

 
Pour ce faire, les servomoteurs des stores et de l’éclairage doivent 
être équipés d’un dispositif KNX-RF (KRF960, KRF961, Siemens 
GAMMA wave ou Hager tebis TX RF) ou KNX TP1. 

 

Fonctions de surveillance 
 

La centrale d'appartement surveille les différents contacts de porte/fenêtre et 
les détecteurs de fumée.  
 

 

Contact de porte/fenêtre wave AP 260 
Les contacts de porte / de fenêtre détectent l'ouverture 
d'une porte / fenêtre et la signalent par radio à la cen-
trale d'appartement. Ils peuvent de plus être utilisés 
comme entrées binaires déportées (par ex. pour la sur-
veillance d'une porte de congélateur). 

   

 

Détecteur de fumée DELTA reflex avec module pour 
détecteur wave UNI M 255 
Le détecteur de fumée reconnaît immédiatement la 
production de fumée et active une alarme (diode cli-
gnotante sur l'appareil et signal sonore sur l’appareil, 
envoi par radio d'un avis de fumée à la centrale 
d’appartement). 

 
Avertissement 
 

Un défaut (détecteur de fumée, contact de fenêtre, chauffage etc.) s'affiche 
sur l'écran de la centrale d'appartement. La centrale d'appartement peut en 
plus émettre un signal sonore et transmettre le message d'erreur via le bus 
(KNX TP1) et fermer un contact pour activer un émetteur de signal externe. 
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Surveillance des appareils 
 

La centrale assure une surveillance périodique des appareils radio raccordés. 
L'absence de signal radio ou une batterie déchargée génèrent un message 
d'erreur qui s'affiche sur la centrale d’appartement. 
 

Composants système 
 

Les composants suivants sont compatibles avec le système Synco™ living: 
 
Synco 

 

 

QAX910 Centrale d’appartement 

 

 

QAW910 Appareil d’ambiance 

 

 

QAA910 Sonde de température extérieure 

 

   

QAC910 Sonde météo  
 

 

 

RRV912 Régulateur de chauffage 
Commande un servomoteur 3 points 
ou un servomoteur 2 points 

 

 

RRV918 Régulateur de chauffage 
Commande jusqu'à huit servomo-
teurs 2 points  

 

 

RRV934 Multicontrôleur  
Commande jusqu'à 3 étages de ven-
tilation ainsi que le bypass chauffage 
ou régule 2 groupes Pièce indépen-
dants. Entrées et sorties à utilisation 
universelle.  

 

 

SSA955 Servomoteur de radiateur  

 

 

ERF910 Répéteur RF (bidirectionnel)  

 

 

KRF960 Adaptateur de prise RF, fonction 
commutation  
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KRF961 Adaptateur de prise RF, fonction variateur  

 

GAMMA wave 
 

 

Détecteur de fumée DELTA reflex avec module pour dé-
tecteur de fumée wave UNI M 255  

 

 

Contact de porte/fenêtre wave AP260 (RF) 
  

 

 

Les contacts d'éclairage et de stores GAMMA ainsi que 
les émetteurs manuels peuvent être intégrés dans le 
système. 

 

Hager tebis TX RF  
 

 
Les contacts d’éclairage et de stores Hager peuvent être 
intégrés dans le système. 

 

 
La centrale d'appartement peut également commander des interrup-
teurs/contacts d'éclairage/de stores via KNX TP1 (Mode S). Il est né-
cessaire d'effectuer une configuration avec le logiciel ETS (EIB Tool 
Software). 
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Centrale d’appartement QAX910 
Eléments de commande 
. 

Tous les éléments de commande sont regroupés sur la face avant de la cen-
trale d’appartement QAX910. 

 
 
Les touches déclenchent les fonctions décrites ci-après: 
 

 

Touche ECS, touche Ventilation 
La touche sert à commander l'eau chaude sanitaire et la ventilation. 
Si l'eau chaude sanitaire mais aussi la ventilation sont configurées, 
l'appui sur la touche fait apparaître un menu de sélection permettant 
de choisir la fonction souhaitée. Pour régler le régime ECS (Auto / 
Normal / Réduit / Protection) et déclencher manuellement une 
charge ECS forcée (appui prolongé sur la touche). Pour régler 
l'étage de ventilation (Auto, Arrêt, Etage 1, 2, 3) et pour activer une 
ventilation forcée (appui prolongé sur la touche).  

 

 

Touche Absence / Surveillance 
La touche Absence/Surveillance permet de régler l’absence (présent 
/ absent) et le modèle de surveillance (inactive / surveillance partielle 
/ surveillance totale). Vous trouverez plus de détails aux pages 27 et 
28 (Absence, Surveillance)  

 

 

Touche Timer appartement  
La touche Timer appartement permet de régler et d’activer la fonc-
tion Timer pour les pièces sélectionnées. Lorsque la fonction Timer 
est active, les pièces sont chauffées ou climatisées à la valeur de 
consigne Confort et la ventilation est activée au niveau Confort 

 

 

Touche Mode 
La touche Mode permet de sélectionner le régime de chauffage pour 
l’appartement (Auto / Confort / Préconfort / Economie / Mode Pro-
tection). Le régime appartement s'applique à la régulation d'am-
biance comme à la ventilation. 
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Touche Information  
Elle permet de parcourir les pages d’information et d’afficher des 
textes d’aide à partir des menus. 

 

 

Touche fléchée vers le haut 
Elle vous permet de vous déplacer vers le haut à l’intérieur d’un 
menu, d'afficher les pages d’information précédentes et de régler 
(augmenter) les valeurs. 

 

 

Touche fléchée vers le bas 
Elle vous permet de vous déplacer vers le bas à l’intérieur d’un 
menu, d'afficher les pages d’information suivantes et de régler (dimi-
nuer) les valeurs. 

 

 

Touche Esc  
Elle vous permet de revenir au niveau de menu supérieur, de quitter 
le menu principal et d’annuler la saisie de valeurs. 

 

 

Touche Menu / ok  
Elle permet d’afficher le menu principal, de passer à un niveau de 
menu inférieur et de valider la saisie de valeurs. 

 

 

Paires de touches universelles 1 - 4 
Elles permettent de déclencher les fonctions des groupes de bas-
culement définis lors de la mise en service (par ex. allumer et étein-
dre la lumière ou varier l’intensité de l'éclairage) ou d’afficher des 
pages d’information prédéfinies.  

 

  
 1A, 1B Touches universelles 1A et 1B 
 2A, 2B Touches universelles 2A et 2B 
 3A, 3B Touches universelles 3A et 3B 
 4A, 4B Touches universelles 4A et 4B 
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Afficheur 
Eclairage de l’afficheur 
 

En appuyant sur une touche quelle qu’elle soit, vous activez l'éclairage de l'af-
ficheur pendant un certain temps.  

 
L’éclairage de l’afficheur s’active après une pression sur la touche 
Esc, sur la touche Menu / ok, sur la touche fléchée ou sur la touche 
Info sans modification de l’affichage. 

 

 
Vous pouvez régler la luminosité de l’éclairage de l’afficheur en fonc-
tion de vos besoins (Réglage: "Eclairage de l'afficheur / Contraste" 
p. 77). 

 

Zone d’affichage 
La zone d’affichage offre différentes possibilités de représenter les informa-
tions. L’exemple ci-après montre un menu.  
 
 
 
 
 
 
 
 

  Menu principal 

  Appartement… 
  Pièces… 
  Ventilation… 
  Eau chaude sanitaire… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Symbole du menu: montre dans quel 
menu vous vous trouvez. 

Titre du menu: ce champ vous montre dans 
quel menu vous vous trouvez. 

Position du curseur: la position du 
curseur est représentée sous la forme 
d’une barre en vidéo inverse.

Pointillés: ils montrent que l’entrée contient 
d’autres sous-entrées. 

Ascenseurs: vous 
montre la position dans la 
liste de menus

Niveau d’accès: ce 
symbole montre à quel 
niveau d’accès vous vous 
trouvez. 
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Déplacement dans l’afficheur / localisation des 
options 
Le déplacement se fait au moyen des deux touches fléchées ainsi qu’avec la 
touche Menu / ok et la touche Esc (voir Description des éléments de com-
mande p. 18). 

Dans la Description des fonctions, l localisation de la fonction est indiquée en 
italique. 

Par ex.: Menu principal > Heure / Date 
 
Pour accéder à cette fonction à partir de l’affichage de repos, appuyez d’abord 
sur la touche Menu / ok (vous arrivez alors dans le menu principal), utilisez 
ensuite les touches fléchées pour sélectionner l’entrée de menu "Heure / 
Date" avant d’appuyer à nouveau sur la touche Menu / ok. 

Vous vous trouvez maintenant dans la fonction "Heure / Date" où vous pouvez 
sélectionner le paramètre à modifier (heure, date, année) avec les touches 
fléchées. La façon de régler les paramètres est décrite dans "Réglages" à 
partir de la page 24. 

Pour revenir à l’affichage de repos, il suffit d’appuyer plusieurs fois sur la tou-
che Esc. 
 

Symboles d’affichage 
Etats chauffage / climatisation  

 Régime Confort  Régime Automatique 

 Régime Préconfort  Régime Manuel 

 Régime Economie  Régime Eté 

 Régime Protection  Régime Refroidissement 

 Fonction Timer active   Température Départ 

 Limite de la consigne   
 
Etats Ventilation  

 Ventilation désactivée  Régime Automatique 

 Etage Ventilation 1*  Régime Confort 

 Etage Ventilation 2 *  Régime Préconfort 

 Etage Ventilation 3 *  Régime Economie 

 Mode Feu  Régime Protection 
*  Lorsque la ventilation forcée est activée, l'icône d'étage correspondant clignote 

 
Etats ECS 

 Régime Normal  Régime Automatique 

 Régime Réduit  Régime Manuel 

 Régime Protection ECS  Clignotant: charge ECS 
forcée manuellement ac-
tive 

 Libérer la production ECS   
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Divers états 

 Défaut  Absent 

 Clignotant: défaut, valida-
tion obligatoire 

 Présent 

 Régime Vacances  Jour d’exception 

 
Surveillance 

 Porte ouverte  Fenêtre ouverte 

 Clignotant: porte surveillée 
ouverte 

Clignotant: fenêtre surveillée 
ouverte 

 Fenêtres / Portes 
«Partiellement surveillé» 

 Fenêtres / Portes 
«Surveillance totale» 

 
Température, pression atmosphérique et tendance météo 

 Température intérieure  Pression atm. constante 

 Température extérieure  Pression atm. en hausse 

 Tendance: beau temps  Pression atm. en forte 
hausse 

 Tendance: temps variable  Pression atm. en baisse 

 Tendance: mauvais temps  Pression atm. en forte 
baisse 

 

 
Les symboles d’affichage de la tendance météo indiquent unique-
ment une amélioration ou une détérioration des conditions météo. 
Pour un affichage fiable de la tendance météo, il faut au niveau Ser-
vice, indiquer la hauteur au dessus du niveau de la mer. 

 

Programmation des touches universelles 

 Groupe de basculement 
«Marche» 

 Lumière allumée / plus clair 

 Groupe de basculement 
«Arrêt» 

 Lumière éteinte / plus som-
bre 

 Scénario  Stores relevés 

 Sélection des pages 
d’information 

 Stores abaissés 

 
Liste des appareils 

 Appareil en ordre   Défaut appareil 

 Tension batterie faible   
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Menus 

 Menu principal  Vacances / Jours 
d’exception 

 ppartement  Heure / Date 

 Pièces  Défauts 

 Groupes Pièce  Entrées / sorties 

 Ventilation  Réglages 

 Eau chaude sanitaire  Informations appareils 

 Basculement groupes  Sauvegarde des données 

 Surveillance  Mise en service 
 

Zones d’accès 
 

 Niveau Service 
 

 Niveau Expert 

 

Utilisation 
Affichage de repos 
 

Aussi longtemps que vous n’effectuez aucune manipulation sur l’appareil, 
l’afficheur montre l’affichage de repos. Vous pouvez choisir parmi six formats 
d’affichage de repos d’un niveau de détail différents. Le réglage du format 
souhaité est décrit au dans la partie "Format d'affichage / Affichage de repos" 
à partir de la page 78  
 

Pages d’information 
 

Les pages d’information vous donne un aperçu des principales valeurs de 
l’installation. Il est impossible de régler des valeurs à partir des pages 
d’information.  

Pour afficher les pages d’information, appuyez sur la touche Info. Chaque fois 
que vous appuyez sur cette touche Info, vous affichez la page d’information 
suivante. Les touches fléchées vous permettent également de vous déplacer 
entre les pages. Appuyez sur la touche Esc pour revenir à l’affichage de re-
pos. 
 

 

Dès que vous vous trouvez au niveau 
Information, le symbole correspondant 
apparaît dans le coin supérieur gau-
che de l’afficheur.  

Le numéro de page d’information et le nombre total de pages d’information 
disponibles apparaissent dans le coin supérieur droit de l’afficheur. 

Les pages d’information suivantes sont disponibles  

• Fenêtres / Portes (configurables) 
• Tendance Température extérieure (configurable) 
• Tendance Pression de l’air (configurable) 
• Etat lumière (configurable) 
• Températures 
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• Appartement 
• Ventilation 
• Pièce (configurable) 
… 
… 
• ECS (configurable) 
• Carte de visite (configurable) 
• Assignation bouton (toujours sauf lorsque l’affichage de repos = 5) 
• Etat de l’appareil 
• Signalis. de dérangement bus (configurable) 
 

 
Le type et le nombre de pages d’information disponibles dépendent de 
votre installation (nombre de pièces, groupes de basculement, etc.). 

 

 
Les pages d’information peuvent également être consultées au moyen 
de touches universelles programmées en conséquence (voir "Com-
mande des groupes de basculement, page 61). 

 

Menus 
 

Pour accéder aux menus (menu principal) depuis l’affichage de repos ou de-
puis la page d’information, appuyez sur la touche Menu / ok. La touche Esc 
vous permet de revenir à l’affichage de repos.  
 

 Menu principal 
 Appartement… 

  Pièces… 
  Ventilation… 
  ECS…  

Le titre "Menu principal" et le sym-
bole correspondant s’affichent, suivis 
de la liste des menus disponibles. 
 
 
 

 

Réglages 
 
 
Principes généraux 

Le réglage de valeurs s’effectue exclusivement dans une fenêtre supplémen-
taire de l’afficheur (fenêtre "pop-up" d’édition). L’élément modifiable (curseur) 
est toujours représenté en vidéo inverse. 

Les changements s’effectuent par pas individuel au moyen des touches flé-
chées (vers le haut / vers le bas). En appuyant de manière prolongée sur les 
touches, vous activez l’avance rapide. Pour valider le réglage, il suffit 
d’appuyer sur la touche Menu / ok. Pour annuler les changements ou revenir 
au niveau supérieur, il suffit d’appuyer sur la touche Esc. 

Les exemples ci-après illustrent les différentes possibilités de réglage. 
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Réglage d’une valeur numérique 
 

 Confort Avec les valeurs numériques, 
l’afficheur propose à gauche de la fe-
nêtre de réglage la plage de réglage 
(limite supérieure et inférieure). La 
valeur actuelle est représentée à 
droite en vidéo inverse. 

 
Réglage dans une liste de sélection 

Présélection 
   Auto  
   Confort  

   Préconfort  
 

Pour certaines fonctions, vous dispo-
serez d’une liste de sélection. La sé-
lection actuelle est signalée par une 
coche " ". Vous ne pouvez activer 
qu’un seul élément de la liste. 

 
Réglage des options 

Activation supervision 
Pièce 1  
Pièce 2  
Pièce 3   

Dans une liste d’options, vous êtes 
libre de sélectionner plusieurs options 
avec la touche Menu / ok ou de n’en 
sélectionner aucune. Si vous appuyez 
sur la touche Esc, une fenêtre 
s’affiche dans laquelle vous pouvez 
enregistrer la nouvelle valeur (touche 
Menu / ok) ou annuler le réglage ef-
fectué (touche Esc). 

 
Créer / modifier un texte 

Pièce 1 

 

Les touches fléchées vous permet-
tent de sélectionner chaque caractère 
figurant dans la liste de caractères 
proposée ainsi que les quatre 
champs spéciaux affichés en perma-
nence. Pour valider les caractères et 
les champs spéciaux, appuyez sur la 
touche Menu / ok.  

 
Les champs spéciaux ont la fonction suivante: 

…  Déplace la liste des caractères de 9 caractères vers le haut 
DEL Efface le dernier caractère du texte affiché 

 Insère un espace 
…  Déplace la liste des caractères de 9 caractères vers le bas 

Si vous appuyez sur la touche Esc, une fenêtre s’affiche dans laquelle vous 
pouvez enregistrer le nouveau texte (avec la touche Menu / ok) ou annuler 
les changements effectués dans le texte (touche Esc). 
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Valeurs des réglages et données de base 

Au moment de la mise en service, les paramètres activés présentent une va-
leur prédéfinie. Dans cette documentation, nous distinguerons la valeur de 
base et les réglages usine. 

Valeur de base: réglages recommandés pour la plupart des installations. 
Réglages usine: réglages à adapter en fonction de l’utilisateur ou 

l’installation. 

Utilisez les champs appropriés pour saisir vos propres réglages. 
 

Niveaux de commande 
 
 

 

Pour sélectionner un niveau de commande, appuyez 
simultanément sur la touche Esc et sur la touche 
Menu / ok. Une fenêtre "pop-up" s’affiche dans la-
quelle vous pouvez sélectionner le niveau accessible 
souhaité au moyen des touches fléchées et valider 
la sélection avec la touche Menu / ok. 

 
Utilisateur 

Vous retrouverez au niveau Utilisateur tous les réglages utilisés le plus sou-
vent. En temps normal, ces réglages sont suffisants pour le fonctionnement 
de l’installation.  
 
Service   

Ce niveau regroupe les réglages étendus à ne modifier que très rarement. 
Pour accéder au niveau Service, il est nécessaire de saisir un mot de passe 
pour autant qu’un mot de passe correspondant ait été attribué (voir  'Mot de 
passe Service" page 79). Validez la saisie du mot de passe avec la touche 
Menu / ok.  
 
Expert   

Les réglages au niveau Expert ne sont accessibles qu’après saisie d’un mot 
de passe. Les fonctions proposées à ce niveau sont décrites dans le docu-
ment "Montage et mise en service" (CE1C2707fr).  
 

 
Si vous n’effectuez aucune saisie dans un délai déterminé, la cen-
trale d’appartement repasse automatiquement au niveau Utilisateur. 

 

 
Conservez les mots de passe des niveaux Service et Expert en lieu 
sûr de manière à pouvoir les retrouver à tout moment.  
En cas de perte du mot de passe Service, le spécialiste doit être 
contacté. 
La perte du mot de passe Expert nécessite une reconfiguration de la 
centrale d’appartement ou une intervention du service ! 
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Réglages 
 
 

 
Vous ne pouvez procéder aux réglages décrits ci-après qu’après la 
mise en service réussie du système Synco™ living par le spécialiste. 

 

 
Les lignes de commande effectivement affichées dépendent de la 
configuration de base de l’installation. Les lignes de commande qui ne 
sont pas nécessaires à l’installation telle qu’elle est configurée ne sont 
pas affichées. 

 

 
Si vous appuyez sur la touche Info après avoir sélectionné un para-
mètre, vous verrez apparaître la localisation du paramètre en question 
et son intitulé complet. 

 

Généralités  
Absence  
 

Si vous devez vous absenter pendant quelques heures, vous pouvez le si-
gnaler à la centrale d’appartement au moyen de la touche Absence / Sur-
veillance. En appuyant brièvement sur la touche Absence / Surveillance, 
vous voyez apparaître la fenêtre d’absence dans laquelle vous pouvez saisir 
l’état "Absent" ou "Présent" souhaité au moyen des touches fléchées ou de la 
touche Absence / Surveillance. 

Si des fonctions de surveillance sont configurées, la fenêtre de surveillance 
dans laquelle vous pouvez saisir le modèle de surveillance souhaité (voir 
page suivante) apparaît immédiatement après l’affichage de la fenêtre 
d’absence). 

Si vous saisissez "Absent", le symbole d’absence apparaît désormais sur 
l’afficheur. 

En appuyant à nouveau brièvement sur la touche Absence / Surveillance, 
vous voyez réapparaître la fenêtre d’absence et en sélectionnant "Présent", 
vous désactivez la fonction Absence et les effets qui lui sont associés.  
Votre absence provoque les effets suivants sur le système: 

• Pendant votre absence, la climatisation, la ventilation et l’eau chaude sont 
réglées sur le régime sélectionné ; 

• Démarrage d’un programme de simulation de présence 
• Groupes de basculement réglés sur l’événement "Absence marche" 

(= départ) sont activés (commutateur/variateur, stores relevés/abaissés, 
scénarios) 

 

 
Descriptions complémentaires: 
Régime Pièce en cas d’absence p. 36. 
Régime Ventilation en cas d'absence, p. 48 
Régime ECS en cas d’absence p. 58. 
Simulation de présence pour les groupes de basculement p. 63. 
Déclenchement d’un groupe de basculement par un événement p. 65. 
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Surveillance 
 

En appuyant brièvement sur la touche Absence / Surveillance, vous voyez 
apparaître la fenêtre de surveillance après l’affichage de la fenêtre d’absence. 
Si vous appuyez sur la touche Absence / Surveillance pendant plus de 
0,4 s, la fenêtre de surveillance s’affiche immédiatement. Vous pouvez y sé-
lectionner à présent l’un des modèles de surveillance suivants au moyen de la 
touche Absence / Surveillance ou des touches fléchées. 

Inactive La fonction de surveillance n’est pas active. 

Partiellement 
surveillé 

 

Les fenêtres (pièces) et portes sélectionnées dans 
les listes d’options "Partiellement surveillé" sont sur-
veillées. 

Surveillance 
totale 

 

Les fenêtres (pièces) et portes sélectionnées dans 
les listes d’options "Surveillance totale" sont surveil-
lées. 

 

 
La fenêtre de surveillance apparaît uniquement lorsque les fenêtres ou 
les portes sont validées. Voir "Activation de la surveillance", p. 69. 

 
Si des fenêtres et des portes à surveiller sont encore ouvertes au moment où 
vous activez la surveillance, elles apparaissent sur l’afficheur et un signal so-
nore retentit en continu. 

Pendant le délai (réglable) qui précède l’activation de la fonction de surveil-
lance, vous avez encore la possibilité de fermer ces fenêtres et ces portes. 
Dès que toutes les fenêtres surveillées sont fermées, le signal sonore continu 
se transforme en bip dont la fréquence double pendant les 15 dernières se-
condes du délai (réglable) qui précède l'activation de la fonction de surveil-
lance. 

L’ouverture d’une fenêtre ou d’une porte à surveiller pendant la surveillance 
active déclenche le signal de dérangement correspondant (dans le cas de 
portes avec temporisation réglable de la signalisation) et la réalisation d’autres 
actions programmées. 

 
Les messages de dérangement correspondant à des portes / fenêtres 
ouvertes, sont désactivés lorsque l'on modifie le type de surveillance 
(Inactive / Surveillance partielle / Surveillance totale). Cela interrompt 
aussi les actions prédéfinies activées. 

 

 
Descriptions détaillées: 
Déclenchement d’un groupe de basculement par un événement p. 63. 
Réglage du délai précédant l’activation de la surveillance p. 69.  
Evénements Buzzer et état de sortie p. 71.  

 

Appartement   
Fonction Timer appartement 
 

La touche Timer appartement ( ) vous permet d’imposer le régime Confort 
pendant une durée déterminée en cours de chauffage / climatisation et de 
ventilation. Après avoir appuyé sur la touche, vous voyez apparaître la fenêtre 
Timer appartement dans laquelle vous pouvez saisir la durée souhaitée du 
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régime Confort pour l’appartement au moyen des touches fléchées ou de la 
touche Timer appartement. 

 
Vous pouvez définir pour chaque pièce individuellement si la fonction 
Timer appartement doit être enclenchée ou non (voir "Influence du 
timer appartement" page. 42). 

 
La fonction Timer appartement se règle aussi par le biais de la ligne de pro-
grammation correspondante: 

Menu principal > Appartement > Régime Appartement > Timer appartement: 

Si vous souhaitez désactiver le timer d’appartement avant l’expiration de la 
durée programmée, appuyez à nouveau sur la touche Timer appartement et 
réglez la durée sur "00.00". 

Si vous changez manuellement de régime via la touche Mode, vous désacti-
vez également la fonction Timer appartement. 
 

Régime Appartement 
 

En appuyant sur la touche Mode, vous voyez apparaître une fenêtre supplé-
mentaire (Mode "pop-up"). Vous pouvez à présent sélectionner le régime Ap-
partement souhaité (chauffage / climatisation, ventilation) au moyen des tou-
ches fléchées ou de la touche Mode. 

 
Dans l'affichage correspondant à la centrale d'appartement, "MAN" 
correspond à l'exploitation en manuel et le symbole du régime appar-
tement réglé manuellement s'affiche.  
Le mode appartement sélectionné est valide jusqu'à ce qu'il soit re-
placé manuellement sur "Auto". 

 
Le régime Appartement se règle aussi par le biais de la ligne de programma-
tion correspondante: 

Menu principal > Appartement > Régime Appartement > Présélection: 
 

Auto 
 

Les boucles de régulation de pièce et la ventilation sont 
réglées sur les consignes du régime respectif. Les pro-
grammes horaires correspondants et le programme Va-
cances / Jour exception sont actifs. 

Confort 
 

Toutes les pièces et la ventilation se règlent sur leur 
valeur de consigne Confort respectives.  

Préconfort 
 

Toutes les pièces et la ventilation se règlent sur leur 
valeur de consigne Préconfort respectives.  

Economie 
 

Toutes les pièces et la ventilation se règlent sur leur 
valeur de consigne Economie respectives.  

Protection 
 

Toutes les pièces et la ventilation se règlent sur leur 
valeur de consigne Protection respectives.  

 

 
Les différents régimes de pièce n’ont d’effet qu’en régime Apparte-
ment "Auto". 
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Régime via contact 
 

Vous pouvez choisir le régime appartement sur lequel le régulateur doit bas-
culer lorsque le contact de régime externe se ferme (par ex. contact pour 
commande à distance par réseau téléphonique). 

Lorsque le contact de régime est fermé, le régime paramétré pour le chauf-
fage / la climatisation et la ventilation est alors activé. 

Le changement de régime par contact externe annule toutes les autres pré-
sélections. 

 
La fonction d’entrée "Contact de régime" doit être configurée en 
conséquence avant la mise en service. 
Pour le chauffage / la climatisation, la ventilation et l'eau chaude, il est 
utilisé le même contact de régime. 

 
 Menu principal > Appartement > Régime Appartement  

> Régime Contact: 
 

Réglages d’usine Protection 
Votre réglage  --- (aucune influence) 

 Confort  
 Préconfort  
 Economie  
 Protection  

 

Régime Chauffage en été 
 

Déterminez si votre chauffage doit passer en régime Eté et à quelle date.  
En régime Eté, tous les régimes de pièce basculent en mode  
"Protection", les vannes passent dans la position définie pour l’été et la pro-
duction ECS bascule le cas échéant sur une résistance électrique. 

 
En cas de commutation en régime Eté par contact externe, ce para-
mètre est inopérant (masqué). 
La fonction d’entrée "Régime Eté" doit être configurée en consé-
quence avant la mise en service. 

 
Menu principal > Appartement > Mode Eté > Présélection: 
 

Auto 
 

Commutation automatique entre le régime Eté et le régime 
Hiver dès que la température extérieure d'arrêt du chauffage 
est dépassée ou que la date (début de l’été, fin de l’été voir 
p. 31) est atteinte. 

Hiver Régime Hiver en permanence 

Eté Régime Eté en permanence 

 
Réglage usine Auto 
Votre réglage  Auto 

 Hiver 
 Eté 
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Etats du régime Eté / régime Hiver 
 

Vous pouvez demander l'affichage du régime actuel (régime Eté / régime 
Hiver) du chauffage: 

Menu principal > Appartement > Mode Eté > Etat: 
 

Début de l’été / Fin de l’été 
 

Entre le début et la fin de l’été, le chauffage passe en régime Eté pour autant 
que le régime de chauffage soit réglée sur "Auto" (voir "régime Eté du chauf-
fage " p. 30) et qu’un autre critère de commutation (par ex. température exté-
rieure d'arrêt du chauffage) n’ait pas été activé. 

 Menu principal > Appartement > Mode Eté > Début été: 

 Menu principal > Appartement > Mode Eté > Fin été: 
 

 Début de l’été Fin de l’été 
Réglages d’usine 01.01. (inopérant) 01.01. (inopérant) 
Votre réglage   

 

 
Si les dates de début et de fin d’été sont identiques, l’installation ne 
bascule pas en régime Eté sur la base de la date. 

 

Fonction Anticalcaire 
 

Afin de réduire le risque de blocage des cônes de soupape et des rotors de 
pompe, le régulateur déclenche périodiquement et à un moment programmé 
un mouvement complet de tous les moteurs de soupape et active progressi-
vement toutes les pompes raccordées. 

 Menu principal > Appartement > Anticalcaire > Fonction anticalcaire: 

 Menu principal > Appartement > Anticalcaire > Jour de la semaine: 

 Menu principal > Appartement > Anticalcaire > Heure: 
 

 Fonction Anticalcaire Jour de la semaine Heure 
Valeur de base Toute l’année Lundi 10h00 
Votre réglage  --- (jamais) 

 Toute l’année 
 Hiver 
 Printemps 

 Lundi 
 Mardi 
 Mercredi 
 Jeudi 
 Vendredi 
 Samedi 
 Dimanche 

 
.… : .… 
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Température extérieure d'activation du chauffage 
 

Réglez la température extérieure (-5..25 °C) en dessous de laquelle le chauf-
fage doit être activé. Au dessus de la température réglée, le chauffage est 
arrêté. La température extérieure d'activation du chauffage sert également à 
la commutation à partir du mode Eté. 

 Menu principal > Appartement > Réglages  
> T. ext –Activation du chauffage: 

 
Réglage usine --- (Non activé –  

pas d'activation du chauffage) 
Votre réglage  

………………°C 
 

Température extérieure d'activation de la 
climatisation 
 

Réglez la température extérieure (0   50 °C) à partir de laquelle la climatisa-
tion doit être activée. Au dessous de la température réglée, la climatisation est 
arrêtée. 

 Menu principal > Appartement > Réglages  
> T. ext –Activation de la climatisation: 

 
Réglage usine --- (Non activé –  

pas d'activation de la climatisation) 
Votre réglage  

………………°C 
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Pièces 1 - 12  
Régimes de pièce 
 

En plus du régime applicable à l’ensemble de l’appartement, chaque pièce 
dispose d’un régime qui lui est propre et que vous pouvez sélectionner libre-
ment. 

Menu principal > Pièces > Pièce X > Régime Pièce > Présélection: 
 

Auto 
 

La pièce est réglée sur le programme horaire et sur le 
programme Vacances / Jours d’exception. 

Confort 
 

La pièce est chauffée / climatisée en permanence à la 
température de consigne "Confort".  

Préconfort 
 

La pièce est chauffée / climatisée en permanence à la 
température de consigne "Préconfort" (en cas d’absence 
de courte durée, pendant vos achats par ex.). 

Economie 
 

La pièce est chauffée / climatisée en permanence à la 
température de consigne "Economie" (par ex. pendant la 
nuit).  

Protection 
 

La pièce est chauffée / climatisée en permanence à la 
température de consigne "Protection" (en cas d’absence 
de longue durée comme les vacances, par ex.).  

 

 
Les différents régimes de pièce n’ont d’effet qu’en régime 
d’appartement "Auto". 

 

Etat du régime Pièce 
 

Vous pouvez demander l'affichage du régime Pièce actuel. 

Menu principal > Pièces > Pièce X > Régime Pièce > Etat: 

 

Cause du régime Pièce 
 

Si le régime Pièce actuel d’une pièce ne correspond pas à vos attentes, vous 
pouvez consulter la raison de l’adoption du régime actuel. 

Menu principal > Pièces > Pièce X > Régime Pièce > Cause: 
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Les fonctions et situations suivantes peuvent avoir une influence sur le régime 
de la pièce: 

• Mise en service 
• Absence / Vacances / Jour spécial 
• Programme horaire 
• Régime Pièce / Régime Appartement / Contact de régime 
• Timer de la pièce / Timer de l’appartement 
• Eté 
• Optimisation de la mise en route / Optimisation de l’arrêt 
• Ventilation fenêtre 
 

Régime de l'installation 
 

Les différentes pièces peuvent être configurées pour le chauffage ou la clima-
tisation uniquement ou bien pour le basculement automatique d'un régime à 
l'autre. 

Menu principal > Pièces > Pièce X > Régime Pièce  > Régime de l'installation: 
 

Auto Le régime de l'installation est commuté automatiquement 
en fonction de la température de la pièce et de la tempé-
rature extérieure combinée. 

Chauffage L'installation se trouve en régime "Chauffage". 

Climatisation L'installation se trouve en régime "Climatisation". 

 

 
Dans les installations dont les pièces sont équipées d'appareils de 
climatisation régulables, il est possible chauffer ou de climatiser les 
pièces indépendamment l'une de l'autre. 
La commande des différents appareils de climatisation est effectuée 
via une interface infrarouge et un module Zennio (mode KNX S). 

 
Numéro Pièce 1 2 3 4 5 6 
Nom Pièce       
Réglage usine Auto Auto Auto Auto Auto Auto 
Réglage  Auto 

 Chau
 Clim. 

 Auto 
 Chau
 Clim. 

 Auto 
 Chau
 Clim. 

 Auto 
 Chau 
 Clim. 

 Auto 
 Chau
 Clim. 

 Auto 
 Chau
 Clim. 

 
Numéro Pièce 7 8 9 10 11 12 
Nom Pièce       
Réglage usine Auto Auto Auto Auto Auto Auto 
Réglage  Auto 

 Chau
 Clim. 

 Auto 
 Chau
 Clim. 

 Auto 
 Chau
 Clim. 

 Auto 
 Chau 
 Clim. 

 Auto 
 Chau
 Clim. 

 Auto 
 Chau
 Clim.  

Auto = Commutation automatique Chauffage/Climatisation 
Chau = Chauffage 
Clim = Climatisation 
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Commutation CH/FR en régime installation Auto 
Lors de la commutation automatique entre le mode Chauffage et le mode Cli-
matisation, la centrale d'appartement vérifie tout d'abord la température am-
biante et la compare à la moyenne de la consigne Confort chauffage et la 
consigne Confort climatisation ((H Cw + K Cw) / 2)  

Si la température ambiante est inférieure à la moyenne d'au moins 0,5 °C, le 
chauffage est activé.  

Si la température ambiante est inférieure à la moyenne d'au moins 0,5 °C, la 
climatisation est activée. 

 

 

 

 
H Mode Chauffage 
K Mode Climatisation 
H Cw Consigne Confort Chauffage 
K Cw Consigne Confort Climatisation 
TR Température de la pièce 

 
 
 

 

 
Pour que la commutation puisse se faire entre le mode Chauffage et 
le mode Climatisation, il faut que le temps de blocage CH/FR soit 
écoulé. Cela évite des commutations trop fréquentes.  

 
La centrale d'appartement prend en considération comme second critère de 
commutation la température extérieure combinée et la compare à la tempé-
rature extérieure d'arrêt du chauffage et à la température extérieure d'activa-
tion de la climatisation (voir page 32). 

 
H Chauffage 
K Climatisation 
NO Chauffage et climatisation bloqués 
HG Température extérieure d'activation du chauffage 
KG Température extérieure d'activation de la climatisation 
TA gem Température extérieure combinée 

 
Il faut que les deux critères soient réunis pour que la commutation entre les 
modes Chauffage et Climatisation puisse intervenir. 
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Régime Pièce en cas d’absence 
 

Le régime Pièce souhaité en cas d’absence (voir p. 27) se règle pièce par 
pièce. 

 Menu principal > Pièces > Pièce X > Régime Pièce > Mode Absence: 
 
N° de la pièce 1 2 3 4 5 6 
Nom de la pièce       
Réglage usine       
Votre réglage  --- 

   
  
  
  

 --- 
   
  
  
  

 --- 
   
  
  
  

 --- 
   
  
  
  

 --- 
   
  
  
  

 --- 
   
  
  
  

 
N° de la pièce 7 8 9 10 11 12 
Nom de la pièce       
Réglage usine       
Votre réglage  --- 

   
  
  
  

 --- 
   
  
  
  

 --- 
   
  
  
  

 --- 
   
  
  
  

 --- 
   
  
  
  

 --- 
   
  
  
   

---  = pas d’influence (suivant programme horaire) 

 = Confort 
 = Préconfort 
 = Economie 

 = Protection 
 

 
La commutation du régime Pièce intervient uniquement lorsque ce 
régime est inférieur (durant l'absence) au régime normal (en cas de 
présence). 

 

Activation appareil de climatisation à partir de 
 

Indiquez à partir de quel régime Pièce la climatisation à l'aide d'un appareil de 
climatisation doit être activée. En dessous du régime Pièce réglé, la climatisa-
tion est verrouillée. 

 Menu principal > Pièces > Pièce X > Régime Pièce  
> Activation appareil de climatisation à partir de: 
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Numéro Pièce 1 2 3 4 5 6 
Nom Pièce       
Réglage usine       
Réglage    

  
  
  

   
  
  
  

   
  
  
  

   
  
  
  

   
  
  
  

   
  
  
  

 
Numéro Pièce 7 8 9 10 11 12 
Nom Pièce       
Réglage usine       
Réglage    

  
  
  

   
  
  
  

   
  
  
  

   
  
  
  

   
  
  
  

   
  
  
   

 = Confort 
 = Préconfort 
 = Economie 

 = Protection 

 

Consignes d’ambiance 
 

Vous pouvez régler les consignes de température d’ambiance pour chaque 
pièce individuellement ainsi que pour le chauffage et la climatisation (Confort, 
Préconfort, Economie et Protection). La centrale d’appartement bascule sur la 
valeur de consigne correspondante du régime d’appartement/de pièce sélec-
tionné ou du programme horaire. 

Menu principal > Pièces > Pièce X > Consignes d’ambiance > ... 
 
Consignes en régime Chauffage 
Régime Confort Préconfort Economie  Protection 
Base 21 °C 20 °C 15 °C 12 °C 
Pièce 1     
Pièce 2     
Pièce 3     
Pièce 4     
Pièce 5     
Pièce 6     
Pièce 7     
Pièce 8     
Pièce 9     
Pièce 10     
Pièce 11     
Pièce 12     

 

 
Lors du paramétrage de la valeur de consigne Protection, tenez compte 
de la présence éventuelle d’animaux domestique et de matériaux / ob-
jets sensibles au froid comme les plantes, les tableaux, etc. Des tempé-
ratures trop basses peuvent causer des dommages irrémédiables ! 
Des consignes d'ambiance élevées augmentent les frais de chauffage. 
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Consignes en régime Climatisation 
Régime Confort Préconfort Economie  Protection 
Base 24 °C 28 °C 35 °C 40 °C 
Pièce 1     
Pièce 2     
Pièce 3     
Pièce 4     
Pièce 5     
Pièce 6     
Pièce 7     
Pièce 8     
Pièce 9     
Pièce 10     
Pièce 11     
Pièce 12     

 

 
Lors du réglage de la consigne Protection, tenez compte des animaux 
domestiques et des matières / objets sensibles à la chaleurs comme les 
plantes, les tableaux, etc. Des températures trop élevées peuvent pro-
voquer des dommages irréparables ! Des consignes d'ambiance trop 
basses conduisent à des frais de climatisation élevés. 

 

Correction de la consigne de l’appareil d’ambiance 
 

Vous pouvez afficher sur la centrale d’appartement la correction de la consi-
gne d’ambiance paramétrée sur l’appareil d’ambiance (+/- 3 K) pour chaque 
pièce: 

Menu principal > Pièces > Pièce X > Consignes d’ambiance  
> Correction appareil d’ambiance: 

 

 
La correction de la consigne d’ambiance paramétrée sur l’appareil 
d’ambiance n’agit que sur la consigne Confort et Préconfort. 

 

Régler le programme horaire d’une pièce 
 

En régime automatique, la centrale d’appartement règle le chauffage et la cli-
matisation des différentes pièces en fonction des régimes de pièce corres-
pondants et / ou en fonction du programme horaire, Vacances ou Jour spé-
cial. 

Sélectionner un jour de semaine 
Pour paramétrer le programme horaire, sélectionnez d’abord dans la pièce 
voulue le jour de la semaine pour lequel vous souhaitez effectuer les régla-
ges: 

Menu principal > Pièces > Pièce X > Programme pièce > Jour de la semaine: 
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 Programme pièce 

  Lundi… 

  
 

En plus des jours de semaine 
(Lundi..Dimanche), vous disposez 
d’un jour spécial. Les touches flé-
chées vous permettent de vous dé-
placer entre les différents jours de 
semaine. 
 

 

Afficher les heures de commutation 
Une fois positionné sur le jour de semaine souhaité, appuyez sur la touche 
Menu / ok pour afficher les heures de commutation et les consignes respecti-
ves. 
 

 Lundi 
  De 06:00   Conf 

  
 

Utilisez les touches fléchées pour 
passer d’un point de commutation à 
un autre. 
 

 

 

 
A la livraison, les heures de commutation de tous les jours de semaine 
sont réglées sur 06h00 (activation du régime Confort) et sur 22h00 
(activation du régime Economie). 

 

Copier des heures de commutation 
Si vous parcourez la liste des points de commutation jusqu’au bout, vous ver-
rez apparaître l’option "Copier vers:"  
 

 Lundi 
  Copier vers:  

  
 

Vous pouvez copier les heures de 
commutation du jour en question vers 
n’importe quel autre jour de semaine 
(jour spécial compris) ou sur un bloc 
de jours de semaine  
(Lundi – Vendredi ou Lundi – Diman-
che). 

 
Créer des points de commutation 
Pour chaque jour de semaine et pour le jour spécial, vous pouvez créer 
jusqu’à six points de commutation et définir la consigne d’ambiance sur la-
quelle le programme doit basculer au point de commutation respectif. 
 

 Lundi 
  - - : - - - - - - - - 

  
 

Pour créer un nouveau point de com-
mutation, appuyez sur la touche flé-
chée vers le bas jusqu’à l’apparition 
d’un point de commutation vide (--:-- 
juste après les points de commutation 
existants). Appuyez à présent sur la 
touche Menu / ok. 
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 Lundi 

  Ab 06:00   Conf 

  
 

Les touches de navigation vous per-
mettent de régler une valeur entre 
00:00 et 23:59. Validez le réglage en 
appuyant sur la touche Menu / ok. 
 
 

  
 Lundi 

  De 06:00   Conf 

  
 

Sélectionnez à présent la consigne 
d’ambiance (Confort, Préconfort ou 
Economie) sur laquelle l’installation 
doit basculer à cette heure de com-
mutation. 
 

  
 Lundi 

  De 06:00   Conf 

  
 

Pour finaliser le réglage, appuyez à 
nouveau sur la touche Menu / ok. 
L’afficheur vous ramène au menu. 
 
 
 

 
Adapter et supprimer des points de commutation 
 

 Lundi 
  Ab 06:00   Conf

  
 

Pour modifier un point de commutation 
existant, sélectionnez-le au moyen 
des touches fléchées et appuyez sur 
la touche Menu / ok. Utilisez les tou-
ches fléchées pour modifier la valeur. 

  
 Lundi 

  - - : - -Ab 06:00   Conf 

  
 

Pour supprimer un point de commuta-
tion, appuyez sur les "touches flé-
chées" jusqu’à l’apparition de "- - : - -" 
sur l’afficheur (avant 00:00 et après 
24:00). 
 

 

Température ambiante réelle 
 

Consultez la température ambiante réelle actuelle: 

Menu principal > Pièces > Pièce X > Etat pièce > Valeur actuelle temp. amb.: 

 

Consigne de température ambiante actuelle 
 

Vous pouvez consulter la consigne de température ambiante  
actuelle: 

Menu principal > Pièces > Pièce X > Etat pièce > Limitation consigne: 

 

06:00 

 Conf 

06:00 

- - : - - 
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Position de la vanne 
 

Vous pouvez consulter la position actuelle de la vanne (ouverture 0..100 %) 
pour chaque pièce: 

Menu principal > Pièces > Pièce X > Etat pièce > Position de la vanne: 

 

Sortie activation climatisation  
 

L'état actuel de la sortie activation de la climatisation (arrêt/marche) peut être 
interrogé pour chaque pièce: 

Menu principal > Pièces > Pièce X > Régime Pièce  
> Sortie activation climatisation: 

 

Appareil de climatisation 
 

L'état actuel du régime de l'appareil de climatisation (arrêt/marche) peut être 
interrogé pour chaque pièce: 

Menu principal > Pièces > Pièce X > Régime Pièce   
> Appareil de climatisation: 

 

Régime de l'installation 
 

L'état actuel du régime de l'installation (Auto / Chauffage/ Climatisation) peut 
être interrogé pour chaque pièce: 

Menu principal > Pièces > Pièce X > Régime Pièce > Régime de l'installation: 

 

Augmentation Economie 
 

L'état de Augmentation Economie (inactive/active) peut être interrogé pour 
chaque pièce: 

Menu principal > Pièces > Pièce X > Régime Pièce  
> Augmentation Economie: 

 

Limitation de la consigne 
 

Cette ligne de programmation vous signale s’il existe actuellement une limita-
tion de la consigne d’ambiance pour cette pièce (déclenchée par une centrale 
de communication via bus filaire). 

Menu principal > Pièces > Pièce X > Etat pièce > Limitation consigne: 
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Influence du timer d’appartement 
 

Indiquez si la fonction Timer appartement de la centrale d’appartement (voir 
"Fonction Timer d'appartement" page. 28) doit ou non agir sur la pièce sélec-
tionnée. 

 Menu principal > Pièces > Pièce X > Consignes pièce  
> Influence timer appart.: 

 
N° de la pièce 1 2 3 4 5 6 
Nom de la pièce       
Réglage usine Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
Votre réglage  Non 

 Oui 
 Non 
 Oui 

 Non 
 Oui 

 Non 
 Oui 

 Non 
 Oui 

 Non 
 Oui 

 
N° de la pièce 7 8 9 10 11 12 
Nom de la pièce       
Réglage usine Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
Votre réglage  Non 

 Oui 
 Non 
 Oui 

 Non 
 Oui 

 Non 
 Oui 

 Non 
 Oui 

 Non 
 Oui 

 

Optimisation de la mise en marche et de l’arrêt 
 

L’optimisation de la mise en marche et de l’arrêt permet d’anticiper le chan-
gement de régime par rapport à l’heure programmée de manière à prendre en 
compte la dynamique du bâtiment (temps de mise en température et temps de 
refroidissement). Le niveau de température souhaité est ainsi atteint au mo-
ment programmé (par ex. à la fin des vacances). 

Si tel n'est pas le cas (trop tôt ou trop tard), la centrale d’appartement calcu-
lera un nouveau point de commutation qui entrera en ligne de compte la pro-
chaine fois. 

L’optimisation  de la mise en marche et de l’arrêt agit entre chaque change-
ment de régime à l’exception du passage du régime Préconfort au régime 
Confort: 

   

 

   
 
  Régime Confort 
   Régime Préconfort 
  Régime Economie 

  Protection 

 
La durée d’optimisation (anticipation) peut être limitée séparément pour la 
mise en marche et pour l’arrêt à une valeur maximale (optimisation du démar-
rage 48 h / optimisation de l’arrêt 06.00 hh.mm). 

En réglant la durée d’optimisation sur ---- ou 00.00, vous désactivez la fonc-
tion. 

 Menu principal > Pièces > Pièce X > Consignes pièce  
> Contrôle démarrage optimisé: 
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 Menu principal > Pièces > Pièce X > Consignes pièce  
> Contrôle arrêt optimisé: 

 
N° de la pièce 1 2 3 4 5 6 
Nom de la pièce       
Réglage usine ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
Optim. démarrage       
Optim. Arrêt       

 
N° de la pièce 7 8 9 10 11 12 
Nom de la pièce       
Réglage usine ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
Optim. démarrage       
Optim. arrêt       

 

Surveillance de la température ambiante 
 

Le régulateur peut surveiller en permanence les différentes températures am-
biantes. Dès que la température ambiante dépasse la valeur "Alarme temp. 
max." (0..35 °C) ou la valeur "Alarme temp. min." (0..35 °C), il génère un mes-
sage d’erreur. Le réglage "----" permet de désactiver la surveillance de la tem-
pérature dans la pièce correspondante. 

 Menu principal > Pièces > Pièce X > Consignes pièce  
> Alarme température. max.: 

 Menu principal > Pièces > Pièce X > Consignes pièce  
> Alarme température. min.: 

 
N° de la pièce 1 2 3 4 5 6 
Nom de la pièce       
Réglage usine ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
Alarme temp. max.       
Alarme temp. min.       

 
N° de la pièce 7 8 9 10 11 12 
Nom de la pièce       
Réglage usine ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
Alarme temp. max.       
Alarme temp. min.       

 

Fonction d’aération par les fenêtres 
 

Dès que la centrale d’appartement détecte un contact de fenêtre ouvert, elle 
active la fonction d’aération par les fenêtres dans la pièce concernée. Les 
vannes des radiateurs sont maintenues sur leur position actuelle, même si la 
température ambiante diminue.  

Si la fenêtre est encore ouverte une fois écoulée la durée de la fonction d'aé-
ration, le régime Pièce est réduit en régime Protection. 

La fonction d’aération par les fenêtres est arrêtée dès que tous les contacts 
de fenêtre de la pièce en question sont refermés. 
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F Fenêtres (0 = toutes fermées, 1 = au moins une ouverte) 
R Régulation de la pièce 
RB Régime Régulation 
V Maintenir la position de la vanne 
SB Protection 
t Temps 
 
Vous pouvez définir pour chaque pièce la  durée maximale de la fonction d'aé-
ration par les fenêtres  (00.00..06.00 hh.mm). 

 Menu principal > Pièces > Pièce X > Consignes pièce  
> Aération par les fenêtres: 

 

 
Le réglage "00.00" désactive la fonction Aération par les fenêtres. 
Les contacts de fenêtre n'ont plus d'influence sur la régulation de la 
pièce. 

 
N° de la pièce 1 2 3 4 5 6 
Nom de la pièce       
Réglage usine 00.30 00.30 00.30 00.30 00.30 00.30 
Votre réglage       

 
N° de la pièce 7 8 9 10 11 12 
Nom de la pièce       
Réglage usine 00.30 00.30 00.30 00.30 00.30 00.30 
Votre réglage       

 

Régime Silence 
 

Le servomoteur de radiateur SSA955 peut fonctionner de manière quasi 
silencieuse (régime Silence) dans les pièces sensibles (par ex. chambres à 
coucher). 

 
Le régime Silence nécessite plus d’énergie d’entraînement et réduit 
ainsi l’autonomie de la batterie. 

 
 Menu principal > Pièces > Pièce X > Consignes pièce > Mode silence: 

 



 

45 / 104 

Siemens Synco™ living CE1B2707fr 
Building Technologies Centrale d’appartement QAX910 11.03.2009 

N° de la pièce 1 2 3 4 5 6 
Nom de la pièce       
Réglage usine Désact. Désact. Désact. Désact. Désact. Désact.
Votre réglage  Dés. 

 Act. 
 Dés. 
 Act. 

 Dés. 
 Act. 

 Dés. 
 Act. 

 Dés. 
 Act. 

 Dés. 
 Act. 

 
N° de la pièce 7 8 9 10 11 12 
Nom de la pièce       
Réglage usine Désact. Désact. Désact. Désact. Désact. Désact.
Votre réglage  Dés. 

 Act. 
 Dés. 
 Act. 

 Dés. 
 Act. 

 Dés. 
 Act. 

 Dés. 
 Act. 

 Dés. 
 Act. 

 

Calibration des servomoteurs 
 

Le calibrage des servomoteurs de radiateur s’effectue automatiquement à la 
mise en service ou lors d’un changement de batterie. Vous pouvez cependant 
déclencher le calibrage via la ligne de commande correspondante. 

 Menu principal > Pièces > Pièce X > Consignes pièce  
> Calibration moteur: 

 

 
La calibration du servomoteur démarre dans les 5 minutes suivant 
l'activation manuelle. 

 

Correction de la mesure 
 

Si votre sonde de température ambiante est placée à un endroit peu appro-
prié, vous pouvez l’ajuster au moyen de la fonction Correction de la sonde  
(-4,5..4,5 K). 

 Menu principal > Pièces > Pièce X > Consignes pièce  
> Correction mesure: 

 
N° de la pièce 1 2 3 4 5 6 
Nom de la pièce       
Réglage usine 0 0 0 0 0 0 
Votre correction       

 
N° de la pièce 7 8 9 10 11 12 
Nom de la pièce       
Réglage usine 0 0 0 0 0 0 
Votre correction       

 

Groupe Pièce  
 

Ce paramètre indiqué à quel groupe Pièce la pièce concernée a été affectée 
lors de la mise en service (configuration supplémentaire). 

 Menu principal > Pièces > Pièce X > Régime Pièce > Groupe Pièce: 
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Groupes Pièce 
Etats 
 
Les chemins suivants permettent d'afficher les différents états des groupes 
Pièce correspondants.  
 
Valeur réelle de la température de retour 
 

Indique la valeur réelle de la température de retour correspondant au groupe 
Pièce.  

 Menu principal > Groupes Pièce > Groupe Pièce X > Etat  
> Valeur réelle Retour: 

 

Valeur réelle Température Départ  
 

Indique la valeur réelle de la température de départ correspondant au groupe 
Pièce.   

 Menu principal > Groupes Pièce > Groupe Pièce X > Etat  
> Valeur réelle Départ: 

 

Consigne température Départ  
  

Indique la consigne actuelle pour la température Départ du Groupe Pièce 
concerné. 

 Menu principal > Groupes Pièce > Groupe Pièce X > Etat  
> Valeur de consigne Départ: 

 

Pompe Groupe Pièce  
 

Affiche le régime actuel de la pompe de Groupe Pièce concernée (arrêt/ mar-
che) 

 Menu principal > Groupes Pièce > Groupe Pièce X > Etat  
> Pompe Groupe Pièce: 

 

Position de la vanne maxi.  
  

Détermine dans le groupe Pièce la pièce où la vanne est la plus ouverte. La 
valeur d'ouverture (valeur de calcul des besoins en chaleur sans l'influence 
d'autres fonctions) est indiquée dans cette ligne de commande. 

 Menu principal > Groupes Pièce > Groupe Pièce X > Etat  
> Pos. vanne maxi.: 
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Ventilation 
Régime   
Sélection d'étage 
 

Le sélecteur d'étage permet de définir une sélection automatique d'étage ou 
de régler le système de ventilation sur un étage fixe. 

Le réglage fixe de l'étage de ventilation a la priorité sur la sélection automati-
que de l'étage en fonction du régime de ventilation ou de la qualité de l'air 
ambiant / l'humidité ambiante. 

 
Le choix de l'étage peut aussi être effectué à l'aide de la touche Ven-
tilation de la centrale d'appartement. 

 
Menu principal > Ventilation > Régime > Sélection d'étage: 
 

Réglage usine Auto 
Votre réglage  Auto (sélection d'étage auto.) 

 Arrêt 
 Etage 1 
 Etage 2 
 Etage 3 

 

Ventilation forcée 
 

Lorsque la ventilation forcée est réglée sur "Marche", l'installation de ventila-
tion se trouve sur l'étage de ventilation le plus élevé, indépendamment du ré-
gime de ventilation actuel et des valeurs réelles actuelles de qualité de l'air 
ambiant et d'humidité ambiante. 

Une fois écoulée la "durée de la ventilation forcée" (voir page 56) ou bien lors-
que l'on sélectionne "arrêt", la ventilation revient à l'étage correspondant au 
régime actuel. 
 

 
Il est possible de désactiver la ventilation forcée en appuyant de ma-
nière prolongée sur la touche Ventilation de la centrale d'appartement.

 
Menu principal > Ventilation > Régime > Ventilation forcée: 

 

Etat 
 

Cet affichage indique le régime actuel de la ventilation (Confort, Préconfort, 
Economie, Protection). 

Menu principal > Ventilation > Régime > Etat: 

 



 

48 / 104 

Siemens Synco™ living CE1B2707fr 
Building Technologies Centrale d’appartement QAX910 11.03.2009 

Cause 
 

Cet affichage indique la cause du régime de ventilation actuel (état). 

Les causes possibles sont les suivantes: 

• Mise en service 
• Absence 
• Vacances 
• Programme 
• Régime Appartement 
• Contact de régime 
• Timer de l'appartement 
• Jour  
 
Menu principal > Ventilation > Régime > Raison: 

 

Régime de ventilation en cas d'absence 
 

Vous pouvez régler le régime de ventilation souhaité en cas d'absence (voir 
"Absence", page 27) à l'aide de la ligne de commande suivante. 

 Menu principal > Ventilation > Régime > Régime Absence: 
 

Réglage usine --- 
Votre réglage  --- (pas de commutation de régime) 

  Confort 
  Préconfort 
  Economie 
  Protection 

 

 
La commutation du régime de ventilation ne se produit que si le ré-
gime de ventilation en cas d'absence est réglé à une valeur inférieure 
au régime de ventilation en mode normal. 

 

 
Le réglage du régime de ventilation durant une absence est indépen-
dant du régime Pièce durant une absence. Toutefois, la touche Ab-
sence permet de commuter les deux régimes. 
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Consignes d'étage  
Affectation des étages aux régimes 
 

A l'aide des consignes d'étage, il est possible de faire correspondre des éta-
ges de ventilation aux différents régimes de ventilation. 

 
Lorsque la régulation de la ventilation est fonction de l'humidité rela-
tive ou de la qualité de l'air, ce réglage n'a aucune influence. 

 
 Menu principal > Ventilation > Valeurs de consigne d'étage  

> Confort: 

 Menu principal > Ventilation > Valeurs de consigne d'étage  
> Préconfort: 

 Menu principal > Ventilation > Valeurs de consigne d'étage  
> Economie: 

 Menu principal > Ventilation > Valeurs de consigne d'étage  
> Protection: 

 
 Réglage usine Votre réglage 
Confort 

 
Etage 1  Arrêt 

 Etage 1 
 Etage 2 
 Etage 3 

Préconfort 
 

Etage 1  Arrêt 
 Etage 1 
 Etage 2 
 Etage 3 

Economie 
 

Arrêt  Arrêt 
 Etage 1 
 Etage 2 
 Etage 3 

Protection 
 

Arrêt  Arrêt 
 Etage 1 
 Etage 2 
 Etage 3 

 

Affectation d'étage par rapport aux états des 
fenêtres 
 

Définissez l'étage de fonctionnement de la ventilation lorsque la centrale d'ap-
partement détecte une fenêtre ouverte (voir " Influence des contacts de 
fenêtre" page 56). 

 Menu principal > Ventilation > Consignes d'étage > Fenêtre ouverte: 
 

Réglage usine Arrêt 
Votre réglage  Arrêt 

 Etage 1 
 Etage 2 
 Etage 3 
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Affectation d'étage en cas de détection de fumée 
 

Définissez l'étage de fonctionnement de la ventilation lorsque la centrale d'ap-
partement enregistre la présence de fumée, signalée par un détecteur de fu-
mée. 

 Menu principal > Ventilation > Consignes d'étage > Fumée: 
 

Réglage usine Arrêt 
Votre réglage  Arrêt 

 Etage 1 
 Etage 2 
 Etage 3 

 

Affectation d'étage en fonction du contact de 
ventilation 
 

Définissez l'étage de fonctionnement de la ventilation lorsque le contact de 
ventilation est fermé. 

 Menu principal > Ventilation > Consignes d'étage  
> Contact de ventilation: 

 
Réglage usine Arrêt 
Votre réglage  Arrêt 

 Etage 1 
 Etage 2 
 Etage 3 

 

Programme horaire de ventilation  
Heures de commutation 
 

Lorsque le régime de ventilation est automatique (étage = "Auto"), la centrale 
d'appartement commande les étages de ventilation à partir du programme ho-
raire de la ventilation. 

Menu principal > Ventilation > Programme horaire de ventilation > … 
 
Pour chaque jour de la semaine et pour un jour spécial, il est possible de ré-
gler jusqu'à six points de commutation. De plus, vous pouvez définir sur vers 
quel régime de ventilation (Confort, Préconfort, Economie) la commutation 
aura lieu à l'heure de commutation sélectionnée. 

Les points de commutation peuvent être créés, effacés, modifiés ou copiés 
dans un autre jour de la semaine. Le réglage est effectué de manière analogi-
que à celui de l'horloge (voir "Régler le programme horaire d’une pièce", 
page 38). 
 

 
A la livraison les heures de commutation de tous les jours de la se-
maine sont 06:00 (commutation sur Confort) et 22:00 (commutation 
sur Economie). 
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Etat de la ventilation  
Etage de ventilation 
 

Indique l'étage de ventilation actuellement opérationnel (Arrêt, Etage 1, Etage 2, 
Etage 3). 

Menu principal > Ventilation > Etat de la ventilation > Etage de ventilation: 

 

Cause 
 

Cet affichage indique la cause du réglage de l'étage actuellement sélectionné. 

Les causes possibles sont les suivants: 

• Mise en service 
• Aucune exigence 
• Régime 
• Qualité de l'air 
• Contact de ventilation 
• Limitation de l'humidité 
• Refroidissement nocturne 
• Sélecteur d'étage 
• Fenêtre ouverte 
• Fumée 
• Ventilation forcée 
 
Menu principal > Ventilation > Etat de la ventilation > Cause: 

 

Bypass chauffage 
 

Indique si le bypass chauffage (par ex. pour le refroidissement nocturne) est 
actif actuellement. 

Menu principal > Ventilation > Etat de la ventilation > Bypass chauffage: 

 

Qualité de l'air 
 

Indique la qualité de l'air actuelle (0..2000 ppm) au niveau du capteur de me-
sure. 

Menu principal > Ventilation > Etat de la ventilation > Qualité de l'air: 

 

Hygrométrie de l'air 
 

Indique l'humidité relative actuelle de l'air (0..100 %) au niveau du capteur de 
mesure. 

Menu principal > Ventilation > Etat de la ventilation > Hygrométrie de l'air: 
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Mode feu 
 

Indique si la ventilation a été placée en mode Feu (arrêt, marche) par un 
contact externe. 

Menu principal > Ventilation > Etat de la ventilation > Mode feu: 

 

Contacts de ventilation 
 

Indique l'état actuel des deux contacts de ventilation (arrêt, marche). 

Menu principal > Ventilation > Etat de la ventilation > Contact de ventilation 1: 

Menu principal > Ventilation > Etat de la ventilation > Contact de ventilation 2: 

 

Service  
Intervalle de service 
 

Indiquez au bout de combien d'heures de fonctionnement (0..99’999) il est né-
cessaire de procéder à une intervention de service sur la ventilation (par ex. 
changer le filtre à air). Une fois l'intervalle de temps de fonctionnement de la 
ventilation écoulé, la centrale d'appartement affiche le message de service 
correspondant. 
 

 
Le réglage "0 h" désactive l'intervalle de service et le message de ser-
vice correspondant. 

 
 Menu principal > Ventilation > Service > Intervalle de service: 

 
Réglage usine 0 h 
Votre réglage  

 

Temps de fonctionnement depuis l'opération de 
service 
 

Indique les heures de fonctionnement de la ventilation depuis la dernière opé-
ration de service. 
 

 
Pour effacer le message de service "Service Ventilation" il faut repla-
cer sur 0 le temps de fonctionnement une fois l'opération de service 
effectuée. 

 
Le temps de fonctionnement depuis l'intervention de service peut être réglé 
sur 0 ou sur une valeur quelconque. 

 Menu principal > Ventilation > Service > Tps Dep Interv: 
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Régulation de la qualité de l'air 
 
La régulation de la qualité de l'air est effectuée en fonction de la valeur de 
consigne du régime de ventilation actuel. La centrale d'appartement mesure la 
charge de l'air, la compare avec la valeur de consigne et modifie en consé-
quence l'étage de ventilation. L'écart de commutation dépend des étages de 
ventilation disponibles. 

La charge actuelle de l'air ambiant (ppm) est indiquée sur l'afficheur de la 
centrale d'appartement. 
 

 
Le sélecteur d'étage doit être placé sur "Auto" (voir "Sélection d'étage 
page 47). 
La régulation de la qualité de l'air a la priorité sur le réglage "Affecta-
tion d'étage aux régimes" (voir page 49). 

 

Consigne de la qualité de l'air 
 

Indiquez la qualité de l'air souhaitée (charge de la pièce 0..2000 ppm) pour les 
régimes Confort et Economie. 

Le réglage Confort agit pour les régimes de ventilation Confort et Préconfort, 
le réglage Economie pour les régimes de ventilation Economie et Protection. 

 
La charge de l'air autorisée en régime Confort ne peut pas être réglée 
à un niveau plus élevé qu'en régime Economie. 

 
 Menu principal > Ventilation > Régulation de la qualité de l'air  

> Consigne Confort: 
 

Réglage usine 1000 ppm 
Votre réglage  

 
 Menu principal > Ventilation > Régulation de la qualité de l'air  

> Consigne Economie: 
 

Réglage usine 1600 ppm 
Votre réglage  

 

Limitation de l'hygrométrie 
 
La centrale d'appartement mesure l'humidité relative de l'air sur le capteur hy-
grométrique raccordé et met la ventilation en marche si nécessaire. 

La fonction de limitation de l'humidité est arrêtée lorsque l'humidité de l'air du 
local est inférieure d'un écart de commutation par rapport à la limite d'humidité 
ou bien lorsque la durée de fonctionnement de la ventilation est écoulée. 

L'humidité ambiante relative actuelle (% hum. rel.) est indiquée sur l'afficheur 
de la centrale d'appartement. 
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Consigne d'étage limitation de l'hygrométrie 
 

Si l'hygrométrie de l'air mesurée dépasse le "seuil limite d'humidité", la venti-
lation est mise en marche, à l'étage qui est programmé ici. 

 Menu principal > Ventilation > Limitation de l'hygrométrie  
> Consigne d'étage: 

 
Réglage usine Etage 1 
Votre réglage  Arrêt 

 Etage 1 
 Etage 2 
 Etage 3 

 

Seuil d'hygrométrie 
 

Réglez le seuil d'hygrométrie (1..99 % hum. rel.). 

 Menu principal > Ventilation > limitation de l'hygrométrie  
> Seuil d'hygrométrie: 

 
Réglage usine 85 % hum. rel. 
Votre réglage  

 

Refroidissement de nuit 
 
Lorsque l'on a besoin de fraîcheur, il est possible d'utiliser la ventilation des 
pièces durant la période de non occupation (par ex. durant la nuit). Cela per-
met de faire l'économie de l'énergie nécessaire au refroidissement (climatisa-
tion). 

Durant un refroidissement de nuit, le bypass chauffage de l'appareil de venti-
lation est activé. 
 

 
Pour le refroidissement de nuit, il faut disposer d'un capteur de tempé-
rature à l'extérieur et d'un capteur de température dans la pièce de 
référence souhaitée. La pièce de référence doit être préréglée. 
Les volets d'air extérieur du système de ventilation doivent être ou-
verts lorsque le refroidissement de nuit est activé. 

 
Pour le refroidissement de nuit, plusieurs conditions doivent être réunies simul-
tanément: 

• le chauffage doit être en régime d'été 
• le régime Appartement doit être en position "Auto" et l'horloge en phase 

Economie (heures de non occupation). 
• une pièce de référence doit être réglée préalablement 
• la température dans la pièce de référence doit être supérieure d'au moins 

1K par rapport à la consigne de chauffage Confort. 
• la température extérieure doit être inférieure d'une valeur préréglée à la 

température de la pièce de référence. 
• la température extérieure ne doit par être inférieure au seuil de température 

extérieure préréglé. 
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• la durée devant s'écouler avant l'activation régulière suivante de la ventila-
tion (d'après horloge de programmation / programme Vacances / Jour spé-
cial) doit être inférieure à la durée de pré refroidissement maximale réglée. 

 
Le refroidissement de nuit se termine si l'un des critères de validation n'est 
plus réalisé ou bien si la consigne de chauffage Confort est atteinte. 
 

Consigne d'étage Refroidissement de nuit 
 

Indiquez ici l'étage sur lequel le système de ventilation doit fonctionner lorsque 
le refroidissement de nuit fonctionne. 

 Menu principal > Ventilation > Refroidissement de nuit  
> Consigne d'étage: 

 
Réglage usine Etage 1 
Votre réglage  Arrêt 

 Etage 1 
 Etage 2 
 Etage 3 

 

Durée maximale de prérefroidissement 
 

Le refroidissement de nuit est uniquement activé pendant la durée maximale 
de pré refroidissement (0..2880 min). Lorsque le réglage est "0 min", le refroi-
dissement de nuit est désactivé. 

 Menu principal > Ventilation > Refroidissement de nuit  
> Durée maxi. de prérefroidissement: 

 
Réglage usine 0 min 
Votre réglage  

 

Réglages de la ventilation  
Heure Mode Vacances 
 

Lorsque la centrale d'appartement est en mode Vacances (réglage dans le 
menu Vacances / Jours exception), la ventilation fonctionne de manière ré-
duite. 

La ventilation reprend le régime Appartement du programme Vacances et sé-
lectionne à partir de celui-ci l'étage de ventilation nécessaire. 
Cet étage de ventilation est mise en service quotidiennement à l'heure réglée 
(00:00..24:00 h) pour la durée définie. 

Sur cette ligne de commande, sélectionnez l'heure de fonctionnement de la 
ventilation durant les vacances. 
 

 
Pour la mise en service de la ventilation en mode Vacances la "Sélec-
tion d'étage" (page 47) doit être réglée sur "Auto". 
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 Menu principal > Ventilation > Réglages de la ventilation  
> Hre mode Vacances: 

 
Réglage usine 10:00 h 
Votre réglage  

 

Période Mode Vacances 
 

En mode Vacances la ventilation fonctionne tous les jours durant la durée ré-
glée à ce niveau (00.00...06.00 hh.mm). 

 Menu principal > Ventilation > Réglages de la ventilation  
> Période Mode Vacances: 

 
Réglage usine 00.30 hh.mm. 
Votre réglage  

 

Durée de la ventilation forcée 
 

La ventilation forcée demeure activée pendant la durée de ventilation réglée 
(0..60 min). Une fois cet intervalle de temps écoulé, la ventilation se replace 
sur l'étage de ventilation qui est nécessaire sans que la ventilation forcée soit 
activée. 

 Menu principal > Ventilation > Réglages de la ventilation  
> Durée de la ventilation forcée: 

 
Réglage usine 30 min 
Votre réglage  

 

Influence des contacts de fenêtre 
 

Si au moins une fenêtre est ouverte dans l'une des pièces définies ici, l'étage 
de ventilation est alors activé conformément au réglage (voir "Affectation 
d'étage page 49). 

 Menu principal > Ventilation > Réglages Ventilation  
> Infl. contact fenêtre: 

 
Réglage usine --- (aucune influence des contacts de fenêtre) 
Votre réglage  Pièce 1,  Pièce 2,    Pièce 3,    Pièce 4, 

 Pièce 5,  Pièce 6,    Pièce 7,    Pièce 8, 
 Pièce 9,  Pièce 10,  Pièce 11,  Pièce 12 
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Eau chaude sanitaire  
Régime ECS 
 

Pour changer de régime ECS, appuyez sur la touche ECS de la centrale 
d’appartement. Choisissez dans la boîte de dialogue ECS qui s'affiche le ré-
gime ECS souhaité: 

Auto 
 

L’eau sanitaire est chauffée selon le programme horaire 
ECS ou le programme Vacances à la température de 
consigne Normale, Réduite ou Protection. 

Normal 
 

L’eau sanitaire est chauffée en permanence à la tempé-
rature de consigne Normale. 

Réduit 
 

L’eau sanitaire est chauffée en permanence à la tempé-
rature de consigne Réduite. 

Protection 
 

L’eau sanitaire est chauffée en permanence à la tempé-
rature de consigne Protection. 

 
Vous pouvez également effectuer ce réglage via le menu: 

Menu principal > ECS > Régime > Présélection: 

 

Charge forcée ECS 
 
 

 

Si vous appuyez de manière prolongée sur la touche ECS de la 
centrale d’appartement, vous pouvez déclencher une charge for-
cée ECS unique sur la consigne Normale. Pendant la charge for-
cée, le symbole ECS  clignote. 

 
Vous pouvez aussi déclencher manuellement la charge forcée ECS via la 
ligne de programmation correspondante: 

Menu principal > ECS > Régime > Charge forcée man.: 

 
Etat ECS 
 

Vous pouvez afficher l’état actuel du régime ECS (Auto, Normal, Réduit, Pro-
tection). 

Menu principal > ECS > Régime > Etat: 

 
Raison du régime ECS 
 

Si le régime ECS actuel ne répond pas à vos attentes, vous pouvez afficher la 
raison pour laquelle le régime actuel a été activé. 

Menu principal > ECS > Régime > Cause: 
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Les raisons pour lesquelles le régime ECS actuel a été activé sont les sui-
vantes: 

• Mise en service 
• Résistance électrique 
• Charge forcée 
• Blocage de la charge ECS 
• Programme anti-légionelle 
• Régime ECS (autre qu’«Auto») 
• Jour spécial / Vacances / Absence 
• Programme horaire ECS 
• Régime Eté 
 

Régime ECS en cas d’absence 
 

Vous pouvez régler le régime ECS souhaité en cas d’absence. 

 Menu principal > ECS > Régime > Mode Absence: 
 

Réglage usine --- 
Votre réglage  --- (pas d’influence, suivant programme horaire) 

  Normal  
  Réduit  
  Protection  

 

Régime via contact 
 

Vous pouvez déterminer sur quel régime ECS le régulateur doit être commuté 
lorsque le contact externe de régime est fermé (par ex. Teleswitch pour télé-
commande par téléphone). 

La commutation de régime via le contact externe a la priorité sur toutes les 
autres commandes de régime. 
 

 
La fonction d'entrée "contact de régime" doit être configurée en 
conséquence lors de la mise en service. 
On utilise le même contact de régime pour le chauffage / la climatisa-
tion, la ventilation et l'ECS. 

 
 Menu principal > Eau chaude sanitaire > Régime > Contact de régime: 

 
Réglage usine --- 
Votre réglage    (aucune influence, selon programme horloge) 

  Normal 
  Réduit 
  Protection 

 

Consigne ECS 
 

Si la température ECS est trop élevée ou trop basse, vous pouvez modifier la 
consigne. 

Menu principal > ECS > Consignes > Normale: 

Menu principal > ECS > Consignes > Réduite: 
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 Cons. normale Cons. réduite 
Réglage usine 55 °C 40 °C 
Votre réglage   

 

Programme horaire ECS 
 

En régime ECS "Auto", c’est la centrale d’appartement qui règle la charge 
d’ECS au moyen du programme horaire ECS. 

Menu principal > ECS > Programme horaire > Jour de la semaine X: 
 
Vous pouvez à présent régler pour chaque jour de semaine et pour un jour 
spécial jusqu’à six points de commutation. Vous pouvez également définir à 
quelle consigne ECS (Normale ou Réduite) se fera le changement de régime 
au point de commutation respectif. 

Vous pouvez créer les points de commutation, les supprimer, les modifier ou 
les copier sur un autre jour de semaine. Le réglage s’effectue comme pour le 
programme pièce (voir "Régler le programme horaire d'une pièce" page 38). 

 
A la livraison, les heures de commutation de tous les jours de semaine 
sont réglées sur 05:00 heures (commutation sur la consigne Normale) 
et sur 22:00 heures (commutation sur la consigne Réduite). 

 

Température ECS mesurée 
 

Vous pouvez afficher la température ECS mesurée. 

Menu principal > ECS > Etat ECS > Mesure temp. ECS: 

 

Consigne de température ECS 
 

Vous pouvez consulter la consigne de température ECS actuelle. 

Menu principal > ECS > Etat ECS > Consigne ECS: 

 

Etat de la pompe de charge et du corps de chauffe 
électrique 
 

Vous pouvez afficher les états actuels de la pompe de charge et du corps de 
chauffe électrique. 

Menu principal > ECS > Etat ECS > Pompe de charge: 

Menu principal > ECS > Etat ECS > Corps de chauffe électr.: 
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Fonctionnement de l’installation 
 

Vous pouvez consulter l’état de fonctionnement actuel de l’installation ECS 
(Arrêt / ECS prête / Charge). 

 Menu principal > ECS > Etat ECS > Fonctionnement instal.: 

 

Cause 
 

Vous pouvez consulter la raison du fonctionnement actuel de l’installation 
ECS (Mise en service / Gel / Fonction anti-légionelle / Programme horaire). 

 Menu principal > ECS > Etat ECS > Cause: 

 

Limitation du temps de charge 
 

Vous pouvez vérifier si la fonction Limitation du temps de charge est actuel-
lement active ou inactive. La durée maximale autorisée a été prédéfinie au 
moment de la mise en service de l’installation. 

 Menu principal > ECS > Etat ECS > Limitation temps de charge: 

 

Commutation sur une résistance électrique 
 

Vous pouvez déterminer si l’installation ECS doit basculer sur la résistance 
électrique en régime Eté. 

Oui Dès que l’installation ECS bascule sur le régime Eté (voir Début de 
l'été / Fin de l'été p. 31), la préparation ECS est assurée par une 
résistance électrique. La production de chaleur peut ainsi être dé-
sactivée pendant l’été. 

Non En régime Eté, le chargement ECS est également assuré par le 
générateur de chaleur. La production de chaleur continue de fonc-
tionner pendant l’été (service de secours). 

 

 
Si aucune pompe de charge n’est définie, la résistance électrique est 
toujours validée (aucune charge via le générateur de chaleur). 

 
 Menu principal > ECS > Réglages > Commutation résistance électr.: 

 
Réglage usine Oui 
Votre réglage  Non 

 Oui 
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Surveillance de la température ECS 
 

Le régulateur peut surveiller en permanence la température ECS. Dès que la 
température ECS dépasse la valeur "Alarme temp. max." ou la valeur "Alarme 
temp. min.", il génère un message d’erreur. Le réglage "----" permet de désac-
tiver la surveillance de la température. 

 Menu principal > ECS > Réglages > Alarme température max.: 

 Menu principal > ECS > Réglages > Alarme températur  min.: 
 

 Alarme temp. max. Alarme temp. min. 
Réglage usine ---- (inactif) ---- (inactif) 
Votre réglage   

 

Groupe de basculement  
Commande des groupes de basculement 
 

Les quatre paires de touches universelles de la centrale d’appartement ser-
vent à utiliser les groupes de basculement 1 – 4. 

Les fonctions des groupes de basculement (par ex. commutateur, variateur, 
stores relevés/abaissés, charger des pages d’information ou des scénarios) 
sont programmés au moment de la mise en service. 

 
Les groupes de basculement 5 – 8 ne sont pas accessibles  
via des touches. L’activation manuelle de ces fonctions de groupes de 
basculement est uniquement possible via les lignes de commande cor-
respondantes de la centrale d’appartement. 

 
La fonction des doubles touches apparaît sur l’afficheur sous la forme d’un 
symbole. 
 

 

Fonction du groupe Commutateur 
Appuyez sur la touche supérieure ou inférieure pour allumer ou 
éteindre la lumière. 

 

 

Fonction du groupe Variateur 
Appuyez brièvement sur la touche supérieure ou inférieure pour 
allumer ou éteindre la lumière. En appuyant de manière prolongée 
(> 0,4 sec.) sur la touche supérieure ou inférieure, vous augmentez 
ou diminuez l’intensité de la lumière. 

 

 

Fonction du groupe Stores 
Appuyez brièvement sur les touches pour lever ou baisser les stores 
progressivement. En appuyant de manière prolongée (> 0,4 sec.), 
vous levez ou abaissez les stores complètement. 
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Fonction du groupe Scénarios 
En appuyant brièvement (< 0,4 sec.) sur les touches, vous réglez 
tous les appareils sur l’état défini pour le scénario donné (A ou B).  
La touche supérieure correspond au scénario A, la touche inférieure 
au scénario B. 
En appuyant de manière prolongée (> 3 sec.), vous pouvez enregis-
trer les états actuels des appareils sous le scénario donné (A ou B). 
L’enregistrement est confirmé par un bip très bref. 

 

 

Fonction du groupe Information 
En appuyant sur la touche supérieure ou inférieure, vous affichez la 
page d’information associée à la touche en question. 

 
Les groupes de basculement peuvent également être activés via les lignes de 
programmation. 

Pour utiliser un groupe de basculement configuré pour les fonctions Commu-
tateur, Variateur ou Stores: 

Menu principal > Groupes de basculement > Bascul. groupe X > Trigger: 

 
Pour utiliser un groupe de basculement défini sous la forme d’un Scénario: 

Menu principal > Groupes de basculement > Bascul. groupe X  
> Scène A ou B > Trigger scène: 
 

 
Vous pouvez adapter à votre guise les intitulés des scénarios A et B 
(voir "Créer des scénarios" p. 62). 

 

Scénarios 
 

Les touches universelles de la centrale d’appartement (groupes de bascule-
ment 1 - 4) peuvent être programmées, au moment de la mise service, pour 
déclencher des scénarios (le symbole du scénario apparaît sur l’écran 
d’affectation des touches). 

Les scénarios permettent d’enregistrer l’état particulier de chaque appareil 
concerné et de l’activer au moment voulu, par ex. les différentes intensités de 
lumière et les différentes positions des stores que vous avez choisies pour 
une occasion ou un moment donnés. 
 

Créer des scénarios 

Vous pouvez créer un scénario A et B pour chaque groupe de basculement.  
Saisissez sur la centrale d’appartement le nom du scénario souhaité: 

 Menu principal > Groupes de basculement > Bascul. groupe X  
> Scène A ou B > ScèneA ou B: 

 
Réglez ensuite tous les appareils sur la position souhaitée par le biais de leur 
commande locale. 
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Enregistrez ensuite les scénarios en appuyant sur la touche Scénarios (tou-
che universelle) pendant au moins 3 secondes. La centrale d’appartement 
confirme ensuite l’enregistrement en émettant  un bref signal sonore. 

Déclenchez les scénarios enregistrés en appuyant brièvement sur la touche 
Scénarios correspondante. 

Vous pouvez également enregistrer et activer les scénarios par le biais des 
paramètres de programmation: 

Menu principal > Groupes de basculement > Bascul. groupe X  
> Scène A ou B > Trigger scène:  

 

Activer un groupe de basculement par un événement 
 

Parallèlement à l’activation manuelle, vous pouvez automatiquement activer la 
fonction d’un groupe de basculement au moyen d‘un ou plusieurs événe-
ments. 

Définissez le ou les événements chargé(s) d’activer un groupe de bascule-
ment configuré pour allumer/éteindre la lumière ou faire varier son inten-
sité: 

Menu principal > Groupes de basculement > Bascul. groupe X  
> Commande marche: 

Menu principal > Groupes de basculement > Bascul. groupe X  
> Commande arrêt: 
 
Définissez le ou les événements chargé(s) d’activer un groupe de bascule-
ment configuré pour les Stores: 

Menu principal > Groupes de basculement > Bascul. groupe X  
> Commande marche: 

Menu principal > Groupes de basculement > Bascul. groupe X  
> Commande arrêt: 
 
Définissez le ou les événements chargé(s) d’activer un groupe de bascule-
ment configuré pour les Scénarios: 

Menu principal > Groupes de basculement > Bascul. groupe X  
> Scène A ou B > Evénements scène: 
 
Les événements suivants peuvent servir à déclencher des fonctions de 
groupe de basculement: 

Absence = Marche Exécution de la commande au passage de l’état 
"Absence = Arrêt" à l’état "Absence = Marche" 
(= partir). 

Absence = Arrêt Exécution de la commande au passage de l’état 
"Absence = Marche" à l’état "Absence = Arrêt" 
(= arriver). 

Contact 
crépusculaire Soir 

Exécution de la commande au passage du 
contact crépusculaire de JOUR à SOIR. 



 

64 / 104 

Siemens Synco™ living CE1B2707fr 
Building Technologies Centrale d’appartement QAX910 11.03.2009 

Contact 
crépusculaire Jour 

Exécution de la commande au passage du 
contact crépusculaire de SOIR à JOUR. 

Contact 
crépusculaire Soir + 
Absence 

Exécution de la commande au passage du 
contact crépusculaire de JOUR à SOIR et 
"Absence = Marche" ou au passage de 
"Absence = Arrêt" à "Absence Marche" et si 
l’interrupteur signale SOIR. 

Contact 
crépusculaire Jour + 
Absence 

Exécution de la commande au passage du 
contact crépusculaire de SOIR à JOUR et si 
"Absence = Marche". 

Fumée Exécution de la commande dès qu’un détecteur 
de fumée a détecté de la fumée. 

Surveillance des 
fenêtres et des portes 

Exécution de la commande dès que la surveil-
lance des fenêtres et des portes est déclenchée 
(voir p.  69). 

Entrée de 
dérangement X (1..8) 

Exécution de la commande dès qu’un événe-
ment (le contact n’est pas en position repos) est 
détecté sur l’entrée de dérangement X (1..8). 

 

Programme horaire pour groupe de basculement 
 

La commande des différents groupes de basculement s’effectue manuelle-
ment ou au moyen d’un programme horaire approprié. Pour chaque groupe 
de basculement, vous disposez de sept jours de semaine et d’un jour spécial 
avec pour chacun un maximum de huit points de commutation. 

 
Le réglage du programme horaire s’effectue de la même manière que 
pour le programme d’ambiance (voir "Régler le programme horaire 
d'une pièce" p. 38). 

 
Menu principal > Groupes de basculement > Bascul. groupe X  
> Programme horaire >… 

 

Activation du programme horaire 
 

Vous déterminez pour chaque groupe de basculement si le programme ho-
raire doit être activé en toutes circonstances ou uniquement en cas 
d’absence. 

Menu principal > Groupes de basculement > Bascul. groupe X  
> Activation prog. horaire: 
 

Toujours Le programme horaire du groupe de basculement 
est toujours pris en compte. 

En cas d’absence Le programme horaire du groupe de basculement 
n’est pris en compte qu’en cas d’absence. 
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Groupe de 
basculement 

1 2 3 4 

Réglage usine Toujours Toujours Toujours Toujours 
Votre réglage  Toujours 

 Absence 
 Toujours. 
 Absence 

 Toujours.
 Absence 

 Toujours.
 Absence 

 
Groupe de 
basculement 

5 6 7 8 

Réglage usine Toujours Toujours Toujours Toujours 
Votre réglage  Toujours.

 Absence 
 Toujours. 
 Absence 

 Toujours.
 Absence 

 Toujours.
 Absence 

Abscence Programme horaire 

 

 
En optant pour le réglage "Absence", vous pouvez empêcher que le 
programme horaire n'active l’abaissement automatique des stores et 
ne vous enferme à l’extérieur si vous êtes, par exemple, assis au 
jardin ou au balcon. 

 

Simulation d’une présence  
Programme horaire Simulation de présence 
 

En cas d’absence (la fonction Absence est activée), vous pouvez commander 
les groupes de basculement au moyen d’un programme horaire spécial de fa-
çon à simuler une présence. Pendant toute la durée de la simulation de pré-
sence, les groupes de basculement, selon la fonction sélectionnée (Aléatoire / 
Marche continue), sont enclenchés et déclenchés. 

 
Cette fonction est uniquement disponible pour les groupes de bas-
culement associés à la fonction Commutateur ou Variateur. 

 
Le programme horaire définit les plages horaires pendant lesquelles la simu-
lation d’une présence est active. Vous disposez de sept jours de semaine et 
d’un jour spécial avec pour chacun un maximum de six points de commutation 
par jour. 

Menu principal > Groupes de basculement > Simulation présence prog. >… 
 

 
A la livraison, les plages de commutation de tous les jours de semaine 
sont réglés sur 06:00 (début de la simulation de présence) et sur 08:00 
(fin de la simulation de présence) ainsi que sur 17:00 (début de la si-
mulation de présence) et sur 23:00 (fin de la simulation de présence). 

 

 
Utilisez le jour spécial pour définir si vous souhaitez activer une simu-
lation de présence pendant les vacances et les jours spéciaux et pen-
dant quelles plages horaires. 

 
Les plages horaires définies sont d’application pour tous les groupes de bas-
culement.  
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Activation Simulation de présence 
 

Vous pouvez définir l’effet de la simulation d’une présence (activation et fonc-
tion) individuellement pour chaque groupe de basculement. 
 
Activation 

L'activation permet de commander des groupes de basculement en fonction 
d’un programme horaire ou d’une combinaison de programme horaire et de 
position du contact crépusculaire.  

Menu principal > Groupes de basculement > Bascul. groupe X  
> Simulation présence > Activation: 
 
Les réglages possibles sont les suivants: 

--- Inactif – Aucune simulation de présence 
sur ce groupe de basculement 

Avec pr hor  
(programme horaire) 

Simulation d’une présence déclenchée 
selon le réglage "Simulation présence 
prog.» 

Avec prog.horaire 
(programme horaire)+ contact 
crépusculaire (Soir) 

Simulation d’une présence déclenchée 
selon le réglage "Simulation présence 
prog.» et le contact crépusculaire = SOIR 

 
Groupe de 
basculement 

1 2 3 4 

Réglage usine --- --- --- --- 
Votre réglage  --- 

 Prog.hor.
 Prog.+Soir

 --- 
 Prog.hor.
 Prog.+Soir

 --- 
 Prog.hor.
 Prog.+Soir

 --- 
 Prog.hor.
 Prog.+Soir

 
Groupe de 
basculement 

5 6 7 8 

Réglage usine --- --- --- --- 
Votre réglage  --- 

 Prog.hor.
 Prog.+Soir

 --- 
 Prog.hor.
 Prog.+Soir

 --- 
 Prog.hor.
 Prog.+Soir

 --- 
 Prog.hor.
 Prog.+Soir

Prog.hor. Programme horaire 
Soir Contact crépusculaire Soir 

 

Exemple d'activation suivant programme horaire: 

S'uhr
On

Off

Abw

FSim

A B C D E F
t  

On

Off

On

Off

B2707Z01

 
S’uhr Programme horaire Simulation de présence (Marche, Arrêt) 
Abw Absence (Marche, Arrêt) 
FSim Activation de la simulation (Marche, Arrêt) 
t Temps 
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Exemple d'activation suivant programme horaire et contact crépusculaire: 

Daemm
DA

BR

A B C D E F G t  

B2707Z02

S'uhr
On

Off

Abw

FSim

On

Off

On

Off

 
S’uhr Programme horaire Simulation de présence (Marche, Arrêt) 
Abw Absence (Marche, Arrêt) 
Daemm Contact crépusculaire (DA = soir, BR = jour) 
FSim Activation de la simulation (Marche, Arrêt) 
t Temps 

 

Fonction 

Si vous réglez la "Fonction", vous avez la possibilité de commander des grou-
pes de basculement au moyen d’un générateur de signaux aléatoires ou en 
activant un groupe de basculement en permanence. Le réglage est unique-
ment opérant lorsque la simulation de présence du groupe de basculement en 
question - comme décrit plus haut – est déclenchée. 

Menu principal > Groupes de basculement > Bascul. groupe X  
> Simulation présence > Fonction: 

Les réglages suivants sont possibles: 

Aléatoire Les appareils des groupes de basculement sont allu-
més ou éteints dans la plage horaire définie et à des 
intervalles aléatoires de 3 et 30 minutes. La première 
mise en marche de l’appareil de chaque groupe de 
basculement s’effectue également de façon aléatoire. 
Les points de commutation de chaque groupe de bas-
culement sont différents. 

Marche continue Le groupe de basculement est enclenché en perma-
nence. Vous êtes ainsi assuré qu’une lumière au 
moins est allumée en permanence pendant votre ab-
sence. 

 
Groupe de basculement 1 2 3 4 
Réglage usine Aléatoire Aléatoire Aléatoire Aléatoire 
Votre réglage  Aléatoire

 Marche
 continue

 Aléatoire 
 Marche 

 continue 

 Aléatoire
 Marche

 continue

 Aléatoire
 Marche

 continue
 
Groupe de basculement 5 6 7 8 
Réglage usine Aléatoire Aléatoire Aléatoire Aléatoire 
Votre réglage  Aléatoire

 Marche
 continue

 Aléatoire 
 Marche 

 continue 

 Aléatoire
 Marche

 continue

 Aléatoire
 Marche

 continue
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Les réglages "Activation" et "Fonction" entrent en vigueur dès que vous réglez 
la centrale d’appartement en position "Absence" avec la touche Absence / 
Surveillance: 

3..30 Min 3..30 Min
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Off

 
FSim Activation de la simulation (Marche, Arrêt) 
Li1 Lumière (allumée, éteinte) avec la fonction "Aléatoire" 
Li2 Lumière (allumée, éteinte) avec la fonction "Marche continue" 
t Temps 
 
Dès que vous réglez la centrale d’appartement en position "Présence", vous 
mettez fin à la simulation de présence. 
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Surveillance  
Temporisation de la surveillance 
 

Pour éviter la génération immédiate d’un message de dérangement lors de 
l’activation de la surveillance et de l’ouverture simultanée d’une fenêtre ou 
d’une porte, vous pouvez définir une temporisation de la surveillance. 

Si des fenêtres surveillées sont encore ouvertes lorsque vous activez la sur-
veillance, un signal sonore retentit en permanence. Consultez la page 
d’information Fenêtres/Portes pour voir les pièces dans lesquelles des fenê-
tres sont encore ouvertes et celles dont les portes sont encore ouvertes. 

Les fenêtres et portes ouvertes peuvent, le cas échéant, être encore fermées. 

Dès que vous avez fermé la dernière fenêtre surveillée, le signal sonore per-
manent devient un bip dont la fréquence double dans les 15 dernières secon-
des de la temporisation de surveillance. Le délai de temporisation restant 
s’affiche également sur la centrale d’appartement. 

Le délai de temporisation souhaité (00.00 – 59.55 m/s) se règle dans le menu 
suivant: 

 Menu principal > Réglages > Supervision > Retard supervision: 
 
Le délai de temporisation réglé s’applique pour toutes les fenêtres et toutes 
les portes. 

Réglage usine 05.00 m.s 
Votre réglage  

 
Vous pouvez adapter l’intensité du signal sonore/bip pendant le délai de tem-
porisation de la surveillance (0..100 %). Pendant le réglage de l’intensité, un 
son continu retentit dans l’intensité correspondante au réglage en cours. 

 Menu principal > Réglages > Supervision > Délai poste central: 
 

Réglage usine 15 % 
Votre réglage  

 
Si vous choisissez le réglage 0 %, vous désactivez le signal sonore ou le bip 
pendant le délai de temporisation de la surveillance. 
 

Activation de la surveillance 
 

Signalez à la centrale d’appartement les fenêtres et les portes à surveiller 
dans le cadre d’une "surveillance partielle" et / ou d’une "surveillance totale". 

Ces deux modèles de surveillance et "surveillance totale") sont différents. 
Vous pouvez les activer lorsque vous comptez vous absenter pour une courte 
durée pendant laquelle vous gardez certaines fenêtres ouvertes pour aérer les 
pièces ("surveillance partielle" - fenêtres non prises en compte par la surveil-
lance) et pour une absence de longue durée (par ex. pendant les vacances) 
pendant laquelle toutes les fenêtres sont à surveiller. 
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Fenêtres 

Toutes les pièces de l’appartement sont reprises dans une liste d’options. 
Vous pouvez cocher les pièces dont les fenêtres sont à surveiller.  

Si une fenêtre surveillée est ouverte, le message de dérangement "Fenêtre 
ouverte" apparaît sur l’afficheur. Parallèlement au message de dérangement, 
vous pouvez également activer un vibreur sonore, la sortie du message de 
dérangement et une fonction du groupe de basculement. 

 
Le message de dérangement "Fenêtre ouverte" reste actif jusqu’au 
prochain réglage de la surveillance, même si toutes les fenêtres sur-
veillées sont fermées. 

 
 Menu principal > Réglages > Surveillance  

> Fenêtres > Activ. "Surv. partielle": 

 Menu principal > Réglages > Surveillance  
> Fenêtres > Activ. "Surv. totale": 

 
Type surveillance Surveillance partielle Surveillance totale 
Réglage usine --- (aucune pièce) --- (aucune pièce) 
Réglage  Pièce 1 

 Pièce 2 
 Pièce 3 
 Pièce 4 
 Pièce 5 
 Pièce 6 
 Pièce 7 
 Pièce 8 
 Pièce 9 
 Pièce 10 
 Pièce 11 
 Pièce 12 

 Pièce 1 
 Pièce 2 
 Pièce 3 
 Pièce 4 
 Pièce 5 
 Pièce 6 
 Pièce 7 
 Pièce 8 
 Pièce 9 
 Pièce 10 
 Pièce 11 
 Pièce 12 

 

Portes 

Vous pouvez surveiller jusqu’à deux portes. Cochez les portes à surveiller 
(maximum deux) dans la liste d’options.  

 Menu principal > Surveillance > Portes > Activ. "Surv. partielle": 

 Menu principal > Surveillance > Portes > Activ. "Surv. totale": 
 
Type de surveillance Surveillance partielle Surveillance totale 
Réglage usine --- (aucune porte) --- (aucune porte) 
Réglage  Porte 1 

 Porte 2 
 Porte 1 
 Porte 2 

 

Temporisation du message de dérangement Portes 

Lorsqu’une porte surveillée est ouverte, le message de dérangement "Portes 
ouvertes" n’apparaît qu’après expiration du délai de temporisation. En plus du 
message de dérangement, il est possible d’activer le vibreur sonore, la sortie 
du message de dérangement et une fonction du groupe de basculement. 

 
Le message de dérangement "Portes ouvertes" reste actif jusqu’au 
prochain réglage de la fonction Surveillance même si toutes les portes 
surveillées sont fermées. 
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Vous pouvez régler la durée du délai de temporisation du message de déran-
gement (00.00..59.55 minutes / secondes):  

 Menu principal > Supervision > Portes  
> Temporisation du message de dérangement: 

 
Réglage usine 05.00 m.s 
Votre réglage  

 

 
Pour éviter le message de dérangement "Portes ouvertes" et le signal 
sonore d’avertissement, vous devez désactiver la surveillance avant 
l’expiration de ce délai de temporisation. Réglez par conséquent le 
délai de temporisation de telle façon qu'en rentrant à la maison, vous 
disposez d'un délai suffisant pour atteindre la centrale d'appartement 
et désactiver la surveillance. 

 
Lorsqu’une porte surveillée est ouverte, un bip sonore retentit dont la fré-
quence double dans les dernières 15 secondes du délai de temporisation du 
message de dérangement. 
Vous pouvez régler l'intensité du bip (0..100 %) ou la désactivez en la réglant 
sur 0 %. 

Pendant le réglage de l’intensité, un son continu retentit dans l’intensité cor-
respondante au réglage en cours. 

 Menu principal > Réglages > Supervision > Portes  
> Volume Temporisation message: 

 
Réglage usine 15 % 
Votre réglage  

 
Si vous activez l’événement "Surveillance des fenêtres/portes" sur le buzzer 
(voir paramètre ci-dessous), le signal d'alarme  proprement dit retentit juste 
après.  
 

Evénements buzzer et sortie de message de 
dérangement 
 

Déterminez l’événement qui va déclencher le vibreur et / ou la sortie d’un 
message de dérangement (fumée, surveillance des fenêtres et des portes ou 
entrée de dérangement 1 - 8). Vous pouvez sélectionner plusieurs événe-
ments en même temps. 

 Menu principal > Surveillance > Signalisation > Evénements buzzer: 

 Menu principal > Surveillance > Signalisation  
> Evénements Sortie message dérangement: 
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 Evénements Buzzer  Evénements message de 
dérangement 

Réglage usine  Fumée 
 Surveillances des 
fenêtres et des portes 

 Fumée 
 Surveillances des 
fenêtres et des portes 

Votre réglage  Fumée 
 Surveillances des 
fenêtres et des portes 
 Entrée défaut 1 
 Entrée défaut 2 
 Entrée défaut 3 
 Entrée défaut 4 
 Entrée défaut 5 
 Entrée défaut 6 
 Entrée défaut 7 
 Entrée défaut 8 

 Fumée 
 Surveillances des 
fenêtres et des portes 
 Entrée défaut 1 
 Entrée défaut 2 
 Entrée défaut 3 
 Entrée défaut 4 
 Entrée défaut 5 
 Entrée défaut 6 
 Entrée défaut 7 
 Entrée défaut 8 

 

Durée du signal 
 

Vous pouvez régler la durée du signal pour le buzzer et pour la sortie du mes-
sage de dérangement (1..60 minutes, "---" illimitée). Une fois le délai défini 
écoulé, le buzzer s’arrête et le relais de la sortie de message de dérangement 
retombe, même si l’événement déclencheur est toujours présent. 

 Menu principal > Surveillance > Signalisation > Durée du signal: 
 

Réglage usine 3 minutes 
Votre réglage  

 

 
Dès que vous appuyez sur une touche de la centrale d’appartement, 
vous désactivez immédiatement le buzzer et la sortie de message de 
dérangement, quelle que soit la durée du signal. 

 

Vacances / Jours spéciaux 
Calendrier  
Régler les vacances et les jours spéciaux 
 

Si vous envisagez de vous absenter un ou plusieurs jours ou que certains 
jours vos habitudes diffèrent de l’habitude (par ex. les jours de fête), vous 
pouvez définir une période de vacances ou un jour spécial spécifiques. Vous 
pouvez saisir le début, la fin et la raison (vacances ou jour spécial) pour cha-
cune des 16 entrées possibles.  

Vous pouvez aussi préciser si l’événement se présente chaque année (* pour 
indiquer l’année) ou s’il peut être supprimé après être passé (saisir également 
l’année).  

Vous pouvez supprimer chaque entrée individuellement. 

Menu principal > Vac. / jours exception > Calendrier > Entrée X: 
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Pendant les périodes de vacances, les régimes d’application sont le régime 
appartement Vacances et le régime ECS Vacances. 

 
Vous trouverez une description du réglage du régime appartement et 
du régime ECS souhaités pendant les vacances à "Régime d'ECS 
Vacances" p. 74. 

 
Pendant les jours spéciaux, la centrale d’appartement utilise le programme 
horaire "Jour spécial" des pièces concernées, de la ventilation et de l’ECS.  

 
Vous pouvez utiliser les jours spéciaux des programmes pièce, de la 
ventilation et de ECS pour programmer des jours fériés, par ex., qui 
tombent un jour ouvré (Lun-Ven). 
Pour ces jours spéciaux, vous souhaiterez peut-être le même profil 
de température que celui du dimanche. 
Le jour spécial des programmes horaires des groupes de bascule-
ment vous permet de déterminer les fonctions à exécuter pendant les 
jours spéciaux et pendant les vacances. 

 
Menu principal > Pièces > Pièce X > Programme pièce > Jour spécial: 

Menu principal > ECS > Programme horaire > Jour spécial: 

Menu principal > Ventilation > Programme ventilation > Jour spécial: 

Menu principal > Groupes de commutation > Basculement de groupe X  
> Programme horaire > Jour spécial: 
 

 
Si les fonctions de surveillance, la simulation de présence, etc. doivent 
pouvoir être activées pendant la période de vacances ou les jours 
spéciaux, vous devez simultanément activer la fonction Absence (voir 
le chapitre suivant). 

 

Vacances et absence en même temps 
 

Le programme Vacances agit sur le régime Pièce, le régime Ventilation et le 
régime ECS. Si vous appuyez également sur la touche Absence / Surveil-
lance, vous pourrez aussi utiliser, simultanément au programme Vacances, 
les fonctions Absence (simulation d’une présence, fonction de surveillance, 
etc.). 

 
Si la fonction Vacances et la fonction Absence sont activées en même 
temps, la centrale d’appartement règle la température de la pièce, la 
ventilation et l'eau chaude sanitaire selon le régime Vacances. 

 
Au terme des vacances ou du jour spécial, le régime Pièce, la ventilation et le 
régime ECS basculent de "Vacances" à "Absence". 

Lorsque vous revenez de congé, vous devez appuyer à nouveau sur la tou-
che Absence / Surveillance pour désactiver la fonction Absence. 

 
Si vous vous absentez, évitez de régler le régime à un niveau trop bas 
("Préconfort" ou "Sans influence") afin de pouvoir atteindre la consigne 
de confort rapidement dès votre retour. Avec les systèmes de chauf-
fage lent (le chauffage au sol, par ex.), la mise en température est plus 
longue. 
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Régime Vacances  
Régime appartement Vacances 
 

Vous pouvez déterminer le régime Pièce souhaité pendant les vacances. Le 
régime appartement Vacances s'applique au chauffage / à la climatisation et à 
la ventilation. 

 
Pour l'activation de la climatisation en régime Vacances, l'activation de 
l'appareil de climatisation à partir de… (voir page 36 ) ne doit pas se 
situer à une valeur inférieure au régime Pièce correspondant. 

 
Menu principal > Vac. / jours except. > Régime Appart.. vac.: 
 

Valeur de base Economie 
Votre réglage   Economie 

  Protection 
 

Régime d’ECS Vacances 
 

Vous pouvez déterminer le régime ECS souhaité pendant les vacances ou un 
jour spécial. 

Menu principal > Vac. / jours except.> Régime d’ECS vac.: 
 

Valeur de base Protection 
Votre réglage  --- (pas d’influence) 

  Normal 
  Réduit  
  Protection 

 

Réglages horaires  
Date / Heure 
 

Vous pouvez régler l’heure et la date dans les menus suivants: 

Menu principal > Heure / Date > Heure: 

Menu principal > Heure / Date > Date: 

Menu principal > Heure / Date > Année: 
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Dérangements  
Messages d’erreur et de dérangement 
 

La centrale d’appartement peut conserver en mémoire jusqu’à dix messages 
de dérangement récents. Ils sont classés par priorité et vous pouvez les 
consulter. Le numéro de message de dérangement le moins élevé correspond 
au dérangement présentant la priorité la plus élevée. Les messages d’une 
priorité identique sont classés par ordre chronologique. 

Les messages concernent à la fois les dérangements internes au niveau de la 
centrale d’appartement et les dérangements des autres appareils du système. 

 
Chaque appareil signale uniquement son dérangement le plus grave à 
la centrale d’appartement. Dès que l’origine de ce dérangement a été 
éliminée, il signale le dérangement suivant. 

 
Les dérangements signalés sont enregistrés dans la "liste des dérangements 
actuels". 

 Menu principal > Défauts > Défauts actuels > Défaut X: 
 
Chaque message de dérangement est accompagné de son numéro et d’un 
descriptif du dérangement. 

 
Les dérangements peuvent être associés à des relais internes ou ex-
ternes. Le relais définis en conséquence se ferme dès l’apparition du 
dérangement (voir "Sorties de dérangement 1 et 2" p. 82). 

 

Messages de dérangement bus filaire 
 

Le dérangement survenu en dernier lieu sur le bus filaire est enregistré avec 
son numéro, son descriptif et l’adresse de l’appareil correspondant. 
Ces messages de dérangements sont uniquement visibles si leur affichage a 
été autorisé pendant la configuration. 

Menu principal > Défauts > Signalis. défaut bus: 

 

Acquittement d’un dérangement 
 

Vous pouvez acquitter simultanément les messages de dérangement actuels. 

 Menu principal > Défauts > Acquitter défauts: 
 

 
Un message qui n’est pas encore acquitté s’affiche à l’écran accom-
pagné d'un symbole de dérangement clignotant. Dès que vous avez 
acquitté le dérangement, son symbole ne clignote plus. 
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Entrées / Sorties 
Entrées  
Affichage des signaux entrants 
 

La ligne de programmation suivante vous permet d’afficher les signaux en-
trants actuels: 

Menu principal > Entrées / sorties > Entrées > … 
 
Les valeurs suivantes sont affichées le cas échéant: 

• Température extérieure mesurée 
• Température extérieure combinée 
• Température extérieure pondérée 
• Contact de régime 
• Régime Eté 
• Basculement Chaud/Froid 
• Absence 
• Crépuscule 
• Entrée de dérangement X (par entrée de dérangement 1 - 8) 
 

Sorties  
Affichage des états des sorties 
 

La ligne de programmation suivante vous permet d’afficher les états des sor-
ties: 

Menu principal > Entrées / sorties > Sorties > … 
 
Les valeurs suivantes sont affichées le cas échéant: 

• Groupe de basculement X (relais par groupe de basculement 1 - 8) 
• Sortie de dérangement X (par sortie de dérangement 1 et 2) 
• Relais demande de chaleur 
• Demande de chaleur CC 0..10 V 
• Régime Eté 
• Sortie de signalisation 
• Etat des fenêtres et des portes 
• Hotte d'évacuation 
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Réglages 
Appareil  
Langue 
 

L’anglais est la langue d’utilisation par défaut. Vous pouvez sélectionner sur la 
centrale d’appartement la langue souhaitée. 

 Main menu > Settings > Device > Language: 
 
Le menu est ensuite disponible dans la langue choisie. 

 Menu principal > Réglages > Appareil > Langue: 

 

Altitude au-dessus du niveau de la mer 
 

Pour obtenir un affichage suffisamment fiable des tendances météo en mode 
veille, la pression atmosphérique absolue de la sonde météo est convertie en 
pression atmosphérique correspondant au niveau de la mer. 

Vous devez connaître l’altitude (au-dessus du niveau de la mer) à laquelle 
l’installation se situe. Saisissez cette valeur dans la ligne de programmation 
suivante: 

 Menu principal > Réglages > Appareil > Elév. niveau mer: 
 

Réglage usine 0 m au-dessus du niveau de la mer 
Votre réglage  

 

Format de l’heure 
 

Vous pouvez régler le format de l’heure utilisé pour afficher l’heure (24 heures 
ou 12 heures am / pm). 

 Menu principal > Réglages > Appareil > Format heure: 
 

Réglage usine 24 h 
Votre réglage  12h 

 24h 
 

Eclairage de l’afficheur / Contraste 
 

Vous pouvez adapter l’intensité de l’éclairage et du contraste à vos besoins.  

 Menu principal > Réglages > Appareil > Affi. liste noire: 

 Menu principal > Réglages > Appareil > Contraste afficheur: 
 

 Eclairage Contraste 
Réglage usine 100 % 50 % 
Votre réglage   
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Affichage de repos 
Format d’affichage 
 

Vous pouvez activer le format d’affichage voulu pour l’affichage de repos. 

 Menu principal > Réglages > Affichage de repos > Format affich.: 
 
Les formats d’affichage suivants sont disponibles: 

Format d’affichage 0 Format d’affichage 1 

Mardi 14.02.2006 

  

Mardi 01:32 14.02.2006 
  
  

 

Format d’affichage 2 Format d’affichage 3 

Mardi 01:32 14.02.2006 

 

  

Mardi 01:32 14.02.2006 
  
  
 
   

Format d’affichage 4 Format d’affichage 5 

Mardi 01:32 14.02.2006 

 

  

Mardi 01:32 14.02.2006 

 

  

 
Réglage usine Format d’affichage 4 
Votre réglage  

 

Affichage de la température 
 

Vous pouvez sélectionner la pièce (1 - 12) dont la température ambiante doit 
s’afficher en mode veille. 

 Menu principal > Réglages > Affichage de repos > Affichage temp.: 
 

Réglage usine Pièce 1 
Votre réglage  

 

 Pièce 1 

 Pièce 2 

Pièce 3

Temp. ext. 
Pression de l’air 

 20°C 

   5°C  

1013 hPa

 20°C 

   5°C  

1013 hPa

 20°C 

   5°C  

1013 hPa

 20°C 

   5°C  

1013 hPa
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Mots de passe  
Mot de passe Niveau Service 
 

Par défaut, le niveau Service n’est pas protégé par un mot de passe. Si vous 
le souhaitez, vous pouvez en définir un (1..9999). Saisissez le mot de passe 
souhaité dans le menu ci-dessous et validez-le avec la touche Menu / ok. 

 Menu principal > Réglages > Mots de passe > Service: 
 

Réglage usine --- 
Votre réglage  

 

 
Vous trouverez de plus amples informations sur les différents niveaux 
de saisie, voir "Niveaux de commande", p. 26. 

 

Sélection des pages d’information  
Sélection directe d’une page d’information 
 

Au moment de la mise en service, vous pouvez programmer les touches uni-
verselles de la centrale d’appartement (groupes de basculement 1 - 4) pour 
afficher des pages d’information (le symbole Info apparaît sur l’écran réservé 
à l’affectation des touches). 

 
Le nombre de pages d’information – et donc le numéro de page 
d’information d’un composant ou d’une fonction déterminée – dépend 
de la configuration de la centrale d’appartement. Utilisez la touche 
Info pour parcourir les pages d’information et voir leur numérotation 
actuelle. 

 
La numérotation des touches universelles (groupes de basculement 1 - 4) 
est indiquée sur la figure ci-dessous: 
 

  
 1A, 1B Touches du groupe de basculement 1 
 2A, 2B Touches du groupe de basculement 2 
 3A, 3B Touches du groupe de basculement 3 
 4A, 4B Touches du groupe de basculement 4 
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Lorsque les touches universelles sont programmées pour afficher des pages 
d’information, vous pouvez sélectionner les pages d’information à afficher. 

 Menu principal > Réglages > Sélection page info  
> Info page bouton 1A: 

 Menu principal > Réglages > Sélection page info  
> Info page bouton 1B: 

 Menu principal > Réglages > Sélection page info  
> Info page bouton 2A: 

 Menu principal > Réglages > Sélection page info  
> Info page bouton 2B: 

 Menu principal > Réglages > Sélection page info  
> Page Info Touche 3A: 

 Menu principal > Réglages > Sélection page info  
> Info page bouton 3B: 

 Menu principal > Réglages > Sélection page info  
> Info page bouton 4A: 

 Menu principal > Réglages > Sélection pages Info  
> Info page bouton 4B: 

 

Dérangements  
Entrées de dérangement 1 - 8 
 

Les dérangements provenant de composants externes peuvent être signalés 
sur la centrale d’appartement par la fermeture d’un contact. La centrale vous 
propose huit entrées de dérangement. 

 
Les entrées de dérangement doivent être activées à la mise en service 
et l’entrée souhaitée doit être raccordée à la centrale d’appartement 
pour pouvoir réaliser les réglages en question. Vous trouverez les 
descriptions correspondantes dans le document "Montage et mise en 
service (CE1C2707fr)". 

 
Pour chaque entrée de dérangement, vous pouvez définir: 

• Le descriptif du défaut (c.-à-d. le texte qui doit s’afficher en présence d’un 
défaut sur l’entrée correspondante) 

• La priorité du dérangement (urgent ou non) 
• Validation du dérangement (toujours ou uniquement en cas d’absence) 
• Temporisation de la signalisation du dérangement (laps de temps 

00.00..60.00 m.s. avant qu’un dérangement en suspens ne déclenche un 
message de dérangement)  

• La position de repos: vous pouvez régler ici si un contact ouvert ou fermé 
est considéré comme un dérangement.  
La position de repos "Ouvert" signifie qu’un contact ouvert est interprété 
comme une "absence de dérangement". 
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 Menu principal > Réglages > Défauts > Entrée de dérangement X 
> Texte de dérangement: 

 Menu principal > Réglages > Défauts > Entrée de dérangement X 
> Priorité défaut: 

 Menu principal > Réglages > Défauts > Entrée de dérangement X  
> Libération défaut: 

 Menu principal > Réglages > Défauts > Entrée de dérangement X  
> Délai message de dérangement: 

 Menu principal > Réglages > Défauts > Entrée de dérangement X  
> Position repos: 

 
Entrée de dérangement 1 2 3 4 
Descriptif par défaut Entrée 

défaut 1 
Entrée 
défaut 2 

Entrée 
défaut 3 

Entrée 
défaut 4 

Descriptif du 
dérangement 

    

Priorité du défaut par 
défaut 

Non urgent Non urgent Non urgent Non urgent

Priorité du défaut  Urgent 
 Non

 Urgent 
 Non 

 Urgent 
 Non

 Urgent 
 Non

Libération du défaut par 
défaut 

Toujours Toujours Toujours Toujours 

Libération du défaut  Tjrs 
 Si abs. 

 Tjrs 
 Si abs. 

 Tjrs 
 Si abs. 

 Tjrs 
 Si abs. 

Délai message de 
dérangement par défaut

00.05 00.05 00.05 00.05 

Délai message de 
dérangement 

    

Position de repos par 
défaut 

Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert 

Position de repos  Ouvert 
 Fermé 

 Ouvert 
 Fermé 

 Ouvert 
 Fermé 

 Ouvert 
 Fermé 

 
Entrée de dérangement 5 6 7 8 
Descriptif par défaut Entrée 

défaut 5 
Entrée 
défaut 6 

Entrée 
défaut 7 

Entrée 
défaut 8 

Descriptif du 
dérangement 

    

Priorité du défaut par 
défaut 

Non urgent Non urgent Non urgent Non urgent

Priorité du défaut  Urgent 
 Non

 Urgent 
 Non 

 Urgent 
 Non

 Urgent 
 Non

Libération du défaut par 
défaut 

Toujours Toujours Toujours Toujours 

Libération du défaut  Tjrs 
 Si abs. 

 Tjrs 
 Si abs. 

 Tjrs 
 Si abs. 

 Tjrs 
 Si abs. 

Délai message de 
dérangement par défaut

00.05 00.05 00.05 00.05 

Délai message de 
dérangement 

    

Position de repos par 
défaut 

Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert 

Position de repos  Ouvert 
 Fermé 

 Ouvert 
 Fermé 

 Ouvert 
 Fermé 

 Ouvert 
 Fermé 

Tjrs Toujours 
Si abs. Si absence 
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Sorties de dérangement 1 et 2 
 

Pour transférer les messages de dérangement ou pour les afficher, par ex., 
sur l’armoire électrique par un voyant, vous pouvez configurer deux sorties de 
message de dérangement. 

 
Les sorties de dérangement doivent être activées à la mise en service 
et la sortie du relais doit être raccordée à la centrale d’appartement 
pour pouvoir réaliser les réglages en question. Vous trouverez les 
descriptions correspondantes dans le document "Montage et mise en 
service (CE1C2707fr)". 

 
 Menu principal > Réglages > Défauts > Sortie de dérangement X  

> Priorité défaut: 

 Menu principal > Réglages > Défauts > Sortie de dérangement X  
> Origine défaut: 

 
Pour chaque sortie de dérangement, vous pouvez définir: 

• Priorité du dérangement: vous pouvez régler la priorité (urgent ou pas ur-
gent) à la laquelle le relais doit s’enclencher 

• Origine du dérangement: ce réglage détermine si le relais doit uniquement 
réagir en présence de dérangements internes ou externes (signalés via le 
bus). 

 

 
Le système ne peut traiter qu’un message de dérangement par bus à 
la fois. Si les deux relais sont assortis, en tant que relais de bus, de 
priorités différentes, un relais seulement peut être armé à la fois même 
lorsque plusieurs dérangements de priorités différentes sont en attente 
sur le bus ! Il est conseillé dans ce cas de ne configurer qu’un relais 
comme relais de dérangement par bus. 

 
Relais de dérangement 1 2 
Priorité du défaut PDF Toutes Toutes 
Priorité du défaut  Urgent 

 Non urgent 
 Toutes 

 Urgent 
 Non urgent 
 Toutes 

Origine du défaut PDF  Interne Bus 
Origine du défaut  Interne 

 Bus 
 Interne 
 Bus  

PDF Par défaut 
 
Le relais de dérangement reste armé aussi longtemps que le défaut n’est pas 
acquitté. 
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Textes  
Nom de l’installation 
 

Donnez à l'installation ou à l'appartement un nom suffisamment explicite, par 
ex. "Avenue Louise 22". 

 Menu principal > Réglages > Textes > Nom de l’installation: 

 

Nom des pièces 1 - 12 
 

Donnez aux pièces des noms suffisamment explicites, par ex. Séjour, Salle à 
manger, Chambre parents, Chambre enfant, Salle de bain, etc. 

 Menu principal > Réglages > Textes > Pièces > Pièce X: 

 

Nom des groupes de basculement 1 - 8 
 

Donnez aux groupes de basculement des noms suffisamment explicites, par 
ex. Séjour, Salle à manger, Chambre parents, Chambre enfant, Salle de bain, 
etc. 

 Menu principal > Réglages > Textes > Groupes de basculement  
> Bascul. groupe X: 

 

Nom des portes 1 - 2 
 

Donnez aux portes des noms suffisamment explicites, par ex. Porte d’entrée, 
porte de garage, etc. 

 Menu principal > Réglages > Textes > Portes > Porte X: 

 

Nom des lampes 1 - 4 
 

Donnez aux portes des noms suffisamment explicites, par ex. Séjour, Salle à 
manger, etc. 

 Menu principal > Réglages > Textes > Etat lumière > Lampe X: 

 

Nom Températures 1 - 3 
 

Attribuez aux températures un nom significatif, par ex. cave, piscine, etc. 

 Menu principal > Réglages  > Textes > Affichage température   
> Température X: 
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Informations appareil  
Lignes d’information 
 

La centrale d’appartement propose diverses informations que vous pouvez 
consulter. 

Menu principal > Infos appareils > Nom de l’installation: 

Menu principal > Infos appareils > Fichier: 

Menu principal > Infos appareils > Type appareil: 

Menu principal > Infos appareils > Version logiciel: 

Menu principal > Infos appareils > Version matériel: 
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Appareil d’ambiance QAW910 
Utilisation 
 

 

 

Tous les éléments de commande 
sont disposés sur la face avant de 
l’appareil d’ambiance QAW910.  
La touche de fonction est située 
dans le compartiment à batteries. 
L’appareil d’ambiance communique 
par radio et n’est doté d’aucune 
borne de raccordement. 

Les réglages effectués sur l’appareil 
d’ambiance n’ont d’effet que dans la 
pièce à laquelle l’appareil est affecté. 
Ces réglages n’ont aucun effet sur 
les autres pièces. 

Les réglages effectués sur l’appareil 
d’ambiance sont automatiquement 
synchronisées avec les réglages de 
la centrale d’appartement. 

 
 

Régimes de pièce 
 
  

 

En appuyant sur la touche Mode sur l’appareil d’ambiance, vous 
pouvez sélectionner le régime souhaité de la pièce. 
Le symbole du sablier s’affiche à l’écran puis disparaît lorsque la 
centrale d’appartement et l’appareil d’ambiance ont adopté le nou-
veau réglage effectué sur l'appareil d'ambiance. 

 

AUTO 
La pièce est réglée suivant le programme horaire et le 
programme Jour spécial. 

MAN  
La pièce est régulée en permanence à la température de 
consigne Confort.  

MAN  
La pièce est régulée en permanence à la température de 
consigne Préconfort.  

MAN  
La pièce est régulée en permanence à la température de 
consigne Economie.  

MAN  
La pièce est régulée en permanence à la température de 
consigne Protection.  

  
La centrale d’appartement impose la température de 
consigne Confort. 

  
La centrale d’appartement impose la température de 
consigne Préconfort. 
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La centrale d’appartement impose la température de 
consigne Economie. 

  
La centrale d’appartement impose la température de 
consigne Protection. 

 

 
Le programme horaire et le programme Jour spécial se règlent sur la 
centrale d’appartement. 
Lorsque la centrale d’appartement impose ses valeurs, le symbole de 
la centrale d’appartement  et le symbole du régime en cours appa-
raissent sur l’afficheur. 

 

Fonction Timer d’ambiance 
 
  

 

La touche Timer d’ambiance ( ) vous permet de prolonger le ré-
gime à la température Confort pendant une durée que vous pouvez 
régler. Lorsque vous appuyez sur la touche, l’écran affiche le sym-
bole du Timer d’ambiance, le symbole de la température de consi-
gne Confort ainsi que la durée du régime Confort (00:00).  

  

 

Chaque fois que vous appuyez sur la 
touche Timer d’ambiance, la durée 
du régime Confort est prolongée de 
30 minutes. En appuyant de façon 
prolongée sur la touche Timer 
d’ambiance, vous activez l’avance 
rapide. 

 
Sans intervention der votre part pendant quatre secondes, le réglage est en-
registré et le symbole du régime Confort s’affiche à l’écran. 
 

 

Le symbole du sablier s’affiche à 
l’écran et s’éteint dès que la centrale 
d’appartement a adopté le réglage ef-
fectué sur l’appareil d’ambiance. 
 
  

Si la fonction Timer d’ambiance est activée, il suffit d’appuyer sur la touche 
Timer d’ambiance pour afficher le temps restant. Vous pouvez fixer ce temps 
restant à 30 minutes en appuyant à nouveau sur la touche Timer d’ambiance. 
Chaque fois que vous appuierez sur la touche, le temps restant sera prolongé 
de 30 minutes. 

Vous pouvez désactiver la fonction Timer d’ambiance en réglant la durée 
d’allongement sur 00:00 ou en appuyant sur la touche Mode. 

 
Le régime de l’appartement doit être réglé sur "Auto" pour pouvoir dé-
clencher la fonction Timer d’ambiance. Aucune fonction Absence ou 
Vacances ne doit être active pour l’appartement. 
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Correction de la consigne de température ambiante 
 
  

 

La correction de la consigne de température ambiante de max. 
+/- 3 K s’effectue au moyen du bouton rotatif. Le premier pas de 
rotation permet d’afficher la correction actuelle de la consigne de 
température ambiante. Chaque pas de rotation supplémentaire 
modifie la valeur de la correction de 0,5 K. 

 
La correction de la consigne de température ambiante concerne la consigne 
chauffage et la consigne climatisation. 

 
Vous pouvez consulter les corrections de chaque appareil d’ambiance 
à partir de la centrale d’appartement (voir "Correction de la consigne 
de l'appareil d'ambiance" p. 38). 

  

 

La correction de la consigne de tem-
pérature ambiante s’affiche sous 
forme de chiffres accompagnés d’une 
barre de correction. 
 

 
Si vous réglez le régime sur la consigne Préconfort ou Confort, la barre de 
correction reste visible quand vous quittez le paramètre Correction de la 
consigne de température ambiante. 
 

 

Sans intervention de votre part pen-
dant 4 secondes, l’appareil 
d’ambiance repasse en mode 
d’affichage normal. 
 
 

 

 
La correction de la consigne de température ambiante vaut unique-
ment pour la consigne Préconfort ou Confort. 

 

Afficheur 
 
 
Affichage complet 
 

 

A la mise en service de l’appareil, 
l’écran affiche tous les symboles pen-
dant deux secondes. L’afficheur peut 
ainsi être testé à la recherche 
d’erreurs. 
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Voyants possibles 

 

Voyant d’état de la tension batterie: il s’affiche brièvement 
si vous appuyez sur la touche de fonction et que la tension 
de la batterie est suffisante. 

 

Voyant d’état de la tension batterie. Si la tension batterie 
est inférieure à une valeur donnée, le symbole s’affiche en 
permanence, quel que soit l’état de fonctionnement de 
l’appareil. 

 Régime Eté actif 

 Fonction Timer ambiant active 

 
Affichage du régime Automatique. Le niveau actuel corres-
pond au programme horaire de la centrale d’appartement. 

 
Affichage du régime Manuel. Le niveau actuel correspond 
au réglage effectué sur l’appareil d’ambiance. 

 Réglage sur la consigne Confort 

 Réglage sur la consigne Préconfort 

 Réglage sur la consigne Economie 

 Réglage sur la consigne Protection 

 

La centrale d’appartement impose son réglage: le régime 
de l’appartement n’est pas Automatique (par ex. en raison 
d’un programme Vacances actif, d’une absence, d’un 
Timer d’appartement actif, du régime Eté) 

 Essai de connexion, erreur de communication, "binding" 

 
Erreur appareil: coupure d’un câble de la ou court-circuit 
au niveau de la sonde, erreur de communication 

 
La limitation de la consigne d’ambiance est active (voir 
"Limitation de la consigne" p. 41)  

 

Actualisation du régime Pièce. Le symbole du sablier 
s’affiche à l’écran pendant l’envoi / la consultation du ré-
gime Pièce actuel / résultant. 

°C Unité de la température ambiante 

 
Une correction effective de la consigne de température 
ambiante est signalée par la barre de correction. 
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Messages d’erreur 
 

Les défaillances de l’appareil sont transmises à la centrale d’appartement 
sous la forme de messages d’erreur qui s’affichent accompagnés du symbole 
correspondant. On entend par défaillances de l’appareil tout problème de 
communication ou un court-circuit / coupure de câble de la sonde. 
Le symbole d’erreur disparaît dès que la défaillance de l’appareil est suppri-
mée. 
 

 

Si la communication avec la centrale 
d’appartement est interrompue, le 
symbole de connexion et le symbole 
d’erreur s’affichent à l’écran jusqu’au 
rétablissement de la communication. 
 

 

 
En cas d’erreur de communication, vérifiez l’alimentation de la cen-
trale d’appartement. Si l’alimentation est en ordre, il se peut que 
l’installation d’un répéteur RF soit nécessaire. 
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Adaptateur de prise RF 
Commande KRF960 (commutation)  
 

  

 

Fonctions d'affichage de la LED: 
• LED allumée: contact fermé 
• LED éteinte: Contact ouvert 
 
Appuyez sur la touche pour inverser l'état du 
contact localement: 

• LED allumée (contact fermé) et appui sur la 
touche  LED éteinte (contact ouvert)  

• LED éteinte (contact ouvert) et appui sur la 
touche  LED allumée (contact fermé) 

 
 
 

 

Commande KRF960 (variateur)  
 

  

 

Fonctions d'affichage de la LED: 

• LED allumée: sortie activée  
• LED éteinte: sortie désactivée 
 
Appuyez sur la touche pour inverser l'état ins-
tantané de la sortie localement:  

• LED allumée (sortie active) et appui sur la 
touche  LED éteinte (sortie désactivée)  

• LED éteinte (sortie désactivée) et appui sur 
la touche  LED allumée (sortie 100 %)  

 
La touche locale ne permet pas de faire varier 
la sortie. 
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Maintenance 
Surveillance des batteries 
 

Les appareils alimentés par batteries (appareil d’ambiance, sonde de tempé-
rature ambiante, sonde météo, servomoteur de radiateur, contact de porte/ 
fenêtre et détecteur de fumée) surveillent en permanence la tension de leurs 
batteries. Une tension trop faible est transférée à la centrale d’appartement. 

La centrale d’appartement bascule du mode veille à la page d’information 
"Etat appareil" et affiche l’appareil dont la batterie présente une tension trop 
faible (en l’absence de tout autre dérangement plus grave). Après un certain 
laps de temps, l’afficheur repasse en mode veille et affiche le symbole de dé-
rangement . 

A l’exception de l’appareil d’ambiance, du contact de porte/fenêtre et du dé-
tecteur de fumée, les appareils alimentés par batterie n’affichent pas le résul-
tat de la surveillance automatique de la tension batterie. 
 

Appareil d’ambiance QAW910 
 

L’appareil affiche également une tension batterie trop faible sur son  propre 
afficheur. 
 

 

Dès que l’autonomie de la batterie 
n’est plus que d’environ trois mois, le 
symbole de batterie vide apparaît en 
permanence sur l’afficheur.  

 

Contact de porte/fenêtre AP 260 wave 
 

Le remplacement nécessaire de la batterie est signalé par un bref éclairage 
de la DEL toutes les 10 secondes. 
 

Détecteur de fumée DELTA reflex  
 

Une tension batterie trop faible est signalée toutes les 48 secondes par trois 
courtes impulsions clignotantes de la DEL et un bref signal sonore. 
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Test de tension manuel 
 

Sur la sonde de température, la sonde météo et le servomoteur de radiateur, 
le test de tension batterie est également déclenché lors du test de connexion 
(voir "Test de connexion", p. 95).  

Si la DEL de l’appareil correspondant s’allume en vert pendant le test de 
connexion, cela signifie que la tension batterie est suffisante.  
Si la DEL s’allume en rouge ou ne s’allume pas pendant le test de connexion, 
cela signifie que la tension batterie est insuffisante. 
 

Changement de batterie 
 

Afin de garantir un fonctionnement irréprochable des appareils alimentés par 
batterie, nous vous conseillons de changer les batteries dès que la surveil-
lance des batteries affiche un niveau de tension trop faible. 

 
N’attendez pas que les batteries soient déchargées pour les rempla-
cer car elles risquent de couler. Remplacez-les le plus vite possible 
dès l’affichage du symbole correspondant. 

 

Appareil d’ambiance QAW910, sonde de température 
ambiante QAA910, sonde météo QAC910 
 

Préparez deux nouvelles batteries 
alcalines AA (LR6 / 1,5 V). 

Retirez le capot du compartiment à 
batteries. 

 

2701Z23 

 

27
07

Z1
6

 
 
Retirez les anciennes batteries. Insérez les nouvelles batteries. 

Respectez la polarité des batteries ! 
 

27
07

Z1
7

2
1

 

 

27
07

Z1
4

2
1
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Remettez le capot du compartiment 
à batteries en place. 

Eliminez les anciennes batteries en 
respectant les directives en la matière. 

 

27
07

Z1
5

 

 

27
01

Z2
2

 

 

Affichage après changement des batteries 
 

 

Après la mise en place des nouvelles 
batteries, l’écran de l'appareil d'am-
biance QAW910 affiche pendant 
deux secondes l’ensemble des sym-
boles. L’appareil d’ambiance bascule 
ensuite en régime normal. 

 

 
La centrale d’appartement consulte les réglages du régime Pièce. 
Une fonction Timer d’ambiance éventuellement en cours n’est pas 
répétée. 

 
Après la mise en place des nouvelles batteries, la sonde de température 
d’ambiance QAA910 et la sonde météo QAC910 effectuent un test de tension 
batterie. La DEL s’allume en vert pendant deux secondes pour autant que la 
tension batterie soit suffisante. 

Après les tests de tension batterie, les appareils basculent directement en 
régime Normal et la DEL s’éteint. 
 

Servomoteur de radiateur SSA955 
 
 
Préparez trois nouvelles batteries 
alcalines AA (LR6 / 1,5 V). 

Appuyez sur la fermeture à déclic… 

 

2707Z22 

 

2707Z23  
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… et retirez le capot du compartiment 
à batteries. 

Retirez les anciennes batteries. 

 

2707Z25  

 

+

+

+

2707Z26

+ +

+

+

 
 
Insérez les nouvelles batteries. 
Respectez la polarité des batteries !! 

Remettez le capot du compartiment à 
batteries en place. 

 

+

+

+

2707Z28

+ +

+

+

 

 

27
07

Z2
9

a

b

 
 
Eliminez les anciennes batteries en 
respectant les directives en la matière.

 

 

27
01

Z2
2

 

 

 
Après la mise en place des nouvelles batteries, l’appareil effectue un test de 
tension batterie. La DEL s’allume en vert pendant deux secondes pour autant 
que la tension batterie soit suffisante. 

Après le test de la tension batterie, le servomoteur de radiateur vérifie son 
statut de Maître ou d’Esclave. S’il est Maître, la DEL clignote en rouge / vert 
trois fois en alternance, s’il est esclave, la DEL reste éteinte. L’appareil pro-
cède ensuite à un calibrage automatique. 
Il bascule ensuite en régime Normal. 
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Contact de porte/fenêtre AP 260 wave et détecteur 
de fumée DELTA reflex  
 

Vous trouverez tous les renseignements nécessaires au remplacement des 
batteries du contact de porte/fenêtre wave et du détecteur de fumée DELTA 
reflex dans les instructions de montage et  le mode d’emploi de ces appareils. 
 

Test de connexion 
 

Pour activer les tests de connexion sur les différents composants, il suffit 
d’appuyer brièvement sur la touche de fonction (située sous le capot du com-
partiment à batteries). 

La centrale d’appartement confirme l’établissement réussi de chaque 
connexion en émettant trois brefs signaux sonores. Une fenêtre supplémen-
taire s’affiche à l’écran avec les informations concernant l’appareil testé. 
Cette fenêtre supplémentaire reste affichée jusqu’à ce que vous appuyiez sur 
la touche Menu / ok ou Esc ou jusqu’à ce qu’une nouvelle fenêtre supplé-
mentaire ne la remplace lors du test de connexion suivant. 

Pendant le test de connexion, la DEL des différents composants permet de 
visualiser la tension batterie ou, sur le répéteur RF, la tension réseau (voir 
"Test de tension manuel", p. 92). 

 
Vous pouvez uniquement activer des tests de connexion sur les ap-
pareils suivants: appareil d’ambiance, sonde de température am-
biante, sonde météo, répéteur RF, servomoteur de radiateur et régula-
teur de chauffage et multicontrôleur. 
Après le test de connexion, le répéteur RF affiche pendant deux heu-
res l’échange de télégrammes au moyen d’une DEL clignotant en 
orange. 

 

Touche de fonction sur l’appareil d’ambiance, sur la 
sonde de température ambiante, sur la sonde météo, 
sur le répéteur RF et sur le servomoteur de radiateur 
 
 
Appareil d’ambiance QAW910 Servomoteur de radiateur SSA955 
 

F

27
07

Z0
20

 

 

+

27
07

Z0
19

F
LED
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Sonde de température ambiante QAA910, 
sonde météo QAC910,  
répéteur RF ERF910 

 

 

F

LED

27
07

Z1
8

 

 
F = touche de fonction 
DEL = diode électroluminescente 

 

 

Touche de fonction sur les régulateurs de chauffage 
RRV912 et RRV918 et sur le multicontrôleur RRV934 
 

Le test de connexion des régulateurs de chauffage / multicontrôleur s’effectue 
par canal. Sur le multicontrôleur, il peut également être effectué pour un 
groupe de canaux. Sélectionnez avec la touche de sélection du canal le canal 
dont vous voulez tester la connexion. La DEL correspondant au canal à tester 
clignote. Appuyez ensuite brièvement sur la touche de fonction. 

Par ex. sur le régulateur de chauffage RRV912: 

   
 LED = diode électroluminescente 
 F = touche de fonction 
 CH = touche de sélection du canal 

 

Maintenance et entretien 
 

Pour nettoyer la centrale d’appartement, utilisez un chiffon doux légèrement 
humide. N’utilisez jamais d’alcool pour nettoyer l’appareil. 
 

 

LED 
F 

CH 
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Elimination 
 
 

 
La centrale d’appartement et les différents appareils utilisés sont 
considérés comme des appareils électroniques et électroniques dont 
l’élimination doit être conforme aux termes de la directive euro-
péenne 2002/96/UE (WEEE) et ne peuvent pas être considérés 
comme des déchets ménagers. Il convient de respecter les disposi-
tions légales et nationales en la matière et d’éliminer les appareils via 
les circuits mis en place à cet effet. Respectez impérativement la 
législation locale en vigueur. Les batteries usagées sont à déposer 
dans les points de collecte prévus à cet effet. 
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