SIEMENS

Sinorix™

MANI180-2-140-x
1G-01, IG-55, 1G-100, 1G-541

Sammelrohr DN8O fiir 140 | L6schmittelbehalter, 2-reihig
Zum Anschluss von 4 bis 10 Loschmittelbehaltern
Kompatibel zu 140 | Behaltern

PN: 120 bar

1 Sammelrohr fir zwei Behalterreihen

Zur Verwendung in Sinorix™ CDT-Gasléschanlagen
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Anwendung

Diese Produkte sind ausschlief3lich fir die Verwendung in ortsfesten automatischen Sinorix ™

Gasldschanlagen vorgesehen.

Funktionen

Das Sammelrohr verbindet Loschmittelbehélter zu einer Behélterbatterie. Es nimmt das
Loschmittel auf, um es an das Rohrnetzwerk weiterzuleiten.

Jeder Loschmittelbehalter wird dabei mit einem Abgangsschlauch, einem Riickflussverhinderer

und einem Druckregler an das Sammelrohr angeschlossen.

Typenubersicht

Pos. Beschreibung

1 Stahlrohr

Pos. Beschreibung

3 Anschluss G 3/4" mit Innengewinde flr die
Montage des Druckreglers

2 Auflengewinde G 3" (Quantum) - -

Produktinformationen

Typ

MANI80-2-140-4
MANI80-2-140-6
MANI80-2-140-8

MANI80-2-140-10

2

Beschreibung Bestellnummer
Sammelrohr DN8O fiir 4 Behélter, 2-reihig S54476-B762-A4
Sammelrohr DN8O fiir 6 Behalter, 2-reihig S54476-B762-A6
Sammelrohr DN8O flr 8 Behalter, 2-reihig S54476-B762-A8
Sammelrohr DN8O fir 10 Behalter, 2-reihig S54476-B762-A10
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Geratekombinationen

Bezeichnung
MANI80-DS
MANI80-T 333
MANI80-EL90
MANI80-END
MANI80-T Q3-Q2
MANI80-NL Q3-M
MANI80-NL Q3-K
MANI80-NL F132
MANI80-EXT110
MANI80-EXT139
MANI80-EXT219
MANI80-EXT246
MANI80-EXT390
MANI80-EXT408
MANI80-EXT750
MANI80-EXT1200

MANI80-M132-G3

Produktdokumentation

Typ

Montage

Engineering, Montage,
Bedienung, Wartung

Verwandte Dokumente wie Umweltdeklarationen, Konformitatserklarungen u. a. kdnnen Sie
Uber folgende Internet-Adresse herunterladen:

Beschreibung
Muffe

T-Stiick

Winkel

Endkappe
Reduzierstiick 3"-2"
Gewindestlick
Dichtkopf
Uberwurfmutter
Hochdruck-Passrohr
Hochdruck-Passrohr
Hochdruck-Passrohr
Hochdruck-Passrohr
Hochdruck-Passrohr
Hochdruck-Passrohr
Hochdruck-Passrohr
Hochdruck-Passrohr

Bereichsventilhalter DN80

Titel

Sinorix™ NXN CDT-1G-x-300

Sinorix™ CDT 1G-100-200 NXN FR
Sinorix™ CDT 1G-100-300 NXN FR

Sinorix™ NXN CDT-IG-x-200, CDT-IG-x-300

www.siemens.com/bt/download

Produktcode

S§54476-B718-A1

S§54476-B730-A1

S§54476-B724-A1

S§54476-B712-A1

$§54476-B730-A5

S554476-B744-A1

S§554476-B744-A2

554476-B744-A3

S§54476-B702-A1

S§54476-B702-A5

S§54476-B702-A9

S§54476-B702-A11

S§54476-B702-A15

§54476-B702-A19

S§54476-B702-A21

S§54476-B702-A25

S54476-B778-A4

Ref. Dokument

ABV101065426
A6V12019059

ABV12758454
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Hinweise

Sicherheit

Dieses Produkt darf nur von durch Siemens zugelassenen Fachinstallateuren eingebaut
werden, die mit der Bauweise, Installation und Wartung automatischer Léschsysteme vertraut
sind. Bei der Installation sollte sichergestellt werden:

e dass das Produkt in Ubereinstimmung mit den gliltigen nationalen Vorschriften eingesetzt
wird,

e dass das Produkt bestimmungsgemalf benutzt wird,

e dass die Vorschriften zur Arbeitssicherheit eingehalten werden,

e dass die Vorschriften von Siemens (Montageanleitungen, technische Beschreibungen,
Inbetriebnahme, Bedienungsanleitung) eingehalten werden,

e dass die Benutzer die Informationen zu diesem Produkt erhalten und verstanden haben.

Bei der Inbetriebnahme sicherstellen, dass die geltenden Gesetzgebungen, die technischen
Vorschriften sowie die Sicherheitsrichtlinien eingehalten werden.

Die Nichteinhaltung der Vorschriften von Siemens kann zu schweren Verletzungen oder
erheblichen Sachschaden fihren, fir die Siemens nicht haftbar gemacht werden kann.

Siemens behélt sich das Recht vor, jederzeit Anderungen und/oder technische Verbesserungen
vorzunehmen.

Montage
A WARNUNG
Anderung untersagt
Jede Produktéanderung ist untersagt.
A WARNUNG
Schweilarbeiten untersagt
Keine Schweilarbeiten an den Rohren ausflihren.
° Die Verbindungen lassen sich durch den Einsatz von einem leichten Ol als
1 Schmiermittel deutlich einfacher montieren und insbesondere demontieren.
Saure- und harzfreie Olsprays, mit oder ohne PTFE Zusatz, die fur die
Verwendung mit Stahl und Elastomeren (NBR) geeignet sind, kbnnen
verwendet werden.
i Die ausfuhrliche Beschreibung ist der Montageanleitung zu entnehmen.

e Das Sammelrohr mit einer Sammelrohrschelle am Gestell befestigen.
e Die Anschlisse auf 15° unter der Horizontalen ausrichten.
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Wartung

Lagerung
e Erschitterungsfrei in der Originalverpackung aufbewahren.
e An einem sauberen und trockenen, vor Witterungseinflissen geschitzten Ort lagern.

Transport
e Beim Transport die Gewinde mit Transportschutzkappen schitzen.

Inspektion
e Den ordnungsgemalfen Zustand des Produkts Uberprifen.

e Prifen, ob alle Verschraubungen ordnungsgemaf’ angezogen sind. Wenn nétig, mit
geeignetem Schlissel nachziehen.

e Die Integritat der Oberflachenbehandlung prufen.

Inspektionszyklen gemaf den lokal gultigen Richtlinien. Die ausfuhrliche
Beschreibung ist der Wartungsanleitung zu entnehmen.

|__[]
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Technische Daten

Technische Daten

Nenndurchmesser DN80

Ausgangsgewinde AuBengewinde ISO 228-1 G 3" (Quantum)
Gewinde der Anschlisse Innengewinde ISO 228-1 G 3/4"
Innendurchmesser 78,9 mm

AuRendurchmesser 88,9 mm

Maximaler Betriebsdruck 120 bar

Gas 1G-01, 1G-55, I1G-100, 1G-541

Materialien

Rohr  Verzinkter Stahl
O-Ring Dichtung  Elastomer (NBR)

Temperaturbereich Betrieb -20 °C bis +50 °C, nicht kondensierend
Temperaturbereich Lagerung und Transport -40 °C bis +65 °C, nicht kondensierend

Anzahl Anschlisse
MANI80-2-140-4 4
MANI80-2-140-6 6
MANI80-2-140-8 8
MANI80-2-140-10 10

Gewicht
MANI80-2-140-4 8,0 kg
MANI80-2-140-6 12,1 kg
MANI80-2-140-8 16,2 kg
MANI80-2-140-10 20,3 kg

OEM Typ

MANI80-2-140-4 10080-1942
MANI80-2-140-6 10080-1943
MANI80-2-140-8 10080-1944
MANI80-2-140-10 10080-1945

Markierung

UKCA - CE - Quantum F - mmJJ (Monat/Jahr)
[Fertigungsauftragsnr.] DN80 PN120
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Normen, Richtlinien und Zulassungen

2014/68/EU (DGRL)
2016 PE(S)R

Konform

Konform

Zertifiziertes Clean-Agent-Loschsystem, erfasst unter UL-

Bestandteil der Zulassung des Clean-Agent-

uL/uLc

Datei EX28263
FM

Loéschsystems
MaRbilder
Bemaflung in mm

A
E B.l. ©

Typ A B (o
MANI80-2-140-4 735 +2 110 136 +0,5
MANI80-2-140-6 1108 £3 110 136 +0,5
MANI80-2-140-8 1481 £3 110 136 +0,5
MANI80-2-140-10 1854 +3 110 136 +0,5

90 +0,5
90 +0,5
90 +0,5

90 +0,5

E
283 0,5
283 0,5
283 0,5

283 0,5
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