SIEMENS

Instruzioni operative
REV100
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- Selezionare regime di funzionamento perodi

Regime di
funzionamento 1

Regime di
funzionamento 2

Si desiderariscaldare con regimi automatici?
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Selezionare il periodo di mantenimento della temperatura di economia
il pit a lungo possibile durante la non occupazione dell'appartamento,
cosi facendo & possibile risparmiare molta energia.

Si desidera un’altra temperatura ambiente?
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2. Freccie di modifica
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1. Temperatura visualizzata

- Permanentemente: 3. Freccie di modifica
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1. Temperatura visualizzato

2. Regime di funzionamento

Si desidera personalizzare gli intervalli di
riscaldamento?
2. Periodo di commutazione

| e e (v e |+ 2

R HEE PR R F R R 1

BB B HEEE[ < B
— (e

1. Regime di funzionamento 1—1. Regime di funzionamento 2

3. Freccie di modifica

Cosa significano i seguenti simboli?

Cambiare le batterie Temp. di comfort
Blocco del display Temp. di economia
Riscaldamento ON () Standby
Programma vacanze attivo h  Ora

Attivo il comando telefonicoRegime di

(se connesso) funzionamento:
Temperature ambiente :

<4 P> Impostazione valori
(maggiore/minore)
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i,. un periodo
zi. due periodi

Caratteristica del REV100 & I'impostazione dei valori
toccando il display nel punto dove si vede visualizzato il
valore che si desidera cambiare.

Per programmare il cronotermostato € possibile
rimuoverlo dallo zoccolo.

1. Rimuovere il cronotermostato dalla base e aprire il
coperchio del vano delle batterie.

2. Rimuovere la striscia nera. L’apparecchio comincera a
funzionare.

3. Selezionare il campo ora sul display e impostare I'ora
esatta.

4. Dopo 5 secondi, il display cambiera automaticamente e
mostrera la normale visualizzazione (ora, temperatura e
regime di funzionamento).

5. Selezionare il regime di funzionamento per es.

Impostazioni di fabbrica:

Regime di funzionamento 1 con un 20°C
periodo: 07:00...23:00 16 °C
Regime di funzionamento 2 con O > .C
due periodi: 06:00...09:00, h 12:00 h
17:00...22:00

Con un periodo:

Toccare il campo che visualizza. La temperatura di comfort
sara mantenuta durante un periodo al giorno. Al difuori del
periodo di comfort verra mantenuta la temperatura di
economia.

Con dueperiodi:

La temperatura di comfort sara mantenuta durante due
periodi al giorno. Al di fuori dei quali verra mantenuta la
temperatura di economia.

1. Toccare il campo del valore della temperatura visualizzato.

2. E poi premere il campo “ ®* fino a quando viene
visualizzato il valore desiderato (max. +/- 4 °C).

3. Dopo 5 secondi, il display cambiera automaticamente mo
strando la visualizzazione normale.

La correzione temporanea é attiva solo fino al prossima
commutazione!

1. Toccare il campo del valore della temperatura visualizzato.

2. Dopodiché selezionare il regime desiderato.

3. Toccare il campo per inserire il valore desiderato per
ciascun regime operativo.

3¢ 3 29°C

4. Dopo 5 secondi, il display cambiera automaticamente mo
strando la visualizzazione normale.

€ 3.29c Us.16°c

1. Selezionare il regime desiderato.

2. Toccare e selezionare gli intervalli per 'inizio e/o la fine dei
periodi di riscaldamento.

3. Toccare il campo per impostare I'ora di inizio/fine.
Se i due orari sono coincidenti sara possibile variarli con un
successivo tocco dei campi + e -.

4. Dopo 5 secondi, il display cambiera automaticamente mo
strando la visualizzazione normale.
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Si desidera cambiare il livello di temperatura
ambiente?

Regime di temperatura

Si desidera un regime di funzionamento senza
commutazione dei livelli di temperatura ambiente?

Regime di funzionamento 24h su 24h
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Si desidera attivare lafunzione vacanze?
3. Freccie di modifica

2. Giorni )
ridotto

- Display ed eliminare la funzione vacanza
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Giorni

Si desideratornare alle impostazioni di fabbrica
(Reset)?

Risparmio energetico senza compromettere il
comfort

=

Regime di temperatura

Pulizia del display

Per pulire I'unita utilizzare un panno morbido. Durante la
pulizia del display & consigliabile impostare la funzione di
blocco.
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Appare il simbolo —P,
Quando appare questo simbolo occore sostituire le batterie
entro i prox. 3 mesi.
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1. Regime di funzionamento

Con questo campo, € possibile alternare il regime di
funzionamento dal livello attuale. Il regime attivo, o0 Csara
visualizzato. Usare questa funzione quando I'appartamento
non é occupato.

Il regime selezionato € attivo fino alla prossima commutazione
automatica.

Selezionare uno dei tre campi seguenti, verra mantenuta la
temperatura impostata per il regime richiesto.

23 Continuamente la temperatura di comfort
Continuamente la temperatura di economia
@) Continuamente OFF (standby) con protezione antigelo

Durante i periodi di lunga assenza, & possibile cambiare la
temperatura di economia e impostare il periodo vacanza.

1. Selezionare la “Temperatura di economia”.

2. Selezionare il campo ora sul display.

3. Inserire il numero dei giorni del periodo ferie (0..99).
4. Attendere 5 secondi (o premere il campo dei giorni).

Sul display vengono visualizzati i giorni di ferie e il simbolo
vacanza. Ogni mezzanotte, il contatore sottrae un giorno del
periodo in questione. Quando il contatore arriva a 00, il
regolatore commuta sul regime automatico.

Eliminare la funzione vacanza
Selezionare sul display il campo giorni e impostare il valore
00.

Premere il pulsante posto dietro per 3 secondi: tutti i valori
personalizzati saranno cancellati. Durante il reset (3 secondi)
il display rimmarra acceso, indicando il funzionamento
corretto.

Attenzione: dopo il reset, tutte le impostazioni personali
devono essere re-impostate.

Non impostare una temperatura ambiente superiore ai
21°C

Selezionare @ per inserire il regime economia, anche
durante periodi brevi d'assenza

Arieggiare le stanze per breve tempo con le finestre bene
aperte

Blocco attivato: Premere, brevemente, con un oggetto
appuntito il pulsante di blocco display (max. 1
secondo):apparira questo simbolo O—=e scomparira il campo
di funzione. In questo modo sono escluse le funzioni
d'impostazione mentre tutte le altre funzioni di sistema
rimangono operanti.

Blocco disattivato: Premere, brevemente, con un oggetto
appuntito il pulsante di blocco (max. 1 secondo).

Il blocco del display potrebbe essere usato anche come
protezione da eventuali manomissioni.

Attenzione: Le impostazioni sono memorizzate fino ad un

minuto.

1. Prendere due batterie tipo AA, 1.5 V.

2. Rimuovere l'unita dallo zoccolo ed aprire il vano delle pile.

3. Cambiare le pile.

4. Appoggiare il cronotermostato sul bordo superiore dello
zoccolo e ruotarlo verso il basso premendo il pulsante
inferiore.

Smaltire le batterie in modo appropriato!

La vita delle batterie & approssimativamente di 3 anni.
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