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SIEMENS
.

Synco™ living

Télécommande AFK914/C01

o Téléecommande des différentes fonctions de la centrale d’appartement

e Communication radio basée sur la norme KNX (868 MHz bidirectionnelle)

o Signalisation et confirmation d’état de la centrale d’appartement par LED
de plusieurs couleurs

e Fonctionnement sur pile bouton lithium type CR2032 du commerce

Application
¢ Intégration dans le systéme Siemens Synco™ living
e Permet, suivant la configuration de la centrale d’appartement, la télécommande
de différentes fonctions comme par exemple:
— activer / désactiver la supervision
— déclencher une commande de commutation
— déclencher une alarme d'urgence
— déclencher une alarme de panique
Une télécommande peut déclencher jusqu’a 4 fonctions différentes sur la centrale
d’'appartement. La fonction de chaque touche peut étre configurée séparément
pour chaque télécommande sur la centrale d’appartement.
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Combinaisons d'appareils

La télécommande AFK914/C01 peut étre utilisée avec le systéeme Siemens
Synco™ living. Des informations plus détaillées sur les combinaisons d'appareils
figurent sur la fiche signalétique de la centrale d’appartement.

Commande
Lors de la commande, la quantité, la référence et la désignation doivent étre indi-
quées.

Livraison La télécommande est livrée avec une pile bouton lithium standard type CR2032 et
la notice de montage.

Références Type Référence Désignation

Documentation produit

AFK914/C01 | S55621-H105-C901 Télécommande

Fonctions

La notice d’exploitation et de mise en service de 'AFK914/C01 figure dans la
documentation de la centrale d’appartement.

Fonction principale

Association

Etat de la batterie

En appuyant sur une touche pendant plus de 0,7 s, la télécommande radio est
activée et la LED s’allume en bleu pendant max. 2 s. Le télégramme correspon-
dant est envoyé a la centrale d’appartement et la commande correspondante est
exécutée. Ensuite la centrale d’appartement renvoie un télégramme de confirma-
tion a la télécommande. Pendant environ 2 secondes, la télécommande reste en
veille et attend un accusé de réception. La réception du télégramme de confirma-
tion est signalée optiquement sur la télécommande. La couleur de la LED dépend
de la fonction activée.

Si dans les 2 s, aucun accusé de réception n'est recu de la centrale d’appartement
(temporisation de réception), la LED clignote trois fois en bleu et la télécommande
retourne en veille.

Pour éviter des manipulations erronées (ex. en portant la télécommande dans la
poche du pantalon), les touches doivent étre maintenues pendant au moins 0,7 s,
afin que les télégrammes soient expédiés. Si un télégramme a été envoyé suite a
une pression sur une touche, toutes les touches restent verrouillées, jusqu'a ce
que le télégramme de confirmation soit regu par la centrale d’appartement et que
ce soit indiqué par la LED, ou que la temporisation de réception soit écoulée.

Avec I'association, la télécommande AFK914/C01 est déclarée dans la centrale
d’appartement et lié au systeme radio. L’association se déclenche par pression
simultanée des deux touches du haut pendant 5 a 20 s. Le processus est signalé
par la LED de fonction.

Avec chaque pression sur la touche, I'état de la batterie est testé et transmis a la
centrale d’appartement via télégramme de touche. La LED de fonction signale si la
tension de la batterie descend sous un certain seuil. Le résultat du test est positif,
si la capacité de la batterie suffit pour au moins 100 manipulations (correspond a
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Liaison radio

Veille
(Sleepmode)
Réglages usine

Messages d'erreur /

une veille d’un peu plus d’'un mois avec en moyenne de 2,5 manipulations par
jour).

Le test se déclenche par pression simultanée des deux touches du haut pendant
0,7s a 5s. De cette fagon, la liaison radio avec la centrale d’appartement est
testée. La LED de fonction signale le test en cours.

Si la télécommande n’est pas utilisée associée, elle est en veille (Sleepmode).
Par pression simultanée des deux touches du haut pendant au moins 20s, la télé-
commande AFK914/C01 retourne aux réglages usine. Par la suite elle devra de

nouveau étre associée au systéme.

Si la batterie de 'AFK914/C01 est presque déchargée, un message est transmis a

de service la centrale d’appartement aprés une pression sur la touche et indiqué sur son affi-
cheur. Quand le message de service apparait, la capacité de la batterie suffit en-
core pour au moins 100 manipulations. Sur la télécommande, la LED bleue devient
jaune dans cet état, jusqu'a ce que la batterie soit remplacée. La couleur jaune est
produite par activation simultanée des LED rouge et verte.
Affichage et exploitation
LED tricolore
11—+ 2
3 4
Apergu des fonctions des éléments de commande et d'affichage de 'AFK914/C01:
LED de fonction Fonctions des touches
o Etat de la batterie Fonctions fixes
e Association (Touches 1 et 2 actionnées simultané-
¢ Retour de confirmation / ment)
Timeout e Association
e Supervision active; toutes les fe- e Test liaison radio
nétres et portes surveillées fer- e Dissociation
mées e Réglages usine
° Supierwsmn active; au moms, une Fonctions librement configurables
fenétre ou une porte surveillée ou-
(Touches 1..4)
verte . . . .
CL . o activer / désactiver la supervision
e Supervision inactive X
e déclencher une commande de
commutation
e déclencher une alarme d'urgence
e déclencher une alarme de panique
D'autres informations sur les fonctions et I'utilisation de 'AFK914/C01 figurent dans
la documentation produit de la centrale d’appartement.
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Informations générales

Service /
Changement de batte-
rie

L’AFK914/C01 signale via LED de fonctions si un changement de batterie est né-
cessaire. Le remplacement de la pile bouton de I'AFK914/C01 est décrit dans la
notice de montage jointe no. 74 319 0685 0 (M2731).

Recyclage L’AFK914/C01 est un déchet électronique pour le recyclage au sens de la norme
européenne 2002/96/EG (WEEE) et ne doit pas étre traité comme déchet
ménager. La réglementation nationale applicable doit étre respectée. L'appareil
doit recyclé par les canaux prévus. La législation locale et actuellement en vigueur
doit étre respectée. Les batteries usagées doivent étre déposées aux points de

] , .

collecte prévus a cet effet.

Garantie
Les données techniques sont exclusivement garanties pour le systéme Siemens
Synco™ living. Les combinaisons d'appareils figurent sur la fiche signalétique de la
centrale d’appartement.
En cas d’utilisation de ’AFK914/C01 avec des appareils tiers, I'utilisateur doit
s’assurer du bon fonctionnement. Siemens ne fournit pas de prestation de
garantie ou de service dans ce cas.
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Données techniques

Alimentation

Radio

Normes et reglements

Données de protection

Compatibilité
environnementale

Dimensions

Poids

Matériau du boitier
Couleur du boitier

Conditions
environnementales

Type de batterie

Pile bouton lithium standard CR2032

Durée de vie (capacité 230 mAh)

= 3 ans (avec 2,5 manipulations par jour)

Fréquence 868,3 MHz, bidirectionnelle
Portée 30 m dans un batiment
Protocole KNX compatible RF  KNX'

Conformité C€ - selon
directive CEM
- Immunité, émissions
Directive basse tension
- sécurité électrique
RTTE (Radio & Telecom. Equipment)
- Communication radio

2004/108/EG

- EN 61000-6-1, EN 61000-6-3
2006/95/EG

- EN 60950-1
1999/5/EG

- EN 300220-2, EN 301489-1, EN 301489-3

Classe de protection

Il selon EN 60730

Protection du boitier

2 |P41 selon EN 60529

Degré de pollution

2 selon EN 60730

La déclaration d'environnement de produit
CE1E2731de contient des données sur la
configuration du produit et I'évaluation éco-
logiques (conformité RoHS, composition,
emballage, utilisation de I'environnement,
recyclage)

ISO 14001 (Environnement)

ISO 9001 (Qualité)

SN 36350 (Produits écologiques)
RL 2002/95/EG (RoHS)

voir schémas

Appareil emballé avec accessoires

0,026 kg

Plastique ABS, PC, PMMA

Blanc RAL 9003

Exploitation | Transport Stockage
EN 60721-3-3 |EN 60721-3-2|EN 60721-3-1
Conditions climatiques Classe 3K5 | Classe 2K3 | Classe 1K3
Température -5...+55°C | -25...+70 °C | -20...+65 °C
Humidité 5...95 % h.r..
(sans <95 %h.r. |5...95% h.r.
condensation)
Conditions mécaniques Classe 3M2 | Classe 2M2 | Classe 1M2

Altitude maximale

min. 700 hPa, soit max. 3000 m au-dessus
du niveau de la mer
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Dimensions

Dimensions en mm

A N\ S
&
o &
T}
T}
Y N )
B 28 . 12
6/6 © 2010 Siemens Schweiz AG Sous réserve de modifications
Siemens Télécommande AFK914/C01 CE1N2731fr
Building Technologies 13/05/2011




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


