SIEMENS

Kayttdohjeet fi RDG405KN

RDG405KN - huonetermostaatti, joka kdyttdada KNX-tietoliikkennettd ja mahdollistaa ihanteellisen
huoneldampétilan sdatamisen. Termostaatin kdyttotilat ovat mukavuustila, energiansdastotila ja
suojaustila.

Lisdksi termostaatista voidaan valita automaattinen ajastustila sdddetyn aikataulun mukaan KNX-
vdylan kautta.

Voit kayttda tehdasasetuksia tai tehdd tarvitsemasi muutokset.
Termostaattiin on saatavana ilmanlaadun valvontatoiminto.
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* LVl-asentajan tulee suorittaa konfigurointi
** Tuki vain Synco 700 -paasaatimen kanssa

Huoneen ldampétilan muuttaminen

| aggs) ° Voit nostaa huoneen nykyistd lampétilan asetusarvoa kdantamalla kiertosaadinta
£ myo6tdpdivaan (+) tai alentaa lampétilan asetusarvoa kaantdmalla vastapéivaan(-).

! Termostaatin tilaksi tulee mukavuustila 4.
(\ Saatoalue on 5...40 °C; ja sitd voidaan rajoitta parametreilld P09 ja P10.
(R - \ (katso parametrien asetukset kddntopuolelta).

Termostaatin kayttotilan vaihtaminen

Paina kéyttotilapainiketta toistuvasti, kunnes 4-kuvake on haluamasi kayttotilan
kohdalla.

o— Suojaustila

( @ 1 - Suojaustilassa laite lakkaa kdymasta. Jos huoneldmpétila kuitenkin laskee alle 8
- 4 °C:een, lammitys kytkeytyy paélle suojaamaan huonetta jadtymiselta.

e Termostaatti siirtyy suojaustilaan, kun ikkunakosketin (paikallinen tai KNX-vaylan
kautta) on aktiivinen.

LVI-asentaja voi tarvittaessa muuttaa suojaustilan asetusarvoja:

Asentajan tekemét muutokset: / Pakkassuojaus: C Lampdsuojaus: C

2. Mukavuustila
e Mukavuustilassa termostaatti yllapitad huoneldmpdtilan asetusarvossa, jota
voidaan saataa kiertosaatimella.

e Termostaatti siirtyy mukavuustilaan, kun lasndolotunnistin (paikallinen tai KNX-
vdylan kautta) on aktiivinen (huoneessa oleskellaan).

3. Automaattiajastintila

e Automaattisessa ajastintilassa termostaatti vaihtaa tilan automaattisesti
mukavuustilasta energiansaastotilaan ajastuksen perusteella KNX-vayldn kautta.
Jos ajastus ei ole saatavana KNX-vaylan kautta, mukavuustila korvaa automaattisen
ajastuksen.

4. Energiansaastotila

e Energiansadastotilassa termostaatti yllapitdd huoneldampdtilan alemmassa tai
korkeammassa asetusarvossa, mikd sddstaa energiaa ja kustannuksia.

e Termostaatti voidaan asettaa  energiansadstotilaan  joko  painamalla
kayttotilapainiketta, jos se on kdytossa (P02 = 2), tai KNX-vaylan komennolla.

e Energiansdastotilan asetusarvot on asetettu tehtaalla arvoihin 15 °C lammitysta
varten ja 30 °C jadhdytystd varten. Niitd voidaan sdataa paramtereilld P11 ja P12
(katso parametriasetukset kaantopuolelta).

Tarkeda: Voit asettaa ndma asetusarvot pois padltd; jolloin termostaatti ei ole
aktivoituna, eli kdytdssa ei ole suojaavaa ldmmitys- tai jddhdytystoimintoa.
Jaatymisvaara!

Siirtyminen lammitystilasta jadhdytystilaan Ei tuettu kaikissa kokoonpanoissa

e Siirtyminen lammityksestd jadhdytykseen (tai toisin pdin) tapahtuu
— joko automaattisesti vaihtoanturin avulla, vaihtokytkimelld, etdkdytdssa

vaihtokytkimelld KNX-komennon avulla

— tai manuaalisesti painamalla kayttotilapainiketta.
Vaihto ei ole mahdollista, jos termostaatti on konfiguroitu vain jadhdytykseen tai
vain ldmmitykseen (katso parametri PO1).

e Voit valita jadhdytyksen tai ldmmityksen manuaalisesti (P01=2) painamalla
kédyttotilapainiketta, kunnes 4-kuvake on halutun toiminnon kohdalla.

e Kun vaihto tapahtuu automaattisesti tai valittuna on jatkuva ldmmitys tai
jaahdytys, kuvakkeet 88 kertovat, ettd jarjestelmd lammittad tai jadhdyttaa
parhaillaan.

e Kun vaihto tapahtuu manuaalisesti, kuvakkeet 9 kertovat, ettd jarjestelma
toimii parhaillaan lammitys- tai jaahdytystilassa. Kuvakkeet 3% 4/ E kertovat,
ettd jarjestelmd lammittda tai jadhdyttda parhaillaan.

Puhaltimen naytto

& & -kuvake kertoo, ettd paapuhallin on aktiivinen.

Huomaa: Tuettu vain Synco 700 -pddohjaimen kanssa.



Ajastin ldsndolon ja poissaolon pidentamiseen

Mukavuustilaa ja energiansaastotilaa voidaan pidentaa valiaikaisesti 0,5-9,5 tunnilla ajastimen avulla.

1.

Aseta ajastin pitdamalld kdyttotilan painiketta pohjaan painettuna.
Pida painiketta pohjaan painettuna ja kddnna kiertosaadintd myotdpaivaan tai vastapaivaan.
a) Pidennd mukavuustilaa kddntamalld kiertosdddintd myotapdivaan.

Naytts: P4 0...49:30
b) Pidenné energiansaastotilaa kddntamalld kiertosaadintd vastapaivaan.
Nayts: €4 0..-9:30
2. Vapauta kayttotilapainike, niin tila muuttuu véliaikaisesti, ja tilan muutoksesta kertoo Z—kuvake.

e Kun véliaikainen ajastettu aika on kulunut, termostaatti palaa aikataulun mukaiseen kayttotilaan
vdylan kautta (jos kdytettdvissa). [Iman aikataulua:

— kun pidennetty mukavuustila paattyy 9 uusi kayttotila = energiansédastotila
— kun pidennetty energiansadstotila paattyy 9 uusi kdyttotila = mukavuustila

e Jos energiansddstotilaa ei voida valita kdyttotilapainikkeella, (P02 = 2), sen sijaan kdytetdan
suojaustilaa pidennettyyn poissaoloon.

e Viliaikainen ajastintoiminto poistuu, kun uusi asetus tehd&an.
Véliaikainen ajastus mukavuustilan pidentdmiseen

Kun kayttotilana on energiansdastd (aikataulukomentona KNX-vdyldn kautta tai ulkoisella signaalilla,
kuten avainkortilla), kayttotila voidaan vaihtaa véliaikaisesti takaisin mukavuustilaan painamalla
kayttotilapainiketta.

-kuvake tulee nédkyviin.
Ajastin pysahtyy, kun kéyttotilapainiketta painetaan uudelleen.
Toiminto on kdytettdvissa ainoastaan, kun parametri P02 = 1. Kesto: * P68 = 0...360 min., tehdasasetus = 0 min.
* LVI-asentajan on suoritettava konfigurointi.

Muistutus suodattimien puhdistamisesta ja ulkoisten vikojen nadytto

0 AL1 * Seuraavat vikailmoitukset kertovat ulkoisesta viasta *:

TANEY Qs IAUNEY 4

* LVl-asentajan on suoritettava konfigurointi
Sisdilman laatu (IAQ) -toiminto

Sisdilman laatu (IAQ) -toimintoa kdytetddn ilmanlaadun valvontaan IMS-sovelluksissa. Toiminto
perustuu sdatopellin asennon sdatdmiseen sisdilman hiilidioksidipitoisuuden ja lampétilan perusteella.

Termostaatti valvoo hiilidioksidipitoisuutta KNX-véyldn tai huoneessa tai ilman talteenoton kanavassa
olevien IAQ-antureiden avulla. Jos hiilidioksidipitoisuuden asetusarvo ylittyy, termostaatti avaa
saatopellin ensin vahimmaisasentoon ja avaa sitd suuremmalle vahitellen, jos hiilidioksidipitoisuus
kohoaa edelleen. Kun hiilidioksidipitoisuus saavuttaa ennalta maaritellyn yldrajan, termostaatti avaa
venttiilin suurimpaan asentoon, kunnes hiilidioksidipitoisuus laskee.

Huomaa, ettda myos lampétila vaikuttaa saatopellin asentoon. Sdatopellin aento riippuu siitd, kumpi on suurempi,
lampétilasignaali vai hillidioksiditason signaali.

Nappainlukitus

; =) e Jos ndppadinlukitus on kaytettdvissa (parametri P14 = 2), oikeanpuoleisen
> painikkeen painaminen 3 sekunnin ajan lukitsee tai vapauttaa painikkeet.
‘ Lukituista painikkeista kertoo avainkuvake &=
[ % e Jos automaattinen lukitus on konfiguroitu (P4 = 1), termostaatti lukitsee
| automaattisesti painikkeet 10 sekunnin kuluttua viimeisimmastd saadosta.
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Kayttéonotto (kuuluu LVI-asentajan tehtéviin)

Kéytdssd on useita ohjausparametreja termostaatin toiminnan optimoimiseksi ja sen mukauttamiseksi
kdytettdvddn jarjestelmddn. Téma voidaan tehdd kdyton aikana joko termostaatin painikkeilla tai
kayttamalld kdyttoonottotydkalua.

Ohjausparametrit

{ ] ( A | | S S
Jos haluat muuttaa ohjausparametreja, toimi seuraavasti:
1. Paina oikean- ja vasemmanpuoleista painiketta yhta aikaa vahintaan 3 sekunnin ajan.

[

2. Vapauta painikkeet, ja paina kahden sekunnin kuluessa oikeanpuoleista painiketta uudelleen 3
sekunnin ajan.
Néytolle tulee PO1.

3. Valitse haluamasi parametri kddntamalld kiertosaadinta.

Paina painiketta + (OK). Valitun parametrin nykyinen arvo alkaa vilkkua, ja sitd voidaan muuttaa
kiertosaatimelld.

5. Vahvista valittu arvo painamalla painiketta + (OK), tai peruuta muutos painamalla 9 (Esc).

J%s haluat sddtdad muita parametreja, toista vaiheet 3-5, tai poistu parametrien asetustilasta painamalla
(Esc).

Parametriluettelo

Nro Selite Oletusarvo Asetusalue Asetus
PO1  Ohjaussekvenssi *** 1 =Vain 0 = Vain [ammitys
jadhdytys 1 = Vain jadhdytys

2 = Vaihto lammityksen ja
jadhdytyksen vdlilla, manuaalinen
3 = Vaihto lammityksen ja
jaahdytyksen vililla, automaattinen
P02  Tilan valinta kdyttétilapainikkeella 1 1 = Auto** [ Mukavuustila /
Suojaustila
2 = Auto** | Mukavuustila /
Energiansaastatila /

Suojaustila
P04  Valinta °CI°F 0=°C 0=°C
1 ="F
PO5 Anturin kalibrointi 0,0k -3..43°C
P06 Lampéatilan vakiondyttd 0 =Huoneen 0 = Huoneen lampétila
lampotila 1 = Asetusarvo
P07  Muut kayttajatiedot 0 = Ei naytt6a 0 = Ei ndytt6a

1 =Huoneen lampétila °C / °F
2 = Ulkolampétila (vaylan kautta)
3 =Aika (12 t, vaylan kautta)
4 = Aika (24 t, vaylan kautta)

6 =CO2 ppm
7 = CO2-kuvakkeet
P08 Mukavuustilan perusasetusarvo 21°C 5..40°C
P09  Vahimmaisasetusarvoraja 5°C 5..40°C
mukavuustilassa
P10 Enimmaisasetusarvoraja 35°C 5..40°C
mukavuustilassa
P11 Lammityksen asetusarvo 15°C Pois, 5 °C...WcoolEconomy
energiansaastotilassa
(WheatEconomy)
P12 Jaahdytyksen asetusarvo 30°C Pois, WheatEconomy...40 °C

energiansaastotilassa
(WcoolEconomy)
P14 Nappdinlukitus 0 = Ei kdytossa 0 = Ei kaytossa
1 = Automaattinen
2 = Manuaalinen

P19  CO2-asetusarvo 1000 ppm 0 = ei kdytossa
0... 5000 ppm
P20  CO2 XP 400 ppm 10... 2000 ppm

**  Kun aikataulua KNX-véyldn kautta ei ole, automaattitila vastaa mukavuustilaa.

Ei tuettu kaikissa konfiguraatioissa.
Kaikki lampatila-asetukset voidaan tehda 0,5 °C:een tarkkuudella.
# Tallenna kaikki tekemési muutokset!
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