SIEMENS

® Navod k obsluze RDE100.1RF

RDE100.1RF je bezdratovy regulator prostorové teploty, ktery je uréen pro spolupraci s vicezénovym pfijimacem
RDE-MZ6.

Tyto pfistroje vam umozni nastavit poZadovanou prostorovou teplotu, kdykoliv si pfejete.

K dispozici je nékolik spinacich Sablon, které je mozné pfizpusobit podle vasich individualnich potfeb.

1 Displej
. | Symbol vybitych baterii FIEILIE] Zobrazeni dasu
g'—o 12345671 § °*| Dopoledne: 12-ti hodinovy
® l" s 0] Ochrana proti zamrznuti am format
;; a (vytapéni) je aktivni [ET Odpoledne: 12-ti hodinovy
&‘ F formét
- EEEREEEE, Automaticky rezi
5 y rezim v .
4 050w Y s &asovym programem Ay Powrzen
(2) (3) (4) AUTO  Zobrazeni a nastaveni 0 F Prostorova teplota ve
¢asového programu stupnich Fahrenheita
(5) (6) Prostorova teplota ve
L o
: - & & Komfortni rezim C stupnich Celsia
£ .
533 © ( Utlumovy rezim @ Ovladaci tlagitka uzamknuta
;g Opustit menu Zobrazeni prostorové teploty,
- - mode P zadané teploty, atd.
. , ZonE Zobrazeni zén
=2)  Aktivace externiho vstupu i - o
(Tovarni nastaveni je 1)
Nastaveni trvalé Zadané PR
@ teploty SSS Vytapéni ZAP
@ Nastavenidneacasu J@34yggE7 Den vtydnu 1 = Pondeli
1234561 7 = Nedéle
uj] Nastaveni prazdninového Easové osa
reii mu I
H Aktudlni prostorova teplota
2 Zména druhu provozu
3 Nastaveni
4 Ok
5 Snizeni hodnoty
6 Zvyseni hodnoty
7 Drzak baterii
RDE-MZ6
i Objednava se samostatné
SIEMENS L o iy - - -
[ e

Chcete nastavit ¢as a den?

set Postupujte nasledovné:
ok e Stisknéte set a vyberte O
+ e Stisknéte ok, blika zobrazeni ¢asu

- e Pronastaveni ¢asu stisknéte + nebo —

mode e  Stisknéte ok pro potvrzeni

e Blika den v tydnu, tlacitkem + nebo — vyberte pozadovany den

e  Stisknéte ok pro ulozeni

e  Stisknéte mode pro opusténi menu nebo pockejte, az regulator opusti menu automaticky
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Je vam pfili§ horko nebo chladno?

+

ok
set

mode

Stisknutim tlagitek + nebo — mlzete doasné
zvysit nebo snizit zadanou teplotu v krocich po
0,5 °C /1 °F. Postupujte nasledovné:

e K nastaveni zadané teploty stisknéte +
nebo—.
S nasledujici zménou druhu provozu se
toto nastaveni vrati na pavodni hodnotu.

e Stisknéte ok, set nebo mode pro ulozeni
hodnoty nebo pockejte, dokud regulator
neopusti menu automaticky.

e  Pro uzamknuti zadanych teplot pouzijte
parametry P06 a P08.

Chcete nastavit prazdninovy rezim?

Chcete zménit druh provozu?

set Prazdninovy rezim pouzijte k nastaveni

ok regulatoru na konstantni teplotu béhem vasi
nepritomnosti.

+
e Stisknéte set a vyberte 11|
e Stisknéte ok pro potvrzeni

mode

e  Stisknéte + nebo — pro nastaveni zadané
teploty

e Stisknéte ok pro potvrzeni

e TlacCitky + nebo — nastawvte, kolik dnt
budete na dovolené (Poznamka: 0 =
Prazdninovy rezim VYP)

e Stisknéte ok pro ulozeni

e Jakmile se aktivuje prazdninovy rezim,
zobrazi se na displeji zbyvajici dny

! Poznamka:

Mode Regulator nabizi tyto druhy provozu: Komfort, Pokud se béhem prazdninového rezimu stiskne
Utlum a Automaticky. PFepnuti mezi provoznimi Hlagitko mode, funkce se vypne a zmizi symbol 1]
rezimy Ize ru¢né provést tlaitkem mode. '

* Komfortni reZim je trvala regulace (24 h) Pokud jsou ob& hodnoty komfortni a ttlumové
na komfortni Zadanou teplotu (napf. 20 °C). zadané teploty uzamceny, je nejniz§i uzaméena
Tento rezim vyberte, jestlize chcete udrzovat hodnota Zadana teplota pro prazdninovy rezim.
komfortni teplotu nepfretrzité bez ¢asového Zéadanou teplotu m}iiete nastavit od 5 °C do
programu. Pouziva se napfiklad b&hem nejniz8i uzamknuté hodnoty Zadané teploty.
pFitomnosti uzivatele.
@ Utlumovy rezim je trvalé regulace (24 h) Chcete nastavit svij vlastni éasovy program?
na Utlumovou Zzadanou teplotu (napf. 18 °C).
Tento rezim vyberte, jestlize chcete udrzovat Varianta 1: Rozdilny éasovy program pro kazdy den
utlumovou teplotu nepfetrzité bez asového v tydnu (P11=0)
programu. . e . N
Pouziva se b&hem nepfitomnosti uZivatele, set Kazdému 15—t minutovému intervalu béhem
nebo napfiklad v noci. ok dne mUzete pfifadit Komfortni nebo U_tlun}ovy
+ rezim. Casova osa 0:00 az 24:00 hodin vam
Ao V automatickém rezimu regulator umoini’ nastavit drl.alhy provozu béhem celého
automaticky prepina mezi Komfortni - vybraného dne (dna).
a Utlumovou teplotou podle nastaveného mode Pfiklad:
Casového programu. ® ®
| | Poznamka:
| Ochrana proti zamrznuti je funkce, ktera je v —
pozadi stale aktivni. Jakmile prostorova teplota 0 6 12 18 24
o . .
poklesne pod 5 °C, regulator automaticky ® Zobrazené segmenty: Regulace na komfortni
aktivuje vytapéni a zobrazi se symbolﬁ. teplotu
@ Nezobrazené segmenty: Regulace na
Chcete nastavit trvalé Zadané teploty? atilumovou teplotu
. Pokud je vybrany Automaticky rezim s ¢asovym
set &
¢ Stisknéte set a vyberte @ programem, budou se provozni rezimy

ok e Stisknéte ok pro potvrzeni automaticky pfepinat, jakmile se nastaveny

+ Stisknéte mode pro vybér provozniho program uloZi.

- rezimu, Komfort nebo Utlum Postupuijte nasledovné:

mode e Stisknéte + nebo — k nastaveni trvalé 1) Stisknéte set a vyberte ACUQO_

za.dan(? teploty. i 2) Stisknéte ok pro potvrzeni.

*  Stisknéte ok pro potvrzeni 3) Zobrazi se €asovy program pro Po (1).

e Stisknéte mode pro opusténi menu nebo 4) Stisknte + neb bér d 4 Po (1
pockejte, az regulator opusti menu ) Stisknéte + nebo — pro vybér dne od Po (1)
automaticky do Ne (7).

. . 5) Stisknéte ok pro potvrzeni zvoleného dne a
|| Poznamka: pro za&atek programovani spinacich &astl.
Tyto trvalé Zadané teploty se pouzivaji béhem
Automatického rezimu s ¢asovym programem. Programovani spinacich ¢ast:
6) Stisknéte mode pro vybér provozniho rezimu,
(Komfort nebo Utlum) nebo
7) Pro vySe vybrany provozni rezim nastavte
tlaGitky + nebo — v krocich po 15 minutach
Casovy program.
8) Stisknéte ok pro ulozeni €asového programu.
9) Opakujte kroky 4-8 pro ostatni zbyvajici dny
(pokud je tfeba); nebo
10) Stisknéte mode pro opusténi menu nebo
pockejte, az regulator opusti menu
automaticky.
2/4 Navod k obsluze CB1B1432cs_02 / 2017-04-18 Siemens Building Technologies



Varianta 2: Stejny ¢asovy program pro vsech 7 dnu

(P11=1)
set Pro vSech 7 dnli mizete €asovy program nastavit
ok najednou.
+ Priklad:
- ) @
mode
—

|

0 6 12 18 24

® Zobrazené segmenty: Regulace na komfortni

teplotu

@ Nezobrazené segmenty: Regulace na
Gtlumovou teplotu

Postupuijte nasledovné:

1) Nastavte parametr (P11=1). Viz. ¢ast ,,Chcete
zmeénit regulacni parametry ?“

2) Stisknéte set a vyberte QO.

3) Stisknéte ok pro potvrzeni.

4) Zobrazi se ¢asovy program pro Po (1) — Ne (7).

5) Stisknéte ok pro zacatek nastaveni ¢asového
programu.

Programovani spinacich ¢asu:
6) Stisknéte modg pro vybér provozniho rezimu,
(Komfort nebo Utlum) nebo

7) Pro vySe vybrany provozni rezim nastavte
tlaGitky + nebo — v krocich po 15 minutach
Casovy program.

8) Stisknéte ok pro ulozeni ¢asového programu.

9) Stisknéte mode pro opusténi menu nebo
pockejte, az regulator opusti menu automaticky.

)

Varianta 3: Casovy program pro 5 a 2 dny (P11=2)

set Muzete nastavit Casovy program najednou pro
ok Pondéli az Péatek a pro Sobotu aZ Nedéli.
+ Priklad:
- @ @
mode
—

0 6 12 18 24
® Zzobrazené segmenty: Regulace na
komfortni teplotu

@ Nezobrazené segmenty: Regulace na
Utlumovou teplotu

Postupuijte nasledovné:

1) Nastavte parametr (P11=2). Viz. ¢ast
»Chcete zménit regula¢ni parametry ?*

2) Stisknéte set a vyberte ACU?O.

3) Stisknéte ok pro potvrzeni.

4) Zobrazi se ¢asovy program pro Po (1) — Ne
(5).

5) Stisknéte + nebo — pro vybér ¢asového
intervalu, Po (1) az Pa (5) nebo So (6) az Ne
).

6) Stisknéte ok pro potvrzeni zvoleného

¢asového intervalu a pro zacatek
programovani spinacich ¢asu.

Programovani spinacich ¢asu:
7) Stisknéte modq pro vybér provozniho rezimu,
(Komfort nebo Utlum) nebo
8) Pro vySe vybrany provozni rezim nastavte
tlaGitky + nebo — v krocich po 15 minutach
Casovy program.

9) Stisknéte ok pro uloZeni asového programu.

10) Opakuijte kroky 5-9 pro ostatni ¢asové
intervaly (pokud je tfeba); nebo

11) Stisknéte mode pro opusténi menu nebo
poCkejte, az regulator opusti menu
automaticky.

)

Tovarni nastaveni tydenniho ¢asového

programu
Nastave | Den/dny | Komfortni rezim Utlumovy reZim
ni Po (1) - | 6:00 - 8:00 hod 22:00 - 6:00 hod
z vyroby | P& (5) 17:00 — 22:00 hod | 8:00 — 17:00 hod

So (6) — [7:00 — 22:00 hod 22:00 — 7:00 hod

Ne (7)

Zobrazil se na displeji symbol 1 ?

Symbol 1 se zobrazi, jestlize jsou vybité baterie.

Vymeénite je za 2 nové alkalické baterie typu AAA.

Postupuijte nasledovné:

o Vezméte 2 nové alkalické baterie typu AAA.

e Vysunte drzak baterii, vyjméte baterie, vlozte nové
baterie a do 1,5 minut zasunte drzak baterii zpét

e Vyhité baterie likvidujte v souladu s predpisy pro
nakladani s nebezpe¢nymi odpady.
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Chcete uzamknout ovladaci tla¢itka?

Pro uzamknuti ovliadacich tlacitek stisknéte a
podrzte tlacitko mode alespon na 7 sekund. Pro
odemknuti postupuijte stejné.

Kdyz jsou tlagitka uzamknuta, pracuje regulétor
normalné. Neni ale mozné provadét jakékoliv
zmény nastaveni, dokud se tlacitka opét
neodemknou.

mode

Chcete navazat komunikaci mezi vysilaéem a
pfijimaéem?

+ Postupuijte dle navodu dodaného s modulem
RDE-MZ6.

learn

mode

Chcete zménit nastaveni regulacnich parametrti?

+ Jestlize chcete zménit regulaéni parametry,
postupuijte nasledovné:

ok
mode

e  Stisknéte na 5 sekund soucasné tlacitka
+a-.

e Uvolnéte je, v dolni ¢asti se zobrazi
parametr "P01"

e Tlacitky + nebo — vyberte parametr, ktery
chcete upravit

o Tlacitkem ok potvrdte vybér tohoto
parametru

o Tlacitkem + nebo — nastavte hodnotu

e Tlagitkem ok potvrdite a ulozite
nastavenou hodnotu.

e  Stisknéte mode pro opusténi menu
Upravy parametr(l bez ulozeni
nastavenych hodnot nebo pockejte, dokud
regulator neopusti menu automaticky.

N\ Typy nauspory bez ztraty komfortu

e Bé&hem topné sezdny zvolte Automaticky rezim a
nastavte ¢asovy program podle bézného provozu vasi
domaécnosti

e Béhem del3i nepfitomnosti a béhem letniho obdobi
nastavte Utlumovy rezim

Seznam regulaénich parametri

-

Parametr | Popis Rozsah nastaveni

¢. (tovarni nastaveni)

PO1 Format ¢asu 1 =24:00 hod (tovarni nastaveni)

2 =12:00 AM/PM

P02 Volba °C nebo °F 1 = °C (tovarni nastaveni)

2=°F

P03 Zaobrazeni teploty 1 = prostorové teplota (tovarni
na displeji nastaveni)

2 = zadana teplota

P04 Kalibrace -3..3°C

teplotniho €idla V krocich po 0,5 °C
(-6...6 °F, po 1 °F)
Nastaveni z vyroby: 0 °C

P06 Uzamknuti 0 = VYP (tovarni nastaveni)
komfortni zadané 1 = ZAP - uzamknuti trvalé
teploty zadané teploty

P08 Uzamknuti 0 = VYP (tovarni nastaveni)
Utlumové zadané 1 =ZAP - uzamknuti trvalé
teploty Zadané teploty

P09 Akusticka 0=VYP
signalizace 1 = ZAP (tovarni nastaveni)

P10 Zobrazeni symbolu | 0 = VYP (tovarni nastaveni)
Ochrany proti 1=2ZAP
zamrznuti

P11 Typ Easového 0 = Jednotlivé dny (tovarni
programu nastaveni)

1 =VsSech 7 dnl stejné
2 =5-2dny stejné

P12 Pravidelné 0 = VYP (tovarni nastaveni)
proto€eni Cerpadla | 1 = ZAP
(ochrana proti
zatuhnuti)

P14 X1 Vstup pro 0 = VYP (tovarni nastaveni)
externi signal 1 = Oddélené teplotni &idlo

2 = DigitaIni vstup

P15 Omezeni teploty 0 = VYP (tovarni nastaveni) <+

1=ZAP

P16 Maximalni teplota 25...60 °C, po 1 °C nebo
pro omezeni 77...140 °F, po 1 °F <+
podiahového Nastaveni z vyroby: 30 °C
vytapéni

P17 Okenni kontakt 0 = Spinaci (NO) (tovarni

> nastavent)

1 = Rozpinaci (NC)

P19 Poradové ¢islo 0 = zadné zobrazeni zény (RF
prostorové off)
jednotky 1 =zbna ¢Cislo 1 (pro standardni

RF) (tovarni nastaveni)
6 = Zona Cislo 6

P20 Aktivace RF 0 = VYP (tovarni nastaveni)
spojeni 1=ZAP

P21 Interval snimani 0,2=0,25s
dotykovych tlaCitek | 0.5=0,5s
Poznamka: 1.0 = 1,0 s (tovarni nast.)
CastgjSi snimani 15=15s
dotykovych tlacitek
sniZuje Zivotnost
baterii.

P22 Navrat 0 = VYP (tovarni nastaveni)
k tovarnimu 1 = Reset na tovarni hodnoty
nastaveni

P23 Informace o verzi Neni mozné zadné nastaveni
software

P78 Regulaéni 0 = Zap/Vyp, 1.0K
algoritmus 1 =Zap/Vyp, 0.3K

2 = Pl Rychly
3 =PI Stfedni
4 = Pl Pomaly (tovarni nastaveni)

P89 Optimalizace 0,0.5,..24h
zapnuti Nastaveni z vyroby: 0 h

P90 Optimalizace 0,05,..6h
vypnuti Nastaveni z vyroby: 0 h
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