
REV17..

  Manual de instruções
REV17.. - controlador da temperatura do ambiente de 7 dias com selecção do dia da semana/fim-
de-semana para a temperatura certa na altura certa. As definições de fábrica já proporcionam um
conforto de utilização ideal. Pode ajustar facilmente o controlador às suas necessidades com o
visor de textos claros e assistido pelo utilizador, bem como com o cursor de selecção de
programas.
Ao posicionar o regulador dê atenção ao seguinte:

· Certifique-se de que não existem outros factores de influência a influenciar o sensor de temperatura da
 unidade de ambiente (não podem existir influências de radiação solar e de outras fontes de calor ou frio).
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Dia da semana

Substituir pilhas

Relógio rádio Data Definição: 1-5, 6-7
activo Leitura: 1..7

Visor da hora
Telecomando activo
Modo Holidays (férias)

Modo Info

Modo Instalador

Símbolos de valores
de referência da
temperatura

Visor de texto

Alarme

Modo aquecimento

Padrão de comu-
tação c/ cursor hora

Modo automático
Modo Festa activo
Modo Dia de Excepção
Modo conforto contínuo

°C ou °F
Modo economia contínua
de energia
Aquecimento ligado
Modo protecção gelo
Visor da temperatura
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Tecla de
selecção do
modo de
funcionamento:
- Automático
- Dia excepção
- Modo conforto
- Modo econ.
  energia
- Modo
  protecção gelo

Tecla Info

Aumentar valores, acertar hora
ou fazer uma selecção

Mudar entre as funções
Conforto e temperatura de
economia de energia (activa até
à hora de comutação seguinte)
e Festa

Diminuir valores, acertar hora
ou fazer uma selecção

Cursor selecção de programas

RUN
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Se o modo de funcionamento seleccionado não suportar a definição, o visor da hora indica PASS.

Símbolos especiais apresentados
O visor do controlador pode apresentar os seguintes símbolos especiais:

Aparece o símbolo ?

O alarme indica um erro!

Pressione o botão Info e verifique a mensagem de erro (por exemplo, sinal rádio do relógio, ligação do rádio
ao receptor, etc.). Contacte um técnico conforme necessário.

Aparece o símbolo ?
Este símbolo indica-lhe que tem de substituir as pilhas no prazo de 3 meses.

Insira 2 pilhas alcalinas novas do tipo AA, 1,5 V da seguinte forma:

Retire o controlador da base; abra o compartimento das pilhas na parte de trás; retire as pilhas gastas; insira
as pilhas novas e volte a colocar o controlador na base.

Atenção: A data e a hora são retidas durante no máximo 1 minuto.
(Todas as outras definições são fixas e mantêm-se inalteradas!)

Elimine as pilhas em conformidade com os regulamentos aplicáveis.

Aparece o símbolo  ?
O símbolo de relógio rádio só aparece se o receptor estiver configurado e activado
para receber o sinal horário de Frankfurt (Alemanha). Um símbolo permanente indica
que tanto a data como a hora do controlador estão sincronizadas com o relógio rádio
de Frankfurt (DCF77).
O símbolo fica intermitente se o sinal não for recebido durante mais de 1 semana.

Aparece o símbolo ?

O controlador está no modo Aquecimento  .

Colocação ao serviço do controlador e arranque rápido
O controlador contém um padrão de comutação de aquecimento e valores de
temperatura definidos de fábrica.

Proceda do seguinte modo para a colocação ao serviço inicial

Retire o controlador da base e tire a fita preta isoladora das 2 pilhas: o
controlador liga-se automaticamente. Volte a colocar o controlador na base.

Depois do arranque, aparece uma mensagem de boas-vindas durante cerca
de 2 minutos. Pressione um botão para interromper a mensagem. A selecção
do idioma começa com “ENGLISH“ (Inglês) (definição de fábrica). Pressione

 ou  até surgir o idioma pretendido. Pressione  ou desloque o
cursor para aceitar o idioma.

Cursor na posição 1 (acertar a hora): pressione  ou  para acertar a
hora.

Nota: Não precisa de introduzir a hora quando estiver equipado o receptor
DCF77 para o sinal horário de Frankfurt (Alemanha).

Cursor na posição 2 (data: dia/mês/ano): pressione  ou   para acertar
a data.

Nota: Não precisa de introduzir a hora quando estiver equipado o receptor
DCF77 para o sinal horário de Frankfurt (Alemanha).

RUN
Desloque o cursor o máximo para a direita para a posição RUN (executar)
(única forma para fechar a tampa).

Defina o modo de funcionamento com ao tecla de selecção do modo de
funcionamento.

A definição de fábrica é .

Dobre o manual de instruções e volte a colocá-lo na base.
Ligar a iluminação do visor, verificar mensagens de erro ou outras
informações importantes

Pressione uma vez o botão Info para activar a retroiluminação do visor. A
retroiluminação apaga-se automaticamente após um curto período de
tempo.
Se continuar a pressionar o botão Info, activa-se o visor de informação:

 acende-se. O dispositivo mostra em primeiro lugar as mensagens de
erro pendentes e, de seguida, as informações importantes (por exemplo,
programas de comutação, etc.).

Alterar o nível da temperatura no mesmo programa de comutação,
ou encontra-se ausente durante um determinado período de tempo?

No programa de comutação horária, pressione este botão para passar do
nível de temperatura actual para o seguinte e vice-versa.

Para poupar energia, active rapidamente a temperatura de economia de
energia quando sai brevemente do apartamento.

A alteração aparece no visor. Esta alteração é válida apenas até à hora de
comutação seguinte.

Sugestões para poupar energia sem diminuir o conforto
· Aqueça os ambientes no máximo a 21 °C.

· Utilize  para comutar para a temperatura de economia de energia mesmo se
estiver ausente apenas por breves momentos.

· Areje os ambientes brevemente, mas com as janelas totalmente abertas.

Regulação RED
A Siemens Switzerland Ltd. declara que o tipo de equipamento rádio REV17..
cumpre a Diretiva 2014/53/EU. O texto completo da declaração de conformidade EU
está disponível em www.siemens.com/download?A6V10223312.
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Seleccionar o modo de funcionamento

Pressione a tecla do modo de funcionamento  para seleccionar um dos 5 modos.

Modos de funcionamento com programa horário

O controlador oferece programas horários Automáticos e de Dia de excepção .

Está demasiado quente/frio?

Pressione  ou  para definir a temperatura. A definição é temporária e só estará
activa até o controlador activar a alteração seguinte.

Nota: Para definir os seus próprios programas, consulte: "Introduzir temperaturas e
horas de comutação personalizadas".

Modos de funcionamento contínuo

O controlador oferece os modos de funcionamento contínuo "Modo de conforto contínuo“ ,

"Modo de economia de energia contínua“  e o modo de protecção de gelo .
Está demasiado quente/frio?

Pressione  ou  para definir uma temperatura contínua.

Introduzir a data e a hora

Cursor na posição 1 (acertar a hora): pressione  ou  para acertar a hora.

Cursor na posição 2 (data: dia/mês/ano): pressione  ou  para acertar a data.

RUN Reponha o cursor na posição RUN (executar).

Nota: Não precisa de introduzir a data e a hora quando estiver equipado o receptor
DCF77 para o sinal horário de Frankfurt (Alemanha). O visor da hora apresenta
PASS.

Introduzir temperaturas e horas de comutação personalizadas
O controlador tem três padrões diferentes de comutação que podem ser atribuídos aos blocos
dos dias da semana 1-5 ou ao bloco do fim-de-semana 6-7.
Efectue as seguintes operações:

Seleccione o modo de funcionamento  ou .

Cursor na posição 3 (dias da semana , fim-de-semana ): pressione
 ou  para seleccionar o bloco pretendido.

Cursor na posição 4 (número de fases de conforto): pressione  ou
para definir o número de fases de conforto.

Cursor na posição 5 (hora de início da fase conforto 1): pressione  ou
para definir a hora de início.

Cursor na posição 6 (temperatura da fase conforto 1): pressione  ou
para definir a temperatura.

Cursor na posição 7 (hora de fim da fase conforto 1): pressione  ou
para definir a hora de fim.

, ,

, ,

Posições 8…10 do cursor (fase conforto 2) e posições 11…13 do cursor (fase
conforto 3): mesmo procedimento acima referido para a fase conforto 1.

Cursor na posição 14 (temperatura de economia de energia nos programas de
comutação horária Automático e Dia de excepção): pressione  ou
para definir a temperatura.

Nota: A temperatura de economia de energia é válida de Segunda a Domingo.
Não depende do modo de funcionamento "Economia de energia
contínua".

RUN Desloque o cursor para a posição RUN (executar) e feche a tampa.

Notas (por exemplo definições individuais):

Introduzir férias ou ausência
Pode introduzir o início, a temperatura e o fim das suas férias. O controlador comuta para a temperatura
definida para férias no início das férias e regressa ao modo de funcionamento predefinido o final das
férias.

Durante o modo Férias, o símbolo  fica intermitente e é apresentado o final das férias.

Efectue as seguintes operações:

Cursor na posição 15 (início da ausência): pressione  ou  para definir o início das férias
(data).

Cursor na posição 16 (temperatura durante a ausência): pressione  ou  para definir a
temperatura efectiva durante as férias.

Cursor na posição 17 (fim da ausência): pressione  ou  para definir o fim das férias
(data).

RUN
Desloque o cursor de novo para a posição RUN (executar). O símbolo  aparece à esquerda

do símbolo .

Para sair prematuramente do modo Férias, pressione , , ,  ou desloque o cursor.

Introduzir a temperatura para telecomando activo
Com telecomando, pode seleccionar livremente a temperatura. A activação do telecomando permite
imediatamente o controlo para a temperatura de funcionamento remoto independentemente do modo de
funcionamento actual. Depois de desligar o telecomando, o dispositivo regressa ao modo de
funcionamento definido.

O símbolo  fica intermitente com o telecomando activo.

Efectue as seguintes operações:

Cursor na posição 18 (temperatura para o telecomando activo): pressione  ou  para
definir a temperatura para o telecomando activo.

RUN Desloque o cursor de novo para a posição RUN (executar).

Repor as definições de fábrica

Pressione  e  em conjunto com a tecla do modo de funcionamento  durante 3
segundos. As definições horárias e temperaturas são todas repostas nos valores predefinidos.
O relógio inicia-se às 12:00.

Atenção:  as definições personalizadas perdem-se todas!

Definições de fábrica: Aquecimento

, , , 20 °C

, 16 °C

8 °C

, 12 °C

Definições de fábrica: horas de comutação
Fases de
conforto P1 P2 P3 P4 P5 P6

1. 07:00 23:00 PASS PASS PASS PASS
2. 06:00 08:00 17:00 22:00 PASS PASS
3. 06:00 08:00 11:00 13:00 17:00 22:00

Activar o modo Festa

Só pode activar o modo Festa nos modos de funcionamento  e . No modo Festa, o dispositivo
controla qualquer temperatura seleccionável durante qualquer período seleccionável.

No modo Festa, o símbolo  é apresentado juntamente com o fim do modo Festa.
Efectue as seguintes operações:
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1. Pressione  durante 3 segundos.

2. Pressione  ou   para definir a duração do modo Festa. O modo Festa pode ter
uma duração máxima de 9 horas. A introdução é aceite após 20 segundos ou quando
pressionar .

3. Pressione  ou  para definir a temperatura.
4. O modo Festa termina automaticamente após o final do período de duração Festa ou

quando pressionar  ou .
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