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BATIGYR®

Sonde de
température ambiante RCE86.72

La sonde de température ambiante est utilisée dans les régulations de température am-
biante, avec les régulateurs BATIGYR®  RCE86.2.../NG et RCE86.4.../NG.

Pour passer commande, indiquer la désignation et la référence de la sonde.

La sonde de température ambiante peut se combiner avec les appareils suivants:

Nom Type Fiche

Régulateur d'ambiance RCE86.2/NG, RCE86.21/NG 3532
Régulateur d'ambiance RCE86.4/NG, RCE86.41/NG 3534

La sonde est conçue pour un montage mural.

Elle comprend trois parties : un capot en matière plastique gris pâle, un socle noir et
une carte imprimée fixée dans le capot du boîtier.

La carte contient l'élément sensible et les connexions aux bornes à vis pour l'alimenta-
tion et la communication avec le régulateur d'ambiance.

Le socle du boîtier sert de platine de montage sur laquelle vient se clipser le capot.

Lieu de montage : mur intérieur de la pièce où il faut régler la température ; si possible
sur le mur opposé au ventilo-convecteur.

Éviter de monter la sonde dans des niches ou sur des étagères, derrière des rideaux,
au-dessus ou à proximité de sources de chaleur. Ne pas exposer la sonde au soleil.

Étanchéiser la gaine, côté sonde, afin de ne pas y produire de courants d'air pouvant
influer sur la sonde.
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Plage d'utilisation 5...35 °C
Elément sensible Thermistance CTP
Conditions ambiantes

Fonctionnement selon IEC 721-3-3
Conditions climatiques classe 3K5

Température 0...50 °C
Humidité < 85 % h.r.

Transport selon IEC 721-3-2
Conditions climatiques classe 2K3

Température −25...+65 °C
Humidité < 95 % h.r.

Conditions mécaniques classe 2M2
Compatibilité électromagnétique

rayonnements parasites EN 50 081-1
sensibilité aux influences parasites EN 50 082-2

Conformité  selon la directive CEM 89/336/CEE
Normes relatives aux produits

Appareils électriques automatiques de régulation
et de commande à usage domestique et similaire EN 60 730

Classe de protection III, selon EN 60 730
Type de protection IP 30, selon EN 60 529
Bornes de raccordement pour 1 x 2.5 mm2

Longueur de ligne admissible pour
signal et alimentation 30 m

Masse (poids) env. 0,08 kg
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1,2 Entrées et sorties de signaux de communication de / vers le régulateur d'am-
biance RCE86.../NG

3, 4 Alimentation "Sonde d'ambiance"
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Bornes de
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Encombrements

Dimensions en mm  2000 Siemens Building Technologies AG Sous réserve de modifications


