
Sinorix™ 

CYF-20-300-N2, CYF-80-300-xx, CYF-140-300-xx,  

CYE-xx-300-N2 

IG-01, IG-55, IG-100, IG-541 

Bouteille équipée d’une vanne et d’un chapeau de protection 

● Bouteilles 300 bar 
Pression nominale : 300 bar / Pression d’épreuve : 450 bar 

● Plusieurs gaz et mélanges de gaz disponibles : IG-01, IG-55, IG-100, IG-541 

● Utilisation pour l’extinction 

● Disponible en plusieurs tailles / capacités 

 
  

A6V11561293_fr--_e Smart Infrastructure 

2026-03-16   
 



 

 

2 

Siemens Schweiz AG  A6V11561293_fr--_e 

  2026-03-16 
 

 

Application 
Ces produits doivent être exclusivement utilisés dans les systèmes fixes d'extinction 
automatiques à gaz Sinorix™. 
 

Fonctions 
La bouteille est vide ou contient l’un des gaz ou mélanges de gaz suivants : 

● IG-01 (argon)  

● IG-55 (azote et argon) 

● IG-100 (azote) 

● IG-541 (azote, argon et CO2) 

La bouteille est utilisée seule ou en batterie de bouteilles. 

La bouteille équipée, c’est-à-dire la bouteille, sa vanne et son chapeau de protection, est 
réalisée en conformité avec la directive européenne sur les équipements sous pression 
transportables (DESPT 2010/35/UE). La vanne et la bouteille sont marquées π (pi). 

Un chapeau assure la protection de la vanne lors du transport, de la manipulation et du 
stockage de la bouteille. 
 

Vue d'ensemble 
 

 

 

 

Rep. Description Rep. Description 

1 Vanne  3 Ogive 

2 Bouteille 4 Chapeau de protection 
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Le gaz ou le mélange de gaz contenu dans la bouteille, ou destiné à 
remplir la bouteille, ainsi que la couleur d’ogive correspondante sont 
indiqués à la section Caractéristiques techniques. 

 

Informations produit 
 

Désignation Description Code produit 

CYF-20-300-N2 Bouteille équipée - 20 L, 300 bar, IG-100 S54476-C680-A3 

CYF-80-300-N2 Bouteille équipée - 80 L, 300 bar, IG-100 S54476-C680-A2 

CYF-80-300-AR Bouteille équipée - 80 L, 300 bar, IG-01 S54476-C683-A1 

CYF-80-300-541  Bouteille équipée - 80 L, 300 bar, IG-541 S54476-C686-A1 

CYF-80-300-55 Bouteille équipée - 80 L, 300 bar, IG-55 S54476-C689-A1 

CYE-80-300-N2 Bouteille équipée - 80 L, 300 bar, IG-100 (vide) S54476-C680-A12 

CYF-140-300-N2  Bouteille équipée - 140 L, 300 bar, IG-100 S54476-C640-A1 

CYF-140-300-AR Bouteille équipée - 140 L, 300 bar, IG-01 S54476-C643-A1 

CYF-140-300-541 Bouteille équipée - 140 L, 300 bar, IG-541 S54476-C646-A1 

CYF-140-300-55 Bouteille équipée - 140 L, 300 bar, IG-55 S54476-C649-A1 

CYE-140-300-N2 Bouteille équipée - 140 L, 300 bar, IG-100 (vide) S54476-C640-A11 

 
 

Produits associés 
Vanne compatible 
 

Désignation Description Code produit 

F230-IG300 Vanne F2303000 S54476-B500-A3 

F230-IG300-VU Vanne F2303300 S54476-B510-A4 

 
 

Documentation produit 
 

Type Titre Réf. document 

Montage Sinorix™ NXN SDT-IG-x-200, IG-x-300 A6V101065532 

Montage Sinorix™ NXN CDT-IG-x-200, CDT-IG-x-300 A6V101065426 

Ingénierie, Installation, 

Exploitation, Maintenance 

Sinorix™ NXN CDT-IG-x-200, CDT-IG-x-300 A6V12758454 

 

Les documents connexes tels que les déclarations de compatibilité environnementale, les 
déclarations de conformité, etc., sont accessibles sur Internet à l'adresse suivante : 

www.siemens.com/bt/download 

 

 

http://www.siemens.com/bt/download
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Remarques 
 

Sécurité 
Ce produit doit être exclusivement installé par du personnel spécialisé habilité Siemens, 
possédant de l’expérience dans la conception, l’installation et la maintenance de systèmes 
d’extinction automatique. Lors de l'installation, il convient de s'assurer : 

● que le produit est installé en conformité avec les règlements de prévention des accidents et 
les règlements nationaux en vigueur, 

● que ce produit est utilisé conformément à sa destination, 

● que tout danger est évité,  

● que les prescriptions Siemens sont respectées (instructions de montage, notices techniques, 
mise en service, notices d’utilisation), 

● que les utilisateurs ont reçu et compris les informations relatives à ce produit. 

Lors de la mise en service, s'assurer de respecter les législations en vigueur, les 
réglementations techniques, les directives de sécurité. 

Le non-respect des prescriptions Siemens peut entraîner des blessures graves ou des 
dommages matériels importants, pour lesquels Siemens ne peut être tenu responsable. 

Siemens se réserve à tout moment le droit de modification et/ou d'améliorations techniques. 

Transport 

● Ne pas transporter la bouteille si la vanne est équipée de déclencheurs. 

● S’assurer que tous les bossages de la vanne sont obturés avec des bouchons Siemens. 

● Toujours transporter la bouteille équipée de son chapeau de protection. 

● Ne jamais faire tomber la bouteille. 

● Ne jamais entrechoquer des bouteilles. 

● Respecter la réglementation en vigueur concernant le transport. 
 

Installation 
● Placer la bouteille dans son support de fixation. 

● Ajuster l’orientation de la sortie de vanne si besoin. 

● Fixer la bouteille dans le support de fixation. 

● Retirer le chapeau de protection (uniquement au moment de monter les produits sur la 
vanne). 
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Maintenance 

Stockage avant mise en service 

● Entreposer les bouteilles dans un local propre, ventilé, disposant d’éclairage, à l'abri des 
intempéries (pluie, rayonnement solaire, fortes variations de température, etc.). 

● Entreposer les bouteilles à une température stabilisée (voir la section Caractéristiques 
techniques). 

● Toujours entreposer les bouteilles équipées de leur chapeau de protection. 

● Maintenir les bouteilles en place par des sangles ou les mettre en panier (et les sangler dans 
le panier). 

● S’assurer que le remplacement et la maintenance des bouteilles sont possibles à tout 
moment : s’assurer que rien n’empêche l’accès aux bouteilles. 

Inspection 

● Vérifier le bon état du produit. 

● Comparer la pression indiquée sur le manomètre avec les valeurs indiquées sur l'étiquette de 
consignes de la bouteille, en tenant compte de la température de la pièce au moment du 
contrôle. 

– Si la pression est inférieure de 10 % ou plus à la pression nominale de la bouteille pour 
la température ambiante constatée, remplacer la bouteille. 

 

 

La fréquence d’inspection du produit est soumise à la réglementation 
locale en vigueur. Pour plus d’informations, se reporter à la documentation 
de maintenance. 

 

Mise en sécurité 

● Avant manipulation, démontage ou transport, mettre la bouteille en sécurité. 

Après un déclenchement 

● Mettre l’installation en sécurité. 

● Remplacer la bouteille par une bouteille identique. 

 

 

Se reporter aux instructions de maintenance pour obtenir les procédures 
détaillées. 

 

Contrôle réglementaire 

Dépend des règles applicables dans le pays. Respecter la réglementation ADR en cas de 
transport de la bouteille par la route. 

● Réaliser un contrôle périodique conformément aux instructions Siemens. 
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Caractéristiques techniques 

Bouteille 20 l 
 

Données techniques 

Capacité 20 l +5/-0 % 

Pression d’épreuve 450 bar 

Vanne F230-IG300 / F2303000 

F230-IG300-VU / F2303300  

Raccord pour montage de la vanne W28,8 x 1/14ʺ, 25E taraudé (ISO 11363-1) 

Filetage de la sortie de vanne M24x1,5 

Filetage du collet W80 x 1/11ʺ (ISO 11117) 

Étanchéisation PTFE 

Matériaux 

Bouteille 

Vanne 

Chapeau de protection 

 

Acier forgé sans soudure 34CrMo4 

se reporter à la fiche produit 

Oui 

Conception  Conforme ISO 9809-2:2010 

Température d'utilisation -20 °C à +50 °C, sans condensation 

Température de transport et de stockage 

Bouteille pleine 

Bouteille vide 

 

-30 °C à +55 °C, sans condensation 

-40 °C à +65 °C, sans condensation 

Couleur bouteille (+ référence) Rouge (RAL 3000) 

Épaisseur de la couche de peinture 80 µm 

Poids à vide, sans vanne 30 kg ±10 % 

 

 

Remplissage (1) 

Agent extincteur IG-100 

Charge maximale 6,2 kg 

Volume standard à 15 °C, 1,01325 bar 5,2 Nm3 

Pression à 15 °C (2) 

Minimale 

Nominale 

Maximale 

 

300 barg  

300 barg  

310 barg  

N° ONU UN 1066 

Couleur d’ogive (+ référence) Noir (RAL 9005) 

 

 

(1) Caractéristiques des gaz selon VdS 2380, ISO 14520 et NFPA 2001 

(2) bar(g) = bar(gauge) 
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Bouteille 80 l 
 

Données techniques 

Capacité 80 l +5/-0 % 

Pression d’épreuve 450 bar 

Vanne F230-IG300 / F2303000 

F230-IG300-VU / F2303300  

Raccord pour montage de la vanne W28,8 x 1/14ʺ, 25E taraudé (ISO 11363-1) 

Filetage de la sortie de vanne M24x1,5 

Filetage du collet W80 x 1/11ʺ (ISO 11117) 

Étanchéisation PTFE 

Matériaux 

Bouteille 

Vanne 

Chapeau de protection 

 

Acier forgé sans soudure 34CrMo4 

se reporter à la fiche produit 

Oui 

Conception  Conforme ISO 9809-2:2010 

Température d'utilisation -20 °C à +50 °C, sans condensation 

Température de transport et de stockage 

Bouteille pleine 

Bouteille vide 

 

-30 °C à +55 °C, sans condensation 

-40 °C à +65 °C, sans condensation 

Couleur bouteille (+ référence) Rouge (RAL 3000) 

Épaisseur de la couche de peinture 80 µm 

Poids à vide, sans vanne 103 kg ±10 % 

 

 

Remplissage (1) 

Agent extincteur IG-01 IG-55 IG-100 IG-541 Vide (IG-100) 

Désignation CYF-80-300-AR CYF-80-300-55 CYF-80-300-N2 CYF-80-300-541 CYE-80-300-N2 

Charge maximale 40,9 kg 32,2 kg 24,7 kg 33,3 kg 0 kg (vide) 

Volume standard 

à 15° C,  

1,01325 bar 

24,2 Nm3 22,4 Nm3 20,9 Nm3 23,5 Nm3 0 Nm3 (3) (vide) 

Pression à  

15 °C (2) 

Minimale 

Nominale 

Maximale 

 

 

300 barg  

300 barg  

310 barg  

 

 

300 barg  

300 barg  

310 barg  

 

 

300 barg  

300 barg  

310 barg  

 

 

300 barg  

300 barg  

310 barg  

 

0 barg (vide) 

N° ONU UN 1006 UN 1956 UN 1066 UN 1956 - 

Couleur ogive  

(+ référence) 

Vert émeraude 

(RAL 6001) 

Vert pur  

(RAL 6037) 

Noir  

(RAL 9005) 

Vert jaune  

(RAL 6018) 

Noir  

(RAL 9005) 

 

 

(1) Caractéristiques des gaz selon VdS 2380, ISO 14520 et NFPA 2001 

(2) bar(g) = bar(gauge) 

(3) La bouteille vide est certifiée UL/FM uniquement lorsqu'elle est remplie sur une station de remplissage agréée 

UL/FM 
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Bouteille 140 l 
 

Données techniques 

Capacité 140 l +5/-0 % 

Pression d’épreuve 450 bar 

Vanne F230-IG300 / F2303000 

F230-IG300-VU / F2303300  

Raccord pour montage de la vanne W28,8 x 1/14ʺ, 25E taraudé (ISO 11363-1) 

Filetage de la sortie de vanne M24x1,5 

Filetage du collet W80 x 1/11ʺ (ISO 11117) 

Étanchéisation PTFE 

Matériaux 

Bouteille 

Vanne 

Chapeau de protection 

 

Acier forgé sans soudure 34CrMo4 

se reporter à la fiche produit 

Oui 

Conception  Conforme ISO 9809-2:2010 

Température d'utilisation -20 °C à +50 °C, sans condensation 

Température de transport et de stockage 

Bouteille pleine 

Bouteille vide 

 

-30 °C à +55 °C, sans condensation 

-40 °C à +65 °C, sans condensation 

Couleur bouteille (+ référence) Rouge (RAL 3000) 

Épaisseur de la couche de peinture 80 µm 

Poids à vide, sans vanne 183 kg ±10 % 

 

 

Remplissage (1) 

Agent extincteur IG-01 IG-55 IG-100 IG-541 Vide (IG-100) 

Désignation CYF-140-300-AR CYF-140-300-55 CYF-140-300-N2 CYF-140-300-541 CYE-140-300-N2 

Charge maximale 71,6 kg 56,4 kg 43,3 kg 58,3 kg 0 kg (vide) 

Volume standard 

à 15° C,  

1,01325 bar 

42,3 Nm3 39,2 Nm3 36,6 Nm3 41,1 Nm3 0 Nm3 (3) (vide) 

Pression à  

15 °C (2) 

Minimale 

Nominale 

Maximale 

 

 

300 barg  

300 barg  

310 barg  

 

 

300 barg  

300 barg  

310 barg  

 

 

300 barg  

300 barg  

310 barg  

 

 

300 barg  

300 barg  

310 barg  

 

0 barg (vide) 

N° ONU UN 1006 UN 1956 UN 1066 UN 1956 - 

Couleur ogive  

(+ référence) 

Vert émeraude 

(RAL 6001) 

Vert pur  

(RAL 6037) 

Noir  

(RAL 9005) 

Vert jaune  

(RAL 6018) 

Noir  

(RAL 9005) 

 

 

(1) Caractéristiques des gaz selon VdS 2380, ISO 14520 et NFPA 2001 

(2) bar(g) = bar(gauge) 

(3) La bouteille vide est certifiée UL/FM uniquement lorsqu'elle est remplie sur une station de remplissage agréée 

UL/FM 
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Normes, directives et autorisations 

RoHS Conforme 

Conformité DESPT 

Bouteille / Vanne 

Directive 2010/35/UE 

UL/ULC 

Uniquement pour les bouteilles équipées d'une vanne de 

type F230-IG300-VU 

Bouteilles vides : uniquement si remplies dans une station 

de remplissage certifiée UL 

Unité de système d'extinction à agent propre 

homologuée, couverte par le certificat d'homologation 

EX28263 

FM 

Uniquement pour les bouteilles équipées d'une vanne de 

type F230-IG300-VU 

Bouteilles vides : uniquement si remplies dans une station 

de remplissage certifiée FM 

Inclus dans l'homologation du système d'extinction à 

agent propre 

305/2011/UE (RPC) EN 12094-4 

Vanne de bouteille 

 

0786-CPR-30230 

La Déclaration de Performance (DoP) et/ou la Déclaration de Conformité (DoC) sont disponibles via le Customer 

Support Center, au +49 89 9221-8000, ou sur le site https://siemens.com/bt/download. 

 
 

Plans cotés 
 

Cotation en mm 

 

 

 Hauteur 

bouteille 

L1 

Hauteur -> 

sortie de vanne 

L2 

Bouteille  

et vanne 

L3 

Bouteille  

et chapeau 

L4 

Diamètre 

extérieur 

D 

CYF-20 810 ±20 853 ±20 913 ±20 965 ±20 204 ±1 % 

CYF-80 

CYE-80 

1 780 ±20 1 823 ±20 1 883 ±20 1 935 ±20 267 ±1 % 

CYF-140 

CYE-140 

1 745 ±20 1 788 ±20 1 848 ±20 1 925 ±20 360 ±1 % 

 

https://siemens.com/bt/download
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