SIEMENS

Omschakelen van verwarmings- op koelbedrijf

@ Handleiding voor de bediening RDX... % joFF £¥ | Met de bedriffswijzenschakelaar kan handmatig van
RDX... — de temperatuurregelaar waarmee u op eenvoudige wijze uw ruimte de ideale temperatuur kunt geven. verwarmingsbedrijf via Uit op koelbedrijf worden

. AN, s . . . . . omgeschakeld
Daarbij staan u twee bedrijfswijzen ter beschikking. U kunt de fabrieksinstellingen gebruiken of overeenkomstig 9 . . . .
uw eigen wensen instellen. UIT = regelaar niet actief / buiten bedrijf
% Weergave op display als de verwarmingsafsluiter
. open is
Weergave Weergave van de actuele Instellen en bedienen , : .
ruimtetemperatuur («“ Weergave op display als_de ver_warrplngsafslwter en
Symbool bij weergave van de (in Celsius / Fahrenheit), Ventllator-bedriifswii hakel AUX de aanvullende verwarming actief zijn.
actuele ruimtetemperatuur of nieuwe gewenste waarde entiiator-bedrijiswijzeschakelaar . . .
Automatisch of continu AAN ﬁ Weergave op display als de koelafsluiter open is
£X Koelen AAN
i Vi;:"a;o:::'z;:AN Verzetten van de ventilator-bedrijfswijze van
" rwar automatisch op continu AAN
aix Verwarmen en aanvullende verw. AAN A : —
* Normaal bedrijf At uto De ventllgtor wordt au?omatlsch mgeschakeld als de
verwarmings- of koeluitgang geactiveerd wordt.
@ Energiebesparend bedrijf Fan On
I Fan On | De ventilator is in continubedrijf.
edrijfswijze-
schakelaar .
‘df.lt"‘c’)?rm'"gs'c'ed"lf! Omschakelen van normaal bedrijf naar
Koelbedrijf energiebesparend bedrijf
%:g / @ | Van normaal bedrijf naar energiebesparend bedrijf
Haat wordt automatisch omgeschakeld via een extern
‘ contact
. . off (Venstercontact/Afstandsbedieningscontact).
Toetsen voor de instelling Gaal (De functie is niet actief als de
van de gewenste waarden .;;:g. bedrijffswijzeschakelaar op UIT staat ingesteld.)
Warmer / kouder C Weergave op de display bij normaal bedrijf.
Instelling van de gewenste P— Weergave op de display bij energiebesparend
temperatuurwaarden bedrijf.
g 3074201nl Energiebesparend bedrijf
( Als u de af fabriek ingestelde gewenste
Heeft u het te warm / te koud? temperatuurwaarden (16 °C voor verwarmen,
9 respectievelijk 28 °C voor koelen) wilt verzetten, is de
* Normaal bedrijf % / ﬂ handelwijze in de volgende sectie ,veranderen van de
S Met de plus/mintoetsen kunt u de actuele gewenste ruimtetemperatuur verhogen of verlagen in stappen van regelpar?meters beschreven. .
0.5 °C. Belangrijk: De gewenste waarde in
Gaat u daarbij als volgt te werk: 'energtielzesljp'?[)ert]dkbectlrtijlfl'll'(ag ook %pto °C WO“:G.I’I.
. Druk < of B eenmaal ingesteld. Dit beteken , d.w.z. het apparaat is in

het energiebesparend bedrijf niet actief, het symbool
wordt niet weergegeven.
Attentie:  Geldt ook voor de bedrijfswijze UIT.

— de weergave van de gewenste waarde begint te knipperen.
¢ Druk de toetsen opnieuw in om de ruimtemperatuur in het bereik 5 ... 35 °C te veranderen.

10 seconden na de laatste toetsdruk wordt de nieuwe gewenste temperatuur automatisch opgeslagen. De & Vorst |
weergave houdt op te knipperen. orstgevaar!
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Inbedrijfstelling (voor installateur)

) In de regelaar zijn af | Gebruikersinstellingen
Parameter Instelbereik fabriek de volgende (s.v.p. alles vastleggen)
waarden ingesteld:

P01 Gew. waarde verwarmen in het energiebesparend bedrijf (bedrijfswijze-omschakelcontact UIT, 8...18 °C in stappen van 0,5 K 16 °C

P02 Gew. waarde koelen in het energiebesparend bedrijf (bedrijfswijze-omschakelcontact geactiveerd) |UIT, 24...35 °C in stappen van 0,5 K 28 °C

P03 Minimale begrenzing van de gewenste waarde in het normaal bedrijf 8... 20 °C in stappen van 1 K 8°C

P04 Maximale begrenzing van de gewenste waarde in het normaal bedrijf 21...35 °Cin stappen van 1 K 35°C

P05 Minimale uitschakeltijd van de uitgangen Y14, Y24 (warmtepomp) 1...10 minuten (stappen van 1 min) 3 min.

P06 Minimale inschakeltijd van de uitgangen Y14, Y24 (warmtepomp) 1...10 minuten (stappen van 1 min) 1 min.

P07 Minimale inschakeltijd van de aanvullende verwarming 1...10 minuten (in stappen van 1 min) 1 min.

P08 Ventilator-nadraaitijd (na uitschakelen van de aanvullende verwarming) 30...300 seconden (in stappen van 10 sec) 30 sec.

P09 Opnemercompensatie -3...+3 K'in stappen van 0,5 K 0K

P10 P-band verwarmingsbedrijf 0.5...+4 K in stappen van 0,5 K 2K

P11 P-band koelbedrijf 0.5...+4 K in stappen van 0,5 K 1K

P12 Verschil in gewenste waarde tussen verwarmingsbedrijf en verwarmingsbedrijf met aanv. 0.5...+5 K in stappen van 0,5 K 2K

P13 Actuele ruimtetemperatuurwaarde (geen instelling, alleen weergave) 0...49°C -

P14 Actieve temperatuuropnemer (geen instelling, alleen weergave) ; ;ggjﬁfgggﬁ;ﬁ;ﬂﬂg&ﬁ;;ci:fe;ctief -

Veranderen van de regelparameters

Voor de optimalisering van het regelgedrag kunnen enige parameters worden ingesteld. Dit is ook later,
tijdens bedrijf, mogelijk zonder het apparaat te openen.

Wilt u de regelparameters van de gewenste waarde voor verwarmen en/of koelen in het
energiebesparend bedrijf veranderen? De schakeldifferentie in het verwarmings- en koelbedrijf of de
dode zone verkleinen / vergroten?

Dan gaat u als volgt te werk:
(Zie boven onder Inbedrijfstelling voor de basisinstellingen)
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1. Normaal bedrijf §/5x
SOF7 | 2

. Kies de gewenste parameter door herhaaldelijk indrukken van de toetsen + of -:

. Druk gelijktijdig de toetsen + en -. Nu verschijnt de actuele waarde van de

. Door nogmaals gelijktijdig indrukken van de toetsen + en — of 5 sec na de laatste
. Door herhaling van de stappen 3 tot 5 kunnen andere parameters worden

. 10 seconden na de laatste weergave of instelling worden alle veranderingen

Drukt u de toetsen + en — gelijktijdig gedurende min. 3 en max. 5 seconden in.
Binnen 2 seconden na het loslaten en nogmaals indrukken van de toets + gedurende
3 seconden verschijnt ,P01“ op de weergave.
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geselecteerde parameter. Deze kan door herhaald indrukken van de toetsen + of —
worden veranderd.

toetsdruk wordt de laatste parameter weer weergegeven
weergegeven en veranderd.

opgeslagen en de regelaar keert terug naar de ingestelde bedrijfswijze.

Opnemercompensatie

Als de weergegeven temperatuurr niet met de effectief gemeten ruimtetemperatuur overeenstemt, dan
kan de temperatuuropnemer opnieuw geijkt worden. Daarvoor moet PO9 worden veranderd.

parameter P09. Met stap 4 kan nu de door de opnemer aangegegeven temperatuur met + of —
met 0,5 °K per toetsdruk tot max. +/- 3 °K bij de effectieve ruimtetemperatuur in de buurt
worden gebracht. Stap 6 slaat de compensatie automatisch 10 seconden na de laatste invoer
op.

i Ga te werk als in de sectie ,Veranderen van de regelparameters” en kies met stap 1 tot 3 de

DIP-schakelaar-instelling

DIP Functie Positie AAN Positie UIT
schake- (fabrieksinstelling)
laar
1 Werkrichting AAN / UIT Omschakeling geactiveerd bij Omschakeling
Afstandsschakelaar gesloten contact geactiveerd bij geopend
contact
2 Aanvullende Geen aanvullende verwarming | Aanvullende verwarming
verwarming aangesloten aangesloten
3 Temperatuurweergave Ruimtetemperatuur t(v;a?nm;g;:liﬁunmaarde
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