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DM1103(Ex), DM1104(Ex) 

 AlgoRex 
Synova™ 
Sinteso™ 

Cerberus PRO 
 

Pulsante manuale 
   

 collettivo/SynoLINE600 
per aree a rischio di esplosione delle zone 1 e 2 

  

 
     

 Pulsante manuale per tutti i sistemi di rivelazione incendio che dispongono di 
elaborazione collettiva del segnale/SynoLINE600. 

 Pulsante manuale DM1103 con attivazione allarme indiretta 
 Pulsante manuale DM1104 con attivazione allarme diretta 
 Collegamento alla linea di rivelatori tramite il modulo in/out digitali DC1192 

– Per la separazione galvanica e il collegamento al sistema di rivelazione incendio 
collettivo/SynoLINE600, interattivo o AnalogPLUS/SynoLOOP 

 Collegamento alla linea di rivelatori tramite transponder FDCIO223 
– Per la separazione galvanica e il collegamento al sistema di rivelazione incendio 

indirizzato FDnet/C-NET 
 Impianto bifilare 
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Caratteristiche 

 Ecologico 
– Lavorazione ecologica 
– materiali riciclabili 
– I componenti elettronici e le parti in plastica sono facilmente separabili 
 
 Caratteristiche 
– Elettronica protetta 
– Indicatore di allarme installato (LED) 

Pulsante manuale DM1103(Ex), DM1104(Ex) 

Un coperchio protettivo DMZ1197-AC (accessorio) protegge il pulsante manuale da 
una rottura involontaria del vetrino. 
Una guarnizione DMZ1197-AD (accessorio) protegge il pulsante manuale in ambienti 
umidi. 

 
Pressacavo metallico 
Condizione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incollare il cartello 
'avoid electrostatic charging' 
(incluso a DMA1103D e a DMA1104D) 

Coperchio protettivo Guarnizione  
 
 Funzionamento DM1103 
– Attivazione allarme indiretto tramite rottura del vetrino e pressione del pulsante 
– Per sostituire il vetrino, aprire lo sportello del rivelatore con la chiave e riarmare il pul-

sante prima di chiudere lo sportello. 
 
 Funzionamento DM1104 
– Attivazione diretta dell'allarme tramite rottura del vetrino 
– Per sostituire il vetrino, aprire lo sportello del rivelatore con la chiave, il pulsante vie-

ne riarmato chiudendo lo sportello. 
 
 Impiego 
– Per l'attivazione immediata e manuale di un allarme 
– Per l'utilizzo interno ed esterno anche per ambienti umidi, bagnati e polverosi. 
– Per linee di rivelazione a parete, a incasso o sotto traccia in punti ben accessibili 

– Per linee di rivelazione a incasso o sotto traccia, realizzare il punto di accesso per 
il cavo nel fondo del contenitore. 

– Per linee di rivelazione a parete, nella parte superiore e inferiore sono presenti a-
perture con perni di chiusura per pressacavi o bocchettoni pressacavo M20. 
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Installazione in aree a rischio di esplosione 

Per l'esecuzione di installazioni in zone soggette a rischio di esplosione si devono 
sempre osservare le norme nazionali. 

Per la separazione galvanica delle aree a rischio di esplosione da quelle non soggette 
a rischio è presente il modulo in/out digitali DC1192/FDCIO223 con barriera di sicurez-
za collegata in serie modello SB3. 
 

 Area non a rischio di esplosione Area a rischio di esplosione, zone 1 e 2 
 Modulo in/out digitali DC1192 Barriera di sicurezza SB3 Pulsante manuale DM1103, DM1104 

 
Impiego 
AlgoRex, Synova 
 
 
 
Impiego 
Sinteso, Cerberus PRO 
 
 
 Transponder FDCIO223 Terra equipotenziale  Fine linea EOL22(Ex) nell'ultimo 

rivelatore 

 
Ulteriori indicazioni sono riportate nei documenti 
– Segnale allarme fuoco in aree a rischio di esplosione, documento n. 1204 
– Modulo in/out digitali DC1192, documento n. 001571 
– Transponder FDCIO223, documento n. 009168 
– Barriera di sicurezza SB3, documento n. 001222 
 

Dimensioni DM1103, DM1104 
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Dati tecnici 

DM1103 Tensione di esercizio 16... 26 VCC 

Corrente max. permanente 60 mA 

Corrente max. pulsante 100 mA 

Morsettiera 0,28... 1,5 mm2 

Temperatura di esercizio -25... +70 � 

Temperatura di stoccaggio -30... +75 � 

Umidità (senza condensa) ≤ 95 % rel.  

Fattore di collegamento KMK 1 

DM1104 Colore Rosso, ~RAL 3000 

Categoria di protezione IEC60529 

– Con guarnizione DMZ1197-AD 

IP54 

IP65 

Norme EN54-11 

Classificazione Ex 

'simple apparatus' secondo 

EN60079-11, capitolo 5.7 

Ex ib IIC T4 (-40°C ≤ Ta ≤ +70°C) 

Applicare l'adesivo 

'avoid electrostatic charging' 
Caratteristici Ex Ui ≤ 28V 

Ii ≤ 100mA 
Pi ≤ 700mW 
Li < trascurabile 
Ci < trascurabile 

 

Omologazioni 

– VdS 

– LPCB 

DM1103 

G295036 

– 

DM1104 

G299068 

126w/06 

 Compatibilità – Con modulo in/out digitali DC1192 e barriera di 

sicurezza SB3, compatibile con le centrali rivela-

zione incendio con elaborazione del segnale col-

lettivo/SynoLINE600, interattivo o Analo-

gPLUS/SynoLOOP. 

– Con transponder FDCIO223 e barriera di sicu-

rezza SB3 compatibile con le centrali rivelazione 

incendio con elaborazione del segnale FDnet/C-

NET. 

Dati per l'ordinazione 

 Tipo Cod. art. Denominazione Peso 

DM1103 / DM1104 DMA1192-AA BPZ:5222870001 Contenitore rosso, con vetro e chiave 0,256 kg 

 DMA1103D A5Q00004470 Unità interna pulsante per DM1103 0,067 kg 

 DMA1104D A5Q00005925 Unità interna pulsante per DM1104 0,070 kg 

Opzioni DMZ1197-AC BPZ:5223550001 Coperchio protettivo 0,012 kg 

 DMZ1197-AD BPZ:5470680001 Guarnizione per ambienti umidi 0,023 kg 

 – A5Q00004478 Passacavo metallo M20 x 1,5 0,039 kg 

 – A5Q00006735 Bocchettone pressacavo rosso, M20 x 1,5 (1 

foro) 

0,007 kg 

 – A5Q00010055 Bocchettone pressacavo rosso, M20 x 1,5 (2 

fori) 

0,007 kg 

Ricambi DMZ1196-AC BPZ:4942050001 Lastra di vetro 0,016 kg 

 DMZ1195 BPZ:4851910001 Chiave 0,003 kg 

 


