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CerberusMD PRO modulaire 
Interface à fibres optiques  
et support pour DNET  

Modèles DFM-BRK, DFM 

Spécifications pour 
architectes et ingénieurs 

 Offre une interface à fibres optiques 
multimodale pour le réseau audio 
numérique (DNET) du système de 
Cerberus PRO modulaire 

 Prend en charge le câblage 
de « Classe B » (style 4) ou de 
« Classe A » (style 7) 

 Utilise des fibres de 62,5 / 
125 µm sur des distances allant 
jusqu’à 2 km (ou 6 562 pi) 

 Homologué selon ULC-S576 approuvé 
par FM, CSFM et le service d’incendie 
de la ville de New York  

  Présentation du produit 

Le modèle DFM-BRK offre une interface à fibres 
optiques multimodale pour le réseau audio numérique 
(DNET) du système de Cerberus PRO modulaire.   
Le DNET interconnecte les modules DAC-NET. 

Le modèle DFM prend en charge le câblage de 
« Classe B » (style 4) ou de « Classe A » (style 
7).  Il utilise des fibres de 62,5 / 125 µm sur des 
distances allant jusqu’à 2 km (6 562 pi). 

Des connecteurs « ST » standard sont fournis 
pour la connexion des fibres optiques. 

Le modèle DFM-BRK est le support de montage du 
modèle DFM; il s’installe à l’arrière d’un coffret 
CAB1, CAB2 et CAB3 du système de 
communication vocale et de Cerberus PRO 
modulaire et occupe un (1) espace de module. 

  Plage de température et d’humidité 
Les produits sont homologués par les UL | ULC pour 
des emplacements intérieurs secs avec une plage de 
température allant de 49 +/- 2 ºC (120 +/- 3 ºF) à 0 +/- 2 
ºC (32 +/- 3 ºF) et une humidité relative de 93 +/- 2 % à 
une température de 32 +/- 2 ºC (90 +/- 3 ºF). 
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 AVIS – Les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sont 
qu’un résumé et peuvent être modifiés sans préavis. 

 Le(s) produit(s) décrit(s) dans les présentes possède(nt) des fiches 
d’instruction spécifiques qui couvrent plusieurs aspects techniques, 
de limitation et de responsabilité. 

 

 Des copies des fiches d’instruction d’installation – ainsi que le 
document Avertissement et limitations générales du produit, lequel 
contient également des informations importantes, sont fournis avec le 
produit et sont disponibles auprès du fabricant. 

 

 Il faut consulter les renseignements contenus dans ces 
documents avec un professionnel de protection incendie 
avant de spécifier ou d’utiliser le produit. 

 

 Pour toute question ou assistance supplémentaire 
relative à des problèmes particuliers qui pourraient se 
produire et qui portent sur le bon fonctionnement de 
l’équipement, veuillez communiquer avec le fabricant. 

 

  

Caractéristiques électriques 

Caractéristiques des fibres optiques 

 

MODÈLE OU 
TYPE Nº DE PIÈCE PRODUIT 

DFM 500-634910 
Module à fibres 
optiques DNET 

DFM-BRK 500-633779 
Support de montage 
de module à fibres 

optiques DNET 

APPEL DE COURANT À 24 V 
[ Fond de panier ] 0 

APPEL DE COURANT À 24 V 
[Borne à vis ] 

135 mA par  
modèle DFM 

APPEL DE COURANT À 6,2V 
[ Fond de panier ] 0 

APPEL DE COURANT À 24 V 
[ En attente ] 

135 mA par  
modèle DFM 

CÂBLE-À FIBRES OPTIQUES : 62,5 / 125 µm 

DISTANCE : 2 km (6 562 pi) max. 

BUDGET ÉNERGÉTIQUE : 12 dB 

LONGUEUR D’ONDE : 850 nm 

CONNECTEURS :  « ST » 

Renseignements pour les commandes 

CerberusMD PRO 
Siemens Industrie, Inc. 
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