SIEMENS

isletme talimati  tr RDG400KN

RDG400KN — KNX haberlesmeli oda termostati en uygun oda sicakhgini ayarlamanizi saglar. Termostat
Konfor, Ekonomi ve koruma konumlarinda calisir.

ilave olarak KNX haberlesme iizerinden Oto timer konumunda calisabilir.

Fabrika ayar degerinde birakabilir veya bireysel ihtiyaclariniza uygun ayarlari yapabilirsiniz.
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* HVAC yetkili servisi tarafindan ayarlanmali
** Sadece Synco 700 kontrol cihazi tarafindan desteklenir

Oda sicakhgini degistirme
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| Ayar degeri araligi 5...40 °C; PO9 ve P10 parametreleri ile bu deger limitlenebilir.

-/\43 (Paramatre ayari icin arka tarafa bakin).

Termostatin calisma konumu degistirme

4 sembolu istedidiniz ¢alisma konumunu isaret edene kadar calistirma konum
diigmesine stirekli basin

1. Koruma konumu
e Koruma konumunda tesis calismaz. Sayet, oda sicakligi 8 °C'nin altina indiginde,
1sitma devreye girer ve odayl donmaya karsi korur.

istenildiginde koruma konumu ayar degeri yetkili servis tarafindan degistirilebilir.
Degisiklik servis tarafindan yapilir: ##  Donma korumasi: °C  Isitma korumasi: °C

2. Konfor konumu
Konfor konumunda, Termostat oda sicakhigini doner diigme ile ayarlanan degerde
tutar.

3. Oto timer konumu
Oto Timer konumunda, thermostat otomatik olarak KNX bus lizerinden gelen bilgi
dogrultusunda ekonomi ve konfor konumlarina gére calisma konumunu seger.
Sayet KNX baglantsi yoksa, Oto timer konfor konumu yerine geger.

4. Ekonomi konumu

e Ekonomi konumunda, enerji ve para tasarrufu saglamak amaci ile thermostat oda
sicakligini dlisuik veya ylksek sicaklikta tutar.

e Termostat Ekonomi konumuna c¢alisma konum diigmesine basarak sayet aktif ise

(R (P02=2), veya pencere anahtari, oda anahtari veya mevcudiyet dedektér gibi
harici bir sinyal (anahtar veya KNX bus komutu) ile aktif hale getirilir.

e Ekonomi ayar dederi fabrika cikisi 1sitma i¢in15 °C ve sogutma icin 30 °C dir. P11
ve P12 parametrelerinden ayar degerleri degistirilebilir. (Paramatre ayari icin arka
tarafa bakin).

Onemli: Bu ayar degerleri kapali (OFF) olarak ayarlanabilir; bu da termostatta
1sitma ve donma korumasinin aktif olmadigi anlamina gelmektedir.
DONMA RisKi!

Isitmadan sogutma konumuna gecirme Tiim konfigiirasyonlar tarafindan desteklenmez

e Isitmadan sogutmaya gegis (veya tersi)

— Bir degisim sensorii veya bir degisim anahtari veya KNX iizerinden bir uzaktan
degisim anahtari ile otomatik olarak,

— Veya manuel calisma konum diigmesine basarak yapilir.
Sayet thermostat “sadece Isitma” veya “sadece sogutma” icin ayarlanmissa, gegis
yapilamaz. (parametre PO1 bakin)

e Sogutma veya Isitmayr manuel olarak secmek icin (PO1=2), 4 sembol istenilen
yere gelene kadar ¢alisma konum diigmesine basin.

e Otomatik dedisim veya siirekli sogutma ve isitmada, %5 / % sembolleri isitma
veya sogutma konumunu gosterir.

o Manuel degisim ile, %5/ sembolleri sistemin halen isitma veya sojutma
konumda oldugunu gosterir, 55 4/ % 4 sembolleri isitmada veya sogutmada
oldugunu gosterir.

Fan ekrani

& J sembolu birincil fanin aktif oldugunu gdsterir.

Not: Sadece Synco 700 kontrol cihazi destekler.



Timer ile ekonomi ve konfor konumlarini uzatma

Timer kullanarak konfor ve ekonomi konumlari gegici olarak 0.5 saatten 9.5 saate kadar uzatilabilir.
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1. Timer ayari icin, calisma konum diigmesine basili tutun.
Digmeyi basili tutarken, istege gore doner diigmeyi saat yoniinde veya tersinde cevirin.

b) Doéner diigmeyi saatydniin tersinde cevirerek ekonomi konumu uzatihr.
Ekran: ({4 0..-9:30
2. Gahsma konum diigmesi birakilinca, konum gegici olarak degisir ve Z sembolu ile gosterilir.
e Gecici Timer siresi doldugunda, thermostat haberlesme ile (varsa) aldigi programa gore kaldigi
calisma konumunda calismaya devam eder. Programsiz:
— Eger Konfor konumu sonlanirsa -> Yeni calisma konumu = Ekonomi
— Eger Ekonomi konumu sonlanirsa = Yeni calisma konumu = Konfor

e Sayet Ekonomi konumu ¢alisma konum diigmesi ile segilemiyorsa (P02 # 2), Koruma konumu
uzatilmis ekonomi konumu olarak kullanilacaktir.

e Yenideger atanmasi halinde gegici Timer iptal olacaktir.
Konfor konumunu uzatan gegici timer

Calisma konumu Ekonomi (KNX (zerinden veya disaridan bir sinyal gelmis or. kapi anahtar) ise,
tekrardan konfor konumuna c¢alisma konum digmesine basarak gecici olarak dondlebilir.
3 sembolii ekranda belirir.

Tekrar calisma konum diigmesine basarak timer durdurulur.

Bu fonksiyon sadece parameter P02 = 1 segilirse calisir. Stire: * P68 = 0...360 dak, fabrika ayari = 0 dak.
* HVAC yetkili servisi tarafindan ayarlanmalidir.

Filter temizleme hatirlatmasi ve dis hatalarin gdsterimi

0 AL1 * Bu hata mesajlari dis hata olustugunu bildirir. *:
JARYERS D ALt :» JAWNERPS

* HVAC yetkili servisi tarafindan ayarlanmalidir.

Tus kilidi
=== e Sayet, tus kilidi etkin ise (parameter P14 = 2), sag digmeye 3 saniye siire
{ basarak kilitlenir veya agilir. Tus kilidi €= anahtar semboli ile gosterilir.

e e Sayet, tus kilidi (P14 = 1) ile otomatik olarak ayarlanmissa, tus kilidi son

I E ayarlamadan 10 saniye sonra aktif olacaktir.
LN

Devreye alma (HVAC yetkili servisleri tarafindan)

Termostatl sisteme uyarlama veya kontrol performansini optimize etmek icin bazi kontrol
parametrelerinin ayarlanmasi gerekir. Bu degisiklikler calisma esnasinda gerek thermostat lzerindeki
tuslar ile gerekse de devreye alma araci ile yapilabilir.

Kontrol parametreleri
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Kontrol parametrelerinin degistirilmesi istenirse, asagidaki yol izlenir:

1. Aynianda sag ve sol tuslara en az 3 saniye basin.

2. Birakin ve 2 saniye icine sag tusa 3 saniye sire ile tekrar basin.
Ekranda PO1 goriinecektir.

3. Istenilen parametreyi déner diigmeyi cevirerek secin.

4. « (OK) diigmesine basin. Secilen parametrenin mevcut degeri yanip sénmeye baslayacaktir ve
doéner digmeyi cevirerek degistirilir.

5. + (OK) diigmesine basarak ayarlanan degeri onaylayin veya 4 (IPTAL) ile degisikligi iptal edin.

Eger, baska degisiklikler yapilacak ise 3 den 5 e kadar olan adimlari tekrar edin veya . (iPTAL) parameter
secim konumundan cikin.

Parametre listesi

No. Aciklama Fabrika degeri  Ayar araligi Ay. #
PO1 Kontrol kademesi *** 1 =sedece 0 = Sadece Isitma
sogutma 1 = Sadece sogutma

2 =1/S degisim, manuel
3 = /S degisim, otomatik

P02 Calisma konum diigmesi ile konum 1 1= 0to** | konfor / koruma
secimi 2 = Oto** [ konfor | ekonomi /
koruma
P04 °C veya °F secimi 0=°C 0=°C
1="°F
PO5 Sensor kalibrasyonu 0.0K -3..43°C
P06  Standart sicaklik gostergesi 0 = oda sicakhgr. 0 = Oda sicakligi
1 = Ayar degeri
P07  ilave kullanici bilgisi 0= Yok 0= Yok

1 = Oda sicakhgr °C/°F
2 = Dis hava sicakhdi (bus ile)
3 =Zaman (12s, bus ile)
4 = Zaman (24s, bus ile)

P08 Konfor ayar degeri 21°C 5...40°C
P09 Konfor sicakli minimum ayar limit 5°C 5...40°C
degeri
P10 Konfor sicakli maksimum ayar limit 35°C 5..40°C
degeri
P11 Ekonomi konumu icin 1sitma ayar 15°C OFF, 5 °C...WcoolEconomy
degeri (WheatEconomy)
P12 Ekonomi konumu icin sogutma ayar 30°C OFF, WheatEconomy...40 °C
degeri (WcoolEconomy)
P14 Tus kilidi 0 = etkin degil 0 = etkin degil
1 = otomatik
2 = Manuel

**  KNX baglantisi ile zaman programi yoksa, otomatik konum konfor ile ayni olur.
*** Tum konfiglirasyonlar tarafindan desteklenmez.

Tiim sicaklik ayarlari 0.5 °Clik artislar ile yapilabilir.

# Lutfen tim degisiklikleri kayit edin!

Siemens Building Technologies
Degisebilir

CE1B3192tr
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